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FICHE TECHNIQUE

Type 1054 

Fiche de l’appareil

Type 2505 

Connecteur de 
10 mm pour petites 
électrovannes Bürkert

Standard | FR | fr | 202208 | 11

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, sous réserve de modifications

Électrovanne à balancier 2/2 ou 3/2 voies 
avec membrane de séparation

• Pour des exigences de résistance chimique maximales

• Construction compacte avec une cote de jonction de 16 mm et une 
valeur Cv allant jusqu’à 0,058

• Une fiabilité éprouvée depuis 1993

• Une conception flexible pour des applications personnalisées

• Étanchéité élevée à la pression de retour, excellente faculté de net-
toyage et facteur de marche de 100 %

L’électrovanne unique de type 127 de Bürkert, en tant que pionnier des pe-
tites vannes à séparation de fluides, est destinée à être utilisée en laboratoire, 
en médecine et en analyse. Grâce à sa technologie à bascule, qui actionne 
la membrane de séparation entre l’actionneur et le fluide, elle fait toujours 
figure de référence aujourd’hui. Il assure une commutation précise des plus 
petits volumes de fluides, y compris des milieux agressifs, pour un apport de 
température minimal à travers la bobine. En outre, il est très facile à rincer et 
se caractérise par un volume interne minimal et un espace mort quasi nul. Les 
vannes peuvent être raccordées sur des plaques de raccordement et peuvent 
être câblées sur demande avec un câblage central. Des versions spéciales à 
faible espace mort sont disponibles sur demande.

Les variantes de produits décrites dans la fiche technique peuvent différer de l'illustration et de la description du 

produit.

Description de typeCombinable avec

Type 0127
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1.	 Données	techniques	générales
1.1.	 Caractéristiques	générales

Propriétés	du	produit
Dimensions Les informations détaillées se trouvent au chapitre « 5.	Dimensions »	à	la	page	7.

Matériau
Joint FFKM, FKM, EPDM
Corps de fluide PEEK, PPS (PVDF sur demande)
Volume interne1.) Bride : à partir de 44 µl  

G ⅛’’ : à partir de 100 µl  
UNF ¼’’-28 : à partir de 25 µl  
Embout de tuyau : à partir de 35 µl  
< 10 µl disponible sur demande  
Les informations détaillées se trouvent au chapitre « 1.4.	Volume	interne »	à	la	page	5

Diamètre nominal DN 0,8…DN 1,6
Fonction de commutation Les informations détaillées se trouvent au chapitre « 3.	Fonctions	des	circuits »	à	la	page	5.
Durée de vie typique2.) 10 millions de cycles de commutation (selon les tests de durabilité en laboratoire avec le FKM et 

l’EPDM)
Données	de	performance
Temps de commutation3.) Ouverture : environ 25 ms (montée en pression de 0...10 %) 

Fermeture : environ 25 ms (dépressurisation 100...90 %)
Caractéristiques	électriques
Tension de service 12/24 V DC, 24 V UC (autres tensions sur demande)
Facteur de marche Service continu, facteur de marche 100  %  

Montage en bloc : Si température de fluides ou  ambiante supérieure à + 40 ºC :  
Fonctionnement intermittent 40  % (min. 10 min)

Puissance nominale 3,4 W (versions avec réduction de puissance interne possibles)
Tolérance de tension ± 10 %
Données	sur	le	fluide
Fluide de service Résistant aux liquides et gaz neutres et agressifs  

(voir chapitre « 4.1.	Tableau	des	résistances	-	Bürkert	resistApp »	à	la	page	6)
Température du fluide Max. - 10…55 °C 

Les informations détaillées se trouvent au chapitre « 1.3.	Température	du	fluide »	à	la	page	4.
Raccord	de	process	/	conduite	&	communication
Raccordement électrique4.) Fiche de l’appareil Type 1054  

Deux torons FEP 0,2 mm² (AWG24), longueur 500 mm  
Fiche rectangulaire Type 2505 

Port connection Bride Bürkert (16 × 27 mm) 
G ⅛’’ 
UNF ¼’’ …28 
Embout de tuyau

Certifications	et	certificats
Indice de protection IP65 avec torons et fiche de l’appareil Type 1054  

IP30 avec fiche rectangulaire Type 2505 
Environnement et installation
Position de montage Au choix, de préférence actionneur vers le haut
Température ambiante (max.) 55° C

1.) Le volume interne peut varier en fonction du boîtier. Pour plus de détails, voir « 1.4.	Volume	interne »	à	la	page	5.

2.) La durée de vie dépend du fluide, de la température, de la pression, du matériau du joint, des conditions d’utilisation individuelles.

3.) Mesure à la sortie de la vanne à 2 bars et + 20º C selon la norme DIN ISO 12238:2001

4.) D’autres raccordements électriques et d’autres longueurs de câble sont disponibles sur demande.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=1054
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1.2.	 Pression	du	fluide

Remarque :
• Surpression vers la pression atmosphérique

• Différentes plages de pression disponibles sur demande

• Sur les versions avec peu d’espace mort, la contre-pression est limitée à 1 bar maximum.

Fonction Diamètre nominal Port connection Pression	différentielle	max.
[mm] [bar]

A,	électrovanne
2/2 voies
Action directe
Fermée hors tension

NC

0,8 Bride 0…6
1,2 UNF ¼"- 28 

Bride
0…5

1,6 UNF ¼"- 28 0…2
BrideG 
 ⅛"  
Embout de tuyau

Vak…2

B,	électrovanne
2/2 voies
Action directe
Normalement ouverte

NO

0,8 Bride 0…6
1,2 UNF ¼"- 28 

Bride
0…5

1,6 UNF ¼"- 28 0…2
BrideG 
 ⅛"  
Embout de tuyau

Vak…2

T,	électrovanne
3/2 voies
Action directe
Sens de l’écoulement au choix
Universel

NC      NO

0,8 Bride 0…6
1,2 UNF ¼"- 28 

Bride
0…5

1,6 UNF ¼"- 28 0…2
BrideG 
 ⅛"  
Embout de tuyau

Vak…2

1.3.	 Température	du	fluide

Remarque :
La température admissible du fluide dépend du matériau du joint et du diamètre nominal.

Description Diamètre nominal Matériau	du	joint Plage	de	température
Température du fluide DN 0,8 FFKM + 5° C…+ 50° C

DN 0,8 FKM 0 °C…+ 50 °C
DN 0,8 EPDM - 5° C…+ 50° C
DN 1,2 et DN 1,6 FFKM + 10° C…+ 50° C
DN 1,2 et DN 1,6 FKM + 5° C…+ 50° C
DN 1,2 et DN 1,6 EPDM 0 °C…+ 50 °C

Température du fluide avec 
restrictions du temps de com-
mutation et de la durée de vie

DN 0,8 FFKM 0 °C…+ 50 °C
DN 0,8 FKM - 5° C…+ 55° C
DN 0,8 EPDM - 10° C…+ 50° C
DN 1,2 et DN 1,6 FFKM + 5° C…+ 50° C
DN 1,2 et DN 1,61.) FKM 0° C…+ 55° C
DN 1,2 et DN 1,6 EPDM - 5° C…+ 50° C

1.) Jusqu’à - 15° C disponible sur demande

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127
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1.4.	 Volume	interne

Remarque :
Le volume interne dépend du boîtier du fluide.

Corps 2 voies	 
(à	faible	espace	mort)

2 voies 3 voies

Chambre	à	
fluide

total Chambre	à	
fluide

total Chambre	à	
fluide

total

Bride 44 µl 54 µl 97 µl 106 µl 90 µl 106 µl
G ⅛’’ – – 94 µl 207 µl 88 µl 228 µl
UNF ¼"- 28 25 µl 69 µl 55 µl 79 µl 54 µl 95 µl
Embout de tuyau 35 µl 105 µl 67 µl 135 µl 73 µl 178 µl

2.	 Versions	du	produit

Appareil	de	toron	avec	bride

3.	 Fonctions	des	circuits

Fonction Description

NC

Type	A,	électrovanne
2/2 voies
Action directe
Fermée hors tension

NO

Type :	B,	électrovanne
2/2 voies
Action directe
Normalement ouverte

NC      NO

Type :	T,	électrovanne
3/2 voies
Action directe
Sens de l’écoulement au choix
Universel

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127
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4.	 Matériaux
4.1.	 Tableau	des	résistances	-	Bürkert	resistApp

Bürkert	resistApp	-	Tableau	des	résistances

Souhaitez-vous garantir la fiabilité et la durabilité des matériaux dans votre application 
? Vérifier votre combinaison de fluides et de matériaux sur notre site internet ou dans 
notre resistApp.

Contrôler	la	résistance	chimique	maintenant

4.2.	 Caractéristiques	matériau

A

A A-A

2

3

4
5
6

1

N° Élément Matériau
1 Vis à tête bombée M2,5 (continue) Acier inoxydable
2 Bobine Époxyde
3 Corps d’actionneur PPS
4 Membrane (en contact avec le fluide) FFKM, FKM, EPDM
5 Boîtier de fluide (en contact avec le fluide) PEEK, PPS, (PVDF sur demande)
6 Joint à collerette (en contact avec le fluide) FFKM, FKM, EPDM

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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5.	 Dimensions
5.1.	 Variante	de	manchon	G	⅛’’	avec	fiche	rectangulaire	Type 2505

Remarque :
• Spécifications en mm

• Autres variantes sur demande
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5.2.	 Variante	de	manchon	UNF	¼	’’-28)	avec	fiche	de	l’appareil	Type 1054

Remarque :
• Spécifications en mm

• Autres variantes sur demande
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5.3.	 Embout	de	tuyau	avec	fiche	de	l’appareil	Type 1054

Remarque :
• Spécifications en mm

• Autres variantes sur demande
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5.4.	 Version	à	manchon	avec	toron

Remarque :
• Spécifications en mm

• Autres longueurs de vis sur demande

• Vis autotaraudeuses sur demande
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Arrivée	du	fluide	de	la	vanne
WWA (fonction : Type A) 
2/2 voies, à action directe, fermé hors tension, 
alimenté par le port « NF »
WWB (fonction : Type B) 
2/2 voies, à action directe, ouvert hors tension, 
alimenté par le port « NO »
WWT (fonction : Type T) 
3/2 voies, à action directe, sens de l’écoulement au choix, 
universel
Voir également le chapitre « 3.	Fonctions	des	circuits »	à	la	
page	5

Modèle	de	bride	Bürkert	à	3 voies	standard

Remarque :
Spécifications en mm

 M2,5 min. 8,5 

 1
0,

5 

 21,5 

 max. Ø 2 

 18 
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Modèle	de	bride	Bürkert	à	2 voies	standard

Remarque :
Spécifications en mm

 M2,5 min. 8,5 
 1

0,
5 

 21,5 

 max. Ø 2

 18 

Modèle	de	bride	Bürkert	à	2 voies	(faible	espace	mort)

Remarque :
• Spécifications en mm

• Disponible sur demande

 M2,5 min. 8,5 

 1
0,

5 

 21,5 

 max. Ø 2 

 9 

WWA : NF
WWB : NO Alésage non

utilisé
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6.	 Informations	pour	la	commande
6.1.	 eShop	Bürkert	-	Commande	facile	et	livraison	rapide

eShop	Bürkert	–	Commande	facile	et	livraison	rapide

Vous souhaitez commander le produit ou la pièce de rechange Bürkert dont vous avez 
besoin rapidement et directement ? Notre boutique en ligne est disponible 24 heures 
sur 24. N’hésitez pas à vous inscrire dès aujourd’hui pour profiter de tous ses avan-
tages.

Acheter	en	ligne	maintenant

6.2.	 Filtre	produit	Bürkert

Filtre	produit	Bürkert	-	Trouver	rapidement	le	produit	recherché

Vous souhaitez faire votre choix, en tout confort et simplement, en fonction de vos exi-
gences techniques ? Utilisez le filtre produit Bürkert pour trouver l’article parfaitement 
assorti à votre application.

Filtrer	les	produits	 
maintenant

6.3.	 Tableau	de	commande

Vannes	standard

Remarque :
• Surpression vers la pression atmosphérique

• Différentes plages de pression disponibles sur demande

• 2 vis de fixation M2,5 pour versions à brides sont fournies.

• Les connecteurs enfichables pour connecteur rectangulaire et embase mâle ne sont pas fournis et doivent être commandés sépa-
rément, voir « 6.4.	Tableau	de	commande	accessoires »	à	la	page	13.

Fonction Dia-
mètre 
nomi-
nal

Raccord de 
conduite

Valeur	
KV de 
l’eau

Valeur	CV Valeur	
QNn de 
l’air

Plage	
de 
pres-
sion

Ma-
tériau	
du	
joint

Matériau	
du	boîtier	
du	fluide

Raccordement 
électrique

Tension/
fréquence

N°  
d’article

[mm] [m3/h] [gal/min] [l/min] [bar] [V/Hz]
A,	élec-
trovanne
2/2 voies
Action directe
Fermée hors 
tension

NC

0,8 Bride 0,015 0,017 16 0…6 FFKM PEEK Torons, 0,5 m 24/CC 276699 
FKM PPS Torons, 0,5 m 24/CC 264327 
EPDM PPS Connecteur  

rectangulaire
24/CC 276701 

1,2 Bride 0,03 0,035 32 0…5 FFKM PEEK Torons, 0,5 m 24/CC 276703 
Connecteur rec-
tangulaire

24/CC 276710 

FKM PPS Torons, 0,5 m 24/CC 276718 
EPDM PPS Fiche de l’appareil 24/CC 276728 

UNF ¼"- 28 0,025 0,029 27 0…5 FFKM PEEK Torons, 0,5 m 12/CC 244706 
24/CC 280858 

1,6 UNF ¼"- 28 0,03 0,035 33 0…2 FFKM PEEK Torons, 0,5 m 24/CC 463551 
Connecteur rec-
tangulaire

24/CC 262460 

Fiche de l’appareil 24/CC 207675 
Bride 0,045 0,052 49 Vak…2 FFKM PEEK Torons, 0,5 m 24/CC 242451 

FKM PPS Connecteur  
rectangulaire

24/CC 273398 

EPDM PPS Connecteur  
rectangulaire

12/CC 276746 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=264327
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Fonction Dia-
mètre 
nomi-
nal

Raccord de 
conduite

Valeur	
KV de 
l’eau

Valeur	CV Valeur	
QNn de 
l’air

Plage	
de 
pres-
sion

Ma-
tériau	
du	
joint

Matériau	
du	boîtier	
du	fluide

Raccordement 
électrique

Tension/
fréquence

N°  
d’article

[mm] [m3/h] [gal/min] [l/min] [bar] [V/Hz]
B,	élec-
trovanne
2/2 voies
Action directe
Normalement 
ouverte

NO

1,6 Bride 0,045 0,052 49 Vak…2 EPDM PPS Connecteur  
rectangulaire

24/CC 276747 

T,	électrovanne
3/2 voies
Action directe
Sens de l’écou-
lement au choix
Universel

NC      NO

0,8 Bride 0,015 0,017 16 0…6 FFKM PEEK Torons, 0,5 m 24/CC 276748 
FKM PPS Connecteur  

rectangulaire
24/CC 276749 

EPDM PPS Connecteur  
rectangulaire

24/CC 276750 

1,2 Bride 0,03 0,035 32 0…5 FFKM PEEK Torons, 0,5 m 24/CC 276753 
Connecteur  
rectangulaire

24/CC 276754 

FKM PPS Torons, 0,5 m 24/CC 276756 
EPDM PPS Connecteur  

rectangulaire
24/CC 276758 

UNF ¼"- 28 0,025 0,029 27 0…5 FFKM PEEK Torons, 0,5 m 12/CC 244696 
Connecteur  
rectangulaire

24/CC 297064 

Fiche de l’appareil 24/CC 269045 
1,6 UNF ¼"- 28 0,03 0,035 33 0…2 FFKM PEEK Torons, 0,5 m 24/CC 464968 

Connecteur  
rectangulaire

24/CC 262461 

Fiche de l’appareil 24/CC 280172 
Bride 0,045 0,052 49 Vak…2 FFKM PEEK Torons, 0,5 m 24/CC 460264 

FKM PPS Connecteur  
rectangulaire

24/CC 271604 

EPDM PPS Connecteur  
rectangulaire

24/CC 276759 

Vannes	avec	réduction	de	puissance

Remarque :
Après environ 500 ms, la puissance nominale est automatiquement réduite de 4 W à 1 W.

Fonction Dia-
mètre 
nomi-
nal

Raccord de 
conduite

Valeur	
KV de 
l’eau

Valeur	CV Valeur	
QNn de 
l’air

Plage	
de 
pres-
sion

Ma-
tériau	
du	
joint

Matériau	
du	boîtier	
du	fluide

Raccordement 
électrique

Tension/
fréquence

N°  
d’article

[mm] [m3/h] [gal/min] [l/min] [bar] [V/Hz]

A,	élec-
trovanne
2/2 voies
Action directe
Fermée hors 
tension

NC

1,2 Bride 0,03 0,035 32 0…5 FKM PPS Connecteur rec-
tangulaire

24/CC 357227 

1,6 UNF ¼"- 28 0,03 0,035 33 0…2 FFKM PEEK Connecteur rec-
tangulaire

24/CC 357229 

T,	électrovanne
3/2 voies
Action directe
Sens de l’écou-
lement au choix
Universel

NC      NO

1,2 Bride 0,03 0,035 32 0…5 FKM PPS Connecteur rec-
tangulaire

24/CC 357230 

1,6 UNF ¼"- 28 0,03 0,035 33 0…2 FFKM PEEK Connecteur rec-
tangulaire

24/CC 357233 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=276747
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=276748
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=276749
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=276750
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=276753
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=276754
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=276756
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=276758
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=244696
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=297064
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=269045
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=464968
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=262461
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=280172
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=460264
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=271604
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=276759
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=357227
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=357229
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=357230
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=357233
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6.4.	 Tableau	de	commande	accessoires

Connecteur	type	1054

Accessoires Description N°	d’article
Connecteur de type 1054 (sans câble) 006699 

Connecteur de type 1054 avec câble de 3 m 413552 

Connecteur	rectangulaire	Type	2505

Remarque :
Pour d’autres variantes, voir fiche technique Type 2505 .

Accessoires Description N°	d’article
Connecteur rectangulaire Type 2505 avec câble de 3 m 252572 
Connecteur rectangulaire Type 2505 avec câble de 5 m 255194 

Connecteur rectangulaire Type 2505 avec torons de 300 mm 644068 
Connecteur rectangulaire Type 2505 avec torons de 600 mm 162144 

Raccords	à	vis	et	flexibles

Accessoires Description N°	d’article

Raccords à vis et flexibles pour raccords UNF et flexibles voir Type	TVU003	 . voir fiche  
technique
TVU003	 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=006699
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=413552
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2505
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=252572
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=255194
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=644068
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=162144
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVU003
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVU003
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Plaques	de	connexion	multiples	pour	le	modèle	de	bride	Bürkert	à	 2 voies

Remarque :
• Spécifications en mm

• Raccord de conduite UNF ¼’’-28

• Matériau PEEK

• Faites attention au dépassement de la vis !

• Autres variantes sur demande

 A 

 U
N

F 
¼

"-
28

 

 7,2 

 6,5 

Ø 3,2 

 2,75 

 2
,7

5 

 1
6 

 2
7,

5 

 5 

 6
,5

 

 11,5  8,25 

 B 

 (16,5)

Embase A B n N°	d’article
x 2 36,25 16,5 2 651506 
x 3 52,75 33 3 651510 
x 4 69,25 49,5 4 651507 
x 5 85,75 66 5 651508 
x 6 102,25 82,5 6 651509 
x 7 118,75 99 7 651521 
x 8 135,25 115,5 8 651522 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=651506
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=651510
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=651507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=651508
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=651509
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=651521
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=651522
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Remarque :
• Spécifications en mm

• Raccord de conduite G ⅛’’

• Matériau PPS

• Faites attention au dépassement de la vis !

• Autres variantes sur demande

 4 

 2
0 

 3
2 

Ø 4,3 
 A-8 

 A 

G
 ⅛

"

 8 
 10 

 15  9  10  10 

 A-24 

 3
,5

  M4 
x 3 à x n

 18 

 1
1 

 14 

 B 

 (16,5)

 10 

 3
,5

 

 M4 

x 2

Embase A B n N°	d’article
x 2 47,5 16,5 2 675628 
x 3 64 33 3 675629 
x 4 80,5 49,5 4 675630 
x 5 97 66 5 675631 
x 6 113,5 82,5 6 675632 
x 7 130 99 7 675633 
x 8 146,5 115,5 8 675634 
x 9 163 132 9 675635 
x 10 179,5 148,5 10 675636 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=675628
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=675629
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=675630
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=675631
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=675632
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=675633
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=675634
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=675635
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=675636
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Plaques	de	connexion	multiples	pour	le	modèle	de	bride	Bürkert	à	3 voies

Remarque :
• Spécifications en mm

• Type de raccord de conduite 1 G ⅛’’

• Type de raccord de conduite 2 : M5

• Matériau aluminium (noir anodisé)

• Faites attention au dépassement de la vis !

• Autres variantes sur demande

 7
 

 A 

 (18)
 B  12,5 

 G
 ⅛

" 

 10 

 17 
 32 

 2
2 

 3 

 1
6,

5 

 M4 

 Ø 8,5 

 6
 

 M5 

 5
 

 5  10 
 A-10 

 M4 

Embase A B n N°	d’article
x 2 63 18 2 658695 
x 3 81 36 3 658696 
x 4 99 54 4 658697 
x 5 117 72 5 658698 
x 6 135 90 6 658699 
x 8 171 126 8 658700 
x 10 207 162 10 658701 
x 12 243 198 12 658703 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=658695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=658696
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=658697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=658698
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=658699
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=658700
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=658701
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=658703
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Plaques	de	connexion	simples	pour	le	modèle	de	bride	Bürkert	à	3 voies

Remarque :
• Spécifications en mm

• Raccord de conduite M5

• Matériau aluminium (noir anodisé)

• Faites attention au dépassement de la vis !

• Autres variantes sur demande

M
2,

5

10
,5

8

6,
5

(M3)

M2,5

8,
5

M5

5

16

18

21,5

27

5

5

10

9

8,
5

10

14

8

M
3

12

Embase N°	d’article
x 1 623873 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=623873
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Remarque :
• Spécifications en mm

• Raccord de conduite G ⅛’’

• Matériau aluminium (noir anodisé)

• Faites attention au dépassement de la vis !

• Autres variantes sur demande
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Embase N°	d’article
x 1 634917 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0127&id=634917


Bürkert – Partout près de chez vous

Belgique
Danemark
Allemagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Italie
Pays-Bas
Norvège

Chine
Hong Kong
Inde
Japon 
Corée
Malaisie
Philippines
Singapour
Taïwan

Afrique du Sud

Russie

Émirats 
Arabes 
Unis

Brésil
Uruguay

Canada
États-Unis

Australie
Nouvelle-Zélande

Vous trouverez toutes les 
adresses actuelles sur
www.burkert.com

Éditeur, © et concept : Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Photos : Marc Eggimann Fotografie - 4051 Basel | Scanner GmbH - Agence de publicité Künzelsau - 74653 Kün-

zelsau

Autriche
Pologne 
Suède
Suisse
Espagne
République tchèque
Turquie
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