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2/2 Wege Magnetventil für neutrale Medien

• Kompakte Verteilerblocklösung 2- bis 8-fach, anreihbar

• Beständiges Kunststoffgehäuse mit robustem Messinganschluss

• Montagefertige Auslieferung für schnelle Inbetriebnahme

• Optional mit energiesparender Kick and Drop Spule

• Ex-Ausführungen auf Anfrage verfügbar

Der Typ 0287 ist ein servogesteuertes 2/2-Wege-Ventil. Das modular an-
reihbare Ventil kann als Verteiler- oder Sammlerversion in DN 13 bezogen 
werden. Es ist geeignet für neutrale Medien wie Druckluft oder Wasser.

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung 

abweichen.

Typ-Beschreibung

Typ 0287

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287


Typ 0287 

2 | 8Produkt-Webseite besuchen  

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine technische Daten 3

2. Schaltungsfunktionen 3

3. Zulassungen 3

4.	 Werkstoffe	 4

4.1. Beständigkeitstabelle – Bürkert resistApp .............................................................................................................................4
4.2. Werkstoffangaben ..................................................................................................................................................................4

Standardausführung Sammler ...............................................................................................................................................4
Standardausführung Verteiler ................................................................................................................................................4

5. Abmessungen 5

5.1. Standardausführung ..............................................................................................................................................................5

6. Leistungsbeschreibungen 5

6.1. Leistungsaufnahme ................................................................................................................................................................5

7. Bestellinformationen 6

7.1. Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert.........................................................................................................6
7.2. Bürkert Produktfilter ...............................................................................................................................................................6
7.3. Bestelltabelle..........................................................................................................................................................................6

Standardausführung Verteiler  ...............................................................................................................................................6
7.4. Bestelltabelle Zubehör ...........................................................................................................................................................7

Gerätesteckdose Typ 2518, Steckerform A nach DIN EN 175301 - 803 ................................................................................7

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287


Typ 0287 

3 | 8Produkt-Webseite besuchen  

1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „5. Abmessungen“ auf Seite 5.

Werkstoff
Anschluss Messing
Deckel PPE/PA
Dichtung FKM
Gehäuse PPE/PA
Ventilinnenteile Edelstahl, Messing
Nennweite DN 13
Schaltungsfunktion A 

Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Schaltungsfunktionen“ auf Seite 3.
Thermische Isolationsklasse der 
 Magnetspule

Polyamid Klasse B

Leistungsdaten
Nennbetriebsart Dauerbetrieb 100 % ED
Schaltzeit1.) 0,1…0,5 Sekunden (je nach Differenzdruck)
Elektrische Daten
Betriebsspannung 024/DC, 024 V/56 Hz, 230 V/56 Hz
Spannungstoleranz ± 10 %
Mediendaten
Betriebsmedium Neutrale Medien, z. B. Druckluft, Wasser
Mediumstemperatur 0 °C…+ 70 °C
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Elektrischer Anschluss Steckerfahnen nach DIN EN 175301 - 803 Form A für Gerätesteckdose Typ 2518 

(siehe „7.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 7)
Zulassungen	und	Zertifikate
Richtlinie CE, EAC
Umgebung und Installation
Einbaulage Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Schutzart IP65 mit Gerätesteckdose, Kabelanschluss und Klemmenanschlusskasten
Umgebungstemperatur (max.) + 55 °C

1.) Messung am Ventilausgang bei 6 bar und + 20 °C. Öffnen: Druckaufbau 0…90 %, Schließen: Druckabbau 100…10 %.

2. Schaltungsfunktionen
Hinweis:
WWB, stromlos geöffnet auf Anfrage

Wirkungsweise Beschreibung

2 (A)

1 (P)

Typ: A, Magnetventil
2/2-Wege
Servogesteuert
Stromlos geschlossen

3. Zulassungen

Zulassungen Beschreibung
Spule cURus, variabler Code PU09

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287
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4. Werkstoffe
4.1. Beständigkeitstabelle – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuel-
len Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und 
Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

4.2. Werkstoffangaben

Standardausführung Sammler

1

2

3

4

5

12

14

5
7
8

10
5

11

12
13

9

6

Nr. Element Werkstoff
1 Spule Polyamid, optional Epoxid
2 Stopfen 1.4105
3 Kurzschlussring Kupfer
4 Magnetkern 1.4105
5 Feder 1.4310
6 Kerndichtung FKM
7 Membran FKM
8 Membranhalter Messing
9 Anschluss Messing
10 Dichtung FKM
11 Führung PPE/PA
12 O-Ring FKM
13 Gehäuse PPE/PA
14 Deckel PPE/PA

Standardausführung Verteiler

1

2

3

4

5

11
12

5
6

6

8

6
10

9

7

Nr. Element Werkstoff
1 Spule Polyamid, optional Epoxid
2 Stopfen 1.4105
3 Kurzschlussring Kupfer
4 Magnetkern 1.4105
5 Feder 1.4310
6 O-Ring FKM
7 Kerndichtung FKM
8 Membranhalter Messing
9 Anschluss Messing
10 Gehäuse PPE/PA
11 Membran FKM
12 Deckel PPE/PA

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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5. Abmessungen
5.1. Standardausführung

Hinweis:
Angaben in mm
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6. Leistungsbeschreibungen
6.1. Leistungsaufnahme

Nennweite Wirkungs-
weise

Spulengröße AC DC
Anzugsleistung Halteleistung Kaltleistung Warmleistung

[mm] [mm] [VA] [VA] [W] [W] [W]
13 WWA 32 16 9,5 5 6 5

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287
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7. Bestellinformationen
7.1. Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

7.2. Bürkert	Produktfilter

Bürkert	Produktfilter	–	Schnell	zum	passenden	Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für 
Ihre Anwendung.

Jetzt	Produkte	filtern

7.3. Bestelltabelle

Standardausführung Verteiler 

Hinweis:
• Ausführungen Sammler auf Anfrage 

• Die Blöcke werden mit der Standard-Gerätesteckdose Typ 2518, Befestigungswinkeln und einem ¾"-Verschlussstopfen geliefert.

• Weitere Gerätesteckdosen siehe „7.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 7 oder separates Datenblatt Typ 2518 .

Wirkungsweise Leitungs-
anschluss

Nenn-
weite

KV-Wert 
Wasser

Druck-
bereich

Anzahl 
Ventile 
pro 
Block

Gewicht Artikel-Nr. 
024/DC 024/50…60 230/50…60

[mm] [m3/h] [bar] [kg] [V/Hz] [V/Hz] [V/Hz]

Verteilerfunktion,	Dichtwerkstoff	FKM,	Polyamid-Spule,	Mediumstemperatur	0…+	70	°C
A, Magnetventil
2/2-Wege
Servogesteuert
Stromlos geschlossen

2 (A)

1 (P)

G ½ 13 3,0 0,5…10 2 1,3 20040758  20040763  20040767 
3 1,7 20040760  20040764  20040768 
4 2,2 20040761  20040765  20040769 
5 2,7 20040762  20040766  20040770 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=20040758
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=20040763
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=20040767
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=20040760
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=20040764
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=20040768
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=20040761
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=20040765
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=20040769
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=20040762
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=20040766
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=20040770
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Weitere Versionen auf Anfrage

Werkstoff
Deckel: PPE/PA 
Dichtung: EPDM/FKM

Spannung
Weitere Spannungen

Prozessanschluss
G ¼, G ⅜ 
Aussengewinde G ½, G ¾

Zulassung
Spule:  UL Recognized für USA und Canada (Var. Code PU09)

7.4. Bestelltabelle Zubehör

Gerätesteckdose Typ 2518, Steckerform A nach DIN EN 175301 - 803

Hinweis:
Für weitere Ausführungen siehe Datenblatt Typ 2518 .

Gerätesteckdose Abmessungen Ausführung Spannung Artikel-Nr.

 c
a.

 5
1 

 35,7 
 3,5 

 M
3 

 1,5  29,2 

Ø 19 

 2
9,

2 

Ohne Beschaltung (AC/DC) 0…250 V AC/DC 314802 
Mit LED (AC/DC) 12…24 V AC/DC 314812 
Mit LED und Varistor (AC/DC) 12…24 V AC/DC 314820 
Mit Gleichrichter, LED und 
Varistor

12…24 V AC/DC 314816 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=314802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=314812
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=314820
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0287&id=314816


Bürkert – Überall in Ihrer Nähe

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Norwegen

China
Hong Kong
Indien
Japan 
Korea
Malaysia
Philippinen
Singapur
Taiwan

Südafrika

Russland

Vereinigte 
Arabische 
Emirate

Brasilien
Uruguay

Kanada
USA

Australien
Neuseeland

Alle aktuellen 
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com

Herausgeber, © und Konzept: Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Fotos: Marc Eggimann Fotografie - 4051 Basel | Scanner GmbH - Werbeagentur Künzelsau - 

74653 Künzelsau

Österreich
Polen 
Schweden
Schweiz
Spanien
Tschechische Rep.
Türkei
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