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直動式二位二通或二位三通樞軸電磁閥

• 直動式介質隔離閥，公稱直徑達 DN 5
• 免維護轉動銜鐵技術
• 防振、模塊化線圈系統
• 手動開關使用方便、堅固耐用
• 防爆版本

0330 型閥門是一種直動式介質隔離的樞軸電磁閥。它有二位三通和二位二通兩
種版本。它的二位三通版本可用作分配閥或混合閥。根據應用情況，有不同的
隔膜材料和作用方式可供選擇。標準黃銅閥體滿足所有歐洲飲用水要求。 
閥體還有不銹鋼（316L）、PVDF 和聚丙烯材質。電磁線圈採用耐化學腐蝕的
環氧樹脂壓制而成。由於線圈系統與介質之間用隔膜隔開，所以該閥特別適用
於腐蝕性酸和鹼等介質。0330 配備了一個手動開關，用於調試和測試。 
為了降低耗電量，所有線圈都可以透過降低功耗或以脈衝版本供貨。開關
狀態可以透過位置反饋以二進制信號或 NAMUR 信號的形式顯示。與符合 
DIN EN 175301-803 A 型的插頭配套使用時，閥門可滿足 IP65/67 防護 
等級——與不銹鋼閥體或塑料閥體配套使用時，滿足 NEMA 4X。

數據表中的產品型號可能與產品介紹及描述中的產品型號有所不同。

型號描述可與以下產品組合使用

0330 型
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1.  常規技術參數
產品特點
尺寸 詳細資料請參閱章節 「4. 尺寸」在第 6 頁

材料 
密封件 EPDM/FKM/FFKM/NBR
閥體 黃銅

不銹鋼 (1.4401)
PP（聚丙烯）
PVDF（聚偏二氟乙烯）

材料耐化學性 詳細資料請參閱耐化學性表中的「3.1. 耐化學性表——Bürkert resistApp」在第 5 頁。
重量 金屬閥體 0.47 kg

塑料閥體 0.40 kg
公稱直徑 DN 2…DN 5
電磁線圈的耐熱絕緣等級 H
性能數據

額定運行模式
對於 MS 和VA 100%
對於 PP 和 PVDF 對於 8W 規格，30 分鐘內 40% 的通電持續時間（60% 的間歇運行）

對於 5W 規格，100% 的通電持續時間
開關頻率 
（防爆型）

介質溫度最高達 +70°C：20/min 
介質溫度最高達 +90°C：5/min

切換時間1.)標準設備
切換時間 AC 打開：8…15ms 

關閉：8…15ms
切換時間 DC 打開：10…20ms 

關閉：10…20ms

切換時間1.)防爆型
公稱直徑 2…4 打開：30ms 

關閉：40ms
電氣數據
電壓公差 ±10%

標準設備的功率消耗
頻率 AC 衝擊：30VA 

運行：15VA 
運行：8W

頻率 DC 冷：11W 
熱：8W

脈衝的功率消耗（浪湧繞組）
頻率 AC 運行：20VA 

運行：11W
頻率 DC 冷：11W 

熱：8W

防爆型的功率消耗
頻率 AC/DC 衝擊：40W 

運行：3W

電壓
標準設備 24V 50Hz，110V 50Hz，230V 50Hz，120V 60Hz，240V 60Hz，12V DC，24V DC

（可應要求提供其他電壓）
防爆型 24V，230V（可應要求提供其他電壓）

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
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介質數據
粘度（最大） 最大37mm²/s

工作介質
對於 NBR 中性介質，如壓縮空氣、民用煤氣、水、液壓油、不含添加劑的油和油脂、氧氣
對於 EPDM 鹼，中低濃度的酸、鹼性洗滌液和漂白液
對於 FKM 氧化酸和氧化劑，帶添加劑的熱油、鹽溶液、廢氣、氧氣
對於 FFKM 腐蝕性介質，熱空氣、熱油

介質溫度
對於黃銅或不銹鋼閥體材料 NBR：0…+80°C

EPDM：-30…+90°C
FKM：0…+90°C
FFKM：+5…+90°C

對於 PP 或 PVDF 閥體材料 NBR：0…+80°C
EPDM：-30…+80°C
FKM：0…+80°C
FFKM：+5…+80°C

工藝/管道接口和通信
管道接口 G ¼，NPT ¼，（RC ¼ 和 G ⅛ 可應要求提供，G ⅛ 不適用於 PP 和 PVDF）

電氣連接
標準設備 符合 DIN EN 175301-803 A 型的電纜插頭，適用於 2518/2509 型電纜插頭

（也可應要求提供模制電纜或接線盒）
防爆型 模制式電纜（詳細資料參見操作說明 ACP016），不帶保險絲的接線盒
認證和證書

標準設備
防護等級 IP65，包括電纜插頭

防爆型
防護等級 IP65
防爆保護方式 II 2 G Ex mb IIC T4 Gb

II 2 D EX mb IIIC T130°C Db
證書 EPS 16 ATEX 1 111 X

IECEx EPS 16.0049X
環境和安裝
安裝位置 任意，最好驅動器朝上

環境溫度（最高）
標準設備 +55°C
防爆型 +40°C

1.)  切換時間：在閥門出口處測得 6 bar 和 +20°C。打開：壓力上升 0…90%，關閉：壓力下降 100…10%

2.  電路功能

作用方式 描述
2 (A)

1 (P)

類型：A，電磁閥
二位二通
直動式
常閉

2 (B)

1 (P)

類型：B，電磁閥
二位二通
直動式
常開

2(A)

1(P)        3(R)

12
類型：C，電磁閥
二位三通
直動式
常閉

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
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作用方式 描述
2(B)

1(P)      3(R)

10
類型：D，電磁閥
二位三通
直動式
常開

2(A)

1(P1)       3(P2)

類型：E，混合閥（電磁閥）
二位三通

4(A)       2(B) 

1(P)

類型：F，分配閥（電磁閥）
二位三通
直動式

2(A)

1(P)       3(R)

類型：T，電磁閥
二位三通
直動式
任意流動方向

3.  材料
3.1.  耐化學性表——Bürkert resistApp

Bürkert resistApp——耐化學性表

您想保證材料在您應用中的可靠性和耐久性嗎？透過網站或 resistApp 驗證您的介質和
材料組合。

立即檢驗耐化學性

3.2.  材料說明

2

3
4

5

1

編號 元件 材料
1 線圈 環氧樹脂
2 隔膜 EPDM、FKM、FFKM、NBR
3 O 型圈 EPDM、FKM、FFKM、NBR
4 閥座  黃銅 

不銹鋼 (1.4401) 
PP（聚丙烯） 
PVDF（聚偏二氟乙烯）

5 閥體  黃銅 
不銹鋼 (1.4401) 
PP（聚丙烯） 
PVDF（聚偏二氟乙烯）

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
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4.  尺寸
4.1.  標準設備

注意：
• 數據單位為 mm

• 對於 G 螺紋，D1 和 L1 尺寸適用。

• 對於 NPT 螺紋，D2 和 L2 尺寸適用。

• 對於金屬閥體，中間連接處的最小螺紋長度為 7.5mm。

•  透過 M4×8 鑽孔（金屬閥體）或自攻螺絲（塑料閥體）將設備固定在閥體底側的 38×24 鑽孔圖上。

• 2518 型電纜插頭的尺寸請參見章節「8.4. 附件訂貨表」在第 17 頁。

金屬閥體

9

 7
1 

 1
8 

 1
2 

D

L

 9
 

42

38
46

34

D1 L1 D2 L2
G ⅛ 9 – –
G ¼ 9 NPT ¼ 7.5
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塑料閥體

 9 

 56 

 2
2 

 L 
 D

 

 1
3 

 1
2 

 7
5 

 38 
 46 

 2
4 

 3
4 

D L
G ¼ 12
NPT ¼ 11
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4.2.  防爆型

注意：
• 數據單位為 mm

• 對於 G 螺紋，D1 和 L1 尺寸適用。

• 對於 NPT 螺紋，D2 和 L2 尺寸適用。

端子接線盒規格 出線電纜的規格

 46 
 54.8 

 5
4 

 1
8  D
 

 9
 

 L 

 3
6.

6  9 

R84 蓋子的回轉半徑 電纜螺紋套管接頭
M20 × 1.5 或 NPT 1/2-14

 32 

 9
5.

3 
 1

00
.3

 

 45° 

 64.6 
 74.4 

 7.5 

 D
 

 38 

 2
4 

 3
4.

6 

 98 
 130 

D1 L1 D2 L2
G ⅛ 9 – –
G ¼ 9 NPT ¼ 7.5

 9 

Ø
 6

.2
 

電纜長度根據訂單資料而定

 78.5 

 4
0.

5 

 2
4 

 38 

 3
4.

6 
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5.  設備/工藝接口
5.1.  標準設備的接口分配

注意：
接口分配（在附圖中標記為編號 1、2 和 3）取決於作用方式。在表格中將各個接口分配與相應的作用方式進行比較。

作用方式 連接 1 連接 2 連接 3 二通 三通
A P A –

2 1 1

2

3

B B P –
C P A R
D R B P
E P1 A P2
F A P B
T NC IN/OUT NO

5.2.  防爆型的接口分配

注意：
接口分配（在附圖中標記為編號 1、2 和 3）取決於作用方式。在表格中將各個接口分配與相應的作用方式進行比較。

作用方式 連接 1 連接 2 連接 3 二通 三通
A P A –

2 3 1

2

3

B B P –
C P A R
D R B P
E P1 A P2
F A P B
T NC IN/OUT NO

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
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6.  性能描述
6.1.  壓力範圍和流量

標準設備

作用方式 DN KV值（水） 壓力範圍1.)

DC AC 
 [50 或 60Hz]

標準2.) 真空3.) 脈衝4.)

[m3/h] [m3/h] [bar] [bar] [bar]
金屬閥體
A/B/C/D/F 2.0 0.08 0.11 0…165.) -0.98…10 0…165.)

3.0 0.14 0.18 0…10 -0.98…6 0…10
4.0 0.17 0.23 0…5 -0.98…3 0…5
5.0 0.29 0.29 0…2.5 -0.98…1 0…2.5

E 2.0 0.08 0.11 0…10 -0.98…8 0…10
3.0 0.14 0.18 0…6 -0.98…5 0…6
4.0 0.17 0.23 0…3 -0.98…2.5 0…3
5.0 0.29 0.29 0…1.5 -0.98…1 0…1

T 2.0 0.08 0.11 0…12 -0.98…8 0…10
3.0 0.14 0.18 0…8 -0.98…5 0…6
4.0 0.17 0.23 0…4 -0.98…2.5 0…5
5.0 0.29 0.29 0…2.5 -0.98…1 –

作用方式 DN KV 值 水6.) 壓力範圍1.)

標準2.)AC 
 [50 或 60Hz]

標準2.)DC 真空3.) 脈衝4.)

[m3/h] [bar] [bar] [bar] [bar]
塑料閥體
A/B/C/D/F 2.0 0.13 0…165.) 0…12 -0.98…10 0…12

3.0 0.25 0…10 0…8 -0.98…6 0…8
4.0 0.30 0…5 0…4 -0.98…3 0…4
5.0 0.40 0…4.5 0…3 -0.98…1 0…3

E/T 2.0 0.13 0…10 0…7 -0.98…7 0…7
3.0 0.25 0…6 0…4 -0.98…5 0…4
4.0 0.30 0…3 0…2 -0.98…2.5 0…2

1.) 大氣壓力的壓力值 （5W 版本的壓力範圍有所不同）
2.) 熱功率 8W
3.) 所有密封材料均可實現真空
4.) 浪湧功率 11W
5.) 對於 FKM 和 FFKM 密封材料，最大介質壓力達到 12 bar
6.) 在 DC 頻率下，KV值降低至 10%，以保障功能

其他作用方式下的使用

閥門中內置的壓縮彈簧根據作用方式而有所不同。在其他作用方式下使用時，允許的工作壓力會按照下表變化。

作用方式 在新的作用方式下使用閥門時的最大工作壓力 [bar]
公稱直徑 DN 2 公稱直徑 DN 3 公稱直徑 DN 4
A1.) B1.) C D E F A B C D E F A B C D E F

金屬閥體（8W 或 11W）
C 16 1.5 16 1.5 1.5 16 10 1 10 1 1 10 5 0.8 5 0.8 0.8 5
D 4 16 4.5 16 4 4 2.5 10 2.5 10 2 3 2 5 2 5 2 2
T 8 8 10 10 10 8 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3
塑料閥體（8W 或 11W）
C 16 1.5 16 1.5 1.5 16 10 1 10 1 1 10 5 0.8 5 0.8 0.8 5
D 4 16 4.5 16 4 4 2.5 10 2.5 10 2 3 2 5 2 5 2 2
F 16 1.5 10 1.5 1.5 16 6 1 6 1 1 10 4 1 4 1 1 5

1.) 在作用方式 A 和 B 下，閥門必須根據二位三通閥的接口分配進行連接。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
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防爆型

作用方式 DN KV值（水） 壓力範圍1.) 2.)

標準 真空
[m3/h] [bar] [bar]

金屬閥體
A/B/C/D/F 2.0 0.11 0…16 -0.98…10

3.0 0.18 0…10 -0.98…6
4.0 0.23 0…5 -0.98…3
5.0 0.29 0…4 -0.98…2.5

E 2.0 0.11 0…10 -0.98…8
3.0 0.18 0…6 -0.98…5
4.0 0.23 0…3.5 -0.98…2.5
5.0 0.29 0…3 -0.98…2

T 2.0 0.11 0…10 -0.98…8
3.0 0.18 0…6 -0.98…5

作用方式 DN KV值（水） 壓力範圍1.) 2.)

標準 真空
[m3/h] [bar] [bar]

塑料閥體
A/B/C/D/F 2.0 0.13 0…16 -0.98…10

3.0 0.25 0…10 -0.98…6
4.0 0.30 0…5 -0.98…3
5.0 0.40 0…4.5 -0.98…1

E/T 2.0 0.13 0…10 -0.98…7
3.0 0.25 0…6 -0.98…5
4.0 0.30 0…3 -0.98…2.5

1.) 帶有 FKM 或 FFKM 隔膜的設備降低到最大 12 bar 的壓力。

2.) 壓力資料：相對於大氣壓為參考的壓力值

其他作用方式下的使用

閥門中內置的壓縮彈簧根據作用方式而有所不同。在其他作用方式下使用時，允許的工作壓力會按照下表變化。

作用方式 在新的作用方式下使用閥門時的最大工作壓力 [bar]
公稱直徑 DN 2 公稱直徑 DN 3 公稱直徑 DN 4
A1.) B1.) C D E F A B C D E F A B C D E F

金屬閥體
C 16 1.5 16 1.5 1.5 16 10 1 10 1 1 10 5 0.8 5 0.8 0.8 5
D 4 16 4.5 16 4 4 2.5 10 2.5 10 2 3 2 5 2 5 2 2
T 8 8 10 10 10 8 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3
塑料閥體
C 16 1.5 16 1.5 1.5 16 10 1 10 1 1 10 5 0.8 5 0.8 0.8 5
D 4 16 4.5 16 4 4 2.5 10 2.5 10 2 3 2 5 2 5 2 2
F 16 1.5 10 1.5 1.5 16 6 1 6 1 1 10 4 1 4 1 1 –

1.) 在作用方式 A 和 B 下，閥門必須根據二位三通閥的接口分配進行連接。
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7.  產品配件
7.1.  標準設備的配件

選項 可變代碼 描述
脈衝版本 CF02 帶有湧入和引出線圈的雙穩態電磁系統；可以連續運行或以短電流脈衝 

（至少150ms）運行
氧氣版本 NL02 適用於含氧氣的應用（與介質接觸的非金屬材料經過 BAM 測試）
更高的純淨度要求，例如，無油、 
無脂肪、無矽

NL50/NL05 與介質接觸的部件經過特殊清潔並且閥門已相應包裝

更高的密封性要求 PCxx 標準設備以 10-2 mbar×l/s 進行測試；最高可達 10-6 mbar
電反饋感應器 LF02/LF03 參見 1060 型 �。功能取決於連接方式，可作為斷開觸點、閉合觸點或轉換 

開關（無法達到 IP65）
大功率電子設備 CZ05 浪湧功率 60W，運行功率 3W，以此可實現 100% 接通持續時間
真空版本 NA02 適用於低至 -0.98 bar 的真空環境
更高的純度和密封性要求 NA03 與介質接觸的部件經過特殊清潔。 

達到 10-4 mbar×l/s 的洩漏率測試
更高的純度和密封性要求以及真空版本 NA01 與介質接觸的部件經過特殊清潔。 

適用於達到 10-4 mbar×l/s 的洩漏率測試和低至-0.98 bar 真空環境
具有降低功耗的電磁線圈 (5W) – 設備的壓力範圍較低；以此塑料版可實現 100% 接通持續時間
電纜插頭 JHxx/JGxx/

JFxx
電纜插頭包含在供貨範圍內。
電纜插頭版本（根據 DIN EN 175301-803 A 型）參見  2518 型 � 和  
2509 型 � 的獨立數據表

認證 PD01 CSA 通用閥
PD02 UR（UL 認可）/CSA 認證
PD07 DNV-GL（以前的德國勞氏船級社）
PR05 cFMus 認證的線圈

Class I，Division 1，Groups A、B、C 和 D——T4
Class II，Division 1，Groups E、F 和 G——T4
Class III，Division 1——T4
I 級，1 區，AEx mb IIC T4 Gb，21 區 AEx mb IIIC T130°C Db
Ex mb IIC T4 Gb；Ex mb IIIC T130°C Db

PE95 UL（UL 列名）認證
PU15 美國和加拿大危險區域的 UL 列名，級別，1 區， 

AEx eb mb IIC T4；21 區，AEx mb tb IIIC T130°C/I 級，2 區， 
A、B、C、D 組；II+III 級，2 區，F、G 組

PX41 EPS 16 ATEX 1111 X/IECEx EPS 16.0049X，2G T4 IIC/2D T130°C IIIC， 
環境溫度 -40…+60°C，單個安裝組件或模塊安裝組件

可能的符合性（根據結構而定） – EAC，飲用水，FDA

7.2.  防爆型的配件

選項 可變代碼 描述
氧氣版本 NL02 適用於含氧氣的應用（與介質接觸的非金屬材料經過 BAM 測試）
更高的純淨度要求，例如，無油、 
無脂肪、無矽

NL50/NL05 與介質接觸的部件經過特殊清潔並且閥門已相應包裝

更高的密封性要求 PCxx 標準設備以 10-2 mbar×l/s 進行測試；最高可達10-6 mbar
真空版本 NA02 適用於低至 -0.98 bar 的真空環境
更高的純度和密封性要求 NA03 與介質接觸的部件經過特殊清潔。 

達到 10-4 mbar×l/s 的洩漏率測試
更高的純度和密封性要求以及真空版本 NA01 與介質接觸的部件經過特殊清潔。 

適用於達到  10-4 mbar×l/s 的洩漏率測試和低至-0.98 bar 真空環境
電反饋感應器 CF15 帶有本質安全接近開關的線圈 (PTB 00 ATEX 2048X）將代替手動操作組件

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=1060
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2509
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7.3.  用於 ATEX/IECEX 接線盒的電纜螺紋套管接頭

注意：
一個由聚醯胺製成的電纜螺紋套管接頭包括在供貨範圍內。鍍鎳黃銅可單獨訂購，見 「8.4. 附件訂貨表」在第 17 頁。

描述 防爆認證 尺寸
證明 標誌

防爆電纜螺紋套管接頭， 
鍍鎳黃銅，6…13mm

PTB 04 ATEX 1112 X, 
IECEx PTB 13.0027X

II 2 G Ex e IIC Gb, 
II 2 D Ex tb IIIC Db IP68

TL 29…37mm
L 6 mm
D 20mm
SW 24mm
E 27mm

防爆電纜螺紋套管接頭， 
聚醯胺，7…13mm

PTB 13 ATEX 1015 X, 
IECEx PTB 13.0034X

II 2 G Ex e IIC Gb, 
II 2 D Ex tb IIIC Db IP68

TL 36…45 mm
L 10 mm
D 20mm
SW 24mm
E 28 mm

7.4.  用於轉動接線盒的專用工具

注意：
這種特殊工具不包括在閥門的供貨範圍內，（參見 「8.4. 附件訂貨表」在第 17 頁）。

描述 套件的組成部分
SC02-AC10 套件 • 特殊工具

• 維護說明

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
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8.  訂貨資料
8.1.  Bürkert 網上商店——輕鬆訂購、快速送達

Bürkert 網上商店——輕鬆訂購、快速送達

您想快速搜尋並直接訂購您所需的 Bürkert 產品或零件嗎？我們的網上商店全天候 
24 小時開放。立即註冊享受便利。

立即網上訂購

8.2.  Bürkert 產品篩選器

Bürkert 產品篩選器——快速找到合適的產品

您希望基於您的技術要求選擇合適的產品嗎？根據您的應用需求使用 Bürkert 產品篩選
器可選輕鬆快速地選擇合適的產品。

立即篩選產品

8.3.  訂購表

標準設備

注意：
• 所有設備都具有 G ¼ 管道接口、手動操作組件和 2518 � 型電纜插頭。

• 可應要求提供其他版本

• 縮短交貨時間的商品

作用方式 公稱直徑 密封材料 閥體材料或閥座
材料

各產品編號，電壓/頻率 [V/Hz]
[mm] 024/DC 024/50 230/50

A1.)，電磁閥
二位二通
直動式
常閉

2 (A)

1 (P)

3.0 FKM 黃銅 020293 022883 124909 
3.0 FKM VA 020292 023984 024563 
3.0 FKM PP 018410 088496 045653 
3.0 FKM PVDF 018188 020286 069006 
3.0 NBR 黃銅 020294 086553 024902 
3.0 EPDM PP 067214 022105 062398 
4.0 FKM 黃銅 024019 025246 124912 
4.0 FKM VA 018276 018857 020873 
4.0 FKM PP 062695 043005 063116 
4.0 FKM PVDF 023472 069079 087837 
4.0 NBR 黃銅 025084 – 046007 
4.0 EPDM PP 021660 067731 063118 
4.0 EPDM PVDF 057573 – 125507 
5.0 FKM PP 062624 067007 022619 
5.0 FKM PVDF 064512 – 063786 
5.0 EPDM PP 061321 054261 049969 
5.0 EPDM PVDF 120184 059802 130117 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=020293
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=022883
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124909
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=020292
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=023984
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=024563
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=018410
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=088496
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=045653
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=018188
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=020286
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=069006
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=020294
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=086553
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=024902
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=067214
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=022105
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=062398
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=024019
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=025246
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124912
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=018276
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=018857
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=020873
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=062695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=043005
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=063116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=023472
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=069079
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=087837
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=025084
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=046007
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=021660
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=067731
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=063118
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=057573
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=125507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=062624
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=067007
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=022619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=064512
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=063786
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=061321
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=054261
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=049969
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=120184
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=059802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=130117
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作用方式 公稱直徑 密封材料 閥體材料或閥座
材料

各產品編號，電壓/頻率 [V/Hz]
[mm] 024/DC 024/50 230/50

B1.)，電磁閥
二位二通
直動式
常開

2 (B)

1 (P)

3.0 FKM 黃銅 141917 130146 141919 
4.0 FKM 黃銅 141920 141921 141923 
3.0 FKM VA 141928 141929 141931 
4.0 FKM VA 141932 141933 141935 

C，電磁閥
二位三通
直動式
常閉

2(A)

1(P)        3(R)

12

2.0 NBR 黃銅 041103 042129 041105 
3.0 NBR 黃銅 041107 041108 041116 
3.0 FKM VA 052344 045024 052059 
4.0 NBR 黃銅 042218 042695 042329 
4.0 FKM VA 050483 043324 050979 
4.0 FKM PP – 088420 –
4.0 FKM PVDF 055788 – 019078 
4.0 EPDM PP – – 063625 

D，電磁閥
二位三通
直動式
常開

2(B)

1(P)      3(R)

10

2.0 NBR 黃銅 056984 041858 041137 
3.0 NBR 黃銅 041139 041141 041147 
4.0 NBR 黃銅 043129 042696 042903 

E，混合閥 
（電磁閥）
二位三通

2(A)

1(P1)       3(P2)

3.0 FKM PP 069917 066230 022294 
3.0 EPDM PP 078556 – 078559 
4.0 FKM PP 061077 086921 053406 
4.0 FKM PVDF 022340 020550 085599 
4.0 EPDM PP 067160 044693 066033 

F，分配閥 
（電磁閥）
二位三通
直動式

4(A)       2(B) 

1(P)

4.0 FKM PP 020528 – –
4.0 EPDM PP – – 066032 

T，電磁閥
二位三通
直動式
任意流動方向

2(A)

1(P)       3(R)

2.0 FKM 黃銅 124922 138316 124925 
3.0 FKM 黃銅 124927 124928 124930 
2.0 FKM VA 124932 124933 124935 
3.0 FKM VA 124937 124938 124940 

1.) 列出的產品編號和作用方式都具有帶直通孔的閥體。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=130146
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141919
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141920
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141921
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141923
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141928
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141929
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141931
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141932
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141933
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141935
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=042129
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041105
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041107
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041108
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=052344
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=045024
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=052059
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=042218
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=042695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=042329
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=050483
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=043324
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=050979
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=088420
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=055788
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=019078
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=063625
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=056984
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041858
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041137
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041139
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041141
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041147
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=043129
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=042696
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=042903
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=069917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=066230
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=022294
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=078556
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=078559
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=061077
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=086921
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=053406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=022340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=020550
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=085599
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=067160
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=044693
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=066033
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=020528
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=066032
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124922
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=138316
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124925
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124927
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124928
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124930
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124932
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124933
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124935
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124937
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124938
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124940
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防爆型

注意：
• 所有設備都具有 G ¼ 管道接口和手動操作組件。

• 可應要求提供其他版本

作用方式 公稱直徑 密封材料 閥體材料或閥座
材料

電氣 
接口

各產品編號，電壓/頻率 [V/Hz]
[mm] 024/UC 230/UC

A1.)，電磁閥
二位二通
直動式
常閉

2 (A)

1 (P)

3.0 NBR MS 接線盒 353707 353708 
3.0 NBR MS 電纜 353616 353617 
3.0 FKM VA 接線盒 353709 353710 
3.0 FKM VA 電纜 353618 353619 

C，電磁閥
二位三通
直動式
常閉

2(A)

1(P)        3(R)

12

3.0 NBR MS 接線盒 353594 353695 
3.0 NBR MS 電纜 353596 353599 
3.0 FKM VA 接線盒 353700 353706 
3.0 FKM VA 電纜 353614 353615 

E，混合閥 
（電磁閥）
二位三通

2(A)

1(P1)       3(P2)

3.0 FKM VA 接線盒 353712 353702 
3.0 FKM VA 電纜 353620 353621 

F，分配閥 
（電磁閥）
二位三通
直動式

4(A)       2(B) 

1(P)

3.0 FKM VA 接線盒 394337 353713 
3.0 FKM VA 電纜 353622 353623 
4.0 FKM VA 接線盒 353697 –
4.0 FKM VA 電纜 353646 –

1.) 列出的產品編號和作用方式都具有帶直通孔的閥體。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353707
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353708
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353616
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353617
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353709
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353710
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353618
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353594
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353596
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353599
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353700
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353706
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353614
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353615
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353712
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353702
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353620
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353621
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=394337
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353713
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353622
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353623
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353646
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8.4.  附件訂貨表

2518 型電纜插頭，A 型插頭，符合 DIN EN 175301-803 標準

注意：
其他變體請參見 2518 型 � 數據表。

電纜插頭 尺寸 規格 電壓 訂貨編號
 c

a.
 5

1 

 35,7 
 3,5 

 M
3 

 1,5  29,2 

Ø 19 

 2
9,

2 

無接線（AC/DC） 0…250V AC/DC 314802 
帶 LED（AC/DC） 12…24V AC/DC 314812 
帶 LED 和壓敏電阻（AC/DC） 12…24V AC/DC 314820 
帶整流器、LED 和壓敏電阻 12…24V AC/DC 314816 

用於 ATEX/IECEX 接線盒的電纜螺紋套管接頭

注意：
• 一個由聚醯胺製成的電纜螺紋套管接頭包括在供貨範圍內。鍍鎳黃銅可單獨訂購。

• 有關防爆電纜螺紋套管接頭的詳細資料，請參見 「7.3. 用於 ATEX/IECEX 接線盒的電纜螺紋套管接頭」在第 13 頁。

描述 訂貨編號
防爆電纜螺紋套管接頭，鍍鎳黃銅，6…13mm1.) 773278 
防爆電纜螺紋套管接頭，聚醯胺，7…13mm1.) 773277 
SC02-AC10 套件、特殊扳手2.)、維護說明 293488 

1.) 電纜直徑

2.) 不包括在閥門供貨範圍內

用於 DIN 導軌安裝的全套固定板

描述 訂貨編號

固定板套件

阀门 
013253 

彈性擋圈

描述 訂貨編號
防止意外手動操作的彈性擋圈 013372 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=314802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=314812
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=314820
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=314816
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=773278
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=773277
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=293488
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=013253
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=013372
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