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0344

Typ 0344 kombinierbar mit

Typ 2508

Geréatesteckdose

Das vorgesteuerte 3/2-Wege-Ventil Typ 0344
mit leichtg@ngigem Servokolben bendtigt zum
vollstandigen Offnen und SchlieBen einen
Differenzdruck von 0,25 bar. Ein 3/2 - Wege
Pilotventil (Klappankerventil) sorgt fur einen
sicheren und zuverlassigen Betrieb. Es ist in
den Wirkungsweisen C und D lieferbar. Eine
zusatzliche Rickstellfeder sorgt fiir ein siche-
res Schaltverhalten bei niedrigen Driicken und
Vakuum »
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3/2-Wege Magnetventil servogesteuert,
stromlos geschlossen
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3/2-Wege Magnetventil servogesteuert,
stromlos geoffnet
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3/2-Wege Impuls-Magnetventil servogesteuert,
stromlos geschlossen

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

3/2-Wege-Magnetventil far
Druckluftanwendungen und

Vakuum

= Servicefreundliche Handbetétigung

= Vakuumspezifische Ausfiihrung

= Masseoptimiertes Kolbendesign fiir geringen

Schaltdruck

= Energiesparende Impulsspulen

Technische Daten

Nennweite DN8,0...40 mm
Gehdusewerkstoff Messing

Spulenwerkstoff Epoxid

Thermische Isolationsklasse Spule | H

Dichtwerkstoff NBR

Medien Neutrale Gase, Druckluft, Vakuum
Mediumstemperatur 0...+90°C
Umgebungstemperatur max. +55 °C
Spannungstoleranz +10%

Nennbetriebsart

Dauerbetrieb 100% ED

Elektrischer Anschluss

Geritesteckdose fiir Kabel @ 7 mm, nach DIN EN
175 301-803 Form A (im Lieferumfang)

Schutzart IP 65 mit Geritesteckdose
Einbaulage Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Durchfluss Messing bei +20 °C, 1 bar am Ventileingang und

Q,,, Wert luft [I/min]

freiem Auslauf

Druckangabe [bar]

Uberdruck zum Atmospharendruck

Schaltzeiten [ms]
Offnen
SchlieBen

Messing am Ventilausgang 6 bar und 20 °C
Druckaufbau 0...90%
Druckabbau 100...10%

* Geritesteckdose Typ 2508 (im Lieferumfang) nach DIN EN 175 301-803, Form A
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o344 burkert
Technische Daten
Elektrische Leistungsaufnahme Schaltzeiten
Nenn- Leitungs- Druck- Anzug | Betrieb AC
weite Q,, Wert luft | anschluss bereich | AC (warme Spule) Warme/kalt Offnen SchlieBen = Masse
[mm] P—A [I/min] A/Bund P [bar] [VA] [ VA] [W] Spule DC [W] | [ms] [ms] [kg]
8 1030 GV Vacuum 30 15 8 8/11 25 25 1,0
12 2800 G ¥ bis 30 15 8 8/11 30 30 1,2
20 7200 G % 3 bar 30 15 8 8/11 40 40 2,2
25 11000 G1 30 15 8 8/11 70 70 2,7
40 26000 G1% 30 15 8 8/11 120 120 6,8

Materials

Spule: Epoxid
° /
N
/Trermmembrane: NBR
o

= - O-Ring: NBR

Kolbenring: NBR

Sitzdichtung: NBR

N .
= A/B_~Gehiuse: Messing
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Abmessungen [mm]

Darstellun%
ohne Kabelkopf
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a1=5 DN A L8]y ¥/ Diese MaBzeichnung zeigt ein Ventil der Wirkungsweise C mit den An-
¥ D : H " schlusszeichnungen P, R und A/B (Handnotbetatigung Uber Anschluss P).
oG * ¢ Bei Wirkungsweise D befindet sich die Handnotbetatigung tiber dem Anschluss
T _‘e | A/B (Vorsteuerventil gegeniiber Wirkungsweise C um 180° gedreht).
F|> ‘ (I) (Vakuumpumpe mit Anschluss R verbunden, Atmosphéarendruck mit An-
/E\ + schluss P verbunden.)
L
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Bestelltabelle Ventile (Standardausfiihrung)
Alle Ventile mit Handbetatigung, Messinggehause, NBR-Dichtung und Geratesteckdose

- o = - Bestell-Nr. pro Spannung/
) o = ‘€ ONnO Frequenz [V/Hz
> niz ] £ g = S83 q [V/Hz]
S o Eco 2 == x 9 E3WN
X0 20c EE £« oo ST -
=0 Tes (TS £0 1 ] 893 o
sz JIs0 zE g2 a oos nic2 (] H
C 3/2-Wege-Ventil NC G 8,0 1030 Vakuum bis 3 024/DC 047383 & X
024/50 047787 & X
" Q(A& G¥% 12 2800 Vakuum bis 3 024/DC 046580 = x
1P BR 024/50 047897 & X
G % 20 7200 Vakuum bis 3 024/DC 046833 & X
024/50 053492 & X
G1 25 11000 Vakuum bis 3 024/DC 043691 & X
024/50 050367 = X
G1% 40 26000 Vakuum bis 3 024/DC X X
024/50 X X
D 3/2-Wege-Ventil NO 024/DC w
S G% 8,0 1030 Vakuum bis 3 046986 ¥ X
® 024/50 049336 & X
2
024/DC =
5 G % 12 2800 Vakuum bis 3 046246 ¥ X
1P T3® 024/50 051354 & X
024/DC 046087 & X
G % 20 7200 Vak bis 3 -
) 'akuum bis 024/50 e .
024/DC 047873 &= X
G1 25 11000 Vaki bis 3 -
akuum bis 024/50 043479 = .
024/DC 062324 = X
s : 5
G1% 40 26000 Vakuum bis 3 024/50 . .

x Artikelvariante verfligbar, Bstellnummer auf Anfrage

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage

Spannung
Sonderspannungen

Bestelltabelle Ventile (Impulsausfiihrung)

Alle Ventile mit Handbetatigung, Messinggehause, NBR-Dichtung und Geratesteckdose

Bestell-Nr. pro Spannung/

E - = Frequenz [V/Hz]
I~ o :.5 € '% S
0 1 2 = ‘E 2 DNO
e b3z g 5 S e 552
S o € o 2 == x ESW
=& 29c c < o Sox -
=0 TE" ) £ 1 z e 293 o
3 380 z o ol a2 (0} =
C 3/2-Wege-Ventil NC G 8,0 1030 Vakuum bis 3 024/DC X X
- Gl 12 2800 Vakuum bis 3 024/DC 045816 & X
12 G % 20 7200 Vakuum bis 3 024/DC 051619 & X
P BR G1 25 11000 Vakuum bis 3 024/DC 049841 & X
G1% 40 26000 Vakuum bis 3 024/DC 052615 & X
G Va 8,0 1030 Vakuum bis 3 024/DC X X
G2 12 2800 Vakuum bis 3 024/DC 020215 & X
G % 20 7200 Vakuum bis 3 024/DC X X
G1 25 11000 Vakuum bis 3 024/DC X X
G1 40 26000 Vakuum bis 3 024/DC 087561 & X
x Artikelvariante verfiigbar, Bestellnummer auf Anfrage
Klicken Sie bitte hier, um die fiir Sie zustédndige Biirkert Niederlassung in lhrer Ndhe zu finden > www.burkert.com
Bei speziellen Anforderungen Anderungen vorbehalten. 1712/4_DE-de_00890448
beraten wir Sie gern. © Christian Burkert GmbH & Co. KG
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=047383
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=047787
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=046580
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=047897
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=046833
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=053492
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=043691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=050367
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=046986
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=049336
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=046246
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=051354
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=046087
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=057636
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=047873
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=043479
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=062324
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=045816
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=051619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=049841
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=052615
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=020215
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0344&id=087561

