DATENBLATT mmmmE

Typ 0461 burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

5/2-Wege-Impuls- und 5/3-Wege-Magnet-
ventil fir Pneumatik

e 16,5 mm Anreihmass

e Kompakte Bauweise

* Blockmontage

e Schnelle Schaltzeiten
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8 Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kénnen eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung
8 abweichen.
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o~ Typ-Beschreibung
% Die Pilotventile vom Typ 0461 bestehen aus einem Vorsteuer-Magnetventil mit
> Doppelspule und einem Pneumatik-Schieberventil. Das Wirkprinzip erlaubt
& das Schalten hoher Driicke bei geringer Leistungsaufnahme und mit kurzen
o3 Schaltzeiten. Alle Ventile sind serienmaBig mit einer Handbetétigung ausge-
S stattet.
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1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften

Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,4. Abmessungen® auf Seite 4.
Werkstoff
Gehéause Aluminium
Dichtung NBR
Pneumatikmodule MP12
Handbetatigung Standard
Leistungsdaten
Schaltzeiten 15 ms...50 ms
(Messung gemaB ISO 12238)
Durchfluss (Q,,,-Wert Luft) 500 I/min (gemessen bei +20 °C, 6 bar Druck am Ventileingang und 1 bar Druckdifferenz)
Elektrische Daten
Betriebsspannung 24V DC
Mediendaten
Medium Druckluft gedlt, 6lfrei, trocken; neutrale Gase (10pum-Filter empfohlen)
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
b Leitungsanschluss Flansch
8 Elektr. Anschluss am Ventil Rechteckstecker
3
&
8
£ 2. Schaltungsfunktionen
g \ Wirkungsweise \ Beschreibung
T 4 12 Typ: L, Magnetventil
= 14 mNWWNWm 2 5/3-Wege
2 VAN 5”1{3 1l <JN] Mittelstellung alle Anschliisse gesperrt
[N Mit Steuerhilfsluft, mit Handbetatigung
_87 a 2 Typ: N, Magnetventil
£ 14 W] \ “ | l M\ 12 5/3-Wege
p— /D r T il KN Mit Handbetatigung
b S8 Mittelstellung Anschliisse 2 und 4 entlUftet
% 4] |2 Typ: Z, Magnetventil
= 14 I'W 12 5/2-Wege
7 WA, s hu AN Impuls-Version mit 2 Spulen
% Bei aktivierter Spule steht stets einer der beiden Anschlusse (2) oder (4) unter Druck.
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& 3. Materialien
[7]
§ 3.1. Bestandigkeitstabelle - Biirkert resistApp
g
o Biirkert resistApp - Besténdigkeitstabelle
v
g Sie méchten die Zuverlédssigkeit und Langlebigkeit der Materialien in Ihrem individu-
S ellen Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und
- Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.
2
:
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4. Abmessungen
4.1. 5/2-Wege-Impuls- und 5/3-Wege-Ausfiihrung

Hinweis:
Angaben in mm
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5. Bestellinformationen
5.1. Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie méchten lhr gewlinschtes Biirkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fir Sie erreichbar. Melden Sie sich
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

5.2. Biirkert Produkftfilter

DTS 1000185151 DE Version: C Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 20.08.2021

Biirkert Produktfilter — Schnell zum passenden Produkt

Sie méchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Birkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fur
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern
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5.3. Bestelltabelle

Wirkungsweise Nenn- Q, -Wert Druckbe- Nennleis- | Schaltzeiten Artikel-Nr.
weite  Luft" reich? tung Offnen SchlieBen
[mm]  [I/min] [bar] [w] [ms] [ms]
Typ: L, Magnetventil 6 500 25..70 1 20 30 156767 &
5/3-Wege

Mittelstellung alle Anschlisse gesperrt
Mit Steuerhilfsluft, mit Handbetatigung
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Typ: N, Magnetventil 6 500 25...70 1 15 50 156768 &

5/3-Wege

Mit Handbetatigung

Mittelstellung Anschliisse 2 und 4

entliftet
4
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Typ: Z, Magnetventil 6 500 25...7,0 1 15 50 156766 &
5/2-Wege

Impuls-Version mit 2 Spulen

Bei aktivierter Spule steht stets einer
der beiden Anschlisse (2) oder (4) unter

Druck.
R
14 12
/D 1z L <N\
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1.) Messung bei +20 °C, 6 bar Druck am Ventileingang und 1 bar Druckdifferenz
2.) Uberdruck zum Atmosphérendruck
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Burkert — Uberall in Ihnrer Nahe
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