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FICHA TECNICA

Tipo 1060

1000282020 | Esta

Tipo 0330/0331 4

Valvula de clapeta osci-
lante de 2/2 o 3/2 vias
de efecto directo

Tipo 2XXX »
Accesorio para actua-
dores lineales y girato-
rios neumaticos

ndar | ES | es | 202010 | 01

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Indicador de posicidn eléctrico para valvulas
de proceso neumaticas

¢ Instalacion rapida y sencilla
e Disefio compacto

En la ficha técnica, las variantes de los productos descritas pueden diferir en algunos casos respecto de las

representaciones y descripciones ofrecidas.

Descripcion del tipo

El indicador de posicion eléctrico Tipo 1060 esta concebido para una insta-
lacién integrada en las valvulas de proceso de la serie CLASSIC. El indica-
dor de posicion, debido a su sencillo y enormemente compacto disefio, se
puede instalar con facilidad sobre la valvula. Segun el tipo de conmutador del
indicador de posicion eléctrico, se pueden transmitir eléctricamente de forma
remota las posiciones de la valvula: abierta o cerrada.
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Tipo 1060

1. Datos técnicos generales

burkert

Caracteristicas del producto

Dimensiones Obtendra informacién mas detallada en el capitulo «2. Dimensiones» en la pagi-
na 4.

Material

Cuerpo Plastico

Inserto del interruptor de fin de carrera Plastico

Funcionamiento
Microinterruptor

1 contacto de conmutacion

Aplicacion Indicacion eléct. de posicion (controles de alarmas, emergencia, desconexion,
secuenciales y similares) para electrovalvulas, valvulas de membrana, valvulas de
pistén o valvulas de corredera

Datos eléctricos

Potencia de conmutacion

Hasta 250 V CA Max. carga resistiva o inductiva: 5 A
Max. carga con hilo incandescente: 0,5 A

hasta 250 V CC Méx. carga resistiva: 0,25 A

Entorno e instalacion

Méx. carga inductiva: 0,02 A
Méx. carga con hilo incandescente: 0,02 A

Instalacion y datos mecanicos

Salida de cable

Se puede ajustar mediante 4 giros de 90°

Conexioén Conexiones soldadas

Fijacion Mediante tornillos cilindricos M3 x 28 o M3 x 30
Diametro de cable 5...9mm

Condiciones de funcionamiento

Temperatura limite 125°C

Tipo de proteccion

IP65 segun la norma DIN 40050 con la contraparte adecuada
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2. Dimensiones

Indicacion:
Dimensiones en mm
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Medidas de la conexién del equipo de accionamiento
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Clavija de accionamiento
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El indicador de posicién puede girar 90° segin
se indica en el esquema de conexion,

Enclavamiento
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Tornillo de fijacion

Junta de 2 mm
15 de grosor
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3. Conexiones del equipo/proceso

3.1. Conexiones eléctricas

Conexion Pin Asignacion de pines
5TTETT 1 Entrada
g 2 Contacto de apertura
3 Normalmente abierto
&)
Conexion N.° Denominacion
1 | Conexiones sol-
dadas

=

=
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4. Instalacion de productos

4.1. Instrucciones para el cableado eléctrico

¢ Afloje los tornillos (2) del inserto de contacto (3) y extraiga este ultimo.

e Haga pasar el cable por la tuerca de apriete (6).

e Realice la conexién de acuerdo con el esquema de conexion eléctrica.

e Coloque el inserto de contacto (3) la tapa (5) y fijela con el tornillo (2).

¢ Fije la tapa completa con el tornillo cilindrico (4), asegurandose de que la junta plana (1) esté asentada de forma segura.
e Compruebe que la valvula funcione correctamente.

Denominacion
Junta plana
Tornillo

Inserto de contacto
Tornillo cilindrico
Tapa

Tuerca de apriete

oA WON =

5. Informacioén sobre pedidos

5.1. Biirkert eShop - Pedidos comodos con entrega rapida

Biirkert eShop - Pedidos comodos con entrega rapida

¢ Desea encontrar y pedir rapida y directamente el producto o la pieza de recambio
Blrkert que esta buscando? Nuestra Onlineshop (Tienda on line) esta disponible para
usted las 24 horas del dia. Registrese ya y aprovéchese de sus ventajas.

Compre on-line ya mismo

5.2. Filtro de productos Biirkert
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BUrkert — Siempre cerca de usted

Encontrara las direcciones
actualizadas en
www.burkert.com

Canada
EE.UU.

Brasil
Uruguay

Bélgica :
: Austria
Dinamarca
; Polonia
Alemania ]
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China
Hong Kong
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Arabes ’ Singapur

Unidos Taiwan
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Sudafrica
Australia
Nueva Zelanda
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