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SCHEDA DATI

Tipo 1060

Tipo 0330/0331 »
Valvola ad ancora
richiudibile a 2/2 o

3/2 vie ad azionamento
diretto

Tipo 2XXX »
Accessori per attuatori
di sollevamento e
rotazione
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burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Feedback di posizione elettrico per valvole di
processo ad azionamento pneumatico.

¢ |nstallazione semplice e veloce
¢ Design compatto

Le varianti di prodotto descritte nella scheda dati potrebbero eventualmente differire dalle immagini e dalla

descrizione del prodotto:

Descrizione del tipo

Il feedback di posizione elettrico tipo 1060 € concepito per I'installazione
integrata in valvole di processo della serie CLASSIC. Il feedback di posizio-
ne é facile da installare nella valvola grazie al suo design molto compatto. A
seconda del tipo di interruttore del feedback di posizione elettrico, le posizioni
della valvola vengono segnalate elettricamente tramite telecomando: aperto,
chiuso.

Visita il sito web del prodotto »


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=1060
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1. Dati tecnici generali

Dimensioni Per informazioni dettagliate, vedere il capitolo “2. Dimensioni” a pagina 4.
Materiale

Corpo Plastica

Inserto per finecorsa Plastica

Utilizzo

Microinterruttore 1 Contatto di commutazione

Applicazione Feedback di posizione elettrico (commutazioni di allarme, emergenza, spegnimen-

to, sequenza ecc.) per valvole magnetiche, a membrana, a pistone, a cursore

Capacita di commutazione:

fino a 250 V AC Carico resistivo o induttivo max. 5 A
Carico del filamento max. 0,5 A
Fino a 250 V DC Carico resistivo max. 0,25 A

Carico induttivo max. 0,02 A
Carico del filamento max. 0,02 A

Dati meccanici e di installazione

Uscita cavo Reversibile ruotando 4 x 90

Raccordo Raccordi saldati

Fissaggio Con vite cilindrica M3 x 28 e/o M3 x 30
Diametro del cavo 5..9mm

Condizioni di funzionamento

Temperatura limite continua 125°C

Grado di protezione IP65 DIN 40050 con controparte adeguata
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Tipo 1060

2. Dimensioni

Nota:
Dimensioni [mm]

burkert

Dimensioni del collegamento per |'attuatore
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3. Collegamenti di processo/dispositivi:

3.1. Allacciamenti elettrici

Raccordo Pin Layout dei pin
5TTETT 1 | Ingresso
g 2  Contatto normalmente chiuso
3 | Contatto normalmente aperto
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4. Installazione del prodotto
4.1. Istruzioni per il collegamento elettrico

e Svitare le viti (2) nell’inserto di contatto (3) e rimuovere I'inserto di contatto.

e Far passare il cavo attraverso il dado per raccordo (6).

¢ Collegamento in base all'impianto elettrico. Eseguire lo schema di collegamento.

e Inserire I'inserto di contatto (3) nel coperchio (5) e fissare con la vite (2).

¢ Fissare il coperchio completo con la vite a testa cilindrica (4) e controllare che la flangia si trovi nella giusta posizione (1).
e Verificare il corretto funzionamento della vite.

Denominazione
Guarnizione piatta
Vite

Inserto di contatto
Vite a testa cilindrica
Coperchio

Dado per raccordo

oA WON =

5. Informazioni per I'ordinazione

5.1. Biirkert eShop - ordinazione comoda e consegna veloce

Biirkert eShop - ordinazione comoda e consegna veloce

Volete trovare rapidamente il prodotto o il pezzo di ricambio Blrkert desiderato e
ordinarlo direttamente? Il nostro negozio online & disponibile per voi 24 ore su 24.
Registrati ora e approfitta dei vantaggi.

Acquista online ora
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5.2. Filtri prodotto Biirkert

z = L 4 b
‘.-,- 1 7 il =
«m!;m e rireney (Ml s=na Filtro prodotti Biirkert - Trova rapidamente il prodotto giusto

Temperature

P oo (P coeomatiien Volete selezionare facilmente e comodamente in base alle vostre esigenze tecniche?
Usate il filtro prodotti Birkert e trovate il nostro articolo adatto alla vostra applicazione.

Nominal presse min Nominal pressure max - Nominal pressure ma»

(gas)
. bar
. o i = Filtro prodotti
z
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