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流體在閥座上流動的閥門

控制功能 介面公稱直徑 驅動器大小 Ø 管道介面外部 Ø 最小控制壓力 最大操作壓力 產品編號

PA 驅動器 PPS 驅動器DN [mm] [mm] [bar(g)] [bar(g)]
ISO 2852
控制功能：A, 
參見控制功能1.)

15 50(D) 34.0 參閱圖表2.) 16 345135  345145 
20 50(D) 50.5 16 345136  可應要求提供
25 63(E) 50.5 16 345137  可應要求提供
32 63(E) 50.5 16 345138  可應要求提供
40 63(E) 64.0 16 345139  可應要求提供
50 63(E) 77.5 16 345140  431027 

ASME BPE
控制功能：A, 
參見控制功能1.)

½ 50(D) 25.0 參閱圖表2.) 16 344721  可應要求提供
¾ 50(D) 25.0 16 344722  可應要求提供
1 63(E) 50.5 16 344723  可應要求提供
1½ 63(E) 50.5 16 344724  可應要求提供
2 63(E) 64.0 16 344725  可應要求提供

1.) 詳細資訊參見章節「3. 开关功能」第 5 頁。

2.) 參見章節中的圖表「在閥座上流動時的控制壓力圖（控制功能 A，閥座密封件 PTFE）」第 14  頁。

其他版本可應要求提供

認證
食品接觸、飲用水、氧氣、燃氣、防爆

5

bar
0

壓力
其他版本的工作壓力達 25 bar(g)
真空版本達 -0.9 bar(g)

材質
密封件：NBR, FKM, EPDM

溫度
高溫版本達 230 °C
熱水版本達 200 °C
低溫版本達 -40 °C

過程介面
符合 DIN 32676 的卡箍連接、焊接介面、螺紋介面

10.6.	附件訂購表

帶空心螺釘的二位三通先導控制閥配件

提示：
•	 密封材質 FKM/NBR

•	 完整的品類參見資料表6012   , 6014   , 2507  , 2518  

閥門適
用於：
驅動器
大小 Ø

型號 控制空氣
介面

工作介面
（空心 
螺釘）

QNn – 
值 空氣

壓力範圍 電氣線圈
連接
Ind.標準

功率  
消耗

產品編號
電壓/ 
頻率

設備插口

024 V DC 230 V/50 12…24 交
流/直流 帶 

LED

0…250 交
流/直流

[mm] [l/min] [bar(g)] [W] [V] [V] [V] [V]

40(C) 6012P 螺紋 G ¼ 螺紋 G ⅛ 48 0…10 2507型 
B型

4 552295  552298  423849  423845 
軟管接頭  
Ø 6 mm

552287  552286 

50(D)…
63(E)

螺紋 G ¼ 螺紋 G ¼ 552291  552294 
軟管接頭  
Ø 6 mm

552283  552286 

50(D)… 
125(H)

6014P 螺紋 G ¼ 螺紋 G ¼ 120 0…10 2518 型 
A 型

8 424103  424107  314812  314802 
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產品諮詢表氣動開/關閥

感謝您對我們產品的關注！為了給您提供最好的建議，請您填寫以下表格，然後發送給您的 Bürkert 聯絡人或發送至電子郵件地址  
info.hkg@burkert.com。所有提交的資訊都會被嚴格保密。

請填寫 必填欄位！*
*提示：根據所使用的 PDF 閱讀器，此 PDF 的互動功能可能會受到限制。

個人資訊

公司 聯絡人

客戶編號 部門

街道 郵編/地址

電話號碼 電子郵件

交貨

	 件數							       	 所期望的交貨日期

運行參數 

任務 
（閥門在過程中的任務/過程說明）

管路 DN	 						      PN	

操作介質

介質狀態 	 液體		  	 蒸汽		  	 氣體

工作壓力 								        單位	

介質溫度 								        	 °C		  /		  	 °F

環境溫度 								        	 °C		  /		  	 °F

閥體

結構形式 	 斜座									         	 直座

驅動器材質 	 不銹鋼/PPS						     	 不銹鋼							       	 PPS								        	 PA	

殼體材質 	 不銹鋼								        	 紅銅
閥座密封件 	 PTFE									        	 NBR								        	 PEEK								       	 FKM

	 EPDM								        	 其他	

公稱直徑/公稱壓力 DN	 								        PN	

流量係數 KV	 	 m3/h					    CV	 	 GPM(US)
連接 	 法蘭 	 DIN EN 1092-1 	 ANSI B16.5 	 JIS 10K

	 螺紋 	 G 	 NPT 	 RC

	 焊接 	 DIN EN ISO 1127 / 
		  ISO 4200

	 DIN 11850 2 /  
		  DIN 11866 A

	 ASME BPE

	 卡盤 	 ASME BPE 	 DIN 32676 A  
		  (管道 ISO 4200)

	 DIN 32676 B 
		  (管道 DIN 11850)

	 其他		

閥門參數
控制功能 	 A：斷電時關閉				   	 B：斷電時打開

	 I：雙作用

控制壓力 最小	 			   最大	

https://products.burkert.com/
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認證/規範

	 與食品一起使用（符合 EC 法規 1935/2004）

	 與食品一起使用（符合 FDA）

	 防爆符合 ATEX II 2GD mech./IECex

	 歐洲燃氣用具法規 (EU) 2016/426、DVGW DINEN 161 和 DIN EN 16678

	 根據 KTW/W270 用於飲用水

	 訂單完成憑據 EN-ISO 10204 2.1（訂貨號 440788） 

	 試驗報告 EN-ISO 10204 2.2（訂貨號 803722） 

	 原材質的 EN-ISO 10204 3.1 一致性證書（隨附）

附加要求/注釋

			 

https://products.burkert.com/
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CLASSIC 系列開/關流程閥的控制頭/氣動控制裝置

用於驅動器大小 Ø 40 到 225 mm

	 8697 型電氣位置回饋  
•	 光學位置指示器

•	 用於位置回饋的微動開關或接近開關

•	 符合 ATEX/IECEx 的可選本質安全版本

電氣連接
	 電線套管									        	 M12 插拔接頭1.)

位置回饋裝置的數量
	 2x 微動開關或接近開關

許可
	 ATEX Kat.3GD, IECEx			  	 ATEX Kat.2DG, IECEx			  	 無

位置回饋裝置
	 微動開關 24 V DC									         	 微動開關 50…225 V DC/AC				    	 3 線 PNP 電感式開關
	 2 線 NAMUR 電感式開關						     	 2 線 24 V DC 電感式開關						     	 無

1.) 僅當與 3 線 PNP 電感式開關結合時才能實現此特性。

			 

https://products.burkert.com/
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697



