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氣動操作的兩位三通座閥 CLASSIC

• 用於混合或分配介質
• 透過先導閥控制或透過閥島集中控制
• 不銹鋼閥體內部通道經過最佳化
• 使用壽命長

Bürkert 的 2006 型兩位三通座閥包括一個氣動操作的 CLASSIC 執行機構和一 
個三通閥門閥體。執行機構有兩種不同的材料 – PA 和 PPS，具體取決於環境 
溫度。透過交換壓力和工作接口，可以實現各種流體控制功能，例如混合或 
分配介質。2006 型閥門閥體內部通道經過最佳化，可滿足更大的流量。被證實 
有利的自調節填料函可確保高密封性和多年可靠運行。2006 型三通閥的控制 
透過先導閥或透過自動化中心的閥島進行。電氣位置感測器的直接安裝可以 
簡單實現。因此，對於用戶而言，用一個小巧型 2006 代替兩個單獨的截止 
閥更加經濟。

資料表中的產品變體可能與產品介紹及描述中的產品變體有所不同。

型號描述可與以下產品組合

2006 型
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1.  常規技術參數
產品特點
尺寸 詳細資料請參閱章節 “4. 尺寸”在第 6 页。

密封材料
閥體 不銹鋼 316L
 執行機構 PA（可應要求提供 PPS）
密封件 PTFE
填料函（含矽脂） 具有彈簧補償的 PTFE V 形圈
接口公稱直徑 DN15…50
性能數據
公稱壓力 PN16（閥體）
液體壓力（最大） 10 bar

7 bar，執行機構尺寸為 Ø 125
介質數據
介質 水、醇、油、燃料、液壓油、堿液、鹽溶液、有機溶劑、熱水、蒸汽
介質溫度 -10…+180°C
粘度 最大 600 mm2/s
控制介質 中性氣體、空氣
工藝/管道接口和通信

管道接口
螺紋接口 G 型，符合 EN ISO 228-1

NPT 型，符合 ANSI B 1.20.1
（Rc 可應要求提供）

認證和證書
一致性 EGV 1935/2004（可選）

FDA（可選）
環境和安裝
環境溫度
PA 執行機構 -10…+60°C

PPS 執行機構
執行機構尺寸 Ø 50…80 mm -5…+140°C
執行機構尺寸 Ø 125 mm +5…+90°C（短時間內可在高達 140°C 的溫度下運作）
安裝位置 任意，最好執行機構向上

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006
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2.  電路功能
2.1.  控制功能

控制功能 說明
2

1(P)     3        

控制功能：C，氣動式過程閥
二位三通
在靜止位置，壓力端口 1 關閉，工作接口 2 洩壓

2   

3(P)     1

控制功能：D，氣動式過程閥
二位三通
在靜止位置，壓力端口 3 連接到工作接口 2，洩壓 1 關閉

2

1(P1)       3(P2)

控制功能：E，氣動式混合閥
二位三通
在靜止位置，壓力端口 3 連接到工作接口 2，壓力端口 1 關閉

1      3 

2(P)

控制功能：F，氣動式分配閥
二位三通
在靜止位置，壓力端口 2 連接到
工作接口 3，工作接口 1 關閉

2.2.  流量作用方式 C、D、E 和 F 的接口分配

注意：
• 帶控制功能 A 的 執行機構

• 即在靜止位置管道接口 1 透過彈簧力關閉

2

1

3

流動模式 連接
1 2 3

C P A R
D R A P
E P1 A P2
F A P B

A、B
P、P1、P2
R

工作接口
壓力端口
洩壓

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006
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3.  材料
3.1.  耐化學性表 – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – 耐化學性表

您想在個人應用情況下保證材料的可靠性和耐久性嗎？在我們的網站上或在 resistApp 
中驗證您的介質和材料組合。

立即檢驗耐化學性

3.2.  材料規格

1

2

3

4

5

6
7

8

6
9

10

14

11

12

13

15

編號 元素 材料
1 透明蓋板 聚碳酸酯（PC） 

（含 PPS – 執行機構 PSU）
2 O 型圈 FKM
3  執行機構 聚醯胺（PPS）
4 控制空氣接口 G ¼ 不銹鋼 1.4305
5 活塞密封件 NBR（帶 PPS – 執行機構 FKM）
6 主軸密封件 PTFE
7 管道1.） 不銹鋼 1.4401/316

不銹鋼 1.4404/316L2.）

8 彈簧 不銹鋼 1.4310
9 螺紋接頭1.） 不銹鋼 1.4401/316

不銹鋼 1.4404/316L2.）

10 刮擦器 PTFE
PEEK3.）

11 外殼 不銹鋼 1.4404/316
12 主軸 不銹鋼 1.4404/316L
13 密封件支架 不銹鋼 1.4404/316L
14 密封件 PTFE
15 閥座螺紋接頭 不銹鋼 1.4404/316L

1.）一體式，適用於 63 mm 至 125 mm 的執行機構尺寸

2.）適用於 63 mm 至 125 mm 的執行機構尺寸

3.）適用於 125 mm 的執行機構尺寸

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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4.  尺寸
注意：
尺寸 mm

 E 

 A 

 H
 

 T
 

 D 

 D
 

公稱直徑 執行機構尺寸 Ø 管道接口 D A E H T
15 50 G ½ 85 64 178 54

63 80 220 54
20 50 G ¾ 85 64 178 54

63 80 220 54
25 63 G 1 105 80 220 54
32 80 G 1¼ 130 101 249 68

125 158 345 68
40 63 G 1½ 130 80 226 68

80 101 249 68
125 158 345 68

50 125 G 2 150 158 352 72

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006


2006 型 

7 | 11造訪產品網站  

5.  性能描述
5.1.  流體參數

控制壓力圖

注意：
CFA，流動方向 3 à 2
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5.2.  使用極限

環境溫度和介質溫度的使用極限

注意：
對於尺寸為 50 和 63 的 PA 執行機構，最高介質溫度和最高環境溫度的組合如下圖所示。

70
60
50
40
30
20

100 120 140 160 180 200

環
境

溫
度

 °
C

介質溫度 °C

Ø 50

Ø 63

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006
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6.  訂貨資料
6.1.  Bürkert 網上商店 – 輕鬆訂購、快速送達

Bürkert 網上商店 – 輕鬆訂購、快速送達

您想快速搜尋並直接訂購您所需的 Bürkert 產品或備件嗎？我們的網上商店全天 24 小
時開放。立即註冊享受便利。

立即網上訂購

6.2.  Bürkert 產品過濾器

Bürkert 產品過濾器 – 快速找到合適的產品

您想要基於您的技術需求選擇合適的產品嗎？利用 Bürkert 產品過濾器，搜尋匹配您應
用的合適產品。

立即過濾產品

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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6.3.  訂貨表

注意：
• 在靜止位置，壓力端口 1 關閉

• 可應要求提供其他版本

控制功能 管道接口 公稱直徑 執行機構 
尺寸 Ø

KV值水 最小控制
壓力

最大運作壓力
高達 180°C

重量 訂貨編號
PA  

執行機構
PPS  

執行機構[mm] [mm] [m3/h] [bar] [bar] [kg]
1à2 2à3 1à2 2à3

2à1
符合 EN ISO 228-1 標準的螺紋接口
SFA  
兩位三通閥，
在靜止位置，
管道接口 1 
 由彈簧力 
關閉

G ½ 15 50 7 4.5 4.4 11 16 1.3 287191 287202 
63 8 4.5 4.7 16 16 1.6 287192 287203 

G ¾ 20 50 9 6.2 4.4 11 16 1.3 287193 287204 
63 11 5.6 4.7 16 16 1.6 287194 287205 

G 1 25 63 17 11 4.9 10 16 2.1 287195 287206 
G 1¼ 32 80 32 21 6.0 9 16 4.3 287196 287207 

125 35 24 3.4 14 16 8.1 287197 287208 
G 1½ 40 80 35 24 6.0 9 16 4.3 287199 287210 

125 35 24 3.4 14 16 8.1 287200 287211 
G 2 50 125 51 35 4.3 10 16 9.5 287201 287212 

符合 ANSI B 1.20.1 標準的 NPT 螺紋接口
SFA  
兩位三通閥，
在靜止位置，
管道接口 1  
由彈簧力 
關閉

NPT ½ 15 50 7 4.5 4.4 11 16 1.3 292542 292553 
15 63 8 4.5 4.7 16 16 1.6 292543 292554 

NPT ¾ 20 50 9 6.2 4.4 11 16 1.3 292544 292555 
20 63 11 5.6 4.7 16 16 1.6 292545 292556 

NPT 1 25 63 17 11 4.9 10 16 2.1 292546 292557 
NPT 1¼ 32 80 32 21 6.0 9 16 4.3 292547 292558 

32 125 35 24 3.4 14 16 8.1 292548 292559 
NPT 1½ 40 80 35 24 6.0 9 16 4.3 292550 292560 

40 125 35 24 3.4 14 16 8.1 292551 292561 
NPT 2 50 125 51 35 4.3 10 16 9.5 292552 292562 

其他版本可應要求提供

管道接口
Rc 螺紋

6.4.  附件訂貨表

帶空心螺絲的兩位三通先導閥

注意：
• 閥門密封材料 FKM，空心螺絲密封材料 NBR

• 有關其他附件，請參閱 2XXX 型  單獨的附件資料表，其中包含所有附件系列。

閥門適合以
下執行機構
尺寸 Ø

類型 壓力入口 P 
（外殼）

工作接
口 A 
（空心 
螺絲）

公稱直徑 QNn  
值空氣

壓力 
範圍

電氣插頭圖
工業標準

耗電量 每種電壓/
頻率 [V/Hz] 的訂貨編號

[mm] [mm] [l/min] [bar] [W] 024/DC 230/50
50…63 6012P 軟管接頭

Ø 6 mm
G ¼ 1.2 48 0…10 B 型 4 552283 552286 

50…125 6014P G ¼ G ¼ 2 120 0…10 A 型 8 424103 424107 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287191
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287202
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287192
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287203
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287193
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287204
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287194
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287205
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287195
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287206
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287196
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287207
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287197
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287208
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287199
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287210
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287200
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=287212
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292542
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292553
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292543
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292554
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292544
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292555
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292545
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292556
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292546
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292557
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292547
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292558
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292548
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292559
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292550
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292560
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292561
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292552
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=292562
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2xxx
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=552283
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=552286
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=424103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=424107
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2507 型設備插口，B 型插頭或 2508 型，A 型插頭

版本 電壓 訂貨編號
2507 型，B 型，工業標準，無接線（6012 P 型） 0…250 V： 423845 
2508 型，A 型，符合 DIN EN 175 301-803，無接線（6014 P 型、0331 P 型） 0…250 V： 008376 

8697 型氣動位置感測器

注意：
cULus 僅適用於沒有 ATEX 認證的版本

終點位置反饋 電氣
連接

ATEX/
IECEx 
3D/G 類 
22/2 區1.）

ATEX/
IECEx 
2D/G 類 
21/1 區2.）

ATEX/
IECEX 
2G 類 
1 區3.）

cULus 訂貨編號 
執行機構系列  

CLASSIC  
20xx 型

感應開關
3 線 
PNP

感應開關
2 線 
NAMUR

感應開關
2 線 
24 V DC

微動開關 
24 V DC

微動開關 
50…250  
V AC/DC

反饋
狀態 LED 
指示燈

反饋（無先導閥）
2 – – – – 是 連接線格蘭頭 – – – 是 248827 
2 – – – – 是 連接線格蘭頭 是 – – – 255851 
2 – – – – 是 M12 多針 是 – – – 255858 

2 – – – – 是 M12 多針 – – – 是 250472 

– 2 – – – 是 連接線格蘭頭 – 是 – – 248831 
– 2 – – – 是 連接線格蘭頭 – – 是 – 255863 
– – 2 – – 是 連接線格蘭頭 – – – 是 248826 
– – 2 – – 是 連接線格蘭頭 是 – – – 255850 
– – – 2 – – 連接線格蘭頭 – – – 是 248833 
– – – – 2 – 連接線格蘭頭 – – – 是 248825 

1.） II 3D Ex tc IIIC T135/II 3G Ex nA IIC T4 Gc

2.） II 2D Ex ia IIIC T135°C IP64/II 2G Ex ia IIC T4 Gb

3.） II 2G Ex ia IIC T4 Gb

安裝套件

注意：
其他資料請參見 8697 型  資料表

名稱 執行機構尺寸 控制功能 訂貨編號
位置感測器 Ø 50/63/80 mm 通用 682264 
位置感測器 Ø 125 mm 通用 682265 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=423845
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=008376
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=248827
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=255851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=255858
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=250472
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=248831
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=255863
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=248826
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=255850
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=248833
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=248825
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=682264
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2006&id=682265
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