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空気圧作動式2方グローブ調整バルブ

• 卓越した制御性
• 長期耐用年数、メンテナンスフリーの操業
• ステンレス鋼流量最適化ハウジング
• バルブシートが交換可能なため、接続サイズごとに複数のKVS値
• コントローラは外部ホース無しで直接取り付け可能

Bürkertの経営理念に沿ってグローブ調整バルブタイプ 2301はヘビーデューティ
ー用途でさえすべての実際の状況による要件を満たします。交換可能なVリング
付き実績ある自己調整ルグランドにより最大限の耐用年数と密度が得られます。
どんなストレートシートバルブハウジングでも5種類のバルブシートサイズを装備
できます。

これらのパラボラテーパーバルブシートコンビネーションは処理能力が変化しｔ
れも信頼でき再現性ある特性曲線を出力します。制御プラグは巣テレンス製また
は耐久性PTFEシールまたはPEEKシールを使って漏出クラス III、IV、VI対応の密閉
終端方式を実装します。ドライブデザインはオートメーションユニットをデジタル
電気空圧式位置コントローラやプロセスコントローラまであらゆる構築段階にお
いて簡単に統合ができるようにできています。

バルブとオートメーションユニットの高度に統合されたシステムは、そのコンパク
トな設計と滑らかな設計、統合された制御エアダクト、保護等級IP65/67と高い耐
薬品性を特徴とします。

データシートに記載の製品仕様は、製品表示および説明と異なる場合があります。

タイプの説明
以下の製品化との組
み合わせが可能です
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1.	 一般的なテクニカルデータ
製品特性
寸法 詳細情報は7ページの「6.	寸法」章を参照してください。
材料 詳細情報は5ページの「5.	材料」章を参照してください。
設計 グローブ調整バルブ
DN DN10～DN100、NPS ⅜～NPS 4
停電時の安全位置 閉（制御機能 A）、開（制御機能 B）
フロー 閉方向に対して（バルブシート下）
出力データ
動作圧力 0 bar(g)～25 bar(g)、真空バージョンは-0.9 bar(g) まで（オプション） 

13ページの「7.1.	流体データ」を参照
PN PN25 (DIN EN 1333)、クラス 150 (DIN EN 1759)
シート漏出 
DIN EN 60534-4:2006準拠

ステンレス鋼漏出クラス III、IV（オプションで硬化） 
PTFEとPEEK漏出クラス VI 

（13ページの「7.1.	流体データ」を参照）
フロー係数 0.1 m³/h～140 m³/h、	13ページの「7.1.	流体データ」を参照
動作特性 線形または同率
理論的調整比 50:1まで
媒体データ
流体 蒸気、水、中性ガス、アルコール、油、燃料、油圧油、

塩水、苛性アルカリ溶液、有機溶剤、ガス機器指令 (EU) 2016/426 のカテゴリー I、II、IIIにいう燃焼
ガス、酸素

媒体温度 -40 °C～230 °C、16ページの「7.2.	使用限界値」を参照
粘度 最大600 mm2/s
制御媒体 空気、中性ガス
ライン/配管接続部および通信

配管接続部2.)

フランジ接続 DIN EN 1092-1
ANSI B 16.5
JIS 10K

ねじ込み式接続 G (DIN ISO 228-1)
NPT (ASME B 1.20.1)
Rc (ISO 7-1)

溶接接続 DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 B
DIN 11850 2/DIN 11866 A
ASME BPE/DIN 11866 C
SMS 3008

クランプ接続部 DIN 32676 B（パイプ ISO 4200）
DIN 32676 A（パイプ DIN 11850 2）
ASME BPE

認可および証明書
適合性 食品との接触 1935/2004 (EC)、FDA 

飲料水
圧力機器規則
ガス機器指令
機械指令

認可 防爆 ATEX/IECEx
材料の証明書 2.2、3.1
周囲および設置
保護等級 IP65/67
設置位置 任意、駆動部はなるべく上向き
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2.	 製品バージョン
2.1.	 2301	ELEMENT

製品特性
DN DN10～100
駆動部サイズ 50 mm (D)、70 mm (M)、90 mm (N)、130 mm (P)
出力データ
最大制御圧力 5.6～7 bar(g)
媒体データ
媒体温度 -40 °C～230 °C、16ページの「7.2.	使用限界値」を参照
周囲および設置
周囲温度 -10～80 °C（位置コントローラまたはプロセスコントローラ タイプ8791/8792/8793の場合）

-10～55 °C（位置コントローラまたはプロセスコントローラタイプ8692/8693/8694の場合）
17ページの「使用限界値周囲温度と媒体温度」を参照

2.2.	 2712	CLASSIC

製品特性
DN DN65～100
駆動部サイズ 225 mm (L)
出力データ
最大制御圧力 5.0～6.0 bar(g)
媒体データ
媒体温度 -40 °C～180 °C、16ページの「7.2.	使用限界値」を参照
周囲および設置
周囲温度 -10～50 °C

3.	 スイッチング機能
制御機能	(SF) 説明
液体や蒸気、ガスについてはバルブシート下フローとしてください

2 (P)

1 (A)

制御機能：A、空圧作動式制御バルブ
2/2方
バルブシート下フロー
ばね力により静止位置で閉



2 (P)

1 (B)

制御機能：B、空圧作動式制御バルブ
2/2方
バルブシート下フロー
ばね力により静止位置で開


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4.	 認可
認可 説明

食品との接触用
媒体と接触部分の材料はEC指令1935/2004準拠 

（標準タイプ2301、オプションタイプ2712）
媒体と接触部分の材料はFDA準拠（オプション）
飲料水
飲料水条第17条および連邦環境庁の評価原則に基づき、媒体温度が85℃までの飲料水に使用に最適（オプション） 

酸素
最大媒体温度60 °C、最大動作圧力25 bar(g) での酸素ガスでの使用に最適（オプション）

防爆
区域 1/21 と 区域 2/22 に最適なカテゴリー2装置として（オプション）

ATEX準拠：
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135 °C Db

IECEx：
Ex h IIC T4 Gb
Ex h IIIC T135 °C Db
燃料ガス
欧州ガス機器指令 (EU) 2016/426、DVGW DIN EN 161、DIN EN 16678、クラスD認可取得、媒体温度0 °C～60 °C、周囲
温度—10～60 °C、動作圧力0～25 bar (g) に最適（オプション）

5.	 材料
5.1.	 耐久性一覧表—Bürkert	resistApp

Bürkert	resistApp—耐久性一覧表

それぞれの用途における材料の信頼性と耐用性を確認しますか？流体および材料の組み
合わせを当社のウェブサイトおよび当社のresistAppで確認してください。

耐薬品性を今検査します
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5.2.	 素材指定
2301	ELEMENT

注記：
グローブ調整バルブ タイプ 2301はさまざまな継ぎ手 （フランジ、スレッド、溶接接続、クランプ） を同梱します。これらの接続は挿図には示
されていません。これらはバルブハウジングの材料に対応しています。 

1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11
12
13
14

15

No. 部材 材料
1 制御空気接続部 チューブコネクタPP
2 駆動部 PPS
3 カバー ステンレス鋼 1.4561 (316Ti)
4 ピストンシール FKM
5 スプリング ステンレス鋼 1.4310
6 パイプ ステンレス鋼 1.4401 (316)
7 スピンドルシール 自動調節ばね付きPTFE Vリング（充填済）
8 スピンドル ステンレス鋼 1.4401 (316)/1.4404 (316L)
9 スピンドルガイド ステンレス鋼 1.4404 (316L)、PTFE充填
10 ハウジングシール グラファイトまたはPTFE
11 制御プラグ ステンレス鋼 1.4571（オプションで硬化）
12 ダウエルピン ステンレス鋼 1.4310
13 バルブシートシーリング ステンレス鋼 1.4571（オプションで硬化）、PTFEまたはPEEK
14 Oリング付きバルブシ

ート
ステンレス鋼 1.4571、EPDM

15 バルブハウジング ステンレス鋼 316L/CF3M

2712	CLASSIC

1

2

3

4

5
6
8

9 10
1211

13

7

No. 部材 材料
1 アダプター ステンレス鋼 1.4305
2 駆動部 PA ポリアミド
3 制御空気接続部 ステンレス鋼 1.4305
4 スピンドルシール 自動調節ばね付きPTFE Vリング（充填済）
5 スプリング ステンレス鋼 1.4568
6 ニップル ステンレス鋼 1.4404
7 ハウジングシール グラファイトまたはPTFE
8 スピンドル ステンレス鋼 1.4404
9 制御プラグ ステンレス鋼 1.4571（オプションで硬化）
10 ダウエルピン ステンレス鋼 1.4310
11 バルブシートシーリ

ング
ステンレス鋼 1.4571（オプションで硬化）、PTFEまたはPEEK

12 Oリング付きバルブ
シート

ステンレス鋼 1.4571（オプションで硬化）、EPDM

13 バルブハウジング ステンレス鋼 316L/CF3M
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6.	 寸法
6.1.	 駆動部
注記：
表示単位 mm（別段の指定がない限り）

バルブ連続式	ELEMENTタイプ2301 バルブ連続式	ELEMENTタイプ2712

ø A

H

 A 

 H
 

 155 

接続部サイズ（パイプ） 駆動部サイズ Ø	A H
DN NPS
10 ⅜ 50(D) 64.5 226

70(M) 91 239
15 ½ 50(D) 64.5 226

70(M) 91 239
20 ¾ 50(D) 64.5 232

70(M) 91 245
25 1 50(D) 64.5 235

70(M) 91 248
90(N) 120 301

32 1¼ 90(N) 120 329
130(P) 159 381

40 1½ 90(N) 120 334
130(P) 159 386

50 2 90(N) 120 340
130(P) 159 392

65 2½ 130(P) 159 446
225(L) 261 474

80 3 130(P) 159 454
225(L) 261 482

100 4 130(P) 159 464
225(L) 261 492
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バルブシステム連続式ELEMENT

注記：
• 表示単位 mm（別段の指定がない限り）
• 表 7ページの「6.1.	駆動部」の駆動部サイズAに注意してください。

位置コントローラ  
TopControl タイプ8692  
または 
プロセスコントローラ 
TopControl タイプ8693装備

位置コントローラ 
TopControl Basic 
タイプ8694装備

位置コントローラ  
TopControl Basic 
タイプ8696装備

オフセット型位置コントローラ 
SideControl タイプ8792
またはオフセット型プロセスコント
ローラ SideControl  
タイプ8793装備

H
S

ø 91

ø 91

H
S

H
S

ø 64,5

ø 91

H
S

接続部サイズ（パイプ） 駆動部サイズ HS、装備内容
DN NPS 8692または8693 8694または8696 8792または8793
10 ⅜ 50(D) – 329 –

70(M) 383 342 342
15 ½ 50(D) – 329 –

70(M) 383 342 342
20 ¾ 50(D) – 335 –

70(M) 389 348 348
25 1 50(D) – 342 –

70(M) 392 351 351
90(N) 445 404 404

32 1¼ 90(N) 473 432 432
130(P) 525 484 484

40 1½ 90(N) 478 437 437
130(P) 530 489 489

50 2 90(N) 484 443 443
130(P) 536 495 495

65 2½ 130(P) 590 549 549
225(L) 629 586 586

80 3 130(P) 598 557 557
225(L) 637 594 594

100 4 130(P) 608 567 567
225(L) 647 604 604

144,6
171

81
,9

81
,8

35

452x M4
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6.2.	 フランジ接続付きハウジング
注記：
表示単位 mm（別段の指定がない限り）

 LF 

 AF 

 
D

F 

 
D 

 
BF

 

 
M

F  x
A A 

x 
α

DN（パイプ） DIN	EN	1092	PN25	
DIN	EN	558-1に準拠したFTF	1

JIS	10K	
DIN	EN	558-2に準拠したFTF	10

DN Ø	DF LF Ø	BF AF Ø	D Axα Ø	MF Ø	DF LF Ø	BF AF Ø	D Axα Ø	MF
10 90 130 60 16 14 4x90° 13.6 – – – – – – –
15 95 130 65 16 14 4x90° 18.1 95 108 70 12 15 4x90° 18.1
20 105 150 75 18 14 4x90° 23.7 100 117 75 14 15 4x90° 23.7
25 115 160 85 18 14 4x90° 29.7 125 127 90 14 19 4x90° 29.7
32 140 180 100 18 18 4x90° 38.4 135 140 100 16 19 4x90° 38.4
40 150 200 110 18 18 4x90° 44.3 140 165 105 16 19 4x90° 44.3
50 165 230 125 20 18 4x90° 56.3 155 203 120 16 19 4x90° 56.3
65 185 290 145 22 18 8x45° 66.0 175 216 140 18 19 4x90° 71.5
80 200 310 160 24 18 8x45° 81.0 185 241 150 18 19 8x45° 84.3
100 235 350 190 24 22 8x45° 100.0 292 292 175 18 19 8x45° 109.1

DN（パイプ） ANSI	B	16.5	Class	150	
DIN	EN	558-2に準拠したFTF	37

NPS Ø	DF LF Ø	BF AF Ø	D Axα Ø	MF
½ 89 184 60.5 11.2 15.7 4x90° 15.7
¾ 99 184 69.9 12.7 15.7 4x90° 20.8
1 108 184 79.2 14.2 15.7 4x90° 26.7
1½ 127 222 98.6 17.5 15.7 4x90° 40.9
2 152 254 120.7 19.1 19.1 4x90° 52.6
2½ 178 276 139.7 22.3 19.1 4x90° 62.7
3 190 298 152.5 23.9 19.1 4x90° 78.0
4 229 352 190.5 23.9 19.1 8x45° 102.4
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6.3.	 ねじ込み式接続のハウジング
注記：
表示単位 mm（別段の指定がない限り）

 LM 

 E 

 D
 

SW

DN（パイプ） G、Rc、NPT	(EN	ISO	228-1、ISO	7/1/DIN	EN	10226-2、ASME	B	1.20.1)
D E LM 対辺距離

DN NPS [G] [NPT] [Rc]
10 ⅜ 12 10.3 10.1 65 27
15 ½ 14 13.7 13.2 65 27
20 ¾ 16 14 14.5 75 34
25 1 18 16.8 16.8 90 41
32 1¼ 20 17.3 19.1 110 50
40 1½ 22 17.3 19.1 120 55
50 2 24 17.6 23.4 150 70
65 2½ 26 23.7 26.7 185 85
80 3 28 30.5 29.8 205 100
100 4 32 33 35.8 240 125
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6.4.	 溶接接続部付きハウジング
注記：
表示単位 mm（別段の指定がない限り）

 LS 

D
S

 

 W
S

 

 ES 

DN（パイプ） ES LS EN	ISO	1127	1/ISO	4200/DIN	11866	B DIN	11850	2/DIN	11866	A/DIN	EN	10357	A
DN Ø	DS WS Ø	DS WS
10 20 90 17.2 1.6 13 1.5
15 20 90 21.3 1.6 19 1.5
20 20 100 26.9 1.6 23 1.5
25 26 130 33.7 2.0 29 1.5
32 26 140 42.4 2.0 35 1.5
40 26 150 48.3 2.0 41 1.5
50 26 175 60.3 2.0 53 1.5
65 26 210 76.1 2.3 70 2.0
80 26 230 88.9 2.3 85 2.0
100 26 260 114.3 2.6 104 2.0

DN（パイプ） ES LS ASME	BPE/DIN	11866	C
NPS Ø	DS WS
½ 20 90 12.7 1.65
¾ 20 90 19.05 1.65
1 20 100 25.4 1.65
1½ 26 140 38.1 1.65
2 26 150 50.8 1.65
2½ 26 175 63.5 1.65
3 26 210 76.2 1.65
4 26 260 101.6 2.11
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6.5.	 クランプ接続式ハウジング
注記：
表示単位 mm（別段の指定がない限り）

 LC 

 S
C

 

 
D

2C
 

 
D

1C
 

DN（パイプ） クランプ：
DIN	32676	A

パイプ：
DIN	11850	2
DIN	11866	A
DIN	EN	10357	A

クランプ：
DIN	32676	B

パイプ：
EN	ISO	1127	1
ISO	4200
DIN	11866	B

DN LC Ø	D2C Ø	D1C SC LC Ø	D2C Ø	D1C SC
15 126 19 34 1.5 146 21.3 50.5 1.6
20 136 23 34 1.5 136 26.9 50.5 1.6
25 173 29 50.5 1.5 164 33.7 50.5 2.0
40 193 41 50.5 1.5 193 48.3 64.0 2.0
50 218 53 64 1.5 218 60.3 77.5 2.0

DN（パイプ） クランプ：
ASME	BPE
DIN	32676	C

パイプ：
ASME	BPE
DIN	11866	C

NPS LC Ø	D2C Ø	D1C SC
½ 122 12.7 25.0 1.65
¾ 126 19.05 25.0 1.65
1 126 25.4 50.5 1.65
1½ 172 38.1 50.5 1.65
2 182 50.8 64.0 1.65
2½ 231 63.5 77.5 1.65
3 265 76.2 91.0 1.65
4 315 101.6 119.0 2.11
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7.	 バルブ特性（技術データ）
7.1.	 流体データ
流動特性

• DIN EN 60534-2-4に準拠した流量特性曲線
• DN>10 mmの場合のストロークの5%における KVR値 
 DN<10 mmの場合のストロークの10%における KVR値
•  駆動部サイズ70は、駆動部サイズ50よりも優れた制御品質を提供するため、使用することをお勧めします。
• （KVR値=DIN EN 60534-2-4 に準拠した傾斜許容値を維持できる最小のフロー係数）。

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

K V
/K

V
S
 [%

]

ストローク [%]

等しいパーセンテージ流量特性曲線—具体的値 下参照。

バルブシート下フローの流体データ概要（ガス、蒸気、液体）

注記：
• フロー係数 [m3/h]：DIN EN 60534-2-4に準拠した水による測定
•	 16ページの「7.2.	使用限界値」を参照

接続部サイズ
（パイプ）

シート
公称幅

駆動部サ
イズ	Ø

最大動作圧力	
制御機能：A
（シート漏れクラス）

特性曲線形状（理
論的調整比）

ストロークのKV値	[m3/h] KVS
値

バルブシートシーリング
ステンレス鋼 PTFE PEEK

DN NPS [mm] [bar(g)] [bar(g)] [bar(g)] 5% 10% 30% 50% 70% 90% [m3/h]
10 ⅜1.) 3 50(D) 16(IV) – – 線形 (10:1) — 0.003 0.015 0.037 0.065 0.090 0.10

70(M) 25(IV)
4 50(D) 16(IV) 線形 (25:1) — 0.015 0.10 0.19 0.27 0.33 0.35

70(M) 25(IV)
4 50(D) 16(IV) 線形 (10:1) — 0.050 0.16 0.27 0.36 0.44 0.50

70(M) 25(IV)
6 50(D) 16(IV) 線形 (25:1) — 0.12 0.48 0.76 0.98 1.1 1.2

70(M) 25(IV)
6 50(D) 16(IV) 16(VI) 10(VI) 同率 (50:1) — 0.007 0.045 0.16 0.41 1.1 1.25

70(M) 25(IV) 25(VI) 25(VI)
8 50(D) 16(IV) 16(VI) 10(VI) — 0.070 0.12 0.26 0.61 1.5 2.0

70(M) 25(IV) 25(VI) 25(VI)
10 50(D) 16(IV) 16(VI) 10(VI) — 0.11 0.19 0.48 1.0 2.3 2.7

70(M) 25(IV) 25(VI) 25(VI)
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接続部サイズ
（パイプ）

シート
公称幅

駆動部サ
イズ	Ø

最大動作圧力	
制御機能：A
（シート漏れクラス）

特性曲線形状（理
論的調整比）

ストロークのKV値	[m3/h] KVS
値

バルブシートシーリング
ステンレス鋼 PTFE PEEK

DN NPS [mm] [bar(g)] [bar(g)] [bar(g)] 5% 10% 30% 50% 70% 90% [m3/h]
15 ½1.) 3 50(D) 16(IV) – – 線形 (10:1) — 0.003 0.015 0.037 0.065 0.090 0.10

70(M) 25(IV)
4 50(D) 16(IV) 線形 (25:1) — 0.015 0.10 0.19 0.27 0.33 0.35

70(M) 25(IV)
4 50(D) 16(IV) 線形 (10:1) — 0.050 0.16 0.27 0.36 0.44 0.50

70(M) 25(IV)
6 50(D) 16(IV) 線形 (25:1) — 0.12 0.48 0.76 0.98 1.1 1.2

70(M) 25(IV)
6 50(D) 16(IV) 16(VI) 10(VI) 同率 (50:1) — 0.007 0.045 0.16 0.41 1.1 1.25

70(M) 25(IV) 25(VI) 25(VI)
8 50(D) 16(IV) 16(VI) 10(VI) — 0.080 0.13 0.27 0.63 1.6 2.1

70(M) 25(IV) 25(VI) 25(VI)
10 50(D) 16(IV) 16(VI) 10(VI) — 0.11 0.19 0.49 1.1 2.5 3.1

70(M) 25(IV) 25(VI) 25(VI)
15 50(D) 16(IV) 16(VI) 10(VI) 0.14 0.17 0.35 0.80 1.8 3.7 4.3

70(M) 25(IV) 25(VI) 25(VI)
20 ¾1.) 10 50(D) 16(IV) 16(VI) 10(VI) 0.11 0.12 0.20 0.52 1.2 2.6 3.2

70(M) 25(IV) 25(VI) 10(VI)
15 50(D) 16(IV) 16(VI) 10(VI) 0.14 0.17 0.35 0.80 1.8 4.0 5.2

70(M) 25(IV) 25(VI) 25(VI)
20 70(M) 16(IV) 16(VI) 10(VI) 0.20 0.25 0.45 1.1 2.4 5.2 7.1

90(N) 25(IV) 25(VI) 25(VI)
25 1 15 50(D) 16(IV) 16(VI) 10(VI) 0.14 0.17 0.35 0.80 1.8 4.1 5.3

70(M) 25(IV) 25(VI) 25(VI)
20 70(M) 16(IV) 16(VI) 10(VI) 0.20 0.25 0.47 1.1 2.5 5.4 7.2

90(N) 25(IV) 25(VI) 25(VI)
25 70(M) 12(III) 12(VI) 7(VI) 0.35 0.38 1.0 2.2 5.1 9.4 12.0

90(N) 25(IV) 25(VI) 20(VI)
32 1¼1.) 20 90(N) 25(IV) 25(VI) 25(VI) 0.21 0.24 0.45 0.85 1.8 3.8 5.5

130(P) 25(VI) 0.22 0.25 0.50 1.1 2.5 5.8 8.0
25 90(N) 20(VI) 0.38 0.45 0.93 1.8 3.7 6.7 8.9

130(P) 25(VI) 0.40 0.47 1.1 2.5 5.4 10.3 13.0
32 90(N) 16(IV) 16(VI) 10(VI) 0.45 0.58 1.1 2.5 4.9 10.1 13.4

130(P) 25(IV) 25(VI) 20(VI) 0.48 0.60 1.3 3.1 6.8 14.0 17.8
40 1½1.) 25 90(N) 25(IV) 25(VI) 10(VI) 0.38 0.48 0.95 1.9 3.7 7.2 9.4

130(P) 25(VI) 0.40 0.50 1.1 2.6 5.6 10.7 13.6
32 90(N) 16(IV) 16(VI) 10(VI) 0.45 0.55 1.1 2.5 5.0 10.8 14.4

130(P) 25(IV) 25(VI) 20(VI) 0.48 0.60 1.3 3.2 6.9 15.0 20.0
40 90(N) 12(III) 12(VI) 7(VI) 0.55 0.67 1.5 3.2 6.5 13.6 17.5

130(P) 25(IV) 25(VI) 20(VI) 0.60 0.70 1.7 4.0 9.2 18.2 23.8
50 21.) 32 90(N) 16(IV) 16(VI) 10(VI) 0.45 0.56 1.1 2.5 5.0 11.4 15.3

130(P) 25(202.))(IV) 25(202.))(VI) 20(VI) 0.48 0.60 1.3 3.2 6.9 16.0 21.0
40 90(N) 12(III) 12(VI) 7(VI) 0.57 0.68 1.5 3.2 6.4 13.8 18.0

130(P) 25(202.))(IV) 25(202.))(VI) 20(VI) 0.60 0.70 1.7 4.0 9.2 18.9 24.5
50 90(N) 7(III) 7(VI) — 0.85 1.1 2.6 5.4 11.4 21.5 28.0

130(P) 25(202.))(IV) 25(202.))(VI) 20(VI) 0.90 1.1 2.9 6.8 15.5 29.5 37.0
65 2½1.) 40 130(P) 25(152.))(IV) 25(152.))(VI) 20(152.))

(VI)
0.65 0.75 1.8 4.3 10.4 22.0 29.0

50 130(P) 1.0 1.2 3.1 6.7 16.0 35.0 45.0
65 130(P) 16(152.))(IV) 16(152.))(VI) 10(VI) 1.6 2.0 5.0 13.5 33.0 56 65

225(L) 25(152.))(IV) 25(152.))(VI) 10(VI) 1.1 1.4 3.2 8.0 18.5 46.5 62
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接続部サイズ
（パイプ）

シート
公称幅

駆動部サ
イズ	Ø

最大動作圧力	
制御機能：A
（シート漏れクラス）

特性曲線形状（理
論的調整比）

ストロークのKV値	[m3/h] KVS
値

バルブシートシーリング
ステンレス鋼 PTFE PEEK

DN NPS [mm] [bar(g)] [bar(g)] [bar(g)] 5% 10% 30% 50% 70% 90% [m3/h]
80 31.) 50 130(P) 25(12.52.))

(IV)
25(12.52.))(VI) 10(VI) 同率 (50:1) 1.0 1.2 3.4 8.3 19.0 35.0 45.0

65 130(P) 16(12.52.))
(IV)

16(12.52.))(VI) 10(VI) 1.6 2.0 5.0 13.0 35.0 61 73

225(L) 25(12.52.))
(IV)

25(12.52.))(VI) 10(VI) 1.4 1.7 3.8 8.2 19.5 50 70

80 130(P) 10(III) 10(VI) – 2.5 3.4 10.7 27.0 58 87 100
225(L) 12.5(IV) 12.5(VI) 7(VI) 2.1 2.6 7.0 16.0 40.0 83 100

100 4 65 130(P) 16(102.))(IV) 16(102.))(VI) 10(VI) 1.4 1.8 5.0 15.0 37.0 64 77
225(L) 25(102.))(IV) 25(102.))(VI) 10(VI) 1.4 1.7 3.8 8.3 20.0 51 75

80 130(P) 10(III) 10(VI) – 2.2 3.1 10.3 30.0 66 97 110
225(L) 12.5(102.))

(IV)
12.5(102.))(VI) 7(VI) 2.1 2.6 7.0 17.0 44.0 89 115

100 130(P) 6(III) 6(VI) – 3.8 5.2 15.0 46.5 90 128 140
225(L) 10(IV) 10(VI) – 3.2 3.9 9.0 20.5 51 118 140

1.) ASME BPEに準拠したライン接続の偏差：次に大きいDNが使用されます。たとえば、NPS ¾の代わりにNPS 1が使用されます

2.) グループ1の圧縮性流体の圧力機器規定97/23/EGに準拠（第3条1.3項、文字a、最初の インデントに従った危険なガスおよび蒸気）

バルブシート下フローに対する制御圧力図（制御機能	B）

注記：
d=シート公称幅

駆動部サイズ	Ø：50	mm 駆動部サイズ	Ø：70	mm

0
2
4
6
8

10
12
14
16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

動
作

圧
力

 [b
ar

(g
)]

制御圧力 [bar(g)]

d 25

d 3, 4, 6, 8, 10 & 15

d 20

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d 25

d 3, 4, 6, 8, 10, 15

d 20

動
作

圧
力

 [b
ar

(g
)]

制御圧力 [bar(g)]

駆動部サイズ	Ø：90	mm 駆動部サイズ	Ø：130	mm
d 20 d 25 d 32

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d 40

d 50

動
作

圧
力

 [b
ar

(g
)]

制御圧力 [bar(g)]

d 40 d 50

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d 65

d 80
d 100動

作
圧

力
 [b

ar
(g

)]

制御圧力 [bar(g)]

d 32



タイプ2301	
タイプ2712

16 | 36製品ウェブサイトを閲覧する 

7.2.	 使用限界値
使用限界値	流体温度と動作圧力

ビュルケルトプロセスバルブの使用範囲は最大動作圧力に加え適用規格によるPNまでに制限されます。

DIN EN 12516-1によるPN25使用限界値

ASME B16.34によるClass 150使用限界値

JIS B 2220によるフランジ10K使用限界値

水の飽和蒸気曲線
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媒
体

温
度

 [°
C]

動作圧力 [bar(g)]

低温仕様は必須条件

高温仕様は必須条件

-10
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14 19

飽和蒸気曲線

標準

-20

230
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使用限界値周囲温度と媒体温度

0
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70

80

90

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 230

周
囲

温
度

 [°
C]

媒体温度 [°C]

ELEMENT駆動部

位置またはプロセスコントローラ タイプ8791/8792/8793用のリモートセンサタイプ8798を装備

位置またはプロセスコントローラ タイプ8692/8693/8694装備

使用限界値	バルブシートシーリング

密閉が必要です 漏出クラス	
(DIN	EN	60534-4)

媒体温度 バルブシートシーリング

なし 
 

補足として、追加の開/閉バルブ
を推奨します。

III/IV（金属シーリング） 
金属シールバルブの方が漏れが大
きくなります（公称流量の0.1%また

は 0.01%が許容されます）。 
 

金属シールは、厳しいプロセス条件
下でも影響を受けません。 -40～230 °C

ステンレス鋼

キャビテーションや湿った蒸気また
は研磨剤による浸食など、特に要求
の厳しいプロセス条件では、硬化処
理したプラグやバルブシートを使用
することで耐用年数を大幅に延ばす

ことができます  

硬化ステンレス鋼

あり 
 

多くの場合、追加の開/閉バルブ
は不要です。

VI（ソフトシーリング） 
 

シール材にプラスチックを使用して
いるため、制御バルブがしっかりと

閉まります。 
 

過酷なプロセス条件で侵食が進ん
でいる場合は、使用をお勧めしま

せん。

-40～130 °C 
（130 °C以下を推奨） PTFE

-10～230 °C 
（130 °C以上を推奨） PEEK
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使用限界値	オプション仕様

高温仕様
スピンドルシールを調整することによりこの仕様は230 °Cまでの蒸気、中性ガス、その他の伝熱媒体に最適です。

熱湯仕様
200 °Cまでの熱湯用途の場合スピンドルシールの特殊構成により耐用年数が大幅に長くなります。水温85 °Cからはすでにご使用になれ 
ます。

飲料水仕様
媒体と接触する材料は、85 °Cまでの飲料水との適合性がテストされます。

真空仕様
逃げ孔なしの場合この仕様は -0.9 bar(g) までに適します。

極低温仕様
最低媒体温度 -40 °Cまでに最適です。

酸素仕様
媒体と接触している非金属材料は、酸素との適合性がテストされており、最大25 bar (g) の動作圧力と最大60 °Cの媒体温度に適しています。

8.	 製品アクセサリ
プロセスコントローラTopControl
タイプ	8693 
駆動部サイズ	Ø	70/90/130	mm

説明

インテリジェントプロセスコントローラタイプ8693は、プロセス制御バルブシリーズタイプ
23xx/2103の空圧式駆動部や特に衛生的なプロセス条件の要件に合う一体型取付けのために
設計されています。TUNE機能により、プロセス/位置コントローラの初期化は自動的に行うこと
ができます。 大型グラフィックディスプレイとメンブレンキーボードを使用して、操作やソフトウ
ェア追加機能の選択、パラメータ化を簡単に行うことができます。	この	デバイスの構成とパラ
メーター化は、ソフトウェアツール「Bürkertコミュニケーター」を使用してPCインターフェースを
介して便利に実行することもできます。

特性
• 非接触位置センサ
• 単動駆動および複動駆動の汎用位置決めシステム
• 制御された状態で内部制御空気消費を伴わない高度な動的位置決めシステム
• バルブ監視用統合診断機能
• TUNE機能での位置およびプロセスコントローラの自動初期化
• 電気または空圧補助エネルギーの故障後の安全終端位置
• PROFIBUS DP-V1、EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP、Bürkertシステムバス (büS)
• コンパクトで堅牢かつ衛生的なステンレス鋼デザイン

ユーザーの効用
• 迅速で簡単なコミッショニング
• バックライト付きグラフィックディスプレイとメンブレンキーボードによる直感的で簡単な

操作
• スプリングチャンバー換気を用いる駆動部耐用年数延長によりプラントの高可用性
• バルブの監視および診断による信頼性と予測可能なメンテナンスの保証
• 簡単なメンテナンスとプロセス監視

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8693
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位置コントローラTopControl
タイプ	8692 	
駆動部サイズ	Ø	70/90/130	mm

説明

インテリジェント電気空圧式位置コントローラタイプ8692は、プロセス制御バルブシリーズタイ
プ23xx/2103の空圧式駆動部や特に衛生的なプロセス条件の要件に合う一体型取付けのため
に設計されています。TUNE機能により、位置コントローラの初期化を自動的に行うことができ
ます。簡単な操作、ソフトウェアの広範な追加機能選択およびパラメータ化は、大型グラフィック
ディスプレイとメンブレンキーボードで行います。デバイスの構成とパラメータ化は、ソフトウェ
アツール「Bürkertコミュニケーター」を使用してPCインターフェースを介して便利に実行するこ
ともできます。

特性
• 非接触位置センサ
• 単動駆動および複動駆動の汎用位置決めシステム
• 制御された状態で内部制御空気消費を伴わない高度な動的位置決めシステム
• バルブ監視用統合診断機能
• TUNE機能での位置コントローラの自動初期化
• 電気または空圧補助エネルギーの故障後の安全終端位置
• PROFIBUS DP-V1、EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP、Bürkertシステムバス (büS)
• コンパクトで堅牢かつ衛生的なステンレス鋼デザイン

ユーザーの効用
• 迅速で簡単なコミッショニング
• バックライト付きグラフィックディスプレイとメンブレンキーボードによる直感的で簡単な

操作
• スプリングチャンバー換気を用いる駆動部耐用年数延長によりプラントの高可用性
• バルブの監視および診断による信頼性と予測可能なメンテナンスの保証

位置コントローラ	TopControl	BASIC
タイプ	8694 
駆動部サイズ	Ø	70/90/130	mm

説明

コンパクトなポジショナータイプ8694/8696は、プロセス制御バルブシリーズタイプ23xx/2103
の空圧式駆動部や特に衛生的プロセス条件の要件に合う一体型取付けのために設計されてい
ます。操作とパラメータ化はボタン/キーとDIPスイッチを介して実行されます。デバイスの構成
とパラメータ化は、ソフトウェアツール「Bürkertコミュニケーター」を使用してPCインターフェー
スを介して便利に実行することもできます。

特性
• 非接触位置センサ
• 単動駆動および複動駆動の汎用位置決めシステム
• 制御された状態で内部制御空気消費を伴わない高度な動的位置決めシステム
• ASインターフェース、IO-Link、Bürkertシステムバス (büS)（8694のみ）
• コンパクトで堅牢かつ衛生的なステンレス鋼デザイン

ユーザーの効用
• ティーチ機能による簡単で安全なコミッショニング
• システム構造での柔軟性を高めるためのシステム故障時の最小スペース要件
• スプリングチャンバー換気を用いる駆動部耐用年数延長によりプラントの高可用性

タイプ	8696 
駆動部サイズ	Ø	50	mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8694
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8696
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プロセスコントローラSideControlリモート
タイプ8793 	
リモートセンサ	8798 装備
駆動部サイズ	Ø	70/90/130	mm

説明

インテリジェントなデジタル位置/プロセスコントローラタイプ8793は、要求の厳しい制御タス
クのために、IEC 534-6またはVDI/VDE 3845準拠で標準化されたリニアおよび回転式アクチュ
エータに取り付けるために設計されています。オフセット型位置トランスデューサ装備のバリ
エーションタイプ 8798はBürkertプロセスコントロールバルブの制御用です。操作は、バックラ
イト付きのグラフィックディスプレイを介して行われます。プロセス/位置コントローラの初期化
は、TUNE機能により自動的に行うことができます。その際、制御ブロックのタイプが自動検出さ
れ、関連する最適なパラメータセットを有する適切なコントローラ構造が決定されます。

特性
• 単動駆動および複動駆動の汎用位置決めシステム
• バルブ監視用統合診断機能
• TUNE機能での位置およびプロセスコントローラの自動初期化
• 制御された状態で内部制御空気消費を伴わない高度な動的位置決めシステム
• メンブレンキーボード付きイルミネーショングラフィックディスプレイ
• PROFIBUS DP-V1、EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP、Bürkertシステムバス (büS)
• コンパクトで堅牢な構造形状
• ストロークおよび回転式アクチュエータ用のIEC 534-6またはVDI/VDE 3845への適合、また

はBürkertプロセスバルブへのリモートタイプとしての適合

ユーザーの効用
• 迅速で簡単なコミッショニング
• バックライト付きグラフィックディスプレイとメンブレンキーボードによる直感的で簡単な

操作
• バルブの監視および診断による信頼性と予測可能なメンテナンスの保証
• 簡単なメンテナンスとプロセス監視
• 長寿命/高耐久

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8793
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
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位置コントローラSideControlリモート
位置コントローラ	タイプ	8792 	
リモートセンサ	タイプ	8798 装備
駆動部サイズ	Ø	70/90/130	mm

説明

インテリジェントなデジタル位置/プロセスコントローラタイプ8792は、要求の厳しい制御タス
クのために、IEC 534-6またはVDI/VDE 3845準拠で標準化されたリニアおよび回転式アクチュ
エータに取り付けるために設計されています。オフセット型位置トランスデューサ装備のバリ
エーションタイプ 8798はBürkertプロセスコントロールバルブの制御用です。操作は、バックラ
イト付きのグラフィックディスプレイを介して行われます。プロセス/位置コントローラの初期化
は、TUNE機能により自動的に行うことができます。

特性
• メンブレンキーボード付きイルミネーショングラフィックディスプレイ
• 単動駆動および複動駆動の汎用位置決めシステム
• 制御された状態で内部制御空気消費	を伴わない高度な動的位置決めシステム
• バルブ監視用統合診断機能
• PROFIBUS DP-V1、EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP、Bürkertシステムバス (büS)
• コンパクトで堅牢な構造形状
• ストロークおよび回転式駆動部用のIEC 534-6またはVDI/VDE 3845への適合、またはリモー

トとして適合

ユーザーの効用
• 迅速で簡単なコミッショニング
• バックライト付きグラフィックディスプレイとメンブレンキーボードによる直感的で簡単な

操作
• バルブの監視および診断による信頼性と予測可能なメンテナンスの保証
• 長寿命/高耐久

位置コントローラSideControl	BASIC	リモート
位置コントローラ	Tタイプ	8791 	
リモートセンサ	タイプ8798 装備
駆動部サイズØ	70/90/130	mm

説明

インテリジェントなデジタル位置/プロセスコントローラタイプ8791/8798は、要求の厳しい制
御タスクのために、IEC 534-6またはVDI/VDE 3845準拠で標準化されたリニアおよび回転式ア
クチュエータに取り付けるために設計されています。オフセット型位置トランスデューサ装備の
バリエーションタイプ 8798はBürkertプロセスコントロールバルブの制御用です。操作は、バッ
クライト付きのグラフィックディスプレイを介して行われます。プロセス/位置コントローラの初
期化は、TUNE機能により自動的に行うことができます。

特性
• シンプルなデザイン
• 単動駆動および複動駆動の汎用位置決めシステム
• 制御された状態で内部制御空気消費を伴わない高度な動的位置決めシステム
• ストロークおよび回転式駆動部用のIEC 534-6またはVDI/VDE 3845への適合、または

Bürkertプロセスバルブへのリモートタイプとしての適合
• ASインターフェース、IO-Link、Bürkertシステムバス (büS)（位置コントローラタイプ8791 

BASIC Remoteのみ）

ユーザーの効用
• 迅速で簡単なコミッショニング
• 簡単な制御タスク用シンプル装置
• 低エネルギー消費

位置コントローラ	IP20	Typ	8791 	
リモートセンサ	タイプ	8798 
駆動部サイズ	Ø	70/90/130	mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
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9.	 他のBürkert製品との組み合わせ
グローブ調整バルブ	タイプ	2301 はご用意した包括的ポジショナーおよびプロセスコントローラの各種製品と組み合わせてバルブシステム
連続式ELEMENT	タイプ	8802-GDに構成できます。

制御ユニットの範囲構成：
• デジタル電気空圧式位置またはプロセスコントローラタイプ8692/8693（バルブ駆動部サイズ Ø 70/90/130 mm用）
• デジタル電気空圧式位置コントローラ Basic タイプ8694（バルブ駆動部サイズ Ø 70/90/130 mm用）
• デジタル電気空圧式位置コントローラ Basic タイプ8696（バルブ駆動部サイズ Ø 50 mm用）
• 電気空圧式位置コントローラ SideControl タイプ8792または電気空圧式プロセスコントローラ タイプ8793（バルブ駆動部サイズ 

Ø 70/90/130 mm用）およびリモートセンサタイプ8798
• 電気空圧式位置コントローラ SideControl Basic タイプ8791（バルブ駆動部サイズ Ø 70/90/130 mm）およびリモートセンサタイプ 8798

搭載

注記：
• その他のバルブシステムの構成についてはこのドキュメントの末尾にある 商品お問い合わせフォーム をご使用ください。
• 2つのコンポーネントを注文し、完全に組み立てられてテストされたバルブを納入します。

ねじ込み式接続の例

制御バルブ

タイプ2301

電気空圧式プロセスコントローラ/
プロセスコントロールバルブへの一体型取付けのための位置コントローラ

タイプ8693 
プロセスコントローラ

（駆動部 Ø 70、90、130）

タイプ8692 
ポジショナー

（駆動部 Ø 70、90、130）

タイプ8694 
ポジショナー

（駆動部 Ø 70、90、130）

タイプ8696 
ポジショナー

（駆動部 Ø 50）

ELEMENT連続制御バルブシステム

タイプ8802-GD-J 
2301+8693

タイプ8802-GD-I 
2301+8692

タイプ8802-GD-L 
2301+8694

タイプ8802-GD-M 
2301+8696

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8693
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8694
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8696
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8802
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制御バルブ

タイプ2301

デジタル電動空圧式プロセスコントローラ/位置コントローラ	SideControl

または

タイプ8793 
プロセスコントローラ

+
タイプ8798 

Remoteセンサー

（駆動部 Ø 70、90、130）

タイプ8792 
ポジショナー

+
タイプ8798 

Remoteセンサー

（駆動部 Ø 70、90、130）

タイプ8791 
ポジショナー

+
タイプ8798 

Remoteセンサー

（駆動部 Ø 70、90、130）

SideControl	Basic	IP20
ポジショナー

（駆動部 Ø 50）

ELEMENT連続制御バルブシステム

タイプ	8802-GD-Q 
2301+8793+8798

タイプ	8802-GD-P 
2301+8792+8798

タイプ8802-GD-O 
2301+8791+8798

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8793
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8802
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10.	 注文情報
10.1.	Bürkert	eShop—簡単な注文、迅速な納品

Bürkert	eShop—簡単な注文、迅速な納品

ご希望のBürkert製品やスペアパーツを素早く検索して直接注文したいとお考えですか？
当社のオンラインショップは24時間ご利用いただけます。今すぐ確認してメリットをご活用
ください。

今すぐオンラインで購入

10.2.	Bürkert製品フィルター

Bürkert製品フィルター—迅速に適切な製品を検索

ご希望の技術要件にもとづいて簡単・快適に選別したいとお考えですか？Bürkert製品フィ
ルターで、用途に適した当社の製品をご検索ください。

今すぐ製品をフィルター
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10.3.	注文表	フランジ接続
バルブシート下フローを持つバルブ

接続-DN	（パイプ） シート公称幅 駆動部サイズ	Ø KVS値 製品番号
バルブシートシーリング

DN NPS [mm] [m3/h] PTFE ステンレス鋼
DIN	EN	1092-1
10 ⅜ 3 70(M) 0.1 – 要望に応じて

4 70(M) 0.5 – 215207 
6 70(M) 1.2 – 215209 
8 70(M) 2.0 213985 215212 
10 70(M) 2.7 213989 215215 

15 ½ 3 70(M) 0.1 – 233165 
4 70(M) 0.5 – 210529 
6 70(M) 1.2 – 215211 
8 70(M) 2.1 213987 215214 
10 70(M) 3.1 213991 215217 
15 70(M) 4.3 204932 205010 

20 ¾ 10 70(M) 3.2 210530 215218 
15 70(M) 5.2 213993 214030 
20 70(M) 7.1 204935 205012 

25 1 15 70(M) 5.3 213994 214031 
20 70(M) 7.2 213995 214032 
25 70(M) 12.0 204937 205014 

90(N) 12.0 242054 229421 
32 1¼ 25 90(N) 8.9 213997 210446 

130(P) 13.0 222634 222655 
32 90(N) 13.4 204939 205016 

130(P) 17.8 223597 223598 
40 1½ 32 90(N) 14.4 213999 214035 

130(P) 20.2 222636 222657 
40 90(N) 17.5 204941 205018 

130(P) 23.8 219791 222659 
50 2 40 90(N) 18.0 214001 214037 

130(P) 24.6 222638 222660 
50 90(N) 28.0 204942 205019 

130(P) 37.0 214003 214039 
65 2½ 50 130(P) 45.0 214005 214040 

65 130(P) 65.0 217772 219618 
80 3 65 130(P) 73.0 239545 239581 

80 130(P) 100.0 239540 239576 
100 4 80 130(P) 110.0 239561 239597 

100 130(P) 140.0 239556 331125 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215207
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215209
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213985
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215212
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213989
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215215
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=233165
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=210529
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213987
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215214
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213991
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215217
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204932
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205010
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=210530
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215218
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213993
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204935
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213994
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214031
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213995
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214032
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204937
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205014
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242054
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=229421
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213997
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=210446
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222634
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222655
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204939
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205016
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=223597
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=223598
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213999
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214035
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222636
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222657
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204941
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205018
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=219791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222659
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214037
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222638
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222660
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204942
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205019
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214003
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214039
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214005
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214040
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=217772
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=219618
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239545
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239581
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239540
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239576
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239561
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239597
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239556
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=331125
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接続-DN	（パイプ） シート公称幅 駆動部サイズ	Ø KVS値 製品番号
バルブシートシーリング

DN NPS [mm] [m3/h] PTFE ステンレス鋼
JIS	10K
15 ½ 3 70(M) 0.1 – 要望に応じて

4 70(M) 0.5 – 215226 
6 70(M) 1.2 – 215227 
8 70(M) 2.1 215203 215228 
10 70(M) 3.1 213913 213911 
15 70(M) 4.3 204953 205030 

20 ¾ 10 70(M) 3.2 215204 215229 
15 70(M) 5.2 213936 213933 
20 70(M) 7.1 204955 205032 

25 1 15 70(M) 5.3 214020 214059 
20 70(M) 7.2 213930 213914 
25 70(M) 12.0 204957 205034 

90(N) 12.0 242165 242199 
32 1¼ 25 90(N) 8.9 213939 213937 

130(P) 13.0 222643 222665 
32 90(N) 13.4 213177 213178 

130(P) 17.8 222645 222667 
40 1½ 32 90(N) 14.4 213932 213931 

130(P) 20.2 222647 222668 
40 90(N) 17.5 204959 205037 

130(P) 23.8 222649 222670 
50 2 40 90(N) 18.0 213941 213940 

130(P) 24.6 222650 222671 
50 90(N) 28.0 204960 205038 

130(P) 37.0 214023 214062 
65 2½ 50 130(P) 45.0 214024 214063 

65 130(P) 65.0 219617 219620 
80 3 65 130(P) 73.0 239547 239584 

80 130(P) 100.0 239542 239578 
100 4 80 130(P) 110.0 239563 239599 

100 130(P) 140.0 239558 239594 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215226
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215227
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215203
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215228
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213913
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213911
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204953
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215204
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215229
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213936
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213933
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204955
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205032
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214059
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213930
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213914
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204957
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205034
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242165
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242199
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213939
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213937
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222643
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222665
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213177
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213178
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222645
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222667
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213932
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213931
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222647
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222668
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204959
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205037
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222649
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222670
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213941
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213940
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222650
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222671
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204960
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205038
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214023
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214062
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214024
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214063
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=219617
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=219620
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239547
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239584
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239542
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239578
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239563
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239599
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239558
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239594
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接続-DN	（パイプ） シート公称幅 駆動部サイズ	Ø KVS値 製品番号
バルブシートシーリング

DN NPS [mm] [m3/h] PTFE ステンレス鋼
ANSI	B	16.5
15 ½ 3 70(M) 0.1 – 要望に応じて

4 70(M) 0.5 – 215219 
6 70(M) 1.2 – 215220 
8 70(M) 2.1 215198 215221 
10 70(M) 3.1 215199 215222 
15 70(M) 4.3 204944 205021 

20 ¾ 10 70(M) 3.2 215200 215223 
15 70(M) 5.2 214009 214046 
20 70(M) 7.1 204946 205023 

25 1 15 70(M) 5.3 214010 214047 
20 70(M) 7.2 214011 214048 
25 70(M) 12.0 204948 205025 

90(N) 12.0 464851 464367 
40 1½ 32 90(N) 14.4 215201 215224 

130(P) 20.2 463905 463913 
40 90(N) 17.5 204950 205027 

130(P) 23.8 463907 463915 
50 2 40 90(N) 18.0 214013 214050 

130(P) 24.6 463908 463916 
50 90(N) 28.0 204951 205028 

130(P) 37.0 214015 214052 
65 2½ 50 130(P) 45.0 239537 239573 

65 130(P) 65.0 239535 239572 
80 3 65 130(P) 73.0 239546 239582 

80 130(P) 100.0 239541 239577 
100 4 80 130(P) 110.0 239562 239598 

100 130(P) 140.0 239557 239593 

ご要望に応じて対応可能な他のバージョン

認可
FDA、ATEX、（欧州ガス容器指令2009/142/EC）

機能原理/制御機能
B（静止位置でばね力により開いている：通常開）

配管接続部
その他のハウジング接続

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215219
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215220
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215198
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215221
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215199
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215222
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204944
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205021
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215200
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215223
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214009
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214046
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204946
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205023
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214010
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214047
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214011
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214048
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204948
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=464851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=464367
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215224
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463913
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204950
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205027
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463907
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463915
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214050
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463908
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463916
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=204951
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=205028
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214015
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214052
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239537
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239573
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239535
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239572
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239546
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239582
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239541
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239577
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239562
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239598
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239557
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239593
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10.4.	注文表ねじ込み式接続
バルブシート下フローを持つバルブ

接続部サイズ（パイプ） シート公称幅 駆動部サイズ	Ø KVS値 製品番号
バルブシートシーリング

[mm] [インチ] [mm] [m3/h] PTFE ステンレス鋼
Gスレッド、EN	ISO	228-1
10 ⅜ 3 70(M) 0.1 – 284168 

4 70(M) 0.5 – 215238 
6 70(M) 1.2 – 215240 
8 70(M) 2.0 215233 215242 
10 70(M) 2.7 215235 215245 

15 ½ 3 70(M) 0.1 – 227784 
4 70(M) 0.5 – 208843 
6 70(M) 1.2 – 215241 
8 70(M) 2.1 212964 215243 
10 70(M) 3.1 215236 215246 
15 70(M) 4.3 206432 213955 

20 ¾ 10 70(M) 3.2 215237 215247 
15 70(M) 5.2 214067 215248 
20 70(M) 7.1 206584 211239 

25 1 15 70(M) 5.3 206588 210460 
20 70(M) 7.2 206586 210721 
25 70(M) 12.0 189145 210485 

90(N) 12.0 242203 242207 
32 1¼ 25 90(N) 8.9 214070 210407 

130(P) 13.0 222677 222687 
32 90(N) 13.4 210097 210458 

130(P) 17.8 223599 223600 
40 1½ 32 90(N) 14.4 214072 214084 

130(P) 20.2 222679 222689 
40 90(N) 17.5 210098 207800 

130(P) 23.8 222681 222691 
50 2 40 90(N) 18.0 214074 214086 

130(P) 24.6 222682 222692 
50 90(N) 28.0 210099 203693 

130(P) 37.0 214076 214088 
65 2½ 50 130(P) 45.0 214077 214089 

65 130(P) 65.0 219621 219622 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=284168
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215238
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215240
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215233
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215242
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215235
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215245
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=227784
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=208843
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215241
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=212964
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215243
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215236
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215246
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=206432
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213955
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215237
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215247
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214067
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215248
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=206584
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=211239
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=206588
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=210460
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=206586
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=210721
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=189145
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=210485
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242203
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242207
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214070
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=210407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222677
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222687
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=210097
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=210458
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=223599
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=223600
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214072
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214084
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222679
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222689
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=210098
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=207800
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222681
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214074
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214086
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222682
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=210099
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=203693
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214076
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214088
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214077
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214089
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=219621
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=219622
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接続部サイズ（パイプ） シート公称幅 駆動部サイズ	Ø KVS値 製品番号
バルブシートシーリング

[mm] [インチ] [mm] [m3/h] PTFE ステンレス鋼
NPTスレッド、ISO	7/1/DIN	EN	10226-2
10 ⅜ 3 70(M) 0.1 – 要望に応じて

4 70(M) 0.5 – 220447 
6 70(M) 1.2 – 220450 
8 70(M) 2.0 220418 220453 
10 70(M) 2.7 220421 220457 

15 ½ 3 70(M) 0.1 – 466159 
4 70(M) 0.5 – 220884 
6 70(M) 1.2 – 220452 
8 70(M) 2.1 220881 220455 
10 70(M) 3.1 220423 220459 
15 70(M) 4.3 220882 220886 

20 ¾ 10 70(M) 3.2 220425 220461 
15 70(M) 5.2 220427 220463 
20 70(M) 7.1 220430 220466 

25 1 15 70(M) 5.3 220428 220464 
20 70(M) 7.2 220431 220467 
25 70(M) 12.0 220434 220470 

90(N) 12.0 464864 464867 
32 1¼ 25 90(N) 8.9 220435 220471 

130(P) 13.0 463921 463931 
32 90(N) 13.4 220437 220473 

130(P) 17.8 463956 463957 
40 1½ 32 90(N) 14.4 220438 463803 

130(P) 20.2 463923 463933 
40 90(N) 17.5 220440 220476 

130(P) 23.8 463925 463935 
50 2 40 90(N) 18.0 220441 220477 

130(P) 24.6 463926 463936 
50 90(N) 28.0 220443 220479 

130(P) 37.0 220444 220480 
65 2½ 50 130(P) 45.0 239536 239620 

65 130(P) 65.0 239534 239571 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220447
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220450
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220418
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220453
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220421
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220457
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=466159
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220884
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220452
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220881
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220455
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220423
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220459
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220882
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220886
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220425
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220461
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220427
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220463
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220430
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220466
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220428
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220464
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220431
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220467
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220434
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220470
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=464864
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=464867
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220435
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220471
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463921
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463931
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220437
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220473
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463956
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463957
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220438
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463803
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463923
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463933
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220440
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220476
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463925
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463935
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220441
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220477
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463926
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=463936
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220443
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220479
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220444
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220480
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239536
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239620
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239534
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239571
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接続部サイズ（パイプ） シート公称幅 駆動部サイズ	Ø KVS値 製品番号	
RC	(ASME	B	1.20.1)
バルブシートシーリング

[mm] [インチ] [mm] [m3/h] PTFE ステンレス鋼
Rcスレッド、ASME	B	1.20.1
10 ⅜ 3 70(M) 0.1 – 要望に応じて

4 70(M) 0.5 – 220513 
6 70(M) 1.2 – 220516 
8 70(M) 2.0 220484 220519 
10 70(M) 2.7 220487 220523 

15 ½ 3 70(M) 0.1 – 233369 
4 70(M) 0.5 – 220891 
6 70(M) 1.2 – 220518 
8 70(M) 2.1 220888 220521 
10 70(M) 3.1 220489 220525 
15 70(M) 4.3 220889 220894 

20 ¾ 10 70(M) 3.2 220491 220527 
15 70(M) 5.2 220493 220529 
20 70(M) 7.1 220496 220532 

25 1 15 70(M) 5.3 220494 220530 
20 70(M) 7.2 220497 220533 
25 70(M) 12.0 220500 220536 

90(N) 12.0 242377 242380 
32 1¼ 25 90(N) 8.9 220501 220537 

130(P) 13.0 222740 222777 
32 90(N) 13.4 220503 220539 

130(P) 17.8 223605 223606 
40 1½ 32 90(N) 14.4 220504 220540 

130(P) 20.2 222742 222763 
40 90(N) 17.5 220506 220542 

130(P) 23.8 222765 222767 
50 2 40 90(N) 18.0 220507 220543 

130(P) 24.6 222768 222766 
50 90(N) 28.0 220509 220545 

130(P) 37.0 220510 220546 
65 2½ 50 130(P) 45.0 220511 220547 

65 130(P) 65.0 220512 220548 

ご要望に応じて対応可能な他のバージョン

認可
FDA、ATEX、（欧州ガス容器指令2009/142/EC）

機能原理/制御機能
B（静止位置でばね力により開いている：通常開）

配管接続部
その他のハウジング接続

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220513
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220516
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220484
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220519
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220487
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220523
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=233369
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220891
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220888
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220521
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220489
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220525
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220889
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220894
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220491
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220527
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220493
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220529
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220496
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220532
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220494
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220530
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220497
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220533
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220500
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220536
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242377
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242380
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220501
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220537
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222740
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222777
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220503
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220539
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=223605
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=223606
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220504
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220540
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222742
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222763
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220506
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220542
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222765
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222767
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220543
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222768
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222766
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220509
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220545
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220510
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220546
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220511
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220547
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220512
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=220548


タイプ2301	
タイプ2712

31 | 36製品ウェブサイトを閲覧する 

10.5.	注文表	溶接接続
バルブシート下フローを持つバルブ

接続部サイズ（パイプ） シート公称幅 駆動部サイズ	Ø KVS値 接続MWxTW 製品番号
バルブシートシーリング

[mm] [インチ] [mm] [m3/h] PTFE ステンレス鋼
EN	ISO	1127	1/ISO	4200/DIN	11866	B
10 ⅜ 3 70(M) 0.1 17.2x1.6 – 要望に応じて

4 70(M) 0.5 17.2x1.6 – 209904  
6 70(M) 1.2 17.2x1.6 – 342944  
8 70(M) 2.0 17.2x1.6 232891 315915  
10 70(M) 2.7 17.2x1.6 要望に応じて 337061  

15 ½ 3 70(M) 0.1 21.3x1.6 – 259240 
4 70(M) 0.5 21.3x1.6 – 215254 
6 70(M) 1.2 21.3x1.6 – 215255 
8 70(M) 2.1 21.3x1.6 212392 216407 
10 70(M) 3.1 21.3x1.6 212393 215873 
15 70(M) 4.3 21.3x1.6 209571 216409 

20 ¾ 15 70(M) 5.2 26.9x1.6 214094 214132 
20 70(M) 7.1 26.9x1.6 214096 210696 

25 1 20 70(M) 7.2 33.7x2.0 214097 214135 
25 70(M) 12.0 33.7x2.0 209572 214138 

32 1¼ 25 90(N) 8.9 42.4x2.0 214101 214139 
32 90(N) 13.4 42.4x2.0 214103 214141 

40 1½ 32 90(N) 14.4 48.3x2.0 214104 214142 
130(P) 20.2 48.3x2.0 222700 222721 

40 90(N) 17.5 48.3x2.0 209440 214144 
130(P) 23.8 48.3x2.0 222702 222723 

50 2 40 90(N) 18.0 60.3x2.0 210756 213561 
130(P) 24.6 60.3x2.0 222703 222724 

50 90(N) 28.0 60.3x2.0 214107 214146 
130(P) 37.0 60.3x2.0 214108 214147 

65 2½ 65 130(P) 65.0 76.1x2.3 219623 219626 
80 3 80 130(P) 100.0 88.9x2.3 239543 239579 
100 4 100 130(P) 140.0 114.3x2.6 239559 239595 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=209904
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=342944
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=232891
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=315915
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=337061
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=259240
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215254
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215255
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=212392
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=216407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=212393
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215873
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=209571
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=216409
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214094
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214132
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214096
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=210696
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214097
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214135
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=209572
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214138
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214101
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214139
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214141
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214104
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214142
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222700
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222721
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=209440
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214144
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222702
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222723
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=210756
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213561
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222703
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222724
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214107
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214146
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214108
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214147
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=219623
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=219626
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239543
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239579
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239559
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239595


タイプ2301	
タイプ2712

32 | 36製品ウェブサイトを閲覧する 

接続部サイズ（パイプ） シート公称幅 駆動部サイズ	Ø KVS値 接続MWxTW 製品番号
バルブシートシーリング

[mm] [インチ] [mm] [m3/h] PTFE ステンレス鋼
DIN	11850	2/DIN	11866	A/DIN	EN	10357	A
10 ⅜ 3 70(M) 0.1 13.0x1.5 – 250658 

4 70(M) 0.5 13.0x1.5 – 284171 
6 70(M) 1.2 13.0x1.5 – 284177 
8 70(M) 2.0 13.0x1.5 300236  284179 
10 70(M) 2.7 13.0x1.5 257412 208553 

15 ½ 3 70(M) 0.1 19.0x1.5 – 225130 
4 70(M) 0.5 19.0x1.5 – 215257 
6 70(M) 1.2 19.0x1.5 – 215258 
8 70(M) 2.1 19.0x1.5 215250 215911 
10 70(M) 3.1 19.0x1.5 215251 215913 
15 70(M) 4.3 19.0x1.5 215253 209173 

20 ¾ 15 70(M) 5.2 23.0x1.5 214113 208555 
20 70(M) 7.1 23.0x1.5 211937 211953 

25 1 20 70(M) 7.2 29.0x1.5 214116 214154 
25 70(M) 12.0 29.0x1.5 209384 209089 

32 1¼ 25 90(N) 8.9 35.0x1.5 214119 214156 
32 90(N) 13.4 35.0x1.5 211965 209181 

40 1½ 32 90(N) 14.4 41.0x1.5 214121 213487 
130(P) 20.2 41.0x1.5 222711 222732 

40 90(N) 17.5 41.0x1.5 211967 209110 
130(P) 23.8 41.0x1.5 222713 222734 

50 2 40 90(N) 18.0 53.0x1.5 214123 213411 
130(P) 24.6 53.0x1.5 222714 222735 

50 90(N) 28.0 53.0x1.5 211968 209185 
130(P) 37.0 53.0x1.5 214125 214159 

65 2½ 65 130(P) 65.0 70.0x2.0 219625 219628 
80 3 80 130(P) 100.0 85.0x2.0 239544 239580 
100 4 100 130(P) 140.0 104.0x2.0 239560 239596 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=250658
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=284171
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=284177
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=300236
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=284179
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=257412
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=208553
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=225130
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215257
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215258
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215250
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215911
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215251
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215913
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=215253
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=209173
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214113
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=208555
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=211937
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=211953
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214154
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=209384
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=209089
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214119
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214156
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=211965
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=209181
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214121
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213487
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222711
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222732
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=211967
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=209110
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222713
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222734
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214123
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=213411
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222714
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222735
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=211968
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=209185
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214125
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=214159
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=219625
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=219628
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239544
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239580
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239560
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=239596
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接続部サイズ
（パイプ）

シート公称幅 駆動部サイズ	Ø KVS値 接続部	
Ø	DSxWS

動作圧力 製品番号
バルブシートシーリング

NPS [mm] [m3/h] PTFE	(VI) ステンレス鋼	
(IV)

ASME	BPE/DIN	11866	C
½ 3 70(M) 0.1 12.7x1.65 25(IV) – 353371 

4 70(M) 0.5 12.7x1.65 25(IV) – 226776 
6 70(M) 1.2 12.7x1.65 25(IV) – 316765 
8 70(M) 2.0 12.7x1.65 25(IV) 379940 216879 
10 70(M) 2.7 12.7x1.65 25(IV) 225463 313806 

¾ 10 70(M) 3.1 19.05x1.65 25(IV) 241143 要望に応じて
15 70(M) 4.3 19.05x1.65 25(IV) 335739 335741 

1 10 70(M) 3.2 25.4x1.65 25(IV) 241633 242576 
15 70(M) 5.2 25.4x1.65 25(IV) 226329 242579 
20 70(M) 7.1 25.4x1.65 16(IV) 230405 216902 

1½ 32 90(N) 13.4 38.1x1.65 16(IV) 230409 242587 
130(P) 17.8 38.1x1.65 25(IV) 242557 242589 

2 40 90(N) 17.5 50.8x1.65 12(IV) 211655 242592 
130(P) 23.8 50.8x1.65 25(IV) 242561 242593 

2½ 50 130(P) 37.0 63.5x1.65 25(20*)(IV) 335735 335737 
3 65 130(P) 65 76.2x1.65 16(15*)(IV) 268682 350667 
4 80 130(P) 110 101.6x2.11 10(IV) 298386 要望に応じて

100 130(P) 140 101.6x2.11 6(IV) 275103 289251 

ご要望に応じて対応可能な他のバージョン

認可
FDA、ATEX、（欧州ガス容器指令2009/142/EC）

機能原理/制御機能
B（静止位置でばね力により開いている：通常開）

配管接続部
その他のハウジング接続

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=353371
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=226776
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=316765
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=379940
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=216879
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=225463
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=313806
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=241143
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=335739
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=335741
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=241633
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242576
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=226329
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242579
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=230405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=216902
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=230409
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242587
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242557
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242589
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=211655
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242592
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242561
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=242593
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=335735
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=335737
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=268682
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=350667
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=298386
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=275103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=289251
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10.6.	注文表クランプ接続部
バルブシート下フローを持つバルブ

接続部サイズ（パ
イプ）

シート公
称幅

駆動部サ
イズ	Ø

KVS値 接続	MCxTC、CC 製品番号
バルブシートシーリング

[mm] [インチ] [mm] [m3/h] PTFE ステンレス鋼
DIN	32676	A
15 ½ 15 70(M) 4.3 19x1.5、34 222593 282208 
20 ¾ 20 70(M) 7.1 23x1.5、34 225647 282209 
25 1 25 90(N) 12.0 29x1.5、50.5 222594 282210 
32 1¼ 32 90(N) 13.4 35x1.5、50.5 240415 282211 
40 1½ 40 130(P) 23.8 41x1.5、50.5 240351 282212 
50 2 50 130(P) 37.0 53x1.5、64 282258 282259 
DIN	32676	B
15 ½ 15 70(M) 4.3 21.3x1.6、50.5 273974 282213 
20 ¾ 20 70(M) 7.1 26.9x1.6、50.5 209438 282214 
25 1 25 90(N) 12.0 33.7x2.0、50.5 241115 282215 
40 1½ 40 130(P) 23.8 48.3x2.0、64.0 209880 284181 
50 2 50 130(P) 37.0 60.3x2.0、77.5 282261 282263 

ご要望に応じて対応可能な他のバージョン

認可
FDA、ATEX、（欧州ガス容器指令2009/142/EC）

機能原理/制御機能
B（静止位置でばね力により開いている：通常開）

配管接続部
その他のハウジング接続

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222593
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=282208
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=225647
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=282209
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=222594
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=282210
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=240415
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=282211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=240351
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=282212
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=282258
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=282259
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=273974
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=282213
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=209438
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=282214
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=241115
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=282215
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=209880
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=284181
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=282261
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301&id=282263


お近くのBürkert

ベルギー
デンマーク
日本
フィンランド
フランス
イギリス
イタリア
オランダ
ノルウェー

中国
香港
インド
日本	
韓国
マレーシア
フィリピン
シンガポール
台湾

南アフリカ

ロシア

アラブ首長国
連邦ブラジル

ウルグアイ

カナダ
米国

オーストラリア
ニュージーランド

最新の所在地一覧は	
次を参照してください
www.burkert.com

発行者、© およびコンセプト：Christian Bürkert GmbH & Co. KG | 写真：Marc Eggimann Fotografie – 4051 Basel | Scanner GmbH – Werbeagentur Künzelsau – 

74653 Künzelsau

オーストリア
ポーランド	
スウェーデン
スイス
スペイン
チェコ共和国
トルコ



商品お問い合わせフォーム 
空圧式制御バルブ

1 | 2ウェブサイトのこの製品エリアを閲覧する 

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG、予告なく変更される場合があります

商品お問い合わせフォーム 空圧式制御バルブ

弊社製品にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます！最適なアドバイスを提供するために、次のフォームに記入して、 Bürkertの担当者 または電
子メールアドレス info.jpn@burkert.comに送信してください。提出されたすべての情報は、当然のことながら、厳重に取り扱われます。

必須フィールド  に入力してください！* 
*注記：このPDFのインタラクティブ機能は、使用するPDFリーダーによっては制限される場合があります。

個人情報

貴社名 担当者

お客様番号 部署

番地 郵便番号/市区町村

電話番号 メール

納入

 個数     希望納品日

操業諸元 
タスク 

（プロセスにおける制御バルブのタスク/プ

ロセスの説明）

配管 DN         PN 

動作流体

流体の状態  液体   スチーム   ガス

流体データ
最大流量
1.動作点

平均流量
2.動作点

最小流量
3.動作点 単位

流量

温度 t1

入り口圧力p1
 絶対  (a)   相対 (g)

出力圧力 p2
 絶対 (a)    相対 (g)

蒸気圧 pV

粘度 (ѵ/η)

密度 (ρ)
最大許容 
音圧レベル（Lp）

バルブハウジング

設計  アングルシート       グローブ

DN/PN DN         PN 

シート公称幅

流量係数 KVS  m3/h     CV  GPM (US)

バルブシートシーリング  金属      ソフトシーリングPTFE      ソフトシーリングPEEK
接続部  フランジ  DIN EN 1092-1  ANSI B16.5  JIS 10K

 スレッド  G  NPT  RC

 溶接  DIN EN ISO 1127/ 
  ISO 4200

 DIN 11850 2/  
  DIN 11866 A

 ASME BPE

 クランプ  ASME BPE  DIN 32676 A  
  （パイプ ISO 4200）

 DIN 32676 B 
  （パイプ DIN 11850）

 その他  

https://products.burkert.com/
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バルブデータ

制御機能  A：静止位置で閉       B：静止位置で開

認可/適合性

 食品加工専用（EC指令 1935/2004準拠）

 食品加工専用（FDA準拠）

 ATEX II 2GD 機械/IECex準拠の防爆

 欧州ガス機器指令 (EU) 2016/426、DVGW DINEN 161、DIN EN 16678

 飲料水に最適1.)

 EN-ISO 10204 2.1適合証明書（商品番号 440788） 

 テストレポートEN-ISO 10204 2.2（商品番号 803722） 

 原材料適合証明書 EN-ISO 10204 3.1（同梱）
1.) 飲料水条例第17条および連邦環境庁の評価原則に基づき、媒体温度が85℃までの飲料水に使用すること。

追加要件/コメント

   

https://products.burkert.com/


商品お問い合わせフォーム
位置/プロセスコントローラ TopControlおよび  
SideControl リモート、制御バルブ用 
ELEMENTシリーズの制御バルブ用

1 | 2ウェブサイトのこの製品エリアを閲覧する 

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG、予告なく変更される場合があります

位置/プロセスコントローラ TopControl  
ELEMENTシリーズの制御バルブ用

駆動部サイズ Ø 70/ø 90/ø 130 mm用

 プロセスコントローラ TopControl タイプ8693   位置コントローラ TopControl タイプ8692 
• PIDコントローラ内蔵インテリジェントデジタ

ル位置およびプロセスコントローラで精確な
プロセス制御

• メンブレンキーボード付きイルミネーショング
ラフィックディスプレイ

• 自動コミッショニングが可能になるTune機能
• フィールドバス通信
• 診断機能

• センサー入力無しインテリジェントデジタル位
置コントローラ

• メンブレンキーボード付きイルミネーショング
ラフィックディスプレイ

• 自動コミッショニングが可能になるTune機能
• フィールドバス通信
• 診断機能

空圧機能
 単動    複動

電気的接続部
 ケーブル接続     M12多極接続
 無し

デジタル通信
 PROFIBUS DP-V1  EtherNet/IP 
 PROFINET      Bürkertシステムバス (büS)1.)

 Modbus TCP    無し

認可
 ATEXカテゴリ3GD、IECEx    無し

アナログフィードバック
 0/4～20 mA     0/4～20 mA+2 バイナリ出力

デジタル出力と診断
 あり              なし

1.) CANopenベース

駆動部サイズ Ø 70/ø 90/ø 130 mm用 駆動部サイズ ø 50 mm用

 位置コントローラ TopControl BASIC タイプ8694   位置コントローラ TopControl BASIC タイプ8696 
• ステータスLED、DIPスイッチ
• 自動コミッショニングが可能になるTune機能
• 単動駆動部用位置決めシステム
• フィールドバス通信

• ステータスLED、DIPスイッチ
• 自動コミッショニングが可能になるTune機能
• 単動駆動部用位置決めシステム

空圧機能
 単動

電気的接続部
 ケーブル接続1.)    M12多極接続 
 無し

デジタル通信
 ASインターフェース1.)     IO-Link   Bürkertシステム  

バス (büS)2.) 
 無し

認可
 ATEXカテゴリ3GD、IECEx    無し

アナログフィードバック
 あり        なし

1.) タイプ8694でのみ使用可能。タイプ8696では使用不可。

2.) CANopenベース

https://products.burkert.com/
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8693
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8694
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8694
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8696
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8696
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位置/プロセスコントローラ SideControl Remote 
ELEMENTシリーズの制御バルブ用

駆動部サイズ Ø 70/ø 90/ø 130 mm用

 プロセスコントローラ SideControl タイプ8793  
  リモートセンサ タイプ8798 装備

 位置コントローラ SideControl タイプ8792  
  リモートセンサ タイプ8798 装備

• インテリジェントデジタル位置およびプロセス
コントローラPIDコントローラ内蔵

• メンブレンキーボード付きイルミネーショング
ラフィックディスプレイ

• 自動コミッショニングが可能になるTUNE機
能、プロセス特性の線形化及び最適化

• フィールドバス通信
• 診断機能

• センサー入力無しインテリジェントデジタル位
置コントローラ

• メンブレンキーボード付きイルミネーショング
ラフィックディスプレイ

• 自動コミッショニングが可能になるTune機能
• フィールドバス通信
• 診断機能

空圧機能
 単動    単動および複動

電気的接続部
 ケーブル接続1.)    M12多極接続

デジタル通信
 PROFIBUS DP-V1  EtherNet/IP 
 PROFINET      Bürkertシステムバス (büS)2.) 
 Modbus TCP    無し

認可
 ATEXカテゴリ3GD、IECEx    無し

アナログフィードバック
 0/4～20 mA     0/4～20 mA+2 バイナリ出力
 0/5～10 V       0/5～20 V+バイナリ出力2つ

デジタル出力と診断
 あり              なし

1.) ケーブル接続では、フィールドバス通信PROFIBUS、EtherNetなどを選択することはできません。フィールドバス通信用には、M12多極の仕様のみが標準装備されています。

2.) CANopenベース

駆動部サイズ Ø 70/ø 90/ø 130 mm用

 位置コントローラ SideControl BASIC タイプ8791 
  リモートセンサ タイプ8798 装備

 位置コントローラ SideControl BASIC IP20 タイプ8791  
  リモートセンサ タイプ8798 

• 「単動ポジショナー」
• 単動駆動および複動駆動の汎用位置決めシ

ステム
• 自動コミッショニングが可能になるTune機能
• フィールドバス通信

• 「単動ポジショナー」
• 単動駆動および複動駆動の汎用位置決めシ

ステム
• 自動コミッショニングが可能になるTune機能
• 制御キャビネットアセンブリ

空圧機能
 単動（駆動部サイズ Ø 70/90）
 単動/複動（駆動部サイズ Ø 130）

電気的接続部
 ケーブル接続1.)    M12多極接続

デジタル通信
ASインターフェース2.)：

 アナログプロファイル S-7.3.4（基準値のみ）
 アナログプロファイル S-7.A.5（基準値、フィードバック）
 IO-Link   Bürkertシステムバス (büS)3.)   無し

認可
 ATEXカテゴリ3GD、IECEx2.)    無し

アナログフィードバック
 0/4～20 mA      なし

1.) ケーブル接続では、フィールドバス通信ASインターフェースを選択することはできません。フィールドバス通信用には、M12多極の仕様のみが標準装備されています。

2.) 位置コントローラ SideControl BASIC タイプ8791でのみ使用可能。位置コントローラ SideControl BASIC IP20 タイプ8791でのみ使用不可。

3.) CANopen、IO-Link、büSをベースにしたもので、IP20タイプ8791では使用できません

   

https://products.burkert.com/
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