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数据表

6014 型 

直动式二位三通柱塞电
磁阀

6012 型 

直动式二位三通柱塞电
磁阀

8644 型 

气动自动化系统 
AirLINE 阀岛

标准 | ZH | cn | 202012 | 07

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG，保留更改的权利

带塑料阀体的气动两通隔膜阀

•	 控制功能可更改
•	 适用于腐蚀性介质
•	 套筒外壳设计
•	 紧凑型设计

两通塑料隔膜阀，外部控制，带气动驱动器和弹簧复位功能。适用于工艺和水
技术中的受污染介质。

数据表中的产品型号可能与产品介绍及描述中的产品型号有所不同。

型号描述可与以下产品组合

3230 型

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230
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1.	 常规技术数据
产品特点
尺寸 详细信息请参阅章节 “3. 尺寸”在第 4 页。

材料
阀体 PVC-U、PP
驱动器 玻璃纤维增强的 PP
密封件 EPDM
功率参数
控制压力（最大） 最大7 bar，详细信息请参阅章节 “4.1. 压力温度图”在第 5 页
介质数据
工作介质 中性或侵蚀性介质，不会侵蚀外壳和密封材料
介质温度 详细信息请参阅章节 “4.1. 压力温度图”在第 5 页。
控制介质 加油/未加油的压缩空气以及其他中性介质（例如水）
工艺/管道接口和通信
管道接口 详细信息请参阅章节 “5.3. 订货表”在第 6 页。

环境和安装
安装位置 任意，建议执行机构向上
环境温度 0 °C…+ 60 °C

2.	 电路功能

控制功能 说明
2 (A)

1 (P)

控制功能：A，气动操作的开/关阀
两通
在阀座上方流动
在静止位置通过弹簧力关闭

2 (B)

1 (P)

控制功能：B，单作用执行机构适用于气动开/关阀
两通
在静止位置通过弹簧力打开

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230
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3.	 尺寸
3.1.	 DN 15，带有套筒 Ø 20 的螺纹连接

注意：
尺寸 mm

3.2.	 DN 12，螺纹套管 G ⅜，粘接套筒或焊接套筒 Ø 16

注意：
尺寸 mm

视图 A

视图 A

视图 A

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230
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4.	 性能描述
4.1.	 压力温度图

注意：
取决于阀体材料
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4.2.	 控制压力图

注意：
NC = 控制功能 A，NO = 控制功能 B，DA = 控制功能 I
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NC：给出值是阀门的最大行程

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230
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5.	 订货信息
5.1.	 Bürkert eShop – 轻松订购、快速送达

Bürkert eShop – 轻松订购、快速送达

您想快速查找并直接订购您所需的 Bürkert 产品或备件吗？我们的网上商店全天 24 小
时开放。立即注册享受便利。

立即在线订购

5.2.	 Bürkert 产品过滤器

Bürkert 产品过滤器 – 快速找到合适的产品

您想要基于您的技术需求选择合适的产品吗？利用 Bürkert 产品过滤器，查找匹配您应
用的合适产品。

立即过滤产品

5.3.	 订货表

注意：
•	 所有带 EPDM 隔膜的阀门

•	 随着介质温度的升高，允许的公称压力会降低（参见“4.1. 压力温度图”在第 5 页）。

控制功能 通径 KV值（水） + 20 °C 时的 
压力范围

阀体材料 管道接口 订货号

[mm] [m3/h] [bar]
A，气动操作的开/关阀
两通
在阀座上方流动
在静止位置通过弹簧力
关闭

2 (A)

1 (P)

12 2.8 0…6 PVC-U 粘接套筒 Ø 16 784822 
螺纹套管 G ⅜ 784824 

PP 焊接套管 Ø 16 784828 
螺纹套管 G ⅜ 784830 

15 3.5 0…6 PVC-U 粘接套筒 Ø 20 784826 
PP 焊接套管 Ø 20 784832 

B，单作用执行机构适用于
气动开/关阀
两通
在静止位置通过弹簧力
打开

2 (B)

1 (P)

12 2.8 0…6 PVC-U 粘接套筒 Ø 16 784823 
螺纹套管 G ⅜ 784825 

PP 焊接套管 Ø 16 784829 
螺纹套管 G ⅜ 784831 

15 3.5 0…6 PVC-U 粘接套筒 Ø 20 784827 
PP 焊接套管 Ø 20 784833 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=784822
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=784824
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=784828
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=784830
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=784826
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=784832
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=784823
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=784825
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=784829
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=784831
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=784827
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=784833
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5.4.	 附件订货表

二位三通先导控制阀

类型 压力输入 P 
（阀门外壳）

工作接口 A 
（空心螺
钉）

通径 QNn 值 
（空气）

压力范
围

电气连接工
业标准

电气功率
消耗

每种电压/频率的产品编号
024/DC 230/50

[mm] [l/min] [bar] [W] [V/Hz]
6012P   软管连接 Ø 6 mm G ¼ 1.2 48 0…10 B 型 4 552283  552286 

适用于所有通径的备用隔膜

说明 材料 订货号
适用于所有通径的备用隔膜 EPDM 789409 

FKM 789661 
涂覆 EPDM/PTFE 789597 

2507 型设备插座符合 B 型工业标准

注意：
•	 设备插座的供货范围包括平垫片和固定螺钉。

•	 有关符合 B 型工业标准且已布线设备插座的更多版本以及详细的技术数据，请参见 2507 型  数据表。

设备插口 设计 电压 订货号
无接线（标准） 2…250 V AC/DC 423845 
带LED 24 V AC/DC 423849 
带有 LED 和自振荡二极管 12…24 V AC/DC 423851 
带整流器、LED 和压敏电阻 12…24 V AC/DC 423853 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=552283
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=552286
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=789409
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=789661
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=789597
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=423845
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=423849
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=423851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3230&id=423853
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