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資料表

2518 型 

設備連接器，A 型
插頭，符合 DIN 
EN 175301-803 標準

標準 | ZH | hk |202210 | 04

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG，保留更改的權利

先導控制的二位二通活塞閥

• 螺旋式線圈系統
• 根據 DIN EN ISO 23553 - 1 認證的 NC 閥
• 液體燃料的進水閥或循環閥
• IP65

資料表中的產品型號可能與產品介紹及說明中的產品型號有所不同。

可與以下產品配套：

5406 型

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
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1.  常規技術參數
產品屬性
尺寸 詳細資料請參見第「4. 尺寸」第 5 頁章。

材質
密封 閥座：聚四氟乙烯

向外：FKM
外殼 黃銅、不銹鋼
電磁線圈 環氧樹脂
公稱直徑 DN 13，DN 20
開關功能 詳細資料請參見第「2. 開關功能」第 3 頁章。
電磁線圈的熱絕緣等級 H
電氣數據
工作電壓 110 V/50 Hz，230 V/50 Hz，其他規格按要求提供
切換週期 連續運行 100% 接通時長
介質數據
工作介質 符合 DIN 51603 標準第 1–6 部分熱油（EL，L，M，S）

符合 ISO 8217 標準的船用燃料
僅不銹鋼外殼：脂肪酸甲酯（FAME），符合 DIN EN 14213 標準
符合 DIN V 51605 標準的菜籽油

介質溫度 0…160°C
（最大）黏度 1.6…76 mm2/s
工藝/線路連接和通信
電氣連接 符合 DIN EN 175301 標準──803 A 型
管線連接 G ⅜，G ½，G ¾
認證和證書
DIN CERTCO 註冊（NC 閥，DN6
，DN13，DN20）

註冊編號：5S255

防護等級 IP65
環境和安裝
安裝位置 任意位置，最好向上
環境溫度 -15…+60°C

2.  開關功能

作用方式 描述
2 (A)

1 (P)

型號：A，電磁閥
兩位兩通
先導控制的
斷電關閉

2 (B)

1 (P)

型號：B，電磁閥
兩位兩通
先導控制的
常開

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406
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3.  材質
3.1.  耐受性表──Bürkert resistApp

Bürkert resistApp──耐受性表

您想在您的個人應用中確保材料的可靠性和耐久性嗎？請在我們的網站上或在我們的 
resistApp 中查看您的介質和材料的組合。

現在請檢查化學耐受性

3.2.  材料規格版本 DN13 和 DN20

4

3

2

5

6

79
10

11

8

1

編號 元件 材質
1 電磁線圈 環氧樹脂
2 塞子 1.4113
3 彈簧 1.4310
4 磁芯 1.4105
5 閥芯密封圈 聚四氟乙烯
6 彈簧 1.4310
7 活塞密封件 聚四氟乙烯/石墨
8 閥體 DN 13 黃銅 

DN 20 不銹鋼 1.4581
9 閥座密封件 聚四氟乙烯

10 密封圈 FKM
11 蓋子 DN 13 黃銅 

DN 20 不銹鋼 1.4581

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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4.  尺寸
4.1.  DN 13 和 DN 20 規格

提示：
數據（單位：mm）

SW 密封面

7

64

5

B

L

G

F

A

F

G

10 12

55
,5

43
D

C

27

DN A B C D F G L SW 密封面
13 118 131.5 40 57 12 G ⅜ 75 27 17×21

14 G ½ 22×27
20 119 135 60 80 16 G ¾ 100 32 27×32

5.  訂購資訊
5.1.  Bürkert eShop──訂購方便，交貨迅速

Bürkert eShop──訂購方便，交貨迅速

您想快速找到您想要的 Bürkert 產品或備件並直接訂購嗎？我們的網上商店 24 小時為
您提供服務。現在就註冊，享受優惠。

立刻上網訂購

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406
https://www.burkert.com/ds-shop
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5.2.  Bürkert 產品篩選器

Bürkert 產品篩選器──快速找到適合的產品

您想根據您的技術要求輕鬆方便地選擇嗎？請使用 Bürkert 產品篩選器，找到適合您的
用途的產品。

立即篩選產品

5.3.  訂購表 

進水/回水閥組合

如果燃油燃燒器被設計成帶有回流噴嘴而沒有噴嘴截止閥（比較DIN EN 267）則需要帶有安全截止功能的進水閥和回水閥。可有下列
組合：

進水閥 回水閥
型號 公稱直徑 閥體材質 KV-值 水 型號 公稱直徑 閥體材質 KV-值 水

[mm] [m3/h] [mm] [m3/h]
6027 3 黃銅/不銹鋼 0.22 6027 3 黃銅/不銹鋼 0.18

6027 3.5 黃銅/不銹鋼 0.38 6027 3.5 黃銅/不銹鋼 0.35

54061.) 13 黃銅 3.5 6027 10 黃銅 1.8

54061.) 20 不銹鋼 6.3 54072.) 20 不銹鋼 4.7

1.) 參照資料表 6027 型   

用於燃油燃燒系統的安全截止閥

2.) 參照資料表 5407 型  用於燃油燃燒系統的安全截止閥

提示：
可根據要求提供其他電壓和頻率。

作用方式 管線連接 公稱直
徑

KV-值 水 關閉時間 應用 閥體材質 最大介質
壓力 
（油）

電功率 取決於電壓/頻率的商品編碼
[V/Hz]

AC 運行 啟動
[mm] [m3/h] [ms] [bar] [W] [VA] 110…120/50 220…240/50

G 內螺紋，密封材料 聚四氟乙烯/FKM
DIN EN ISO 23553 - 1 標準液體燃料的安全切斷裝置 PF15
A，電磁閥
兩位兩通
先導控制的
斷電關閉

2 (A)

1 (P)

G ⅜ 13.0 3.5
3.0

<500 進水 黃銅 0…30 20 120 270861 257496 

G ½ 13.0 3.3
3.0

<500 進水 黃銅 0…30 20 120 233267 230462 

G 3/4 20.0 6.3 <800 進水 不銹鋼 0…30 20 120 233270 239769 

常開，未在 DIN EN ISO 23553 - 1 標準許可範圍內，但為了液體燃料的使用而進行了調整 MW85
B，電磁閥
兩位兩通
先導控制的
常開

2 (B)

1 (P)

G ⅜ 13.0 3.5
3.0

<500 循環 黃銅 0…30 20 120 382364 328969 

G ½ 13.0 3.3
3.0

<500 循環 黃銅 0…30 20 120 X 233271 

X：根據需求

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6027
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406&id=270861
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406&id=257496
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406&id=233267
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406&id=230462
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406&id=233270
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406&id=239769
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406&id=382364
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406&id=328969
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406&id=233271
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5.4.  附件訂貨表

2518 型設備連接器，A 型插頭，符合 DIN EN 175301-803 標準

提示：
其他變體請參閱 2518 型  資料表。

設備連接器 尺寸 規格 電壓 產品編號
 c

a.
 5

1 

 35,7 
 3,5 

 M
3 

 1,5  29,2 

Ø 19 

 2
9,

2 

無（交流/直流）接線，帶矽
膠密封圈

0…250 V 交流/
直流

361687 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5406&id=361687


Bürkert──隨時隨地為您服務

比利時
丹麥
德國
芬蘭
法國
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意大利
荷蘭
挪威
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日本 
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菲律賓
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台灣
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俄羅斯

阿聯酋
巴西
烏拉圭

加拿大
美國

澳洲
新西蘭

所有當前地址均可在以下網址找到：
www.burkert.com

出版社、© 和概念：Christian Bürkert GmbH & Co. KG公司 | 照片來源：Marc Eggimann 攝影工作室──4051 

巴塞爾 | Scanner GmbH公司──廣告公司 Künzelsau──74653 Künzelsau
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