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FICHA DE DADOS

Tipo 2513 

Tomada do dispositivo 
DIN EN 175301 - 803, 
formato A

Tipo 2511 

Tomada do dispositivo 
formato A

Tipo 2518 

Tomada do dispositivo  
DIN EN 175301-803 - 
formato A

Tipo 1087 

Timer

Standard | BR | pt | 202208 | 18

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, sujeito a alterações

Válvula de armadura elevatória de 3/2 vias de 
ação direta

• Válvula de efeito direto e compacta até largura nominal DN 2,5

• Sistema parafusado de bobina resistente à vibração

• União roscada de baioneta para a instalação direta em válvulas 
pneumáticas

• Acionamento manual de manutenção simples

• Construções de impulso econômicas

A válvula 6014 é uma válvula de armadura elevatória de efeito direto. O bujão 
e tubo de guia do núcleo são soldados juntos para aumentar a segurança da 
pressão e vazamento. Veja as diversas combinações de materiais de vedação 
disponíveis conforme a aplicação correspondente. Uma flange específica da 
Bürkert (SFB) proporciona a instalação compacta das válvulas em um bloco 
manifold. As bobinas são envoltas em poliamida ou com epóxi de alta resis-
tência química. Para redução do consumo elétrico durante a operação há bo-
binas de impulso disponíveis. Um acionamento manual opcional proporciona 
comissionamento rápido e manutenção simples.

As variantes do produto descritas na ficha de dados podem eventualmente divergir a apresentação e descrição do 

produto.

Descrição do tipoCombinável com

Tipo 6014
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1. Dados técnicos gerais

Características do produto
Dimensões As informações detalhadas podem ser consultadas no capítulo “5. Dimensões” na 

página 8.

Material
Vedação FKM (EPDM mediante solicitação)
Corpo Latão ou aço inoxidável, poliamida (flange)
Bobina Poliamida (epóxi mediante solicitação)
Diâmetro nominal DN 1,5…DN 2,5
Função de comando C, D e T (veja “2. Funções de comutação” na página 4)
Classe de isolamento térmico da válvu-
la solenoide

Poliamida classe B (epóxi classe H mediante solicitação)

Dados de desempenho
Modo nominal de operação/válvula 
individual na montagem de bloco

Regime contínuo 100 % 
Regime intermitente 60 % (30 min.) ou com bobina de 5 W (mediante solicitação)

Dados elétricos
Tensão de operação 24 V CC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz( outras tensões mediante solicitação)
Tolerância de tensão  ± 10 %
Dados dos fluidos
Fluido operacional Gases neutros e líquidos (p. ex. ar comprimido, gás de carvão, gás canalizado, água, óleo 

hidráulico, gasolina). Ideal para vácuo técnico.
Temperatura do fluido  - 10 °C… + 100 °C (bobina PA) 

 - 10 °C… + 120 °C (bobina epóxi)
Viscosidade Máx. 21 mm2/s
Conexão de linha, processo e comunicação
Ligação da linha G ⅛, G ¼, flange (SFB)
Conexão elétrica DIN EN 175 301 - 803 formato A para tomada do dispositivo tipo 2518 (veja “9.4. Tabela 

de encomenda de acessórios” na página 24) 
Versão ATEX/IECEx fundida com cabo de 3 metros

Homologações e certificados
Grau de proteção IP65 com tomada do dispositivo, versão de conector de borne ATEX/IECEx e versão de 

cabo
NEMA 4x com tomada do dispositivo 2518 ou 2509 nas versões VA (outras versões 
mediante solicitação)

Ambiente e instalação
Posição de montagem Livre, preferencialmente com o atuador virado para cima
Temperatura ambiente Máx. + 55°C

2. Funções de comutação

Funcionamento Descrição

2(A)

1(P)        3(R)

Tipo: C, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem corrente

2(B)

1(P)      3(R)

Tipo: D, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Aberto sem corrente

2(A)

1(P)       3(R)

Tipo: T, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Sentido de fluxo livre

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
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3. Homologações

Homologação ATEX e IECEx para bobinas com saída fixa de cabo
ATEX:  EPS 18 ATEX 1232 X 

II 2G Ex mb IIC T4 Gb 
II 2D Ex mb IIIC T130 ºC Db

IECEx:  IECEx EPS 18.0110X 
Ex mb IIC T4 Gb 
Ex mb IIIC T130 ºC Db

Homologações para atmosfera explosiva
ATEX:  PTB 01 ATEX 2101 0102 

II 2G Ex i IIC T6 Gb 
II 2D Ex i IIIC T85 ºC Db

IECEx:  PTB IECEX12,0040 
Ex ia IIC T6 Gb 
Ex ia IIC T80 °C Db

4. Materiais
4.1. Tabela de resistência – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Tabela de resistência

Você quer assegurar a confiabilidade e durabilidade dos materiais para a sua aplica-
ção? Verifique sua combinação de fluidos e materiais na nossa página ou no nosso 
app resistApp.

Verifique agora a resistência química

4.2. Informações do material

Versão Standard

7
6

9
8

1

2

4
5

3

11

12

13

10

Nº Elemento Material
1 Bujão Aço inoxidável 1.4105
2 Anel de defasagem CU (versão em latão)

Ag (versão em aço inoxidável)
3 Vedação do núcleo FKM
4 Mola Aço inoxidável 1.4310
5 Núcleo magnético Aço inoxidável 1.4105
6 Tubo de guia do 

núcleo
Aço inoxidável 1.4303

7 Orings FKM
8 Vedação do núcleo FKM
9 Corpo da válvula Latão

Aço inoxidável 1.4305 (G ⅛)
Aço inoxidável 1.4401 (G ¼)

10 Mola Aço inoxidável 1.4310
11 Flange Aço, superfície passivada com  

camada grossa (versão latão)
Aço inoxidável 1.4301  
(versão em aço inoxidável)

12 Bobina PA (poliamida)
Epóxi (versão para altas temperaturas)

13 Porca Aço, superfície passivada com  
camada grossa (versão latão)
Aço inoxidável 1.4305 revestimento 
PTFE (versão em aço inoxidável)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
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Versão baioneta

7

8

6

13

9
10

1
2

4
5

3

11
1215

14

16 Nº Elemento Material
1 Porca Aço, superfície passivada com  

camada grossa (versão latão)
Aço inoxidável 1.4305 revestimento 
PTFE (versão em aço inoxidável)

2 Bobina PA (poliamida)
Epóxi (versão para altas tempera-
turas)

3 Bujão Aço inoxidável 1.4105
4 Anel de defasagem CU (versão em latão)

Ag (versão em aço inoxidável)
5 Tubo de guia do núcleo Aço inoxidável 1.4303
6 Núcleo magnético Aço inoxidável 1.4105
7 Mola Aço inoxidável 1.4310
8 Flange Aço, superfície passivada com  

camada grossa (versão latão)
Aço inoxidável 1.4301 
(versão em aço inoxidável)

9 Vedação do núcleo FKM
10 Oring FKM
11 Corpo da válvula PPS
12 Conexão de pressão P –
13 Parafuso Latão/aço inoxidável 1.4301
14 Orings NBR
15 Conexão de pressão A –
16 Conector R –

ATEX/IECEx versão de cabo m

6
7

5

10

8
9

1

2

3

4

12

13

14

11

Nº Elemento Material
1 Bujão Aço inoxidável 1.4105
2 Porca Aço, superfície passivada com  

camada grossa (versão latão)
Aço inoxidável 1.4305 revestimento 
PTFE (versão em aço inoxidável)

3 Anel de defasagem CU (versão em latão)
Ag (versão em aço inoxidável)

4 Vedação do núcleo FKM
5 Mola Aço inoxidável 1.4310
6 Núcleo magnético Aço inoxidável 1.4105
7 Tubo de guia do 

núcleo
Aço inoxidável 1.4303

8 Orings FKM
9 Vedação do núcleo FKM

10 Corpo da válvula Latão
Aço inoxidável 1.4305 (G ⅛)
Aço inoxidável 1.4401 (G ¼)

11 Mola Aço inoxidável 1.4310
12 Flange Aço, superfície passivada com  

camada grossa (versão latão)
Aço inoxidável 1.4301  
(versão em aço inoxidável)

13 Bobina Epóxi
14 Cabo Copolímero de poliolefina,  

feixes integrados de elétrons

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
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Versão de conexão de borne m ATEX/IECEx

7
8

6

11

9
10

2

3

1

4

5

13

14

12

Nº Elemento Material
1 Porca Aço, superfície passivada com camada 

grossa (versão latão)
Aço inoxidável 1.4305 revestimento PTFE 
(versão em aço inoxidável)

2 Bujão Aço inoxidável 1.4105
3 Bobina Epóxi
4 Anel de defasagem CU (versão em latão)

Ag (versão em aço inoxidável)
5 Vedação do núcleo FKM
6 Mola Aço inoxidável 1.4310
7 Núcleo magnético Aço inoxidável 1.4105
8 Tubo de guia do núcleo Aço inoxidável 1.4303
9 Orings FKM
10 Vedação do núcleo FKM
11 Corpo da válvula Latão

Aço inoxidável 1.4305 (G ⅛)
Aço inoxidável 1.4401 (G ¼)

12 Mola Aço inoxidável 1.4310
13 Flange Aço, superfície passivada com camada 

grossa (versão latão)
Aço inoxidável 1.4301  
(versão em aço inoxidável)

14 Caixa de conexão de 
borne

Alumínio

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
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5. Dimensões
5.1. Versão Standard

Nota:
Dados em mm

 1
5 

 1
4,

6 

 27 

 5
,4

 
 D 
 B 

 C
 

 9
 

 18 

 G 

 35 

 10 
 12  G1/8 

 5
2,

8 

 32 

 A 
24 

 (4x) M4   8

 F 

 E
 

24
 

 7 

Ø
 6

,3
 

Ø
 3

,2
 

 5
,6

 
 C

 

 M4 

Versão manga G1/8 + G1/4 Versão flangeada

SW14

**

****

Ligação da linha A B C D G
[polegada] [mm] [mm] [mm] [mm]

União roscada sem acionamento manual G ⅛ 32 20,8 32,6 8
G ¼ 46 26,8 49 12

União roscada com acionamento manual G ⅛ 32 20,8 32,6 8
G ¼ 46 26,8 49 12

Conexão de flange – 32 14,3 32,6 –

Tamanho da bobina E F
[mm] [mm]

5 32 45
6 40 51

Alocação da conexão

Nos pontos marcados no desenho com *, ** ou ***, as conexões são identificadas com as letras indicadas na tabela a seguir de acor-
do com o seu modo de funcionamento. Fechar as conexões com modo de funcionamento A ou B não necessárias com uma união 
parafusada ou porca cega.

Funcionamento Tipo de conector
* ** ***

A P bloqueado A
B bloqueado B P
C P R A
D R P B
T P R A

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
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5.2. Versão baioneta

Nota:
Dados em mm

 A
 

 76 
 8 

 E 

 1
5 

 1
4,

6 

 27 

 P
 

 G 

 9
 

 18 

BJ01 - BJ07

 F 

 SW17 

 G1/8 
 12 
 10 

 5
2,

8 
 8

2,
8 

 32  6,5 

Ligação da linha A P G Demais características
[polegada] [polegada] [mm]

BJ01 G ⅛ G ⅛ 10 –
BJ02 G ¼ G ¼ 10 –
BJ03 G ⅛ NPT ¼ 10 1 ranhura de marcação
BJ04 G ¼ NPT ¼ 10 1 ranhura de marcação
BJ05 G ⅛ G ¼ 10 –
BJ06 G ¼ G ⅛ 10 –
BJ07 G ⅛ NPT ⅛ 10 1 ranhura de marcação

Tamanho da bobina E F
[mm] [mm]

5 32 45
6 40 51

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
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5.3. ATEX/IECEx versão de cabo m 

Nota:
Dados em mm

 G1/8 
Comprimento do cabo conforme 
dados de pedido 

 5
2,

8 

 A 

 32 
 35 

 (4x) M4   8

24 

 E
 

 SW14 

 F 

 5
,4

 
 C

 

 B 
 D 

 G 

Versão manga G1/8 + G1/4 Versão flangeada

 M4 

 5
,6

 
 C

 
24

 

 7 

Ø
 6

,3
 

Ø
 3

,2
 

Ligação da linha A B C D G
[polegada] [mm] [mm] [mm] [mm]

Conexão roscada G ⅛ 32 20,8 32,6 8
G ¼ 46 26,8 49 12

Conexão de flange – 32 14,3 32,6 –

Tamanho da 
bobina

E F
[mm] [mm]

5 32 46
6 40 52
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5.4. Versão caixa de conexão de borne m ATEX/IECEx

Nota:
Dados em mm

 G1/8 

 5
2,

8 

 A 

 32 
 35 

 C
 

 5
,4

 

 1
05

 

 (4x) M4    8

24 

Caixa de empanque inclusa 
no escopo de fornecimento

M20x1,5

 75,3  F 
 SW14

 E
 

 43,2 

 B 
 D 

 G 

 68 

Versão manga G1/8 + G1/4

Ligação da linha A B C D G
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Conexão roscada G ⅛ 32 20,8 32,6 8
G ¼ 46 26,8 49 12

Conexão de flange – 32 14,3 32,6 –

Tamanho da bobina E F
[mm] [mm]

5 32 44
6 40 51

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
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5.5. ATEX/IECEx ia

Nota:
• Dados em mm

• Informações detalhadas sobre os dados elétricos em “6.3. Dados elétricos” na página 15.

 27 

 2
0,

8 
 32 
 35 

 5
,4

 

 G1/8 

 9
 

 1
5,

4 

 18 

 1
4,

6 

 (4x) M4   8

24 

 5
2,

8 

 10 
 12  G1/8 

 32,6 
 32 

 8 

 51 

 4
0 

 S
W

14

Versão manga G1/8 Versão flangeada

 7 

Ø
 6

,3
 

24
 

32
 Ø

 3
,2

 

 2
3,

3 
 6

,5
 

 M4 
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5.6. Placas de conexão para montagem em bloco

Placa de conexão simples

Nota:
• Dados em mm

• Informações detalhadas sobre a instalação de placas de conexão em “Placas de conexão para montagem em bloco” na 
página 16.

8

32

24

2,5

Ø
 1

0,
5

13

G
1/

8

2432

17

4,3

G1/8

Ø
 7

,2

M
5

8
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Placa de conexão manifold

Nota:
• Dados em mm

• Placa de conexão com apenas cinco tamanhos possíveis de bobinas

• Placas de conexão em latão ou aço inoxidável mediante solicitação

A

C

16 33 33

B

Acessórios Quantidade de 
slots de válvula

Distância do  
orifício A

Comprimento 
total B

Distância do  
orifício C

Número do 
item

[mm] [mm] [mm]
Placa de conexão mani-
fold (em alumínio)

2 57 65 – 005023 
3 90 98 – 005286 
4 123 131 – 005287 
5 156 164 57 005035 
6 189 197 57 005038 
8 255 263 90 005386 
10 321 329 90 005764 

Placa de conexão simples (em alumínio) 005020 
Conector de engate com orings para placas de conexão 005040 
Placa de cobertura com parafuso e oring para fechar os slots livres 005630 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
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6. Descrições de potência
6.1. Consumo de energia

Nota:
Tempos de comutação: Medição na saída da válvula 6 bar e +20 °C. Abrir: Geração de pressão 0 até 90 %, fechar: Redução de 
pressão 100…10 %

Diâmetro 
nominal

Consumo de energia Tempos de comutação
Atração AC UC Operação 

AC
UC Abrir Fechar

[mm] [VA] [W] [VA/W] [W] [ms] [ms]
1,5 24 17 8 8 / 9 10 - 15 15 - 20
2,0 10 - 15 15 - 20
2,5 15 - 20 10 - 22

6.2. Uso em outros modos de funcionamento

As válvulas são equipadas com diversas molas para um determinado modo de funcionamento. A pressão operacional permitida 
muda de acordo com os modos de funcionamento de acordo com a seguinte tabela.

Versão Standard Máx. Pressão operacional [bar] para aplicação da válvula no 
modo de funcionamento

DN Funciona-
mento

A B C D T

1,5 C 16 22 16 2 2
D 2 2,5 2 16 2
T 10 16 10 6 6

2,0 C 10 14 10 1 1
D 1 1,5 1 10 1
T 6 10 6 4 4

2,5 C 6 9 6 0,7 0,7
D 0,7 1 0,7 6 0,7
T 3,5 6 3,5 2,5 2,5

6.3. Dados elétricos

Nota: 
A válvula é destinada para operação em saídas de 24 V CC na interligação de um equipamento intrinsicamente seguro (módulo de 
separação ou barreira).

Tipo de proteção contra ignição Eex ia IIC T6 conforme número PTB. Ex- 96.D.2010

CLP
Barreira/
módulo 

de separação
24 V CC > 9,3 V CC

+
≥ 30 mA+

–

Valores de função para função 
de comutação da válvula

a + 20 °C a + 55 °C

Corrente mínima de comutação 30 mA 30 mA
Resistência nominal da bobina 310 Ω 360 Ω
Tensão terminal mínima 9,3 V 10,8 V

Valores máximos permitidos de acordo com a declaração de 
conformidade
Ui 28 V
li 120 mA
Pi 1,1 W
Temperatura ambiente + 60 ºC em T6

+ 75 ºC em T5

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
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7. Instalação do produto
7.1. Notas de instalação

Acionamento para versão de impulso com acionamento de inversão de polo

Nota:
• Usar apenas  tomada do dispositivo sem circuito elétrico para a versão de pulso!

• Duração mínima do pulso 50 ms

Polaridade  
(indicada na bobina com uma placa)

Descrição Atribuição de terminais

– switch ON + Abre a válvula (+) no borne 2 e (–) no borne 1 (veja abaixo)
+ switch OFF – Fecha a válvula (+) no borne 1 e (–) no borne 2 (veja abaixo)

Polaridade indicada na bobina com uma placa:
- switch ON +
+ switch OFF -  

1

Ligação da terra de proteção

2

Placas de conexão para montagem em bloco

Nota:
• Fechar as conexões desnecessárias, abertas com as placas de cobertura (veja acessórios).

• Fixar as placas de conexão em um trilho.

• Informações detalhadas sobre as dimensões em “5.6. Placas de conexão para montagem em bloco” na página 13.

Observar a duração de operação permitida para montagem em bloco (versões 5 E vom 100 % ED ou versão 8 W com 60 % ED). 
A conexão de pressão da placa de conexão é identificada com P (R), a saída com A (B). Conectar apenas conexões com a mesma 
designação.

Válvulas 2/2 vias do tipo 6013 em conjunto com válvulas 3/2 vias tipo 6014, modo de funcionamento C (nem D ou T!) podem ser 
operadas em uma placa de conexão caso a pressão operacional esteja de acordo com a placa de características. As placas de co-
nexão também podem ser encadeadas mediante observação das funções da válvula. Os conectores de engate com orings servem 
para conectar as conexões P (R).

8. Acessórios do produto
8.1. Caixas de empanque para caixa de conexão de borne ATEX/IECEX

Nota:
• Uma caixa de empanque em poliamida está incluso no escopo de fornecimento. O latão niquelado pode ser fornecido a preço 

adicional, veja “9.4. Tabela de encomenda de acessórios” na página 24.

• A ferramenta especial não está inclusa no escopo de fornecimento da válvula (veja “Caixas de empanque para caixa de co-
nexão de borne ATEX/IECEX” na página 24).

Descrição Homologação Ex Dimensões
Certificado Identificação

Caixa de empanque. 
latão niquelado, 6…13 mm

PTB 04 ATEX 1112 X, 
IECEx PTB 13,0027X

II 2 G Ex e IIC Gb, 
II 2 D Ex tb IIIC Db IP68

TL 29…37 mm
L 6 mm
D 20 mm
SW 24 mm
E 27 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
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Descrição Homologação Ex Dimensões
Certificado Identificação

Caixa de empanque Ex, 
poliamida, 7…13 mm

PTB 13 ATEX 1015 X, 
IECEx PTB 13,0034X

II 2 G Ex e IIC Gb, 
II 2 D Ex tb IIIC Db IP68

TL 36…45 mm
L 10 mm
D 20 mm
SW 24 mm
E 28 mm

8.2. Ferramenta especial para girar a caixa de conexão de borne

Nota:
Esta ferramenta especial não está incluída no escopo de entrega da válvula (ver “9.4. Tabela de encomenda de acessórios” na 
página 24).

Descrição Conjunto de componentes
Kit SC02-AC10 • Ferramenta especial

• Manual de serviço

9. Informações para encomenda
9.1. Bürkert eShop - Prático para comprar e rápido para entregar

Bürkert eShop - Prático para comprar e rápido para entregar

Quer encontrar seu produto Bürkert ou peça de reposição de forma rápida e pedir 
sem intermediários? Nossa loja online está sempre aberta para você. Cadastre-se e 
aproveite as vantagens.

Faça seu pedido online agora

9.2. Filtro de produtos Bürkert

Filtro de produtos Bürkert - Encontre o produto certo sem demora

Quer fazer sua escolha com base nos requisitos técnicos de forma rápida e fácil? Use 
o filtro de produtos Bürkert e encontre o item certo para sua aplicação.

Use o filtro de produtos

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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9.3. Tabela de encomenda

Versão Standard

Nota:
Escopo de fornecimento sem tomada do dispositivo (veja acessórios)

Funcionamento Diâmetro 
nominal

Ligação da 
linha

Valor KV da 
água1.)

Faixa de 
pressão2.)

Potência da 
bobina

Número do item 
por tensão/frequência

[mm] [m3/h] [bar] [W] 024/CC 024/50 230/50
Versão de rosca com vedação FKM (classe B)
Corpo de latão
C, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem  
corrente

2(A)

1(P)        3(R)

1,5 G ⅛ 0,07 0 - 16 8 125329  125331  125332 
2,0 G ⅛ 0,11 0 - 10 8 125333  125334  125336 

G ¼ 0,11 0 - 10 8 125348  126138  126140 
2,5 G ⅛ 0,16 0 - 6 8 125341  125340  125342 

G ¼ 0,16 0 - 6 8 126142  126143  126145 

D, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Aberto sem corrente

2(B)

1(P)      3(R)

1,5 G ⅛ 0,07 0 - 16 8 126195  126196  125355 
2,0 G ⅛ 0,11 0 - 10 8 125357  125358  125360 

G ¼ 0,11 0 - 10 8 126198  126199  126201 
2,5 G ⅛ 0,16 0 - 6 8 125363  126202  126204 

G ¼ 0,16 0 - 6 8 126205  126206  126208 

T, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Sentido de fluxo livre

2(A)

1(P)       3(R)

1,5 G ⅛ 0,07 0 - 7 8 126150  126151  126153 

Com acionamento manual
C, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem  
corrente

2(A)

1(P)        3(R)

2,0 G ⅛ 0,11 0 - 10 8 125337  125338  125339 
G ¼ 0,11 0 - 10 8 125349  126147  126149 

D, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Aberto sem corrente

2(B)

1(P)      3(R)

2,0 G ⅛ 0,11 0 - 10 8 126209  125361  126211 
G ¼ 0,11 0 - 10 8 126212  126213  126215 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125329
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125331
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125332
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125333
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125334
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125336
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125348
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126138
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126140
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125342
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126142
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126143
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126145
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126195
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126196
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125355
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125357
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125358
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125360
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126198
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126199
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125363
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126202
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126204
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126205
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126206
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126208
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126150
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126151
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126153
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125337
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125338
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125339
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125349
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126147
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126149
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126209
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125361
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126212
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126213
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126215
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Funcionamento Diâmetro 
nominal

Ligação da 
linha

Valor KV da 
água1.)

Faixa de 
pressão2.)

Potência da 
bobina

Número do item 
por tensão/frequência

[mm] [m3/h] [bar] [W] 024/CC 024/50 230/50
Corpo de aço inoxidável
C, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem  
corrente

2(A)

1(P)        3(R)

1,5 G ⅛ 0,07 0 - 16 8 126216  126217  126219 
2,0 G ⅛ 0,11 0 - 10 8 126220  126221  126223 
2,0 G ¼ 0,11 0 - 10 8 126224  126225  126227 

T, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Sentido de fluxo livre

2(A)

1(P)       3(R)

1,5 G ⅛ 0,07 0 - 7 8 126228  126229  126231 

1.) Medição a + 20 °C, 1 bar2.) Pressão na entrada da válvula e saída livre

2.) Sobrepressão em relação à pressão atmosférica

Nota:
Escopo de fornecimento sem tomada do dispositivo (veja acessórios)

Funcionamento Diâmetro 
nominal

Valor KV da 
água1.)

Faixa de  
pressão2.)

Potência da 
bobina

Número do item 
por tensão/frequência

[mm] [m3/h] [bar] [W] 024/CC 024/50 230/50
Versão de flange (SFB) com vedação FKM (classe B)
Corpo de latão
C, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem  
corrente

2(A)

1(P)        3(R)

1,5 0,07 0 - 16 8 126154  126155  125366 
2,0 0,11 0 - 10 8 125367  125368  125370 

D, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Aberto sem corrente

2(B)

1(P)      3(R)

2,0 0,11 0 - 10 8 126161  126162  125383 

Com acionamento manual
C, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem  
corrente

2(A)

1(P)        3(R)

1,5 0,07 0 - 10 5 126403  126404  126406 
1,5 0,07 0 - 16 8 126157  126158  126160 
2,0 0,11 0 - 6 5 126407  126408  126410 
2,0 0,11 0 - 10 8 125371  125372  125374 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126216
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126217
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126219
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126220
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126221
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126223
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126224
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126225
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126227
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126228
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126229
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126231
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126154
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126155
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125366
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125367
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125368
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125370
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126161
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126162
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125383
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126403
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126157
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126158
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126160
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126408
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126410
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125371
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125372
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=125374
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Funcionamento Diâmetro 
nominal

Valor KV da 
água1.)

Faixa de  
pressão2.)

Potência da 
bobina

Número do item 
por tensão/frequência

[mm] [m3/h] [bar] [W] 024/CC 024/50 230/50
Caixa de poliamida
C, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem  
corrente

2(A)

1(P)        3(R)

1,5 0,07 0 - 10 5 126390  126391  126393 

Com acionamento manual
C, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem  
corrente

2(A)

1(P)        3(R)

1,5 0,07 0 - 10 5 126396  126397  126399 

1.) Medição a + 20 °C, 1 bar2.) Pressão na entrada da válvula e saída livre

2.) Sobrepressão em relação à pressão atmosférica

Funcionamento Diâmetro 
nominal

Ligação da linha Valor KV 
da água1.)

Faixa de 
pressão2.)

Consumo elétrico 
de energia CC  
(bobina quente/fria)

Número do item  
por tensão [V]

[mm] [m3/h] [bar] [W] 012/CC 024/CC

Versão de pulso com vedação FKM e corpo em latão, (classe H)
C, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem  
corrente

2(A)

1(P)        3(R)

1,5 Manga G ⅛ 0,07 0 - 16 7 209280  209284 
2,0 0,11 0 - 10 7 209281  209285 
1,5 Flange Flange

(SFB)
0,07 0 - 16 7 209278  209282 

2,0 0,11 0 - 10 7 209279  209283 

1.) Medição a + 20 °C, 1 bar2.) Pressão na entrada da válvula e saída livre

2.) Sobrepressão em relação à pressão atmosférica

Versão baioneta

Nota:
• Note que a tomada do dispositivo deve ser encomendada, veja a ficha de dados separada para o tipo 2518 .

• Parafuso vazado em aço inoxidável mediante solicitação

Funcionamento Conexão 
de  
pressão 
P

Conexão de 
trabalho A
(parafuso 
vazado)

Diâ-
metro 
nominal

QNn-  
Valor 
do ar

Material 
do pa-
rafuso 
vazado

Faixa 
de 
pressão

Consumo 
elétrico

Número do item por 
tensão/frequência [V/Hz]

[mm] [l/min] [bar] [W] 024/CC 024/50 230/50
Com vedação FKM e acionamento manual
C, válvula  
solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem 
corrente

2(A)

1(P)        3(R)

G ⅛ G ⅛ 1,5 75 Latão 0 - 16 8 342402  389539  389541 
G ¼ G ¼ 1,5 75 Latão 0 - 16 8 334869  389542  389543 
G ⅛ G ⅛ 2,0 120 Latão 0 - 10 8 342403  389545  389547 
G ¼ G ¼ 2,0 120 Latão 0 - 10 8 334870  389548  389550 

x: Mediante solicitação

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126390
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126391
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126393
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126396
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126397
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=126399
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=209280
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=209284
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=209281
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=209285
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=209278
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=209282
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=209279
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=209283
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=342402
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=389539
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=389541
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=334869
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=389542
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=389543
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=342403
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=389545
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=389547
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=334870
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=389548
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=389550
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ATEX/IECEx versão de cabo m

Nota:
A temperatura máxima do fluido não pode ultrapassar a classe permitida da temperatura (T4 135 °C, T5 100 °C, T6 85 °C) menos 5 K 
sob nenhuma hipótese.

Funcionamento Diâmetro 
nominal

Ligação da 
linha

Valor KV 
da água

Faixa de 
pressão

Material 
do corpo

Potência da 
bobina

Tensão/fre-
quência

Número 
do item

com acio-
namento 
manual

[mm] [m3/h] [bar] [W] [V/Hz]

Ex m II T4, com vedação FKM e conexão flangeada (SFB) com cabo injetado (3 m), pode ser montado em bloco, tempera-
tura ambiente entre - 10 °C… + 40 °C
C, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem  
corrente

2(A)

1(P)        3(R)

1,5 Flange
(SFB)

0,07 0 - 10 PA 7 024/UC 364568 
230/UC 352017 

Latão 7 024/UC 351967 
230/UC 364570 

2,0 Flange
(SFB)

0,11 0 - 6 Latão 7 024/UC 351981 
230/UC 351990 

Funcionamento Largura 
nominal

Ligação 
da linha

Valor KV 
da água

Faixa 
de 
pressão

Material 
do corpo

Potência da 
bobina

Tensão/
frequência

Número do 
item

sem acio-
namento 
manual

Número 
do item

com acio-
namento 
manual

[mm] [m3/h] [bar] [W] [V/Hz]

Ex m II T4, com vedação FKM e ligação de manga com cabo injetado (3 m), permitido apenas para montagem individual, 
temperatura ambiente entre - 10 °C… + 55 °C
C, válvula  
solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem 
corrente

2(A)

1(P)        3(R)

2,0 G ⅛ 0,11 0 - 10 Latão 9 024/UC 351966  351979 
230/UC 351982  352034 

VA 9 024/UC 351988  x

230/UC 352026  x

G ¼ 0,11 0 - 10 Latão 9 024/UC 351969  351970 
230/UC 351978  352006 

VA 9 024/UC 351963  x

230/UC 352002  x

2,5 G ⅛ 0,16 0 - 6 Latão 9 024/UC x x
230/UC x x

G ¼ 0,16 0 - 6 Latão 9 024/UC 351995  352000 
230/UC 364572  x

T, válvula  
solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Sentido de fluxo 
livre

2(A)

1(P)       3(R)

1,5 G ⅛ 0,07 0 - 7 Latão 9 024/UC 364573  x

230/UC x x
VA 9 024/UC 352009  x

230/UC 351989  x

G ¼ 0,07 0 - 7 Latão 9 024/UC x x
230/UC x x

VA 9 024/UC 351994  x

230/UC x x

x: Mediante solicitação

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364568
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=352017
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=351967
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364570
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=351981
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=351990
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=351966
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=351979
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=351982
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=352034
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Versão caixa de conexão de borne m ATEX/IECEx

Nota:
A temperatura máxima do fluido não pode ultrapassar a classe permitida da temperatura (T4 135 °C, T5 100 °C, T6 85 °C) menos 5 K 
sob nenhuma hipótese.

Funcionamento Diâmetro 
nominal

Ligação da 
linha

Valor KV da 
água

Faixa de 
pressão

Material 
do corpo

Potência da 
bobina

Tensão/fre-
quência

Número 
do item

com acio-
namento 
manual

[mm] [m3/h] [bar] [W] [V/Hz]

Ex m II T4, com vedação FKM e conexão de flange (SFB), permitido para montagem em bloco, temperatura ambiente 
entre - 10 °C… + 40 °C
C, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem  
corrente

2(A)

1(P)        3(R)

1,5 Flange
(SFB)

0,07 0 - 10 PA 7 024/UC 352062 
230/UC 364576 

Latão 7 024/UC x
230/UC x

2,0 Flange
(SFB)

0,11 0 - 6 Latão 7 024/UC x
230/UC x

x: Mediante solicitação

Funcionamento Largura 
nominal

Ligação 
da linha

Valor KV 
da água

Faixa 
de 
pressão

Material 
do corpo

Potência da 
bobina

Tensão/
frequência

Número do 
item

sem acio-
namento 
manual

Número 
do item

com acio-
namento 
manual

[mm] [m3/h] [bar] [W] [V/Hz]

Ex m II T4, com vedação FKM e conexão de rosca, permitido apenas para montagem individual, temperatura ambiente 
entre - 10 °C… + 55 °C
C, válvula sole-
noide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem 
corrente

2(A)

1(P)        3(R)

2,0 G ⅛ 0,11 0 - 10 Latão 9 024/UC 352001  351983 
230/UC 352005  364614 

VA 9 024/UC 351998  x

230/UC 364581  x

G ¼ 0,11 0 - 10 Latão 9 024/UC 351992  351980 
230/UC 364587  352071 

VA 9 024/UC 352067  x

230/UC 352041  x

2,5 G ⅛ 0,16 0 - 6 Latão 9 024/UC 364595  x

230/UC 364598  x

G ¼ 0,16 0 - 6 Latão 9 024/UC 364600  364615 
230/UC 364603  364618 

T, válvula sole-
noide
3/2 vias
Efeito direto
Sentido de fluxo 
livre

2(A)

1(P)       3(R)

1,5 G ⅛ 0,07 0 - 7 Latão 9 024/UC 364606  x

230/UC x x
VA 9 024/UC x x

230/UC x x
G ¼ 0,07 0 - 7 Latão 9 024/UC x x

230/UC x x
VA 9 024/UC 364610  x

230/UC 364611  x

x: Mediante solicitação

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=352062
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364576
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=352001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=351983
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=352005
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364614
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=351998
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364581
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=351992
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=351980
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364587
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=352071
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=352067
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=352041
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364595
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364598
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364600
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364615
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364603
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364618
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364606
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364610
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=364611
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Versão ia ATEX/IECEx

Nota:
A temperatura máxima do fluido não pode ultrapassar a classe permitida da temperatura (T4 135 °C, T5 100 °C, T6 85 °C) menos 5 K 
sob nenhuma hipótese.

Funcionamento Diâmetro 
nominal

Valor QNn do ar Faixa de 
pressão

Material do corpo Ligação da linha Número do 
item

[mm] [l/min] [bar]
Ex ia II T6 com vedação FKM apenas para montagem individual, conector de engate conforme DIN EN 175 301- 803 formato 
A, 
temperatura ambiente entre  - 10 °C… + 60 °C para T6, - 10 °C… - 75 °C para T5
C, válvula solenoide
3/2 vias
Efeito direto
Fechado sem  
corrente

2(A)

1(P)        3(R)

0,9 30 Vácuo até 10 Aço inoxidável Flange Bürkert (SFB) 20003982 
G ⅛ 394532 

Latão Flange Bürkert (SFB) 394531 
G ⅛ 394530 

Outras versões mediante solicitação

Adicionalmente
Diâmetro nominal: 1,2 mm e 3,0 mm

Conexão de processo
Parafuso vazado

Homologação
UL, CSA

Tensão
Outras tensões

Material
Bobina epóxi conforme formato A 
material de vedação EPDM

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=20003982
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=394532
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=394531
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=394530
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9.4. Tabela de encomenda de acessórios

Tomada do dispositivo tipo 2518, formato do conector A conforme DIN EN 175301 - 803

Nota:
Para outras variantes, veja ficha de dados tipo 2518 .

Tomada do  
dispositivo

Dimensões Execução Tensão Número 
do item

 c
a.

 5
1 

 35,7 
 3,5 

 M
3 

 1,5  29,2 

Ø 19 

 2
9,

2 

Sem comutação (CA/CC) 0…250 V CA/CC 314802 

Com LED (CA/CC) 12…24 V CA/CC 314812 

Com LED e varistor (CA/CC) 12…24 V CA/CC 314820 

Com retificador, LED e 
varistor

12…24 V CA/CC 314816 

Tomado do dispositivo tipo 2513, formato do conector A conforme DIN EN 175301 - 803

Nota:
• A tomado do dispositivo tipo 2513 cumpre as exigências conforme ATEX cat. 3 GD.

• Para mais informações sobre a tomado do dispositivo, veja a ficha de dados tipo 2513 .

Tomada do dispositivo Diagrama de circuito Comprimento máximo do cabo 
[mm]

Número do 
item

BN

BU

GNYE

12000 260893 
5000 260892 
3000 260891 
300 260890 

Caixas de empanque para caixa de conexão de borne ATEX/IECEX

Nota:
• Uma caixa de empanque em poliamida está incluso no escopo de fornecimento. O latão niquelado pode ser fornecido a preço 

adicional.

• Para mais informações sobre as caixas de empanque Ex, veja “8.1. Caixas de empanque para caixa de conexão de borne 
ATEX/IECEX” na página 16.

Descrição Número do 
item

Caixa de empanque Ex, latão niquelado, 6… 13 mm1.) 773278 
Caixa de empanque Ex, poliamida, 7… 13 mm1.) 773277 
Kit SC02-AC10, chave especial2.), manual de serviço 293488 

1.) Diâmetro do cabo

2.) Não acompanha a válvula

Placas de conexão para montagem em bloco

Nota:
A tabela de encomenda para as placas de conexão é encontrada no capítulo “5.6. Placas de conexão para montagem em bloco” 
na página 13.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=314802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=314812
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=314820
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=314816
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2513
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=260893
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=260892
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=260891
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=260890
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=773278
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=773277
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014&id=293488


Bürkert – Sempre perto de você

Bélgica
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Itália
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China
Hong Kong
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Coréia
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Cingapura
Taiwan

África do Sul

Rússia

Emirados 
Árabes 
Unidos

Brasil
Uruguai
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EUA

Austrália
Nova Zelândia

Todos os endereços atuais 
podem ser encontrados em
www.burkert.com
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