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2/2-пътен мембранен вентил с индиректно 
действие

• Мембранен вентил с индиректно действие до номинален раз-
мер DN50

• Виброустойчива, централно завита бобина

• Безшумно затваряне

• Удобно ръчно задействане

• Взривозащитени версии

Вентилът 6281 е мембранен вентил с индиректно действие от серията 
S.EV. За функционирането на вентила винаги е необходимо определено 
минимално диференциално налягане. Налични са различни материали на 
мембраната и начини на действие в зависимост от приложението. Стан-
дартният месингов корпус отговаря на всички европейски изисквания за 
питейна вода. За други пазари се предлага и месинг, устойчив на децин-
коване. Асортиментът на корпусите включва и вариант от неръждаема 
стомана. С цел намаляване на енергийните нужди всички бобини могат 
да бъдат доставени с електронно намаляване на мощността. Вентилът 
може да бъде снабден с ръчно управление за лесно поддържане и пус-
кане в експлоатация. В съчетание с конектор съгласно DIN EN 175301 – 
803 форма А вентилите отговарят на степен на защита IP65 – в съчета-
ние с корпус от неръждаема стомана NEMA 4X.

Описаните в техническата спецификация варианти на продукта могат да се различават от изображенията 
и описанията на продукта.

Описание на типаМоже да се комбинира с
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1. Обща техническа информация

Продуктови характеристики
Размери Подробна информация ще намерите в глава „5. Размери“ на страница 5.

Материали
Корпус Месинг съгласно DIN EN 50930-6, неръждаема стомана

(устойчив на децинковане месинг по заявка)
Вътрешни части на вентила Неръждаема стомана, месинг, пластмаса (PPS)
Уплътнение NBR, EPDM, FKM
Номинален размер DN10 – DN50
Клас на (топло)изолация на бобината Полиамид клас B

Епоксид клас H
Данни за ефективността
Номинален тип експлоатация Продължителна експлоатация 100% ED
Време за сработване1.) 0,1 – 4 секунди (в зависимост от номиналния размер и диференциалното налягане)
Електрически характеристики
Допуск на напрежението  ± 10%
Напрежения 024/DC, 024/UC, 024/50 – 60 V/Hz, 230/UC, 230/50 – 60 V/Hz
Електрическа връзка Контактни щифтове съгласно DIN EN 175301-803 форма A за конектор тип 2518 

(вж. „8.4. Таблица за поръчки на принадлежности“ на страница 16)
Информация за веществата

Вещества
NBR Неутрални вещества, напр. сгъстен въздух, вода
EPDM Вещества без масла и мазнини, гореща вода, ацетон, водни алкали

FKM Горещ въздух, разтвори на пер-*-ати

Температура на веществото
NBR  -10°C – +80°C
EPDM  -30°C – +90°C (с епоксидна бобина до +100°C)
FKM 0°C – +90°C (с епоксидна бобина до +120°C)
Одобрения и сертификати
Директиви CE, EAC
Околна среда и монтаж
Монтажно положение Произволно, за предпочитане е бобината да сочи нагоре
Степен на защита IP65 с конектор, монтаж на кабел и разпределителна кутия
Температура на околната среда 
(макс.)

 +55°C

1.) Измерване на изхода на вентила 6 бара и +20°C. Отваряне: увеличаване на налягането 0 – 90%, затваряне: понижаване на налягането 100 – 10%.

2. Функции на превключване

Начин на действие Описание

2 (A)

1 (P)

Тип: A, електромагнитен вентил
2/2-пътен
С индиректно действие
Нормално затворен

2 (B)

1 (P)

Тип: B, електромагнитен вентил
2/2-пътен
С индиректно действие
Нормално отворен
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3. Одобрения

Одобрения за взривозащита
ATEX:  EPS 18 ATEX 1232 X 

II 2G Ex mb IIC T4 Gb 
II 2D Ex mb IIIC T130ºC Db 
II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb 
II 2D Ex mb tb IIIC T130ºC Db

IECEx:  IECEx EPS 18.0110 X 
Ex mb IIC T4 Gb 
Ex mb IIIC T130ºC Db 
Ex eb mb IIC T4 Gb 
Ex mb tb IIIC T130ºC Db

4. Материали
4.1. Таблица за устойчивост – приложението Bürkert resistApp

Приложението Bürkert resistApp – таблица за устойчивост

Искате да се уверите в надеждността и трайността на материалите във вашия 
индивидуален случай? Проверете вашето съчетание от вещества и материали на 
нашия уебсайт или в приложението resistApp.

Проверете химическата устойчивост сега

4.2. Спецификации на материалите в стандартната изработка

8

7

5

4

3

2

1

6

11

10

9

№ Елемент Материал
1 Бобина Полиамид1.) или епоксид2.)

2 Запушалка 1.4113
3 Пръстен за късо съеди-

нение
Cu (изработка от месинг)
Ag (изработка от неръждаема 
стомана)

4 Магнитна сърцевина 1.4113
5 О-пръстени NBR, FKM, EPDM
6 Уплътнение на сърцеви-

ната
NBR, FKM, EPDM

7 Пружина 1.4310
8 О-пръстени NBR, FKM, EPDM
9 Мембрана NBR, FKM, EPDM
10 Държач на мембраната PPSGF40, DN50: Месинг и неръж-

даема стомана
11 Корпус на вентила Месинг в съответствие с DIN 

50930-6 или неръждаема стомана 
1.4408 (CF8M)

1.) С уплътнение NBR/EPDM 
2.) С уплътнение FKM
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5. Размери
5.1. Стандартна изработка

Указание:
• Стойностите са в mm

• При резба G важат размерите F1 и G1

• При резба NPT важат размерите F2 и G2

• При резба Rc важат размерите F3 и G3

C

D

N

L

B

 H 
 O

 

GG

A

E
FF

1 1

11

SW

 K 
 12 

 M
 

 J 

Размер на 
бобината

H J K M O

5 32 20,5 45 41 3,4
6 40 23,5 51 41,4 3,8

DN A B C D E G NPT Rc L SW N
F1 G1 F2 G2 F3 G3

101.) 83,1 94,1 32 44 22 12 G ¼ 10 NPT ¼ – – 50 22 –
12 G ⅜ 10,3 NPT ⅜ 10,1 Rc ⅜

85,1 98,6 24,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ – – 50 27 –
102.) 83,6 94,6 22 12 G ¼ 10 NPT ¼ – – 50 22 –

12 G ⅜ 10,3 NPT ⅜ 10,1 Rc ⅜
85,6 99,1 24,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ – – 55 27 –

131.) 91,1 104,6 42 54,5 27,25 12 G ⅜ – – – – 58 27 –
13 32,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ 13,2 Rc ½ 65 27

93,1 109,1 16 G ¾ 14 NPT ¾ – – 65 32
20 99,6 115,6 60 74 37 16 G ¾ 14 NPT ¾ 14,5 Rc ¾ 80 32 10

102,1 122,6 37,5 18 G 1 16,8 NPT 1 – – 80 41
25 106,6 127,1 70 85 46 18 G 1 16,8 NPT 1 16,8 Rc 1 95 41 15

111,6 136,6 20 G 1¼ 17,3 NPT 1¼ 19,1 Rc 1¼ 95 50
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DN A B C D E G NPT Rc L SW N
F1 G1 F2 G2 F3 G3

401.) 120,1 145,1 99 114 61 20 G 1¼ 17,3 NPT 1¼ 19,1 Rc 1¼ 126 50 23
40 125,6 155,6 22 G 1½ NPT 1½ Rc 1½ 126 60

131,6 166,6 64 24 G 2 17,6 NPT 2 23,4 Rc 2 132 70
501.) 119,9 154,9 115 132 82 24 G 2 17,6 NPT 2 23,4 Rc 2 164 70 37

119,6 162,1 89,5 27 G 2½ 23,6 NPT 2½ – – 179 85
1.) Само изработка с резба MS
2.) Само изработка с резба VA
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5.2. Изработка ATEX с монтаж на кабел

Указание:
• Стойностите са в mm

• При резба G важат размерите F1 и G1

• При резба NPT важат размерите F2 и G2

• При резба Rc важат размерите F3 и G3

• За DN50 вж. чертежа с размери „5.3. Изработка ATEX с разпределителна кутия“ на страница 8

 B
 

 L 

 3
,5

 

 H 

 F 

 G
 

 F 

 G
 

 E 

 A
 

1 1

1 1

 C
 

 D 

 SW27 

 N 

 68 

 SW 

 4
1,

3 
 2

9,
7 

 3
5 

 J 

 R 
 S 

 R84 

Радиус на 

отваряне 

 8
4,

3 
 4

5 
 2

6 
 3

9,
3 

SW 24

 
6,

2 

 4
1,

3 

 P 

Дължина на кабела според 
посоченото в поръчката  K 

 J 

мин. R25 

Кабелна бобина

Размер на 
бобината

H J K P R S

5 32 20,5 46 68,8 99,8 174,7
6 40 23,5 52 74,8 103 177,7
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DN A B C D E G NPT Rc L SW N
F1 G1 F2 G2 F3 G3

101.) 83,1 94,1 32 44 22 12 G ¼ 10 NPT ¼ – – 50 22 –
12 G ⅜ 10,3 NPT ⅜ 10,1 Rc ⅜

85,1 98,6 24,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ – – 50 27 –
102.) 83,6 94,6 22 12 G ¼ 10 NPT ¼ – – 50 22 –

12 G ⅜ 10,3 NPT ⅜ 10,1 Rc ⅜
85,6 99,1 24,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ – – 55 27 –

131.) 91,1 104,6 42 54,5 27,25 12 G ⅜ – – – – 58 27 –
13 32,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ 13,2 Rc ½ 65 27

93,1 109,1 16 G ¾ 14 NPT ¾ – – 65 32
20 99,6 115,6 60 74 37 16 G ¾ 14 NPT ¾ 14,5 Rc ¾ 80 32 10

102,1 122,6 37,5 18 G 1 16,8 NPT 1 – – 80 41
25 106,6 127,1 70 85 46 18 G 1 16,8 NPT 1 16,8 Rc 1 95 41 15

111,6 136,6 20 G 1¼ 17,3 NPT 1¼ 19,1 Rc 1¼ 95 50
401.) 120,1 145,1 99 114 61 20 G 1¼ 17,3 NPT 1¼ 19,1 Rc 1¼ 126 50 23
40 125,6 155,6 22 G 1½ NPT 1½ Rc 1½ 126 60

131,6 166,6 64 24 G 2 17,6 NPT 2 23,4 Rc 2 132 70
501.) 119,9 154,9 115 132 82 24 G 2 17,6 NPT 2 23,4 Rc 2 164 70 37

119,6 162,1 89,5 27 G 2½ 23,6 NPT 2½ – – 179 85

5.3. Изработка ATEX с разпределителна кутия

Указание:
• Стойностите са в mm

• Стандарт при DN50

Завъртян изглед на разпределителната кутия

 3
4 

 3
4 

 2
6 

 H
 

 3
5 

 4
5 

 3
9,

3 

 R84 

Радиус на 

отваряне 

 S 

 R 

SW 24

Размер на 
бобината

H J K P R S

5 32 20,5 46 68,8 99,8 174,7
6 40 23,5 52 74,8 103 177,7
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5.4. Вентили за разтоварване на компресори

Указание:
• Стойностите са в mm

• При резба G важат размерите F1 и G1

• При резба NPT важат размерите F2 и G2

• При резба Rc важат размерите F3 и G3

 D 

 C
 

L

B

 O
 

 H 
 G1/8 

GG

A

E
 F  F 1 1

11

 M
 

 K 
 12 

 SW 

 J 

Размер на 
бобината

H J K M O

5 32 20,5 46 41 11,2
6 40 23,5 52 41,4 10,8

DN A B C D E G NPT Rc L SW
F1 G1 F2 G2 F3 G3

10 90,5 101,5 32 44 22 12 G ¼ 10 NPT ¼ – – 50 22
12 G ⅜ 10,3 NPT ⅜ 10,1 Rc ⅜

92,5 106 24,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ 13,2 Rc ½ 27
13 90 103,5 42 54,5 27,25 12 G ⅜ – – – – 58 27

14 G ½ 13,7 NPT ½ 13,2 Rc ½
92 108 32,5 16 G ¾ 14 NPT ¾ 14,5 Rc ¾ 65 32

20 107 123 60 74 37 16 G ¾ 14 NPT ¾ 14,5 Rc ¾ 80 32
109,5 130 37,5 18 G 1 16,8 NPT 1 – – 41
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6. Функционални спецификации
6.1. Консумирана мощност

Номинален 
размер

Начин на 
действие

Размер на 
бобината

AC DC ATEX AC/DC
Мощност при 
пропускане

Мощност при 
задържане

Студена 
мощност

Топла 
мощност

Номинална 
мощност

[mm] [mm] [VA] [VA] [W] [W] [W] [W]
10 – 50 NC 32 24 14 8 9,5 8 –
10 – 50 NO 32 24 16 7 9,5 8 –
13 – 50 NC/NO 40 – – – – – 9
10 NC 32 – – – – – 7
10 NO 40 – – – – – 9
10 NO и CF05 32 18 11 5 6 5 –
13 NO и MX62 32 24 14 8 – – –
13 NO и MX62 40 – – – 11 9,5 –

7. Принадлежности за продукта
7.1. Кабелни щуцери за разпределителна кутия ATEX/IECEX

Указание:
• В обхвата на доставката е включена една полиамидна изработка, а изработка от никелиран месинг може да се поръча 

срещу допълнително заплащане.

• Този специален инструмент не е включен в обхвата на доставката на вентила (вж. „8.4. Таблица за поръчки на 
принадлежности“ на страница 16).

Описание Одобрение за взривозащита Размери
Сертификат Обозначение

Кабелен щуцер за взривозащита,  
никелиран месинг, 6 – 13 mm

PTB 04 ATEX 1112 X, 
IECEx PTB 13,0027X

II 2 G Ex e IIC Gb, 
II 2 D Ex tb IIIC Db IP68

TL 29 – 37 mm
L 6 mm
D 20 mm
SW 24 mm
E 27 mm

Кабелен щуцер за взривозащита, 
полиамид, 7 – 13 mm

PTB 13 ATEX 1015 X, 
IECEx PTB 13,0034X

II 2 G Ex e IIC Gb, 
II 2 D Ex tb IIIC Db IP68

TL 36 – 45 mm
L 10 mm
D 20 mm
SW 24 mm
E 28 mm

7.2. Специален инструмент за завъртане на разпределителната кутия

Указание:
• Този специален инструмент не е включен в обхвата на доставката на вентила (вж. „8.4. Таблица за поръчки на 

принадлежности“ на страница 16 ).

• Този специален инструмент може да се използва само за бобини ATEX от типа AC10.

Описание Съставни части на комплекта
Комплект SC02-AC10 • Специален инструмент

• Сервизно ръководство

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281
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8. Информация за поръчки
8.1. Електронен магазин на Bürkert – удобна поръчка и бърза доставка

Електронен магазин на Bürkert – удобна поръчка и бърза доставка

Искате бързо да намерите желания от вас продукт или резервна част на Bürkert 
и директно да поръчате? Нашият онлайн магазин е на ваше разположение дено-
нощно. Регистрирайте се сега и се възползвайте от предимствата.

Онлайн пазаруване

8.2. Филтър за продукти на Bürkert

Филтър за продукти на Bürkert – намерете правилния продукт бързо

Искате да направите своя избор лесно и удобно въз основа на техническите си 
изисквания? Използвайте филтъра за продукти на Bürkert и открийте подходя-
щия артикул за вашите нужди.

Филтриране на продуктите

8.3. Таблица за поръчки

Стандартна изработка с корпус от месинг

Указание:
• Моля, имайте предвид, че конекторът трябва да се поръча отделно, вж. „8.4. Таблица за поръчки на принадлежности“ 

на страница 16 или отделната техническа спецификация Тип 2518 .

Начин на действие Присъе-
диняване

Номинален 
размер

Стойност 
KV за 
вода

Диапазон на 
налягането

Тегло Номер на артикул според  
напрежението/честотата 

[V/Hz]
[mm] [m3/h] [бар] [kg] 024/DC 024/50 – 60 230/50 – 60

Уплътнителен материал NBR, полиамидна бобина, температура на веществото  -10 –  +80°C
A, електромагнитен 
вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално затворен

2 (A)

1 (P)

G ¼ 10 1,5 0,2 – 16 0,43 322499  322500  322501 
G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,40 322502  322503  322504 
G ⅜ 13 3,8 0,2 – 16 0,58 221841  221842  221843 
G ½ 13 3,8 0,2 – 16 0,54 221844  221845  221846 
G ¾ 13 3,8 0,2 – 16 0,59 221847  221848  221849 
G ¾ 20 8,5 0,2 – 16 0,89 221850  221851  221852 
G 1 20 8,5 0,2 – 16 1,0 221853  221854  221855 
G 1 25 12 0,2 – 16 1,3 221856  221857  221858 
G 1¼ 25 12 0,2 – 16 1,5 221859  221860  221861 
G 1¼ 40 23 0,2 – 16 2,7 270131  268550  270132 
G 1½ 40 30 0,2 – 16 3,0 221862  221863  221864 
G 2 40 30 0,2 – 16 3,2 221865  221866  221867 
G 2 50 40 0,2 – 16 4,5 253156  253157  253158 
G 2½ 50 40 0,2 – 16 5,2 253159  253160  253161 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322499
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322500
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322501
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322502
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322503
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322504
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221841
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221842
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221843
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221844
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221845
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221846
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221847
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221848
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221849
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221850
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221852
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221853
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221854
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221855
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221856
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221857
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221858
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221859
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221860
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221861
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=270131
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=268550
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=270132
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221862
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221863
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221864
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221865
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221866
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221867
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253156
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253157
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253158
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253159
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253160
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253161


Тип 6281
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Начин на действие Присъе-
диняване

Номинален 
размер

Стойност 
KV за 
вода

Диапазон на 
налягането

Тегло Номер на артикул според  
напрежението/честотата 

[V/Hz]
[mm] [m3/h] [бар] [kg] 024/DC 024/50 – 60 230/50 – 60

Уплътнителен материал NBR, полиамидна бобина, температура на веществото -10 – +80°C, с ръчно задействане
A, електромагнитен 
вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие, 
с ръчно задействане
Нормално затворен

2 (A)

1 (P)

G ¼ 10 1,5 0,2 – 16 0,43 322505  322506  322507 
G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,40 322508  322509  322510 
G ½ 13 3,8 0,2 – 16 0,54 221952  – 221953 
G ¾ 13 3,8 0,2 – 16 0,59 221954  – 221955 
G ¾ 20 8,5 0,2 – 16 0,89 221956  – 221957 
G 1 20 8,5 0,2 – 16 1,0 221958  – 221959 
G 1 25 12 0,2 – 16 1,3 221960  – 221961 
G 1¼ 25 12 0,2 – 16 1,5 221962  – 221963 
G 1¼ 40 23 0,2 – 16 2,7 270142  – 270143 
G 1½ 40 30 0,2 – 16 3,0 221964  – 221965 
G 2 40 30 0,2 – 16 3,2 221966  – 221967 

Уплътнителен материал FKM, епоксидна бобина, температура на веществото 0 –  +120°C
A, електромагнитен 
вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално затворен

2 (A)

1 (P)

G ¼ 10 1,5 0,2 – 16 0,43 322511  322512  322513 
G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,40 322514  322515  322516 
G ⅜ 13 3,8 0,2 – 16 0,58 221868  221869  221870 
G ½ 13 3,8 0,2 – 16 0,54 221871  221872  221873 
G ¾ 13 3,8 0,2 – 16 0,59 221874  221875  221876 
G ¾ 20 8,5 0,2 – 16 0,89 221877  221878  221879 
G 1 20 8,5 0,2 – 16 1,0 221880  221881  221882 
G 1 25 12 0,2 – 16 1,3 221883  221884  221885 
G 1¼ 25 12 0,2 – 16 1,5 221886  221887  221888 
G 1¼ 40 23 0,2 – 16 2,7 270133  270134  270135 
G 1½ 40 30 0,2 – 16 3,0 221889  221890  221891 
G 2 40 30 0,2 – 16 3,2 221892  221893  221894 
G 2 50 40 0,2 – 16 4,5 253168  253169  253170 
G 2½ 50 40 0,2 – 16 5,2 253171  253172  253173 

Уплътнителен материал EPDM, полиамидна бобина, температура на веществото  -30 –  +90°C
A, електромагнитен 
вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално затворен

2 (A)

1 (P)

G ¼ 10 1,5 0,2 – 16 0,43 322517  322518  322519 
G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,40 322520  322521  322522 
G ⅜ 13 3,8 0,2 – 16 0,58 221895  221896  221897 
G ½ 13 3,8 0,2 – 16 0,54 221898  221899  221900 
G ¾ 13 3,8 0,2 – 16 0,59 221901  221902  221903 
G ¾ 20 8,5 0,2 – 16 0,89 221904  221905  221906 
G 1 20 8,5 0,2 – 16 1,0 221907  221908  221909 
G 1 25 12 0,2 – 16 1,3 221910  221911  221912 
G 1¼ 25 12 0,2 – 16 1,5 221913  221914  221915 
G 1¼ 40 23 0,2 – 16 2,7 270136  270137  270138 
G 1½ 40 30 0,2 – 16 3,0 221916  221917  221918 
G 2 40 30 0,2 – 16 3,2 221919  221920  221921 
G 2 501.) 40 0,2 – 16 4,5 253162  253163  253164 
G 2½ 501.) 40 0,2 – 16 5,2 253165  253166  253167 

1.) Одобрен за питейна вода съгласно KTW и W270.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322505
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322506
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322508
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322509
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322510
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221952
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221953
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221954
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221955
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221956
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221957
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221958
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221959
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221960
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221961
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221962
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221963
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=270142
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=270143
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221964
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221965
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221966
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221967
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322511
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322512
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322513
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322514
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322515
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322516
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221868
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221869
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221870
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221871
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221872
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221873
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221874
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221875
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221876
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221877
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221878
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221879
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221880
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221881
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221882
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221883
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221884
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221885
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221886
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221887
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221888
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=270133
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=270134
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=270135
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221889
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221890
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221891
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221892
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221893
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221894
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253168
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253169
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253170
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253171
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253172
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253173
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322517
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322519
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322520
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322521
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322522
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221895
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221896
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221897
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221898
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221899
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221900
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221901
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221902
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221903
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221904
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221906
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221907
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221908
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221909
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221910
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221911
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221912
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221913
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221914
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221915
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=270136
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=270137
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=270138
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221916
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221918
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221919
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221920
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221921
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253162
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253163
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253164
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253165
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253166
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253167
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Начин на действие Присъе-
диняване

Номинален 
размер

Стойност 
KV за 
вода

Диапазон на 
налягането

Тегло Номер на артикул според  
напрежението/честотата 

[V/Hz]
[mm] [m3/h] [бар] [kg] 024/DC 024/50 230/50

Уплътнителен материал NBR, епоксидна бобина, температура на веществото 10 –  +80°C
B, електромагнитен 
вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално отворен

2 (B)

1 (P)

G ¼ 10 1,5 0,2 – 16 0,43 322523  322524  322525 
G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,40 322526  322527  322528 
G ⅜ 13 3,8 0,2 – 16 0,58 221923  221924  221925 
G ½ 13 3,8 0,2 – 16 0,54 221926  221928  221929 
G ¾ 13 3,8 0,2 – 16 0,59 221930  221931  221933 
G ¾ 20 8,5 0,2 – 16 0,89 221934  221935  221936 
G 1 20 8,5 0,2 – 16 1,0 221937  221938  221939 
G 1 25 12 0,2 – 16 1,3 221940  221941  221942 
G 1¼ 25 12 0,2 – 16 1,5 221943  221944  221945 
G 1¼ 40 23 0,2 – 16 2,7 270139  270140  270141 
G 1½ 40 30 0,2 – 16 3,0 221946  221947  221948 
G 2 40 30 0,2 – 16 3,2 221949  221950  221951 
G 2 50 40 0,2 – 16 4,5 253174  253175  253176 
G 2½ 50 40 0,2 – 16 5,2 253177  253178  253179 

Стандартна изработка с корпус от неръждаема стомана

Начин на действие Присъе-
диняване

Номинален 
размер

Стойност 
KV за 
вода

Диапазон на 
налягането

Тегло Номер на артикул според  
напрежението/честотата 

[V/Hz]
[mm] [m3/h] [бар] [kg] 024/DC 024/50 – 60 230/50 – 60

Уплътнителен материал NBR, полиамидна бобина, температура на веществото  -10 –  +80°C
A, електромагнитен 
вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално затворен

2 (A)

1 (P)

G ¼ 10 1,5 0,2 – 16 0,43 322529  322530  322531 
G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,40 322532  322533  322534 
G ½ 13 3,8 0,2 – 16 0,54 221968  221969  221970 
G ¾ 20 8,5 0,2 – 16 0,86 221971  221972  221973 
G 1 20 8,5 0,2 – 16 0,97 221974  221975  221976 
G 1 25 12 0,2 – 16 1,3 221977  221978  221979 
G 1¼ 25 12 0,2 – 16 1,4 221980  221981  221982 
G 1½ 40 30 0,2 – 16 2,8 221983  221984  221985 
G 2 40 30 0,2 – 16 3,0 221986  221987  221988 

Уплътнителен материал FKM, епоксидна бобина, температура на веществото 0 –  +120°C
A, електромагнитен 
вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално затворен

2 (A)

1 (P)

G ¼ 10 1,5 0,2 – 16 0,43 322535  322536  322537 
G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,40 322538  322539  322540 
G ½ 13 3,8 0,2 – 16 0,54 221989  221990  221991 
G ¾ 20 8,5 0,2 – 16 0,86 221992  221993  221994 
G 1 20 8,5 0,2 – 16 0,97 221995  221996  221997 
G 1 25 12 0,2 – 16 1,3 221998  221999  222000 
G 1¼ 25 12 0,2 – 16 1,4 222001  222002  222003 
G 1½ 40 30 0,2 – 16 2,8 222004  222005  222006 
G 2 40 30 0,2 – 16 3,0 222007  222008  222009 

Уплътнителен материал FKM, епоксидна бобина, температура на веществото 0 – +120°C, с ръчно задействане
A, електромагнитен 
вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално затворен

2 (A)

1 (P)

G ¼ 10 1,5 0,2 – 16 0,43 323894  – 323968 
G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,40 323971  – 323972 
G ½ 13 3,8 0,2 – 16 0,54 323973  – 323975 
G ¾ 20 8,5 0,2 – 16 0,86 323977  – 323978 
G 1 25 12 0,2 – 16 1,3 323979  – 323980 
G 1¼ 25 1,4 0,2 – 16 1,4 323982  – 323984 
G 1½ 40 30 0,2 – 16 2,8 323986  – 323987 
G 2 40 30 0,2 – 16 3,0 323988  – 323989 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322523
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322524
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322525
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322526
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322527
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322528
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221923
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221924
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221925
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221926
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221928
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221929
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221930
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221931
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221933
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221934
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221935
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221936
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221937
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221938
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221939
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221940
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221941
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221942
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221943
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221944
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221945
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=270139
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=270140
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=270141
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221946
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221947
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221948
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221949
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221950
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221951
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253174
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253175
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253176
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253177
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253178
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=253179
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322529
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322530
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322531
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322532
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322533
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322534
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221968
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221969
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221970
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221971
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221972
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221973
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221974
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221975
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221976
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221977
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221978
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221979
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221980
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221981
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221982
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221983
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221984
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221985
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221986
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221987
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221988
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322535
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322536
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322537
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322538
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322539
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322540
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221989
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221990
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221991
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221992
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221993
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221994
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221995
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221996
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221997
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221998
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=221999
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222000
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222002
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222003
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222004
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222005
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222006
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222007
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222008
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222009
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323894
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323968
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323971
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323972
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323973
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323975
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323977
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323978
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323979
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323980
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323982
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323984
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323986
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323987
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323988
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=323989
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Начин на действие Присъе-
диняване

Номинален 
размер

Стойност 
KV за 
вода

Диапазон на 
налягането

Тегло Номер на артикул според  
напрежението/честотата 

[V/Hz]
[mm] [m3/h] [бар] [kg] 024/DC 024/50 – 60 230/50 – 60

Уплътнителен материал EPDM, полиамидна бобина, температура на веществото  -30 –  +90°C
A, електромагнитен 
вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално затворен

2 (A)

1 (P)

G ¼ 10 1,5 0,2 – 16 0,43 322541  322542  322543 
G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,40 322544  322545  322546 
G ½ 13 3,8 0,2 – 16 0,54 222010  222011  222012 
G ¾ 20 8,5 0,2 – 16 0,86 222013  222014  222015 
G 1 20 8,5 0,2 – 16 0,97 222016  222017  222018 
G 1 25 12 0,2 – 16 1,3 222019  222020  222021 
G 1¼ 25 12 0,2 – 16 1,4 222022  222023  222024 
G 1½ 40 30 0,2 – 16 2,8 222025  222026  222027 
G 2 40 30 0,2 – 16 3,0 222028  222029  222031 

Начин на действие Присъе-
диняване

Номинален 
размер

Стойност 
KV за 
вода

Диапазон на 
налягането

Тегло Номер на артикул според  
напрежението/честотата 

[V/Hz]
[mm] [m3/h] [бар] [kg] 024/DC 024/50 230/50

Уплътнителен материал FKM, епоксидна бобина, температура на веществото 0 –  +120°C
B, електромагнитен 
вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално отворен

2 (B)

1 (P)

G ¼ 10 1,5 0,2 – 16 0,43 322547  322548  322549 
G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,40 322550  322551  322552 
G ½ 13 3,8 0,2 – 16 0,54 228387  228388  228389 
G ¾ 20 8,5 0,2 – 16 0,86 228390  228391  228392 
G 1 25 12 0,2 – 16 1,3 228393  228394  228395 
G 1¼ 25 12 0,2 – 16 1,4 228396  228397  228398 
G 1½ 40 30 0,2 – 16 2,8 228399  228400  228401 
G 2 40 30 0,2 – 16 3,0 228402  228403  228404 

Взривозащитена изработка ATEX + IECEx, електрическа връзка с кабел 3 m

Указание:
• Максималната температура на веществото в никакъв случай не трябва да надвишава допустимия температурен клас (T4 

135°C, T5 100°C, T6 85°C) минус 5 K.

• Подробна информация за одобренията ще намерите в глава „3. Одобрения“ на страница 4.

Начин на действие Присъе-
диняване

Номинален 
размер

Стойност 
KV за 
вода

Диапазон на 
налягането

Тегло Номер на артикул според  
напрежението/честотата 

[V/Hz]
[mm] [m3/h] [бар] [kg] 024/UC 230/UC

Уплътнителен материал NBR, корпус от месинг, температура на веществото -10 – +80°C
A, електромагнитен 
вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално затворен

2 (A)

1 (P)

G ¼ 10 1,5 0,2 – 16 0,62 349656  349658 
G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,59 349660  349662 
G ½ 13 3,8 0,2 – 16 0,84 349690  349696 
G ¾ 20 8,5 0,2 – 16 1,2 349717  349719 
G 1 25 12 0,2 – 16 1,7 349731  349734 
G 1¼ 25 12 0,2 – 16 1,8 349737  349739 
G 1¼ 40 23 0,2 – 16 3,0 349751  349754 
G 1½ 40 30 0,2 – 16 3,3 349756  349758 
G 2 40 30 0,2 – 16 3,5 349760  349762 
G 2 50 40 0,2 – 16 4,8 349773  349775 
G 2½ 50 40 0,2 – 16 5,5 349777  349778 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322541
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322542
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322543
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322544
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322545
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322546
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222010
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222011
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222014
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222015
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222016
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222017
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222018
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222019
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222021
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222022
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222023
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222024
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222026
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222027
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222028
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222029
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=222031
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322547
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322548
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322549
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322550
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=322552
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228387
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228388
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228389
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228390
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228391
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228392
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228393
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228394
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228395
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228396
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228397
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228398
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228399
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228400
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228401
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228402
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228403
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=228404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349656
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349658
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349660
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349662
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349696
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349717
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349719
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349731
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349734
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349737
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349739
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349751
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349754
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349756
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349758
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349760
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349762
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349773
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349775
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349777
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349778
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Начин на действие Присъе-
диняване

Номинален 
размер

Стойност 
KV за 
вода

Диапазон на 
налягането

Тегло Номер на артикул според  
напрежението/честотата 

[V/Hz]
[mm] [m3/h] [бар] [kg] 024/UC 230/UC

Уплътнителен материал FKM, корпус от неръждаема стомана, температура на веществото 0 –  +90°C
A, електромагнитен 
вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално затворен

2 (A)

1 (P)

G ¼ 10 1,5 0,2 – 16 0,62 349665  349666 
G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,59 349669  349670 
G ½ 13 3,8 0,2 – 16 0,84 349707  349708 
G ¾ 20 8,5 0,2 – 16 1,2 349724  349727 
G 1 25 12 0,2 – 16 1,6 349742  349744 
G 1¼ 25 12 0,2 – 16 1,7 349747  349750 
G 1½ 40 30 0,2 – 16 3,1 349765  349767 
G 2 40 30 0,2 – 16 3,3 349770  349771 

Взривозащитена изработка ATEX + IECEx, електрическа връзка с разпределителна кутия

Указание:
• Максималната температура на веществото в никакъв случай не трябва да надвишава допустимия температурен клас (T4 

135°C, T5 100°C, T6 85°C) минус 5 K.

• Подробна информация за одобренията ще намерите в глава „3. Одобрения“ на страница 4.

Начин на действие Присъе-
диняване

Номинален 
размер

Стойност 
KV за 
вода

Диапазон на 
налягането

Тегло Номер на артикул според  
напрежението/честотата 

[V/Hz]
[mm] [m3/h] [бар] [kg] 024/UC 230/UC

Уплътнителен материал NBR, корпус от месинг, температура на веществото -10 – +80°C
A, електромагнитен 
вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално затво-
рен1.)

2 (A)

1 (P)

G ¼ 10 1,5 0,2 – 16 0,62 349657  349659 
G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,59 349661  349663 
G ½ 13 3,8 0,2 – 16 0,84 349691  349697 
G ¾ 20 8,5 0,2 – 16 1,2 349718  349720 
G 1 25 12 0,2 – 16 1,7 349733  349735 
G 1¼ 25 12 0,2 – 16 1,8 349738  349740 
G 1¼ 40 23 0,2 – 16 3,0 349753  349755 
G 1½ 40 30 0,2 – 16 3,3 349757  349759 
G 2 40 30 0,2 – 16 3,5 349761  349763 
G 2 50 40 0,2 – 16 4,8 349774  349776 

Уплътнителен материал FKM, корпус от неръждаема стомана, температура на веществото 0 –  +90°C
A, електромагнитен 
вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално затво-
рен1.)

2 (A)

1 (P)

G ¼ 10 1,5 0,2 – 16 0,62 349664  349667 
G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,59 349668  349671 
G ½ 13 3,8 0,2 – 16 0,84 349705  349709 
G ¾ 20 8,5 0,2 – 16 1,2 349725  349728 
G 1 25 12 0,2 – 16 1,6 349743  349745 
G 1¼ 25 12 0,2 – 16 1,7 349748  349749 
G 1½ 40 30 0,2 – 16 3,1 349766  349768 
G 2 40 30 0,2 – 16 3,3 349769  349772 

1.) Може да се достави само с епоксидна бобина

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349665
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349666
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349669
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349670
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349707
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349708
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349724
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349727
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349742
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349744
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349747
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349750
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349765
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349767
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349755
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349757
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349759
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349761
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349763
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349774
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349776
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349664
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349766
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349768
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349769
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=349772
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Вентили за разтоварване на компресори с корпус от месинг

Указание:
• Моля, имайте предвид, че конекторът трябва да се поръча отделно, вж. „8.4. Таблица за поръчки на принадлежности“ 

на страница 16 или отделната техническа спецификация Тип 2518 .

• В изключено състояние вентилът е отворен. Веществото изтича и през обезвъздушителната връзка на бобината.

Начин на 
действие

Присъе-
диняване

Номинален 
размер

Стойност 
KV  
за вода

Диапазон на 
налягането

Тегло Номер на артикул според  
напрежението/честотата 

[V/Hz]
[mm] [m3/h] [бар] [kg] 024/DC 024/50 – 60 110/50 – 60 230/50 – 60

Уплътнителен материал FKM, полиамидна бобина, температура на веществото 0 –  +90°C, DN10_CFO5
B, електромагни-
тен вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално отворен

2 (B)

1 (P)

G ⅜ 10 1,9 0,2 – 16 0,43 330985  330986  330987  330988 
G ½ 10 1,9 0,2 – 16 0,40 330989  331007  331008  331009 

Уплътнителен материал FKM, полиамидна бобина, температура на веществото 0 –  +90°C, DN13
B, електромагни-
тен вентил
2/2-пътен
С индиректно 
действие
Нормално отворен

2 (B)

1 (P)

G ⅜ 13 3,6 0,5 – 16 0,58 310663  310662  310661  310659 
G ½ 13 3,6 0,5 – 16 0,54 310667  310666  310665  310664 

Допълнителни версии по заявка

Материал
Устойчив на децинковане месинг

Температура
• Изработка с EPDM до +100°C с епоксидна бобина

• Изработка с FKM до +120°C с епоксидна бобина
Процесно присъединяване
NPT, Rc

Одобрение
• Европейско одобрение за питейна вода съгласно KTW W270 (код PF23)

• Разрешение за маркировка VDE съгласно DIN EN 60730 (код PW01)

• Одобрение от UL – UL429 (код PE94/PE95)

• Одобрение за приложение на кораби от DNV-GL (код PD07)

Напрежение
Допълнителни варианти за напре-
жение

8.4. Таблица за поръчки на принадлежности

Конектор тип 2513, форма A съгласно DIN EN 175301 – 803

Указание:
• Конекторът тип 2513 отговаря на изискванията съгласно ATEX кат. 3 GD.

• За по-подробна информация относно конектора вж. техническата спецификация Тип 2513 .

Конектор Електрическа схема Дължина на кабела Номер на 
артикула[mm]

BN

BU

GNYE

12 000 260893 
5000 260892 
3000 260891 
300 260890 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=330985
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=330986
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=330987
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=330988
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=330989
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=331007
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=331008
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=331009
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=310663
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=310662
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=310661
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=310659
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=310667
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=310666
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=310665
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=310664
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=260893
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=260892
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=260891
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=260890
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Конектор тип 2518, форма A съгласно DIN EN 175301 – 803

Указание:
За допълнителни варианти вж. техническата спецификация Тип 2518 .

Конектор Размери Изработка Напрежение Номер на 
артикула

 c
a.

 5
1 

 35,7 
 3,5 

 M
3 

 1,5  29,2 

Ø 19 

 2
9,

2 

Без електрическа инсталация 
(AC/DC)

0 – 250 V AC/DC 314802 

С LED (AC/DC) 12 – 24 V AC/DC 314812 
С LED и варистор (AC/DC) 12 – 24 V AC/DC 314820 
С токоизправител, LED и ва-
ристор

12 – 24 V AC/DC 314816 

Кабелни щуцери за разпределителна кутия ATEX/IECEX

Указание:
• В обхвата на доставката е включен един кабелен щуцер от полиамид. Изработка от никелиран месинг може да се поръча 

срещу допълнително заплащане.

• За по-подробна информация относно кабелните щуцери за взривозащита вж. „7.1. Кабелни щуцери за 
разпределителна кутия ATEX/IECEX“ на страница 10.

• За по-подробна информация относно специалния ключ вж. „7.2. Специален инструмент за завъртане на 
разпределителната кутия“ на страница 10.

Описание Номер на 
артикула

Кабелен щуцер за взривозащита, никелиран месинг, 6 – 13 mm1.) 773278 
Кабелен щуцер за взривозащита, полиамид, 7 – 13 mm1.) 773277 
Комплект SC02-AC10, специален ключ2.), сервизно ръководство 293488 

1.) Диаметър на кабела
2.) Не е включен в обхвата на доставката на вентила

Монтажен комплект за DN10

Монтажен комплект Размери Описание Номер на 
артикула

+0,2-0,2

Funktions- und 
Prüfmaße

 37 

 6,5 

 5
 

 (1
9)

 

 R
1 

 19,5 

 R4 

 24 

Ø 4,3 

 1
5,

5  5
 

 R
5 

 (47) 

 (32) 

 (3
5,

64
)

 R4 

 (3
1,

64
)

 (5
) 

 (2
1,

14
)

 R
2 

 R3 

 10 

Zuschnitt

getrommelt

Състои се от монтажна скоба 
и винтове

365730 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=314802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=314812
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=314820
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=314816
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=773278
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=773277
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=293488
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281&id=365730


Bürkert – винаги близо до Вас
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