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数据表

8611 型 

eCONTROL – 通用控
制器

8025 型 

插入式流量测量设备或
带涡轮和流量变送器的
计量设备或分体式计量
设备

8619 型 

multiCELL – 多通道/ 
多功能变送器/控制器

2301 型 

ELEMENT 气动二通直
座控制阀

标准 | CN | zh | 202110 | 26

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG，保留更改的权利

适用于持续测量的涡轮式流量计

•	 无需额外管路即可经济地集成到管道系统中
•	 光学或电磁测量原理
•	 输出：1 个模拟输出 4…20 mA 和/或 1 个晶体管输出 

（频率或开关）
•	 可配置输出（通过 USB 接口与 PC）

带涡轮的流量测量设备可提供电磁或光学版本。
测量设备的电磁版本专门设计用于中性和轻微腐蚀性的无固相液体。光学版本
规定仅用于可透过红外线的液体。

8012 由一个接头 (S012) 和一个电子模块 (SE12) 组成，它们通过螺钉连接。 
Bürkert 设计的接头系统可确保在 DN06…DN65 的所有管路中轻松安装。 
它还可以集成到客户自定义的组块系统中。

根据电子模块的版本，8012 具有
•	 脉冲输出或
•	 脉冲输出和 4…20 mA 电流输出信号。
脉冲输出可由 Bürkert 分体式变送器/控制器传输和处理，生成与与流量成比例
的周期性脉冲，或可用作开关输出。

数据表中的产品型号可能与产品介绍及描述中的产品型号有所不同。

型号描述可与以下产品组合

8012 型
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1.	 常规技术数据
注意：
当设备安装在潮湿环境或室外时，最大允许电压为 35 V DC 而不是 36 V DC。

产品特点
材料
请确保设备的材料与您使用的液体相容。
有关更多详细信息，请参阅 “3.1. 耐化学性表 – Bürkert resistApp”在第 5 页 章节。

不与介质接触的部件
壳体 PPS
密封件 EPDM
螺钉 不锈钢 A4
M12 电缆插头 PA
带 1 m 已连接电缆的电缆螺纹套管接头
（可应要求提供）

PVC（电缆）和 PA（电缆螺纹套管接头）

与介质接触的部件
接头 黄铜、不锈钢 1.4404/316L、PVC 或 PP
密封件 FKM（EPDM 可选）
轴和轴承 陶瓷 (Al2O3)
涡轮、支架 PVDF
尺寸 详细信息请参阅章节 “4. 尺寸”在第 6 页。
测量元件 光学 – 红外线（或电磁涡轮，可应要求提供）
兼容性 电子模块 (SE12)与 Bürkert 接头 (S012) 兼容

S012 接头公称直径的选择参见章节 “6.2. 公称直径的选择”在第 10 页。
管径 DN06…DN50（DN65 可应要求提供）
测量范围 流量：0.5…1,000 l/min – 速度：0.3…10 m/s
功率参数
测量误差 •	 示教 1.)：测量值2.)的 ±1%（对于示教流量值）

•	 标准 K 系数（校准系数）：测量值2.)的 ±2.5%
线性 测量范围末端的 ±0.5%2.)

可重复性 测量值2.)的 ±0.4%
4…20 mA 输出误差 ±0.16 mA
电气参数
工作电压 12…36 V DC ±10%，经过滤波和整流

连接到电源单元：永久（通过外部安全超低电压（SELV）和限流电源（LPS））
电源（不附带） 根据 UL/EN 60950-1 标准的有限电源或根据 UL/EN 61010-1 标准第 9.4 章的限能电路
DC极性反接保护 是
过压保护 是
电流消耗 <60 mA（对于 12 V DC 电流版本，无负载）
输出 •	 晶体管：NPN（基本设置）或 PNP（可应要求配置），集电极开路

	– 最大 700 mA

	– NPN 输出：0.2…36 V DC（基本设置）

	– PNP 输出：工作电压

	– 频率或开关模式

	– 工作模式：窗口阈值或磁滞阈值

	– 过压、反极性和短路保护

•	 电流：按照版本，可应要求配置

	– 4…20 mA（3 线制），漏极（基本设置 – 可应要求配置为源极）

	– 与流速成比例（基本设置）

	– 最大回路阻抗：36 V DC 时为 1125 Ω，24 V DC 时为 650 Ω，12 V DC 时为 
140 Ω

电源线 1.5 mm2 的最大横截面

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
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介质数据
液体温度 配备的接头材质：

•	 PVC：0…+60 °C

•	 PP：0…+80 °C

•	 不锈钢或黄铜：-15…+100 °C（如果环境温度 ≤ +45 °C）或 -15…+90 °C 
（如果+45 °C ≤ 环境温度 ≤ +60 °C）

液体压力 •	 带塑料接头，最大PN10

•	 带金属接头，最大PN16
有关更多详细信息，请参阅章节  “5.1. 压力温度图”在第 8 页。

粘度 最大 300 cSt
固体物质含量 最大 1%
最大颗粒尺寸 0.5 mm
工艺/管道接口和通信
管路接口 •	 金属：内螺纹或外螺纹（焊接接口、卡盘或法兰可应要求提供）

•	 塑料：油宁套接、胶水粘接、外螺纹接头（承插焊接型另按需提供）
电气接口 M12 *5针公接头电缆插头或带1m电缆的穿线葛兰头（应要求提供）
认证和证书

标准
防护等级 根据 IEC/EN 60529：

•	 IP67 带有已连接设备以及插入并拧紧的 M12 插头

•	 IP65（带1m电缆的穿线葛兰头）

指令
CE 指令 用于证明符合欧盟指令的所用标准可在欧盟型式检验证书和/或欧盟符合性声明中查阅 

（如果适用）。
压力设备指令 根据 2014/68/EU 指令第 4 条第 1 款

有关压力设备指令的更多信息，请参阅  “2.1. 压力设备指令”在第 5 页 章节。
证书 可应要求提供：

•	 验收试验证明书 3.1（符合 EN ISO 10204）

•	 出厂证明 2.2（符合 EN ISO 10204）

•	 表面质量合格认证 DIN4762-DIN4768-ISO/4287/1

•	 3 点流量校准证书

•	 FDA（仅适用于带有 EPDM 密封件和不锈钢接头的设备）
环境和安装
环境温度 运行和存储：-15…60 °C
相对湿度 ≤80%，不冷凝
海拔 最高 2,000 m
工作条件 持续运行
设备移动性 固定安装
应用范围 室内和室外（保护设备免受电磁干扰、紫外线照射和室外天气影响）
安装类别 根据 UL/EN 61010-1 标准的 I 类
污染程度 根据 UL/EN 61010-1 标准的 2 级

1.) 特殊校准方法

2.) �在参考条件下，即测量介质 = 水，环境温度和水温 = 20 °C，遵守最小进口段和出口段距离以及合适的管道内径。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
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2.	 批准
2.1.	 压力设备指令

该设备在以下条件下符合 2014/68/EU 压力设备指令的第 4 条第 1 款：

设备用于管路

注意：
•	 表中的数据与材料和液体的化学相容性无关。

•	 PS = 最大允许压力，DN = 管路的公称直径

流体类型 条件
根据第 4 款第 1.c.i 条，为第 1 组流体 DN ≤ 25
根据第 4 款第 1.c.i 条，为第 2 组流体 DN ≤ 32 或 PS × DN ≤ 1,000
根据第 4 款第 1.c.ii 条，为第 1 组流体 DN ≤ 25 或 PS × DN ≤ 2,000
根据第 4 款第 1.c.ii 条，为第 2 组流体 DN ≤ 200 或 PS ≤ 10 或 PS × DN ≤ 5,000

3.	 材料
3.1.	 耐化学性表 – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – 耐化学性表

您想在个人应用情况下保证材料的可靠性和耐久性吗？在我们的网站上或在 resistApp 
中验证您的介质和材料组合。

立即检验耐化学性

3.2.	 材料规格

1

2

4

5
6
7

8

3

9

编号 元素 材料
1 螺钉 不锈钢 A4
2 壳体 PPS
3 密封件 EPDM
4 M12 电缆插头 PA
5 轴和轴承 陶瓷 (Al2O3)
6 涡轮和支架 PVDF
7 密封件 FKM（EPDM 可选）
8 接头 黄铜、不锈钢 1.4404/316L、PVC 或 PP
9 电缆 PVC

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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4.	 尺寸
4.1.	 SE12 型电子模块

注意：
•	 尺寸 mm

•	 带电缆的版本可应要求提供

45
,2

5

46

40 51

31
41

69
35

45
,2

535

68

46

31
41

40 51

电缆，长度 = 1 m

带有可调位的M12 *5针插头 带电缆的穿线葛兰头

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
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4.2.	 8012 流量测量设备

变送器模块和带内螺纹拧接的 S012 接头组合

注意：
数据以 mm 为单位（除非特殊说明）

当接口G、NPT或RC由材质不锈钢(316L-1.4404)或黄铜制成时

A

L

D

P

DN P A D L
[in]

15 57.5 84.0 G ½ 16.0
NPT ½ 17.0
Rc ½ 15.0

20 55.0 94.0 G ¾ 17.0
NPT ¾ 18.3
Rc ¾ 16.3

25 55.2 104.0 G 1 23.5
NPT 1 18.0
Rc 1 18.0

32 58.8 119.0 G 1 ¼ 23.5
NPT 1 ¼ 21.0
Rc 1 ¼ 21.0

40 62.6 129.0 G 1 ½ 23.5
NPT 1 ½ 20.0
Rc 1 ½ 19.0

50 68.7 148.5 G 2 27.5
NPT 2 24.0
Rc 2 24.0

变送器模块和带外螺纹拧接的 S012 接头组合

注意：
数据以 mm 为单位（除非特殊说明）

当接口G由材质不锈钢(316L-1.4404)或黄铜或PVC制成时

A

L

D

P

DN P A D L
[in] [mm]

06 52.5 90.0 G ½ – 14.0
08 52.5 90.0 G、NPT、RC ½ 

根据接头版本
M16 × 1.5 14.0

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
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变送器模块油宁活接的 S012 接头组合

注意：
数据以 mm 为单位（除非明确说明）

根据 DIN 8063、ASTM D 1785/76 或 JIS K，由 PVC 制成

A
A1

A2

P

D D
1

DN P A 标准 A1 A2 D D1
15 57.5 128.0 DIN/ISO 96 90 20.00 43

130.0 ASTM 21.30
129.0 JIS 18.40

20 55.0 144.0 DIN/ISO 106 100 25.00 53
145.6 ASTM 26.70
145.0 JIS 26.45

25 55.2 160.0 DIN/ISO 116 110 32.00 60
161.4 ASTM 33.40
161.0 JIS 32.55

32 58.8 168.0 DIN/ISO 116 110 40.00 74
170.0 ASTM 42.20
169.0 JIS 38.60

40 62.6 188.0 DIN/ISO 127 120 50.00 83
190.2 ASTM 48.30
190.0 JIS 48.70

50 68.7 212.0 DIN/ISO 136 130 63.00 103
213.6 ASTM 60.30
213.0 JIS 60.80

5.	 性能描述
5.1.	 压力温度图

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
-20 0 +20 +40 +60 +80 +100

压
力

 (
b

ar
)

液体温度 (°C)

PVC PP 金属

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012


8012 型 

9 | 19访问产品网站  

6.	 产品安装
6.1.	 安装提示

注意：
流量测量设备不适用于气态介质和蒸汽的流量测量。

必须遵守最小入口段和最小出口段距离。为了获得尽可能高的准确性，必要的平流段可以更长。

有关更多信息，请参阅 EN ISO 5167-1 标准。
EN ISO 5167-1 规定，在管路中安装阀门时应遵守哪些直线入口段和出口段距离，以达到平缓的流动条件。您将在下面找到可能导致流
动湍流的最重要的要求以及规定的相关最小入口段和最小出口段距离。

确保测量点处具有平静、无问题的测量条件。

50 x DN 5 x DN

40 x DN 5 x DN

25 x DN 5 x DN

20 x DN 5 x DN

18 x DN 5 x DN

15 x DN 5 x DN

调节阀1.)

2 x 90° 
3 维弯头

90° 弯头或 
T 型件

扩大2.)

减小

2 x 90° 弯头

液体方向 DN = 管道公称直径

1.) 如果调节阀不能安置在测量设备之后，则必须遵守这些最短平流段。
2.) 如果无法避免扩大，则必须遵守这些最短平流段。请遵守最低流速

流量测量设备可以安装在水平或垂直管道中，但应遵守以下附加条件：
•	 安装 8012 型时，使涡轮的轴始终处于水平状态。

•	 在设备范围内，管道必须始终充满液体。

•	 在设备范围内，管道必须始终无气泡，并且不得出现气穴现象。

正确

正确

正确

正确

错误

错误

错误
错误

压力和温度极限值必须符合所选接头材料的要求。选择合适的公称直径时，应参考选择接头公称直径的图表。

参见章节 “6.2. 公称直径的选择”在第 10 页。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
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6.2.	 公称直径的选择

下图可以根据流速和流量为应用确定管路和接头的合适 DN。下图中液体的流量和速度之间的交点将给出合适的直径。

注意：
对于下面列出的接头，应使用括号中相应的公称直径：
•	 外螺纹符合 SMS 1145

•	 焊接接口符合 SMS 3008，BS4825-1/ASME BPE/DIN 11866 系列 C 或 DIN 11850 系列 2/DIN 11866 系列 A/DIN EN 10357  
系列 A

•	 卡盘符合 SMS 3017，BS 4825-3/ASME BPE 或 DIN 32676 系列 A

不带卡盘的相应公称直径适用于所有其他接头。

示例 1：
•	 额定流量：10 m3/h

•	 所需的介质流速：2…3 m/s
结果：选择 DN40 的管路

示例 2 带外螺纹符合 SMS 1145：
•	 额定流量：10 m3/h

•	 所需的介质流速：2…3 m/s
结果：选择 DN50 的管路

不建议 直径示例 1 或示例 2
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200

500

1000

2000

l/min

流速

介
质

流
量

 

1.) 参见本章开头的说明

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
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6.3.	 安装选项

SE12 型电子模块的模块化概念可实现客户自定义、预组装且已测试的完整解决方案。其设计用于安装在还装配有其他 Bürkert 产品的
系统组块中。系统解决方案可实现成本优化和紧凑设计。

如果您需要支持，请联系负责您的 Bürkert 销售中心，以找到最适合您应用的解决方案。

带有变送器模块的流量调节系统示例

结构 1 结构 2
注塑成型机中的模具冷却

流量 (8012) + 温度 + 手动开/关阀

废水处理中的过滤器监测

流量 (8012) + 压力 (8316)

结构 3 结构 4
汽车工业中的焊接机器人冷却

流量 (8012) + 先导控制阀 (6014) + 开/关隔膜阀 (0263)

反渗透设备中的流量调节

过程阀 (2712 + 8692) + 流量 (8012)

7.	 产品运行
7.1.	 测量原理

变送器模块配备了 2 个 LED，由于具有透明外罩，在电缆插头下方（标准）或插头对面的一侧（应要求提供）可见信号动作。

LED 定位 

当涡轮与电磁感应线圈靠近时，绿色指示灯亮起，然后与涡轮转动平吕成比例地闪烁，并持续的输出脉冲通断信号。红色 LED 亮起表示
设备出现故障。通过流动的液体使涡轮转动。涡轮中使用的永磁体不与介质接触，产生与流速成比例的频率信号。对于光学方法，与此
类似，但通过光束的通断来完成。

两个电子模块版本允许以下输出：
•	 �带脉冲输出（NPN 或 PNP 晶体管输出，可配置）。该设备需要 12…36 V DC 的辅助电源。该脉冲输出产生与流速成比例的频率。

该信号旨在与所有集电极开路、NPN 或 PNP 频率输入连接。

•	 �带 4…20 mA 电流输出和脉冲输出（NPN 或 PNP 晶体管输出，可配置）。该设备需要 12…36 V DC 的辅助电源。4…20 mA 输出
提供与流速成比例的电流。

输出信号通过可调位的M12 *5针插头提供（或带1m电缆的穿线葛兰头缆，可应要求提供）。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
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7.2.	 功能模式

适用于 8012 型，采用光学（标准）或电磁（应要求提供）原理

带晶体管输出的版本：
•	 晶体管输出：NPN（标准）或 PNP（应要求提供）运行

•	 具有已配置的晶体管输出（4 种可能性）：

	– 原始频率输出（标准） – （涡轮每输出 2 个脉冲）

1 2 3 4
涡轮旋转

脉
冲

脉冲长度：
- 50% 输入
- 50% 输出

原始频率输出

	– 可配置的脉冲输出（应要求提供）…（例如每升 5 个脉冲）

1 2
涡轮旋转

脉
冲

脉冲长度：
- 50% 输入
- 50% 输出

可配置的脉冲输出

	– 2 种输出开关模式，磁滞或窗口，倒置或未信号翻转，取决于晶体管输出的类型。可配置的开关延时

磁滞运行
PNP

OLO OHI

接通
已信号翻转

OLO OHI

未信号翻转
接通

OLO OHI

接通
未信号翻转

OLO OHI

已信号翻转
接通
NPN

OLO OHI

接通
未信号翻转

OLO OHI

已信号翻转
接通

窗口运行
PNPNPN

OLO OHI

接通
已信号翻转

OLO OHI

未信号翻转
接通

•	 识别流动方向，仅限采用光学原理

带有晶体管输出和电流输出的版本
•	 晶体管输出：

	– 参见上方

•	 电流输出：

	– 作为漏极（标准）或源极（应要求提供）

	– 8012 型具有可配置电流输出： 
4…20 mA 电流符合涡轮频率 (0…250 Hz)（标准） 
 

Q = f/K

Q：流量 [l/s]
f：频率 [Hz]
K：K 系数 [脉冲/升]

涡轮频率
mA

0 f (Hz)
4

250

20

 
4…20 mA 电流符合流量范围（应要求提供） 

流动范围 

流量
（l/min.，例如） 

mA

0
4

20

80010

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
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•	 电流输出信号的可调整的滤波

•	 输出报警电流（22mA）：一旦液体流动方向与壳体侧面的箭头相反（仅对于光学原理）或一旦超出测量范围（对于光学或电磁 
原理）。

8.	 产品特点和结构
8.1.	 产品结构

注意：
•	 8012 型测量设备由 S012 型接头和配备涡轮传感器的 SE12 型变送器组成。

•	 图中显示了带内螺纹管道接口的 S012 型接头和 SE12 型变送器（S012 型 + SE12 型 = 8012 型）的组装。这也适用于管道接口的
所有版本和兼容的变送器类型。

SE12 型变送器

S012 型接头

螺钉

密封件

9.	 产品配件
9.1.	 接头壳体的密封件

注意：
自 2012 年 3 月起，具有 DN15 和 DN20 以及不同 K 系数的 S012 型接头就有两种版本。第二个版本通过“v2”标记标识。 
此“v2”标记位于：
•	 DN15 或 DN20 塑料接头的底部

V2

•	 DN15 或 DN20 金属接头的侧面
V2

附件 编号 说明

2

3

1 金属接头的 O 型密封圈组件
2 塑料接头的 O 型密封圈组件（适用于传感器管件的管道接口 

O 型圈和 O 型密封圈1.)）

1.) 取决于传感器管件版本：用于管件（带凹槽）的平垫片（旧版本，不再销售），用于管件（带凸耳）的 O 型密封圈（“v2”版本）

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
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9.2.	 TACTIC 配置工具

注意：
为了配置具有与基本设置不同的更具体参数的设备，请使用 TACTIC 配置工具（需单独订购，请参见章节 “11.5. 附件订货表” 
在第 18 页）。要使用的软件可在产品网站的“软件”下找到，请参见  8012 型网站   以下载。

附件 编
号

说明

3

1
2

4

5

1 TACTIC USB 电缆。1 m 长
2 TACTIC 电子设备外壳
3 带 M12 接口的 TACTIC 电缆
4 8012 型流量测量设备
5 8012 型配置软件

10.	 联网并与其他 Bürkert 产品组合
例如：

8012 型

   

   

8802 型  
(2301 和 8693)

ELEMENT 连续调节阀系统

8025 型  
流量变送器

8619 型  
multiCELL 变送器/控制器

8611 型  
eCONTROL – 通用控制器
控制柜安装、壁挂式安装或 

DIN 导轨安装版本

11.	 订货信息
11.1.	Bürkert 网上商店 – 轻松订购、快速送达

Bürkert 网上商店 – 轻松订购、快速送达

您想快速查找并直接订购您所需的 Bürkert 产品或备件吗？我们的网上商店全天 24小时
开放。立即注册享受便利。

立即在线订购

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
http://https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8611
https://www.burkert.com/ds-shop
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8611
https://www.burkert.com/ds-shop
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11.2.	有关产品选择的建议

基本流量计

建议的 8012 型基本流量计是一种采用光学测量原理的设备，由 12…36 V DC 通过 5 针 M12 插头供电。详细信息参阅章节  
“11.4. 订货表”在第 16 页。
但也提供了许多其他版本。

流量计的版本

8012 型流量测量设备包括：
•	 具有多种版本的变送器模块：

	– 采用光学或电磁测量原理

	– 仅带脉冲输出或带脉冲输出和 4…20 mA 电流输出

	– 标配（参见 “11.4. 订货表”在第 16 页，SE12 型）或客户自定义配置（参见本数据表末尾的产品咨询表）

	– 根据版本，通过 5 针 M12 插头或 1 m 长电缆进行电气连接

•	 由不同材料制成的 S012 接头，由于管道接口的选择范围广泛，可为 DN06…DN65 之间所有管道中的电子模块提供多种安装选项 
（请参阅 “S012 接头版本”在第 15 页 或本数据表末尾的产品咨询表）

•	 螺钉和 O 型圈（参见 “11.5. 附件订货表”在第 18 页）

由此，借助这些类型可实现众多组合。

S012 接头版本

注意：
•	 S012 接头不作为单独部件提供，因此不能单独订购。

•	 不提供 PVDF 接头

•	 这些变送器和接头的组合，包括相关的 8012 配置，应在您负责您的 Bürkert 销售中心订购。

管道接口 材料 可提供接头
DN06 DN08 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65

内螺纹 黄铜、不锈钢 – – 是 是 是 是 是 是 –
外螺纹 黄铜、不锈钢、PVC、PP 是 是 是 是 是 是 是 是 –

不锈钢符合 SMS 1145 – – – – 是 – 是 是 –
焊接套管 不锈钢 – 是 是 是 是 是 是 是 是
卡盘 不锈钢 – 是 是 是 是 是 是 是 是
法兰 不锈钢 – – 是 是 是 是 是 是 –
油宁活接 PVC – 是 是 是 是 是 是 是 –

PP – – 是 是 是 是 是 是 –
承插支管 PVC、PP – – 是 是 是 是 是 是 –

11.3.	Bürkert 产品过滤器

Bürkert 产品过滤器 – 快速找到合适的产品

您想要基于您的技术需求选择合适的产品吗？利用 Bürkert 产品过滤器，查找匹配您应
用的合适产品。

立即过滤产品

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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11.4.	订货表

采用光学测量原理的基本流量计，12…36 V DC，5 针 M12 插头

注意：
自 2012 年 3 月起，具有 DN15 和 DN20 以及不同 K 系数的 S012 型接头就有两种版本。详细信息参见章节 “9.1. 接头壳体的密 
封件”在第 13 页  或 K 系数章节中的使用说明，参见  8012 型  。

标准 输出1.) 订货号
DN06 

¼"
DN06

½"
DN08

½"
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

黄铜壳体，FKM 密封件 – 液体温度最高100 °C，PN16
带有内螺纹的管道接口
G 脉冲 – – – 556003  556004  556005  556006  556007  556008 

脉冲 +4…20 mA – – – 556012  556013  556014  556015  556016  556017 
NPT 脉冲 – – – 556018  556019  556020  556021  556022  556023 

脉冲 +4…20 mA – – – 556024  556025  556026  556027  556028  556029 
Rc 脉冲 – – – 556030  556031  556032  556033  556034  556035 

脉冲 +4…20 mA – – – 556036  556037  556038  556039  556040  556041 
带有外螺纹的管道接口
G 脉冲 556000  556001  556002  – – – – – –

脉冲 +4…20 mA 556009  556010  556011  – – – – – –
不锈钢壳体，FKM 密封件 – 液体温度最高100 °C，PN16
带有内螺纹的管道接口
G 脉冲 – – – 556045  556046  556047  556048  556049  556050 

脉冲 +4…20 mA – – – 556054  556055  556056  556057  556058  556059 
NPT 脉冲 – – – 556061  556062  556063  556064  556065  556066 

脉冲 +4…20 mA – – – 556068  556069  556070  556071  556072  556073 
Rc 脉冲 – – – 556074  556075  556076  556077  556078  556079 

脉冲 +4…20 mA – – – 556080  556081  556082  556083  556084  556085 
带有外螺纹的管道接口
G 脉冲 556042  556043  556044  – – – – – –

脉冲 +4…20 mA 556051  556052  556053  – – – – – –
NPT 脉冲 – – 556060  – – – – – –

脉冲 +4…20 mA – – 556067  – – – – – –
PVC 壳体，FKM 密封件 – 液体温度最高60 °C，PN10
带有油宁活接和胶水粘接接口
DIN 
8063

脉冲 – – – 556088  556089  556090  556091  556092  556093 
脉冲 +4…20 mA – – – 556094  556095  556096  556097  556098  556099 

ASTM 脉冲 – – – 556100  556101  556102  556103  556104  556105 
脉冲 +4…20 mA – – – 556106  556107  556108  556109  556110  556111 

JIS 脉冲 – – – 556112  556113  556114  556115  556116  556117 
脉冲 +4…20 mA – – – 556118  556119  556120  556121  556122  556123 

带有外螺纹的管道接口
G 脉冲 – 556086  556124  – – – – – –

脉冲 +4…20 mA – 556087  556125  – – – – – –

1.) 出厂设置：�- NPN 脉冲（原始频率） 

- NPN 脉冲（原始频率）+4…20 mA（漏极模式，0…250 Hz） 

- 其他配置可应要求提供

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
http://https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556003
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556004
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556005
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556006
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556007
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556008
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556014
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556015
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556016
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556017
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556018
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556019
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556021
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556022
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556023
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556024
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556026
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556027
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556028
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556029
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556031
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556032
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556033
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556034
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556035
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556036
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556037
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556038
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556039
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556040
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556041
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556000
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556002
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556009
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556010
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556011
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556045
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556046
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556047
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556048
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556049
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556050
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556054
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556055
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556056
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556057
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556058
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556059
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556061
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556062
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556063
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556064
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556065
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556066
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556068
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556069
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556070
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556071
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556072
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556073
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556074
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556075
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556076
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556077
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556078
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556079
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556080
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556081
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556082
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556083
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556084
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556085
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556042
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556043
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556044
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556051
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556052
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556053
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556060
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556067
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556088
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556089
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556090
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556091
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556092
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556093
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556094
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556095
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556096
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556097
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556098
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556099
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556100
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556101
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556102
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556104
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556105
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556106
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556107
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556108
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556109
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556110
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556111
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556112
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556113
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556114
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556115
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556117
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556118
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556119
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556120
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556121
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556122
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556123
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556086
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556124
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556087
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556125
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其他版本可应要求提供

管道接口
•	 外螺纹 SMS 1145

•	 焊接套管 SMS 3008、BS 4825-1/ASME BPE/
DIN 11866 系列 C 或 DIN 11850 系列 2/DIN 11866 
系列 A/DIN EN 10357 系列 A

•	 卡盘 DIN 32676 系列 B，SMS 3017，BS 4825-3/
ASME BPE 或 DIN 32676 系列 A

•	 法兰 EN 1092-1/B1/PN16，ANSI B16-5 或 JIS 10K

•	 带有油宁活接和胶水粘接接口 ISO 10931

•	 承插支管 ISO 10931

材料
接头：PP

电气接口
带有带 1 m 电缆的穿线葛兰头

另外
电磁测量原理

流量测量设备的版本

注意：
•	 这些变送器和接头的组合，包括相关的 8012 配置，应在您负责您的 Bürkert 销售中心订购。

•	 下表显示了可与 S012 接头组合的变送器模块的不同版本。

说明 工作电压 管路 
接口

输出1.) 电气接口 订货号

磁感应测量
原理

12…36 V DC DN06、DN08、 
DN15 v2 和 
DN20 v2

带有 NPN 脉冲的频率 可调位的M12 *5针 557054 
带有 NPN 脉冲 +4…20 mA 的频率 557058 
带有 NPN 脉冲的频率 带有 1 m 长的电缆 557056 
带有 NPN 脉冲 +4…20 mA 的频率 557060 

DN15…DN50
（DN15 v2 和 
DN20 v2 除外）

带有 NPN 脉冲的频率 可调位的M12 *5针 557053 
带有 NPN 脉冲 +4…20 mA 的频率 557057 
带有 NPN 脉冲的频率 带有 1 m 长的电缆 557055 
带有 NPN 脉冲 +4…20 mA 的频率 557059 

光学测量原理 12…36 V DC DN06、DN08、 
DN15 v2 和 
DN20 v2

带有 NPN 脉冲的频率 可调位的M12 *5针 557062 
带有 NPN 脉冲 +4…20 mA 的频率 557066 
带有 NPN 脉冲的频率 带有 1 m 长的电缆 557064 
带有 NPN 脉冲 +4…20 mA 的频率 557068 

DN15…DN50
（DN15 v2 和 
DN20 v2 除外）

带有 NPN 脉冲的频率 可调位的M12 *5针 557061 
带有 NPN 脉冲 +4…20 mA 的频率 557065 
带有 NPN 脉冲的频率 带有 1 m 长的电缆 557063 
带有 NPN 脉冲 +4…20 mA 的频率 557067 

1.) 出厂设置：�- NPN 脉冲（原始频率） 

- NPN 脉冲（原始频率）+4…20 mA（漏极模式，0…250 Hz） 

- 其他配置可应要求提供

对于所有其他版本，请使用本数据表末尾的产品咨询表。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557054
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557058
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557056
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557060
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557053
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557057
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557055
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557059
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557062
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557066
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557064
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557068
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557061
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557065
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557063
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=557067
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11.5.	附件订货表

说明 订货号
4 颗短螺钉 (M4 × 35 – A4) + 4 颗长螺钉 (M4 × 60 – A4) 555775 

5 针直式 M12 电缆插孔，带连接电缆（2 m，带屏蔽层） 438680 

5 针直式 M12 电缆插孔，带塑料螺纹锁紧圈，带接线 917116 

“TACTIC”配置附件（USB 电缆 + 1 根带 M12 接口的“TACTIC”电缆 + 1 个“TACTIC”套件收纳盒） 556500 
连接电缆：8012“TACTIC”和“TACTIC”PC（1 m 长的 USB 电缆 + 1 根带有 M12 接口的“TACTIC”电缆） 556160 

接头壳体的密封件

说明 订货号
DN06 DN08 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

适用于金属 – FKM 接头 426340  426340  426340  426340  426340  426340  426340  426340 
适用于金属 – EPDM 接头 426341  426341  426341  426341  426341  426341  426341  426341 
适用于塑料 – FKM 接头 – 448679  431555  431556  431557  431558  431559  431560 
适用于塑料 – EPDM 接头 – 448680  431561  431562  431563  431564  431565  431566 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=555775
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=438680
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=917116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556500
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=556160
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=426341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=448679
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=431555
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=431556
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=431557
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=431558
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=431559
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=431560
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=448680
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=431561
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=431562
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=431563
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=431564
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=431565
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8012&id=431566
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8012 流量计产品咨询表

感谢您对我们产品的关注！为了给您提供最好的建议，请您填写以下表格，然后发送给您的 Bürkert 联系人或发送至电子邮件地址  
info.chn@burkert.com。所有提交的信息都会将严格保密。

注意：根据所使用的 PDF 阅读器，此 PDF 的交互功能可能会受到限制。

个人信息

公司 联系人

客户编号 部门

街道 邮编/城市

电话号码： 电子邮件

交货

	 数量					     	 所期望的交货日期

S012 接头
管道公称直径 DN 	 06									         	 08									         	 15

	 20									         	 25									         	 32
	 40									         	 50									         	 65

外壳材料 	 黄铜								        	 不锈钢							       	 PVC										          	 PP

密封材料 	 FKM								        	 EPDM
管道接口 内螺纹 	 G										         	 NPT										          	 Rc

外螺纹 	 G										         	 NPT
	 Rc									         	 SMS 1145

焊接套管 	 EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 系列 B
	 SMS 3008
	 DIN 11850 系列 2/DIN 11866 系列 A/DIN 10357 系列 A
	 BS4825-1/ASME BPE/DIN 11866 系列 C

卡盘 	 DIN 32676 系列 B							       	 SMS 3017
	 BS4825-3/ASME BPE					     	 DIN 32676 系列 A

法兰 	� EN 1092-1/B1/PN16						     	 ANSI，B16-5
	 JIS 10K

真活接头 	 DIN 8063											           	 ASTM
	 JIS															               	 DIN 16962

连接管 	 DIN 8063											           	 ASTM
特殊表面粗糙度 	 无								        	 具有			�   Ra 内		 =		 	 µm 

Ra 外		 =		 	 µm
流量单位 	 l/s																					                     	 Ga/s										          	 USGa/s

	 l/min								       	 m3/min							      	 Ga/min								        	 USGa/min
	 l/h									         	 m3/h								       	 Ga/h										         	 USGa/h
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变送器模块

测量原理 	 电磁																			                   	 光学

电气接口 	 可调 5 针 M12 电缆插头									         	 带有 1 m 长的电缆

输出信号 	 晶体管（脉冲）														             	 晶体管（脉冲）和电流
晶体管输出特性

晶体管运行 	 NPN																			                   	 PNP
输出配置为 	 原始频率输出（涡轮旋转）

	 成比例的频率输出（每脉冲“V”体积，例如0.2 l/pulse）
		  V		 =		 	 	 单位/脉冲

	 开关模式
		  	 倒置磁滞															              	 倒置窗口
		  	 未信号翻转磁滞												           	 未信号翻转窗口

		  开关极限值：
		  更低													             =		 	 	 单位 
		  更高													             =		 	 	 单位 
		  开关延时 (0…3,276 s)					    =		 		 s

	 识别流动方向（仅限光学版本）
		  开关模式								�        	 已信号翻转			  	 未信号翻转
		  开关延时 (0…3,276 s)		 =		 	 s

电流输出特性

接线方式 	 漏极											           	 源极
输出配置为 	 4…20 mA 电流（对应涡轮频率 0…250 Hz）

	 4…20 mA 电流（对应特定流量范围）
		  对应的流量值：�4 mA			  =		 	 	 单位 

20 mA		  =		 	 	 单位

阻尼 	 无												            	 有（最小1 级，最大9 级）	 级别		  =		

额外的要求/注释

			 

删除表格
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	Company: 
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	Department: 
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	Tel / Fax: 
	Postcode: 
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	Delivery date: 
	DN: Off
	Body material: Off
	Seal material: Off
	Internal thread: Off
	External thread: Off
	Weld ends: Off
	Triclamp: Off
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	True union: Off
	True union PP: Off
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	Spigot: Off
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	Measur method: Optical
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