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插入式流量测量设备或带涡轮和流量变送器的计量设备或分
体式计量设备

•	 耐压 PN10，主管尺寸 DN06…DN400
•	 用于显示流量和体积的显示屏带两个计数器或计量设备
•	 通过示教实现自动校准
•	 在无流量情况下，仍可检测输入（借助计量设备）和所有输出
•	 日批次数&总用量、批次用量、配制次数、体积/质量计量（带批量

控制器时）

8025 型流量测量设备或计量设备专门规定用于中性和轻微腐蚀性的无固体颗粒
液体。

8025 型流量测量设备提供不同的版本。
•	 带涡轮传感器的紧凑型流量测量设备有两种版本： 

— 标准信号输出或 
— 电池供电&单显示&不带输出版。

•	 分体式变送器有两种版本： 
— 控制柜安装或壁挂式安装的通用变送器，用于与其他流量传感器配合；具
有晶体管输出、继电器输出、TTL、CMOS 或线圈的传感器可与该变送器配
合使用。 
— 控制柜安装或壁挂式安装的变送器：标准信号输入与 Bürkert 
8020/8030/SE30 + S077 型流量测量设备低功耗版本组合。

8025 型批量控制器也提供不同的版本：
•	 带涡轮传感器的紧凑型计量设备
•	 控制柜安装或壁挂式安装的分体式计量设备，用于与 Bürkert 

8020/8030/8031/8041/SE30 + S077 型流量测量设备或其他流量传感器配
合；具有晶体管输出、继电器输出、TTL、CMOS 或线圈的传感器可与该计
量设备配合使用。

数据表中的产品型号可能与产品介绍及描述中的产品型号有所不同。

型号描述可与以下产品组合

8025 型
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1.	 常规技术参数
1.1.	 关于设备

8025型流量计分为紧凑型&一体式，通用型&分体式。

   

此外，紧凑型流量计可作为带有标准信号输出变送器版或电池供电的单显示版提供。

此外，分体式流量计（称为流量变送器）和计量设备都有两种版本：通用版本或适用于 Bürkert 低功耗流量计的版本，这两种均提供壁
挂式安装和控制柜安装版本。

1.2.	 插入式流量测量设备或紧凑型计量设备

一般数据

以下数据适用于流量测量设备和计量设备。

产品特点

材料
请确保设备的材料与您使用的流体相容。
详细信息请参阅章节 “4.1. 耐化学性表 — Bürkert resistApp”在第 18 页。

不与介质接触的部件
外壳、盖子 PC
活门 PC
前面板膜 聚酯
联管螺母 PC
密封件 NBR
螺钉 不锈钢
设备插口/插头 •	 由 PA 制成的外壳、触点支架和电缆螺纹套管接头

•	 由 NBR 制成的电缆螺纹套管接头密封件和平垫片
电缆穿线葛兰头 PA

与介质接触的部件
密封件 FKM 为标准配置（EPDM 包含在供货范围内，但未安装）
轴和轴承 陶瓷 (Al2O3)
传感器阀门，涡轮 PVDF
尺寸 详细信息请参阅章节 “5. 尺寸”在第 20 页。
测量原理 涡轮
兼容性 可在 DN 201.)…DN 400 的每条管路中上安装 Bürkert S020 插入式接头。

有关插入式接头公称直径的选择，请参见 S020 型数据表 u。
显示屏 15 × 60 mm，8 位 LCD，含字母数字，15 段，9 mm 高
管径 DN201.)…DN400
测量范围 •	 流量：0.5…75,000 l/min

•	 流速：0.3…10 m/s
功率参数
测量误差 •	 示教：示教流量值测量值2.)的 ±1%

•	 标准 K 系数：测量值2.)的 ±2.5%
线性 测量范围末端的 ±0.5%2.)

可重复性 测量值2.)的 ±0.4%

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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电气参数
电源（不包括在交货范
围内）

根据 UL/EN 60950-1 标准的有限电源或根据 UL/EN 61010-1 标准第 9.4 章的限能电路

DC 极性反接保护 是
过压保护 是
电源线 •	 工作极限温度超过 80 °C（UL 认证版本为 90 °C）的电缆

•	 最长 50 m 经屏蔽
介质数据
液体温度 对于 S020 型接头材质：

•	 PVC：0…+50 °C

•	 PP：0…+80 °C

•	 PVDF、不锈钢或黄铜：-15…+80 °C（对于带电池的流量测量设备高达 +100 °C）
有关详细信息，请参见 S020 型数据表 u 。

液体压力 最大 PN10
有关详细信息，请参见 S020 型数据表 u 。

粘度 最大 300 cSt
固体物质含量 最大 1%
最大颗粒尺寸 0.5 mm
工艺/管道接口和通信
管路接口 G 2" 用于 S020 型插入式接头

有关详细信息，请参见 S020 型数据表 u 。
认证和证书

标准
防护等级3.)符合 EN 60529 IP65 在以下条件下满足：设备已接线，屏幕翻盖盖好并螺钉拧紧，电缆插头或葛兰头安装到位并拧紧， 

未用线孔用盲塞塞紧。

指令
CE 指令 用于证明符合欧盟指令的所用标准可在欧盟型式检验证书和/或欧盟符合性声明中查阅（如果适用）。
压力设备指令 根据 2014/68/EU 指令第 4 条第 1 款

有关压力设备指令的更多信息，请参阅  “3.2. 压力设备指令”在第 18 页 章节。
认证 美国和加拿大的 UL 认证
环境和安装
相对湿度 ≤80%，无凝结水
海拔高度 最高 2,000 m
工作条件 连续运行
设备移动性 固定安装
应用范围 室内和室外（保护设备免受电磁干扰、紫外线照射和天气影响）
安装类别 根据 UL/EN 61010-1 标准的 I 类
污染程度 根据 UL/EN 61010-1 标准的 2 级

1.) 在某些接头管道接口处受到限制

2.) �在参考条件下，即测量介质 = 水，环境温度和水温 = 20 °C，遵守最小进口段和出口段距离以及合适的管道内径。

3.) 未经过 UL 评估

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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插入式流量测量设备

注意：
当设备安装在潮湿环境或室外时，最大允许电压为 35 V DC 而不是 36 V DC。

功率参数
4…20 mA 输出偏差 电流范围的 ±1%
电气参数
工作电压 (V+) 带标准信号输出的测量设备

•	 12…36 V DC ±10%，经过滤波和整流 
连接到电源单元：永久（通过外部安全超低电压（SELV）和限流电源（LPS））

•	 115/230 V AC 50/60 Hz 
设备中可用的电源电压：

	– 供电电压：27 V DC 整流

	– 最大电流：125 mA

	– 集成保护：125 mA 延时保险丝

电池供电单测量显示版
•	 AA 碱性电池 4 × 1.5 V DC（不可充电），20 °C 时使用寿命为 4 年

电流消耗 12…36 V DC 供电的测量设备，带标准信号输出、带传感器且无脉冲输出消耗
•	 带继电器：≤70 mA

•	 无继电器：≤25 mA
功耗 115/230 V AC 供电的测量设备：3 VA
输出 带标准信号输出的测量设备

•	 脉冲（无需驱动电压晶体管）：

	– 极性翻转、NPN 或 PNP（取决于接线）

	– 功能：脉冲输出，可调节脉冲值

	– 0…400 Hz，

	– 5…36 V DC，100 mA，100 mA 时的电压降：2.5 V DC

	– 占空比（脉冲持续时间/周期持续时间）：0.5

	– 电镀绝缘，防止过电压、极性变换和短路

•	 继电器：

	– 2 个继电器，磁滞，可调节阈值，常开

	– 非 UL 设备：230 V AC/3 A 或 40 V DC/3 A（电阻性负载）

	– UL 设备：30 V AC/42 V 峰值/3 A 或 60 V DC/1 A

•	 电流：

	– 4…20 mA（3 线制带继电器；2 线制无继电器）

	– 源极或漏极（取决于接线）

	– 最大回路阻抗：30 V DC 时 900 Ω、24 V DC 时 600 Ω、12 V DC 时 50 Ω、具有 115/230 V 
AC 工作电压时 800 Ω

	– 测量值的响应时间 (10…90%)：6 秒（基本设置）

电池供电单测量显示版
•	 无输出

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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电源线 带标准信号输出的测量设备
•	 外径（电缆）：

	– 5…8 mm（带设备插口）

	– 6…12 mm（每个电缆穿线葛兰头 1 根电缆）或在使用多向密封件时 3…5 mm（每个电缆穿线葛
兰头 2 根电缆）

•	 线芯横截面：

	– 0.25…1.5 mm2（带设备插口）

	– 0.75 mm²（包括电缆穿线葛兰头在内）

•	 局部接地线芯横截面：最大 0.75 mm²

电池供电单测量显示版
•	 无

工艺/管道接口和通信
电气接口 •	 12…36 V DC 版本：电缆插头或穿线葛兰头 M20 × 1.5

•	 带电池的版本：无
环境和安装
环境温度 运行和存储：

•	 12…36 V DC 版本：-10…+60 °C

•	 115/230 V AC 版本：-10…+50 °C

•	 电池版本：-10…+55 °C

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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插入式紧凑型计量设备

注意：
当设备安装在潮湿环境或室外时，最大允许电压为 35 V DC 而不是 36 V DC。

电气参数
工作电压 (V+) •	 12…36 V DC，最大公差：在 12 V DC 时 -5% 或 +10%，在 36 V DC 时 ±10%，经过滤波和整流 

连接到电源单元：永久（通过外部安全超低电压（SELV）和限流电源（LPS））

•	 115/230 V AC 50/60 Hz 
设备中可用的电源电压：

	– 供电电压：27 V DC 整流

	– 最大电流：125 mA

	– 集成保护：125 mA 延时保险丝
电流消耗 带传感器，无数字输入消耗且无脉冲输出消耗

•	 带继电器：

	– ≤100 mA（在 12 V DC 下）

	– ≤50 mA（在 36 V DC 下）

	– ≤55 mA (115/230 V AC)

•	 无继电器：

	– ≤70 mA（在 12 V DC 下）

	– ≤35 mA（在 36 V DC 下）

	– ≤40 mA (115/230 V AC)
功耗 115/230 V AC 供电的测量设备：3 VA
输入 •	 DI（1 至 4）

•	 切换阈值 Von：5…36 V DC

•	 切换阈值 Voff：最大：2 V DC

•	 脉冲最短持续时间：100 ms

•	 输入阻抗：9.4 千欧姆

•	 电镀绝缘，防止极性变换和电压峰值
输出 •	 晶体管（DO1 和 DO4）：

	– NPN 或 PNP（取决于接线），无需驱动电压

	– 功能：脉冲输出（DO1 基本设置）、计量状态（DO4 基本设置）、可配置和可设置参数

	– 0…300 Hz

	– 5…36 V DC，最大 100 mA，100 mA 时电压降 2.7 V DC

	– 占空比（脉冲持续时间/周期持续时间）：>0.45

	– 电镀绝缘，防止过电压、极性变换和短路

•	 继电器（DO2 和 DO3）：

	– 2 个继电器（常开），可设置参数（基本设置：DO2 始终配置用于阀门控制，参数设置为 100% 
批量控制值，DO3 配置为警报输出）

	– 非 UL 设备：230 V AC/3 A 或 40 V DC/3 A（电阻性负载）

	– UL 设备：30 V AC/42 V 峰值/3 A 或 60 V DC/1 A

	– 750 VA 最大开断容量（电阻性负载）
电源线 •	 外径（电缆）：

	– 6…12 mm（每个电缆穿线葛兰头 1 根电缆）或 

	– 在使用多向密封件时 4 mm（每个电缆穿线葛兰头 2 根电缆）

•	 线芯横截面：0.75 mm²

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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工艺/管道接口和通信
电气接口 电缆穿线葛兰头 M20 × 1.5
环境和安装
环境温度 运行和存储：

•	 12…36 V DC 版本：-10…+60 °C

•	 115/230 V AC 版本：-10…+50 °C

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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1.3.	 流量变送器（通用型/低功耗型流量计）或分体式计量设备

一般数据

以下数据适用于通用流量变送器和适用于低功耗流量计的流量变送器以及计量设备。

产品特点

材料
请确保设备的材料与您使用的流体相容。
详细信息请参阅章节 “4.1. 耐化学性表 — Bürkert resistApp”在第 18 页。

不与介质接触的部件
壳体 •	 PC（控制柜安装版本）

•	 ABS（壁挂式安装版本）
盖子 ABS（壁挂式安装版本）
前面板膜 聚酯
密封件 NBR
螺钉 不锈钢
电缆夹 PA（控制柜安装版本）
电缆穿线葛兰头 PA（壁挂式安装版本）
尺寸 详细信息请参阅章节 “5. 尺寸”在第 20 页。
显示屏 15 × 60 mm，8 位 LCD，含字母数字，15 段，9 mm 高
电气参数
电源（不包括在交货范
围内）

根据 UL/EN 60950-1 标准的有限电源或根据 UL/EN 61010-1 标准第 9.4 章的限能电路

DC 极性反接保护 是
过压保护 是
电源线 •	 工作极限温度超过 80 °C（UL 认证版本为 90 °C）的电缆

•	 最长 50 m，经屏蔽

•	 线芯横截面 0.2…1.5 mm2

工艺/管道接口和通信
电气接口 •	 控制柜安装版本：接线端

•	 壁挂式安装版本：接线端通过穿线葛兰头 M16 × 1.5
认证和证书

标准
防护等级1.)符合 EN 60529 •	 控制柜安装版本：

	– 正面：IP65 具有完整安装和封闭控制柜

	– 背面：IP20 封闭控制柜内部

•	 壁挂式安装版本：

	– IP65 在以下条件下满足：已连接设备，已旋入盖子以及拧紧的穿线葛兰头或未使用时，用封闭插
塞封闭

指令
CE 指令 用于证明符合欧盟指令的所用标准可在欧盟型式检验证书和/或欧盟符合性声明中查阅（如果适用）。
认证 美国和加拿大的 UL 认证
环境和安装
环境温度 运行和存储：-10…+60 °C
相对湿度 ≤80%，无凝结水
海拔高度 最高 2,000 m
工作条件 连续运行
设备移动性 固定安装
应用范围 室内和室外（保护设备免受电磁干扰、紫外线照射和天气影响）
安装类别 根据 UL/EN 61010-1 标准的 I 类
污染程度 根据 UL/EN 61010-1 标准的 2 级

1.) 未经过 UL 评估
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通用流量变送器

注意：
当设备安装在潮湿环境或室外时，最大允许电压为 35 V DC 而不是 36 V DC。

产品特点
兼容性 带频率输出的 Bürkert 流量测量设备（8020、8030、8030HT、8041、8031、SE30 + S077、8071、 

8077）或具有兼容电气数据的其他传感器
功率参数
4…20 mA 输出偏差 电流范围的 ±1%
电气参数
工作电压 (V+) •	 控制柜安装版本：

	– 12…36 V DC，最大公差：在 12 V DC 时 -5% 或 +10%，在 36 V DC 时 ±10%，经过滤波和
整流 
连接到电源单元：永久（通过外部安全超低电压（SELV）和限流电源（LPS））

•	 壁挂式安装版本：

	– 12…36 V DC，最大公差：在 12 V DC 时 -5% 或 +10%，在 36 V DC 时 ±10%，经过滤波和
整流 
连接到电源单元：永久（通过外部安全超低电压（SELV）和限流电源（LPS））

	– 115/230 V AC 50/60 Hz 
设备中可用的电源电压： 
— 供电电压：27 V DC 整流 
— 最大电流：250 mA， 
— 集成保护：250 mA 延时保险丝

电流消耗 不接传感器，不接电流测试仪时的 4…20 mA 输出消耗
•	 带继电器：

	– ≤70 mA（在 12 V DC 下）

	– ≤45 mA（在 36 V DC 下）

	– ≤50 mA（115/230 V AC；壁挂式安装版本）

•	 无继电器：

	– ≤50 mA（在 12 V DC 下）

	– ≤30 mA（在 36 V DC 下）

	– ≤35 mA（115/230 V AC；壁挂式安装版本）
功耗 115/230 V AC 供电的测量设备：6 VA
设备输入（来自传感器） •	 频率范围：0.6 Hz…2.2 kHz，可调节

•	 电压：最大 36 V DC

•	 信号类型：

	– 脉冲：集电极开路 NPN（具有 470 Ω 或 2.2 kΩ 电阻）或 PNP、TTL、CMOS（具有 39 kΩ 电阻）

	– 正弦信号，线圈（具有 39 kΩ 电阻和最小灵敏度为峰值电压50mV）
设备输出（到传感器） •	 具有 12…36 V DC 工作电压的电源电压：

	– 10.5…34.5 V DC [= (V+) - 1.5 V DC]，140 mA 最大

	– 0…23.5 V DC [= (V+) - 12.5 V DC]，80 mA 最大

	– 5 V DC，30 mA 最大

•	 具有 115/230 V AC 工作电压的电源电压：

	– +27 V DC，80 mA 最大

	– +14.5 V DC [= (V+) - 12.5 V DC] 80 mA 最大

	– 5 V DC，30 mA 最大
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输出 •	 晶体管（数字输出 DO1）：

	– 极性翻转、无需驱动电压、NPN 或 PNP（取决于接线）

	– 功能：脉冲输出，可调节脉冲值

	– 0…2200 Hz，5…36 V DC，100 mA 最大

	– 100 mA 时电压降 2.7 V DC

	– 占空比（脉冲持续时间/周期持续时间）： 
> 0.45 如果 0.6 < 频率 < 300 Hz 
> 0.4 如果 300 < 频率 < 1,500 Hz 
< 0.4 如果 1,500 < 频率 < 2,200 Hz

	– 电镀绝缘，防止过电压、极性变换和短路

•	 继电器（数字输出 DO2 和 DO3）：

	– 2 个继电器，磁滞，可调节阈值，常开

	– 非 UL 设备：230 V AC/3 A 或 40 V DC/3 A（电阻性负载）

	– UL 设备：30 V AC/42 V 峰值/3 A 或 60 V DC/1 A

	– 750 VA 最大开断容量（电阻性负载）

	– 使用寿命：最短 100000 次循环

•	 电流（模拟输出 AO1）：

	– 4…20 mA（3 线制）

	– 源极或漏极（取决于接线）

	– 22 mA 用于故障报警（可启动）

	– 最大回路阻抗：36 V DC 时 1,300 Ω、30 V DC 时 1,000 Ω、24 V DC 时 750 Ω、15 V DC 时 
300 Ω、12 V DC 时 200 Ω、具有 115/230 V AC 工作电压时 900 Ω

电源线 壁挂式安装版本
外径（电缆）：4…8 mm（适用于电缆穿线葛兰头）
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适用于低功耗流量计的流量变送器

注意：
当设备安装在潮湿环境或室外时，最大允许电压为 35 V DC 而不是 36 V DC。

产品特点
兼容性 带频率输出的 Bürkert 流量测量设备（8020、8030、SE30+S077），具有低功耗脉冲信号版本

功率参数
4…20 mA 输出偏差 电流范围的 ±1%
电气参数
工作电压 (V+) •	 控制柜安装版本：

	– 12…36 V DC ±10%，经过滤波和整流 
连接到电源单元：永久（通过外部安全超低电压（SELV）和限流电源（LPS））

•	 壁挂式安装版本：

	– 12…36 V DC ±10%，经过滤波和整流 
连接到电源单元：永久（通过外部安全超低电压（SELV）和限流电源（LPS））

	– 115/230 V AC 50/60 Hz 
设备中可用的电源电压： 
— 供电电压：27 V DC 整流 
— 最大电流：250 mA， 
— 集成保护：250 mA 延时保险丝

电流消耗 带传感器且无脉冲输出电流消耗
•	 带继电器：≤70 mA

•	 无继电器：≤25 mA
功耗 115/230 V AC 供电的测量设备：6 VA
设备输入（来自传感器） •	 频率范围：2.5…400 Hz

•	 脉冲信号（霍尔）：低功耗，NPN 集电极开路
设备输出（到传感器） 电源电压 10…34 V DC [= (V+) - 2 V DC]，1 mA 最大
输出 •	 脉冲（无需驱动电压晶体管）：

	– 极性翻转、NPN 或 PNP（取决于接线）

	– 功能：脉冲输出，可调节脉冲值

	– 0…400 Hz，

	– 5…36 V DC，100 mA，100 mA 时的电压降：2.5 V DC

	– 占空比（脉冲持续时间/周期持续时间）： 0.5

	– 电镀绝缘，防止过电压、极性变换和短路

•	 继电器：

	– 2 个继电器，磁滞，可调节阈值，常开

	– 非 UL 设备：230 V AC/3 A 或 40 V DC/3 A（电阻性负载）

	– UL 设备：30 V AC/42 V 峰值/3 A 或 60 V DC/1 A

•	 电流：

	– 4…20 mA（3 线制带继电器；2 线制无继电器）

	– 源极或漏极（取决于接线）

	– 最大回路阻抗：30 V DC 时 900 Ω、24 V DC 时 600 Ω、12 V DC 时 50 Ω、具有 115/230 V 
AC 工作电压时 800 Ω

	– 测量值的响应时间 (10…90%)：6 秒（基本设置）
电源线 壁挂式安装版本 

外径（电缆）：4…8 mm（适用于电缆穿线葛兰头）
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分体式计量设备

注意：
当设备安装在潮湿环境或室外时，最大允许电压为 35 V DC 而不是 36 V DC。

产品特点
兼容性 带频率输出的 Bürkert 流量传感器（8020、8030、8030HT、8041、8031、8070、8071）或具有兼容

电气数据的其他传感器
工作电压 (V+) •	 12…36 V DC，最大公差：在 12 V DC 时 -5% 或 +10%，在 36 V DC 时 ±10%，经过滤波和整流 

连接到电源单元：永久（通过外部安全超低电压（SELV）和限流电源（LPS））

•	 115/230 V AC 50/60 Hz 
设备中可用的电源电压：

	– 供电电压：27 V DC 整流

	– 最大电流：250 mA

	– 集成保护：250 mA 延时保险丝
电流消耗 带传感器且无流量测量设备的 4…20 mA 输出消耗

•	 带继电器：

	– ≤70 mA（在 12 V DC 下）

	– ≤45 mA（在 36 V DC 下）

	– ≤50 mA（115/230 V AC；壁挂式安装版本）

•	 无继电器：

	– ≤50 mA（在 12 V DC 下）

	– ≤30 mA（在 36 V DC 下）

	– ≤35 mA（115/230 V AC；壁挂式安装版本）
功耗 115/230 V AC 供电的测量设备：6 VA
设备输入（来自传感器） •	 频率范围：0.6 Hz…2.2 kHz

•	 电压：最大 36 V DC

•	 信号类型：

	– 脉冲：集电极开路 NPN（具有 470 Ω 或 2.2 kΩ 电阻）或 PNP、TTL、CMOS（具有 39 kΩ 电阻）

	– 正弦信号：线圈（带有 39 kΩ 电阻）
设备输出（到传感器） •	 具有 12…36 V DC 工作电压的电源电压：

	– 10.5…34.5 V DC [= (V+) - 1.5 V DC]，140 mA 最大

	– 0…23.5 V DC [= (V+) - 12.5 V DC]，80 mA 最大

	– 5 V DC，30 mA 最大

•	 具有 115/230 V AC 工作电压的电源电压：

	– +27 V DC，80 mA 最大

	– +14.5 V DC [= (V+) - 12.5 V DC] 80 mA 最大

	– 5 V DC，30 mA 最大
输入 •	 DI（1 至 4）

•	 切换阈值 Von：5…36 V DC

•	 切换阈值 Voff：最大：2 V DC

•	 输入阻抗：9.4 千欧姆

•	 电镀绝缘，防止极性变换和电压峰值
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输出 •	 晶体管（DO1 和 DO4）：

	– NPN 或 PNP（取决于接线），无需驱动电压

	– 功能：脉冲输出（DO1 基本设置）、计量状态（DO4 基本设置）、可配置和可设置参数

	– 0…2200 Hz，5…36 V DC，100 mA 最大

	– 100 mA 时电压降 2.7 V DC

	– 占空比（脉冲持续时间/周期持续时间）： 
> 0.45 如果 0.6 < 频率 < 300 Hz 
> 0.4 如果 300 < 频率 < 1,500 Hz 
< 0.4 如果 1,500 < 频率 < 2,200 Hz

	– 电镀绝缘，防止过电压、极性变换和短路

•	 继电器（DO2 和 DO3）：

	– 2 个继电器（常开），可设置参数（基本设置：DO2 始终配置用于阀门控制，参数设置为 100% 
批量控制值，DO3 配置为警报输出）

	– 非 UL 设备：230 V AC/3 A 或 40 V DC/3 A（电阻性负载）

	– UL 设备：30 V AC/42 V 峰值/3 A 或 60 V DC/1 A

	– 750 VA 最大开断容量（电阻性负载）

电源线 壁挂式安装版本 
外径（电缆）：5…8 mm（适用于电缆穿线葛兰头）
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2.	 产品版本
2.1.	 插入式流量测量设备

注意：
流量测量设备有两种版本：
•	 带标准信号输出的插入式流量测量设备

•	 作为带电池的显示屏/流量计数器的插入式流量测量设备

带标准信号输出的插入式流量测量设备

可调节晶体管输出和有些版本中的两个继电器输出使设备能够开关电磁阀、启动警报或生成与流量成比例的频率， 
并且 4…20 mA 电流输出可实现控制回路的建立。

该设备有一个 4…20 mA 电流输出（模拟输出）、一个数字输出（脉冲输出）和两个流量计数器。有些版本还配
备了两个继电器输出。
该设备作为 2 线制或 3 线制系统运作，需要 12…36 V DC 或 115/230 V AC 的工作电压。

作为带电池的显示屏/流量计数器的插入式流量测量设备

该设备有瞬时流量和累积量显示，但无信号输出。

2.2.	 插入式紧凑型计量设备

如果设备与管路中的一个或两个阀门串联安装，8025 型计量设备则可以计量一种或多种液体量。该设备控制阀门
打开并计算流过的液体量。一旦达到预设量，设备就会关闭阀门。

电子设备的正常工作模式需要 12…30 V DC 或 115/230 V AC 的电源。
设备具有
•	 四个数字输入（DI1 到 DI4），

•	 两个晶体管输出（作为基本设置，DO1 配置为脉冲输出，DO4 配置为状态输出），

•	 两个继电器输出（DO2 始终配置用于阀门控制，作为基本设置，参数设置为 100% 剂量，DO3 配置为警
报输出），

•	 两个体积或质量计数器以及两个计量次数计数器（计量计数器）。
第二个继电器输出可实现阀门操作、警报触发或警告通知。
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2.3.	 通用流量变送器 

通用变送器可作为壁挂式安装或控制柜安装版本提供。

通用变送器可以连接到 Bürkert 流量测量设备 8020、8030、SE30+S077、…（更多信息请参见章节  
“10.3. 分体式设备的组合”在第 34 页 ）或发出频率信号（带脉冲信号）的其他流量测量设备。

当设备连接到流量测量设备时，可调节晶体管输出和有些版本中的两个继电器输出使设备能够开关电磁阀、启动
警报或生成与流量成比例的频率。4…20 mA 电流输出可实现控制回路的建立。

该设备有一个 4…20 mA 电流输出（模拟输出，AO1）、一个数字输出（脉冲输出作为基本设置，DO1）和两个
流量计数器。有些版本还配备两个继电器输出（标有 DO2 和 DO3）。 
该设备作为 3 线制系统运作，并需要 12…36 V DC 或 115/230 V AC 的工作电压。

2.4.	 适用于低功耗流量计的流量变送器 

适用于低功耗流量计的变送器可作为壁挂式安装或控制柜安装版本提供。

该变送器只能连接到低功耗版本中带有正弦输出或脉冲输出的 Bürkert 流量测量设备 8020、8030、SE30 + S077,…
（更多信息请参见章节 “10.3. 分体式设备的组合”在第 34 页 ）。

当设备连接到流量测量设备时，可调节晶体管输出和有些版本中的两个继电器输出使设备能够开关电磁阀、启动
警报或生成与流量成比例的频率，并且 4…20 mA 电流输出可实现控制回路的建立。

该设备有一个 4…20 mA 电流输出（模拟输出）、一个数字输出（脉冲输出）和两个流量计数器。有些版本还配
备了两个继电器输出。
该设备作为 2 线制或 3 线制系统运作，需要 12…36 V DC 或 115/230 V AC 的工作电压。

2.5.	 分体式计量设备 

分体式计量设备可作为壁挂式安装或控制柜安装版本提供。

计量设备可以连接到 Bürkert 流量测量设备 8020、8030、8070…（更多信息请参见章节 “10.3. 分体式设备的
组合”在第 34 页 ）或其他发出频率信号（带脉冲信号）的流量计。

如果该设备与流量测量设备串联，8025 型计量设备则可以计量一种或多种液体量。该设备控制阀门打开并计算流
过的液体量。一旦达到预设量，设备就会关闭阀门。

电子设备的正常工作模式需要 12…30 V DC 或 115/230 V AC 的电源。
设备具有
•	 四个数字输入（DI1 到 DI4），

•	 两个晶体管输出（作为基本设置，DO1 配置为脉冲输出，DO4 配置为状态输出），

•	 两个继电器输出（DO2 始终配置用于阀门控制，作为基本设置，参数设置为 100% 剂量，DO3 配置为警
报输出），

•	 两个体积或质量计数器以及两个计量次数计数器（计量计数器）。
第二个继电器输出可实现阀门操作、警报触发或警告通知。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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3.	 批准
3.1.	 UL 认证

证书 说明
美国和加拿大的 UL 认证
产品获得 UL 认证，此外还符合以下标准：
•	 UL 61010-1

•	 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1

3.2.	 压力设备指令

该设备在以下条件下符合 2014/68/EU 压力设备指令的第 4 条第 1 款：

设备用于管路

注意：
•	 表中的信息与材料和液体的化学相容性无关。

•	 PS = 最大允许压力，DN = 管路的公称直径

流体类型 条件
根据第 4 款第 1.c.i 条，为第 1 组流体 DN ≤ 25
根据第 4 款第 1.c.i 条，为第 2 组流体 DN ≤ 32 或 PS × DN ≤ 1000
根据第 4 款第 1.c.ii 条，为第 1 组流体 DN ≤ 25 或 PS × DN ≤ 2000
根据第 4 款第 1.c.ii 条，为第 2 组流体 DN ≤ 200 或 PS ≤ 10 或 PS × DN ≤ 5000

4.	 材料
4.1.	 耐化学性表 — Bürkert resistApp

Bürkert resistApp — 耐化学性表

您想在个人应用情况下保证材料的可靠性和耐久性吗？在我们的网站上或在 resistApp 
中验证您的介质和材料组合。

立即检验耐化学性

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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4.2.	 材料规格

插入式流量测量设备或紧凑型计量设备 

8

9

11
10

1

2

3

4

5

6

12

14

7

13

编号 元素 材料
1 螺钉 不锈钢
2 前面板膜 聚酯
3 壳体、盖子、活门 PC
4 螺钉 不锈钢
5 设备插头 (EN 175301-803) PA
6 电触点 Sn
7 联管螺母 PC
8 密封件 FKM（EPDM 包含在供货范围内，未安装）
9 传感器管件 PVDF

10 轴和轴承 陶瓷 (Al2O3)
11 涡轮 PVDF
12 M20 × 1.5 电缆穿线葛兰头 PA
13 设备插口 (EN 175301-803) •	 由 PA 制成的外壳、触点支架和电缆螺纹套管接头

•	 由 NBR 制成的电缆螺纹套管接头密封件和平垫片
14 螺钉 不锈钢

流量测量变送器（通用流量计/用于低功耗流量计）或计量设备（控制柜安装版本）

1

2

3

4

5

6

编号 元素 材料
1 螺钉 不锈钢
2 壳体 PC
3 窗口 PPMA
4 前面板膜 聚酯
5 螺钉 不锈钢
6 密封件 NBR
— 电缆夹（壳体背面） PA

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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流量测量变送器（通用流量计/用于低功耗流量计）或计量设备（壁挂式安装版本）

1

2

3

4

5

6

编号 元素 材料
1 螺钉（位于盖板下） 不锈钢
2 壳体和盖子 ABS
3 窗口 PPMA
4 前面板膜 聚酯
5 螺钉（位于盖板下） 不锈钢
6 电缆穿线葛兰头 PA
— 密封件（位于壳体和盖子之间） NBR

5.	 尺寸
5.1.	 插入式流量测量设备或紧凑型计量设备 

注意：
•	 尺寸 mm

•	 流量探头的长度取决于所使用的  S020 型插入式接头及其公称直径。

有关详细信息，请参见 S020 型数据表 u 。

91
16

4,
50

20
3

70
136

(2
1)

85
,5

(3
0)

88

88

R
90

89

仅适用于流量计

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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5.2.	 设备插入 S020 接头

注意：
尺寸 mm

H

DN H
T 型接头 鞍座管夹套管 塑料套管 金属套管

20 185 — — —
25 185 — — —
32 188 — — —
40 192 — — —
50 198 223 — 193
65 198 221 206 199
80 — 226 212 204
100 — 231 219 214
110 — 227 — —
125 — 234 254 225
150 — 244 261 236
180 — 268 — —
200 — 280 282 257
250 — — 300 317
300 — — 312 336
350 — — 325 348
400 — — 340 —

5.3.	 流量变送器或分体式计量设备 

通用流量变送器（控制柜安装版本）

注意：
尺寸 mm

88

88

76

ENTER

0....9

FLOW

25

40,2

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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通用流量变送器（壁挂式安装版本）

注意：
尺寸 mm

14
312

0

126

31
,5

90

2323

ENTER

0....9

FLOW

适用于低功耗流量计的流量变送器（控制柜安装版本）

注意：
尺寸 mm

25

38

88

88

76

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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适用于低功耗流量计的流量变送器（壁挂式安装版本）

注意：
尺寸 mm

14
312

0

126

31
,5

90

2323

ENTER

0....9

FLOW

计量设备（控制柜安装版本）

注意：
尺寸 mm

88

88

76

ENTER

0....9

FLOW

25

40,2

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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计量设备（壁挂式安装版本）

注意：
尺寸 mm

24

90
48

2323

126

25,5

14
312

0

6.	 性能描述
6.1.	 压力温度图

注意：
下图仅适用于插入式流量测量设备或带涡轮的计量设备。

-20 0 20 40 60 80

PVDF PVC PP 金属

液体温度 ℃

压
力

 (
b

ar
)

0

2

4

6

8

10

完整设备（S020 型接头 + 8025 型紧凑型设备）
的应用范围

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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7.	 产品安装
7.1.	 安装提示

注意：
•	 以下安装提示仅适用于插入式流量测量设备或带涡轮的计量设备。

•	 设备不适用于气态介质和蒸气的流量测量。

必须遵守最小入口段和最小出口段距离。为了获得尽可能高的准确性，必要的平流段可以更长。
 
有关更多信息，请参阅 EN ISO 5167-1 标准。 
EN ISO 5167-1 规定，在管路中安装阀门时应遵守哪些直线入口段和出口段距离，以达到平缓的流动条件。您将在下面找到可能导致流
动湍流的最重要的要求以及规定的相关最小入口段和最小出口段距离。

确保测量点处具有平静、无问题的测量条件。

50 x DN 5 x DN

40 x DN 5 x DN

25 x DN 5 x DN

20 x DN 5 x DN

18 x DN 5 x DN

15 x DN 5 x DN

调节阀1.)

2 × 90° 3 维弯头 90° 弯头或 T 型件

扩大2.)

减小

2 × 90° 弯头

液体方向 DN = 管道公称直径

1.) 如果调节阀不能安置在测量设备之后，则必须遵守这些最短平流段。
2.) 如果无法避免扩大，则必须遵守这些最短平流段。
请遵守最低流速

设备可以安装在水平或垂直管道中。
对此的重要标准是确保主管在运行过程中完全充满并避免主管中出现气泡。

正确 错误

正确

正确

错误

错误

正确

错误

压力和温度极限值必须符合所选接头材料的要求。选择合适的公称直径时，应参考选择接头公称直径的图表。有关详细信息，请参见 
S020 型数据表 u。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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8.	 产品运行
8.1.	 测量原理

注意：
以下测量原理仅适用于插入式流量测量设备或带涡轮的计量设备。

涡轮叶片内嵌入四块磁铁。叶片+磁铁随着液流推动而转动，从而在检测+脉冲传感器（适用于电池供电显示屏/流量计数器版本的线圈
传感器/适用于其他版本的霍尔传感器）中产生与流速成比例的频率信号。 
各个管道（分尺寸和材料）特定的 K 系数（可在 S020 接头的使用说明 u 中获得）可将频率转换为流速/体积流量。

插入式流量测量设备：
变送器用于处理测量值以产生不同的输出信号（取决于流量测量设备版本）并显示瞬时值。流量计数器用于计算流过的液体量。
带标准输出信号的流量计的电气连接通过设备插座 EN 175301-803 或通过两个带接线端的电缆穿线葛兰头（取决于流量计版本）实
现。

计量设备：
电子设备转换测量信号并显示当前体积或质量。电气连接通过两个带接线端的电缆穿线葛兰头实现。

8.2.	 功能概述

显示屏和控制按钮

注意：
以下功能概述使用的是设备控制柜安装版本的图片，但却适用于 8025 型的所有版本。

显示屏用于：
•	 读取某些参数，例如流量测量设备，测得的流量值和主计数器的值

•	 借助 3 个按钮来设置设备参数

•	 读取设备配置

•	 获得某些事件警告。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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显示屏和控制按钮 编号 说明

1

5

3

6

2

4

1 “后退”按钮：
•	 更改所选的数值（0…9）

•	 选择上一个功能

•	 读取计量历史记录（仅适用于计量设备）
2 “下一步”按钮：

•	 选择左边的字符

•	 选择下一个功能

•	 阅读消息（仅适用于作为带电池的显示屏/流量计数器的插入式流量测量设备和计量设备）
3 “确认”按钮：

•	 确认显示的功能

•	 确认输入的参数
4 •	 对于带有标准信号输出的插入式流量测量设备和用于低功耗流量计的流量变送器

	– 继电器 2 的 LED 状态灯

•	 对于通用流量变送器和计量设备

	– DO3 继电器 LED 状态灯（LED 亮起 = 触点闭合）
5 •	 对于带有标准信号输出的插入式流量测量设备和用于低功耗流量计的流量变送器

	– 继电器 1 的 LED 状态灯

•	 对于通用流量变送器和计量设备

	– DO2 继电器 LED 状态灯（LED 亮起 = 触点闭合）
6 设备状态

•	 带有标准信号输出的插入式流量测量设备和用于低功耗流量计的流量变送器无状态

•	 对于作为 带电池的显示屏/流量计数器的插入式流量测量设备

	– 关闭：设备运行正常。

	– 闪烁橙色：警告消息已在信息菜单中发出

	– 闪烁红色：生成错误消息

•	 对于通用流量变送器

	– 绿色：设备运行正常。

	– 橙色：警告消息已在信息菜单中发出。

	– 红色：错误消息已在信息菜单中生成，启用时，电流输出将输出 22 mA。

	– 闪烁， 无论颜色：对输出是否正常的检查已启动。标准测量功能未启动。

•	 对于计量设备

	– 绿色：设备运行正常。

	– 橙色：在信息菜单中发出了与计量有关的警报或警告消息。

	– 红色：错误消息已在信息菜单中生成。

	– 闪烁，无论颜色： 
— 慢闪：计量已中断。 
— 在计量期间快闪：已发出与计量有关的警报。 
— 未计量时快闪：PLC 查询信息菜单或检查输入或输出是否正常进行。

该设备可以借助所用接头的 K 系数或通过示教功能进行校准。客户自定义设置（例如测量单位、输出、滤波器、条形图显示）可直接在
设备上进行。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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带有标准信号输出的流量测量设备和流量变送器（通用流量计/用于低功耗的流量计）

该设备有两个操作级别：
•	 过程级别

•	 设置级别，包括参数设置菜单和测试菜单

级别 功能
过程 •	 用于读取

	– 测得的流量

	– 4…20 mA 输出的值

	– 主计数器的值

	– 日计数器的值

•	 用于重置日计数器

•	 访问设置级别的参数设置菜单和测试菜单
设置
参数设置菜单

•	 用于进行操作所需的调整

	– 语言

	– 国际测量单位

	– K 系数/示教功能

	– 电流输出 4…20 mA

	– 脉冲输出

	– 继电器（用于带继电器的设备）

	– 滤波器（衰减）

	– 重置两个计数器

	– 并且仅对于通用流量变送器： 
— 低流动流量截断 (“Low Flow Cut Off”) 
— 显示屏背光

设置
测试菜单

•	 调整 4…20 mA 电流输出的偏移和范围

•	 读取涡轮转动频率

•	 借助模拟流量检查输出功能

•	 并且仅对于通用流量变送器：生成警告消息和错误消息

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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作为带电池的显示屏/流量计数器的流量测量设备

该设备有两个操作级别：
•	 过程级别

•	 设置级别，包括参数设置菜单、测试菜单和信息菜单

级别 功能
过程 •	 用于读取

	– 测得的流量

	– 主计数器的值

	– 日计数器的值

•	 用于重置日计数器

•	 适用于访问设置级别的参数设置菜单、测试菜单和信息菜单
设置
参数设置菜单

•	 用于进行操作所需的调整

	– 语言

	– 国际测量单位

	– K 系数/示教功能

	– 滤波器（衰减）

	– 重置两个计数器
设置
测试菜单

•	 读取涡轮转动频率

•	 警告消息和错误消息的生成
设置
信息菜单

•	 用于读取

	– 电池剩余电容

	– 设备生成的警告消息和错误消息

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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计量设备 — 紧凑型和分体式版本

该设备有两个操作级别：
•	 过程级别

•	 设置级别，包括参数设置菜单、测试菜单、信息菜单和历史记录菜单

级别 功能
过程 •	 开始计量

•	 用于读取：

	– 主流量计数器的值

	– 日流量计数器的值

	– 已执行计量的主计数器的值

	– 已执行计量的日计数器的值

•	 重置：

	– 日计数器

	– 计量次数的日计数器

•	 用于访问设置级别的参数设置菜单、测试菜单、历史记录菜单和信息菜单
设置
参数设置菜单

•	 用于进行操作所需的调整：

	– 语言

	– 国际测量单位

	– K 系数/示教功能

	– 选项/计量模式

	– 溢出

	– 警报

	– 输出

	– 重置两个流量计数器

	– 重置两个已执行计量的计数器

	– 重置历史记录菜单

	– 背光
设置
测试菜单

•	 检查：

	– 数字输入功能

	– 输出功能

	– 涡轮功能

•	 监控：

	– 管路中的流量

	– 日流量计数器的值

	– 计量次数计数器的值

•	 保存/恢复：

	– 设备当前的用户配置

	– 重置已保存的配置

	– 重置设备的出厂设置
设置
历史记录菜单

读取最近执行的 10 个计量流量

设置
信息菜单

阅读警告消息和错误消息

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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8.3.	 功能模式

带标准信号输出的插入式流量测量设备

•	 4…20 mA 输出 + 脉冲

•	 4…20 mA 输出 + 脉冲 + 继电器输出 
输出的磁滞开关模式（两个继电器），作用方向倒置或未作信号翻转

OLO OHI OLO OHI

接通
已信号翻转 未作信号翻转

接通

滞后运行模式

计量设备 — 紧凑型和分体式版本

可以使用以下计量模式：
•	 自由数量的本地开始计量：用户通过导航按钮输入需计量的数量并开始计量。

•	 预设数量的本地开始计量：用户通过导航按钮选择预设数量并开始计量。

•	 自由/预设数量的本地开始计量：用户通过导航按钮输入需计量的数量或选择预设数量并开始计量。

•	 PLC 计量：用户通过二进制输入选择预设数量并开始计量。

•	 本地/远程选择预设数量和 PLC 控制的计量：用户通过导航按钮或二进制输入选择预设数量并通过二进制输入开始计量。

•	 通过脉冲持续时间调制实现 PLC 控制的计量：待计量的体积与脉冲持续时间成正比。

•	 本地开始计量通过示教确定：剂量的示教通过二进制输入进行。

•	 本地开始计量通过示教确定：剂量的示教通过导航按钮进行。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
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9.	 产品特点和结构
9.1.	 产品结构

插入式流量测量设备或紧凑型计量设备

注意：
•	 8025 型插入式流量测量设备或计量设备与 Bürkert S020 型插入式接头一起安装在管路中。

•	 S020 型插入式接头可以轻松安装在 DN20…DN400 的管路中。

有关详细信息，请参见 S020 型数据表 u。

带涡轮传感器的设备可提供短款或长款传感器版本（取决于所使用接头的公称直径）。传感器支架固定在外壳上。外壳内包含带有显示
屏和参数按钮的电子模块。
对于流量测量设备，电气连接通过插头或两个电缆穿线葛兰头（带标准信号输出的版本）进行，对于计量设备，则通过两个电缆穿线葛
兰头进行

S020 型插入式接头

带 G2" 管道接口的紧凑型流
量计或紧凑型计量设备

用于流量测量和计量的 
8025 型完整设备

不锈钢接头（仅限示例）

流量变送器或分体式计量设备 

注意：
分体式 8025 设备可提供壁挂式安装或控制柜安装版本。

控制柜安装版本 由集成在带显示屏的开放式壳体中的电子模块
组成。电气连接在电路板的接线上端进行。

壁挂式安装版本 由集成在带盖子和显示屏的壳体中的电子模块组成。
电气连接在电路板的接线端上通过 3 个（对于流量变送器）或 5 个
（对于计量设备）电缆穿线葛兰头进行。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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10.	 联网并与其他 Bürkert 产品组合
10.1.	紧凑型设备的联网与组合

带标准信号输出的插入式流量测量设备

例如：

8025 型

4…20 mA 输出 脉冲输出 继电器输出

 

  

8802 型 u
(2301 和 8693)

ELEMENT 连续调节阀系统

6212 型 u
伺服控制式两位两通隔膜阀

6281 型 u
伺服控制式两位两通隔膜阀

S020 型 u
用于流量测量或分析测量的插

入式接头

插入式紧凑型计量设备 

例如：

 

  

8025 型 S020 型 u
用于流量测量或分析测量的插

入式接头

6212 型 u
伺服控制式两位两通隔膜阀

6281 型 u
伺服控制式两位两通隔膜阀

10.2.	紧凑型设备与 S020 型接头的组合
DN20

T 型接头

塑料焊接套管

可
用

的
 D

N
 S

02
0 

接
头

DN65 DN100 DN350DN200DN50 DN400

螺纹拧接套管

鞍座管夹套管

短传感器

金属焊接套管 短传感器 长传感器

短传感器 长传感器

长传感器

长传感器

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6212
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6212
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6281
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10.3.	分体式设备的组合

注意：
根据流量测量设备版本的连接可能性

 
通用变送器 适用于低功耗流量计的变

送器
计量设备

控制柜 壁装 控制柜 壁装 控制柜 壁装

 

霍尔传感器版本 
（短或长） 
带脉冲信号的频率输出
（NPN、PNP、集电极开路）

是 是 否 否 是 是

霍尔低功耗版本 
（短或长） 
带脉冲信号的频率输出 
（NPN、集电极开路）

是 是 是 是 是 是

8020 型 u 插入式流量测量设备

 

霍尔传感器版本 
带脉冲信号的频率输出
（NPN、PNP、集电极开路）

是 是 否 否 是 是

霍尔低功耗版本 
带脉冲信号的频率输出 
（NPN、集电极开路）

是 是 是 是 是 是

8030 (SE30 + S030) 型 u 或 SE30 + S077 型 u 内嵌式流量测量设备

带脉冲信号的频率输出
（NPN、PNP、集电极开路）

是 是 否 否 是 是

8030 HT 型 u 适用于高温的内嵌式流量测量设备

 

是 是 否 否 是 是

SE30 Ex+（S030 或 S077）型 u 适用于爆炸性环境的内嵌式流量测量设备

带脉冲信号的频率输出（NPN） 是 是 否 否 是 是

8031 型 u 低流量传感器

带脉冲信号的频率输出（NPN） 是 是1.) 否 否 是 是1.)

8041 型 u 插入式电磁流量计

 

带脉冲信号的频率输出（NPN） 是 是 否 否 是 是

8071 型 u 或 8077 型 u 椭圆齿轮流量测量设备

1.) 订货号为 419543 的设备除外

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE30
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE30
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8031
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8041
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8071
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8077
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11.	 订货信息
11.1.	Bürkert 网上商店 — 轻松订购、快速送达

Bürkert 网上商店 — 轻松订购、快速送达

您想快速查找并直接订购您所需的 Bürkert 产品或备件吗？我们的网上商店全天 24小时
开放。立即注册享受便利。

立即在线订购

11.2.	有关产品选择的建议

插入式流量测量设备或紧凑型计量设备 

带有集成式涡轮传感器的完整 8025 型流量测量设备或计量设备由 8025 型紧凑型流量变送器或计量设备和 Bürkert S020 型插入式接
头组成。

有关详细信息，请参见 S020 型数据表 u。

必须订购两个不同的组件才能选择完整的设备。为此需要以下信息：
•	 所需 8025 型紧凑型流量测量设备或计量设备的订货号（参见章节 “插入式流量测量设备”在第 36 页 或 “插入式紧凑型计量设备”

在第 37 页）

•	 所选 S020 型插入式接头的订货号（参见S020 型数据表 u）

通用流量变送器 

用于连接 Bürkert 或其他传感器的分体式完整 8025 型通用变送器（壁挂式安装或控制柜安装）由分体式 8025 型通用变送器和 
Bürkert 流量传感器（或市场上出售的其他兼容流量传感器）组成。

必须订购两个不同的组件才能选择完整的设备。为此需要以下信息：
•	 所需 8025 型分体式通用流量变送器的订货号（参见章节 “通用流量变送器”在第 37 页）

•	 所选 Bürkert 流量测量设备的订货号（参见章节 “10.3. 分体式设备的组合”在第 34 页 以及相应的数据表）

适用于低功耗流量计的流量变送器 

用于低功耗流量计的分体式 8025 型变送器仅适用于连接到 Bürkert低功耗流量测量设备。
用于低功耗流量计（壁挂式安装或控制柜安装）的完整分体式 8025 型变送器包括：
•	 用于低功耗流量计的分体式 8025 型流量变送器和

•	 与插入式 S020 接头相连的 Bürkert 低功耗 8020 型流量测量设备或

•	 与内嵌式传感器接头相连的 Bürkert 低功耗 SE30 型流量变送器。对于内嵌式传感器接头，其可以是 S030 型（SE30 + S030 = 
8030 型）或 S077 型。

必须订购三个不同的组件才能选择完整的设备。为此需要以下信息：
•	 所需 8025 型分体式低功耗流量变送器的订货号（参见章节 “适用于低功耗流量计的流量变送器”在第 38 页）

•	 所选 Bürkert 8020 型流量测量设备或 SE30 型内嵌式变送器（低功耗脉冲信号版本）的订货号（参见章节“10.3. 分体式设备的组合”
在第 34 页 以及相应的数据表）

•	 所选 Bürkert S020 型接头 (DN20…DN400) 或 S030 型内嵌式传感器接头 (DN06…DN65) 或 S077 型内嵌式传感器接头 (DN15…
DN100)的订货号（参见相应的数据表）

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://www.burkert.com/ds-shop
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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分体式计量设备

用于连接 Bürkert 或其他流量传感器的完整 8025 型计量设备（壁挂式安装或控制柜安装）由分体式 8025 型计量设备（壁挂式安装或
控制柜安装）和 Bürkert 流量测量设备（或市场上出售的其他兼容流量传感器）组成。如有必要，流量测量设备需要单独订购。

必须订购两个不同的组件才能选择完整的设备。为此需要以下信息：
•	 所需 8025 型分体式计量设备的订货号（参见章节 “分体式计量设备”在第 38 页）

•	 所选 Bürkert 流量测量设备的订货号（参见章节 “10.3. 分体式设备的组合”在第 34 页 以及相应的数据表）或其他内容

11.3.	Bürkert 产品过滤器

Bürkert 产品过滤器 — 快速找到合适的产品

您想要基于您的技术需求选择合适的产品吗？利用 Bürkert 产品过滤器，查找匹配您应
用的合适产品。

立即过滤产品

11.4.	订货表

插入式流量测量设备 

注意：
标准 FKM 密封件；每个流量测量设备随附 1 套，包含 1 个用于传感器的黑色 EPDM 密封件、1 个用于 M20 × 1.5 电缆穿线葛兰头的
穿线葛兰头、1 个 2 × 6 mm 多向密封件和 1 份安装表。

工作电压 输出 继电器 传感器版本 电气接口 订货号
带标准信号输出的流量测量设备，2 个流量计数器
12…36 V DC 4…20 mA 

（2 线制） 
+脉冲

无 霍尔，短款 — 设备插口 EN 175301-803 418762 
UL 认证 570457 
— 2 个电缆穿线葛兰头 418802 
UL 认证 570465 

霍尔，长款 — 设备插口 EN 175301-803 418763 
UL 认证 570458 
— 2 个电缆穿线葛兰头 418803 
UL 认证 570466 

4…20 mA 
（3 线制） 
+脉冲

2 霍尔，短款 — 2 个电缆穿线葛兰头 418778 
UL 认证 570461 

霍尔，长款 — 418779 
UL 认证 570462 

115/230 V AC 4…20 mA 
（2 线制） 
+脉冲

无 霍尔，短款 — 418423 
霍尔，长款 418424 

4…20 mA 
（3 线制） 
+脉冲

2 霍尔，短款 418431 
霍尔，长款 418432 

电池供电的单显示流量/累计值的流量计，2 个流量计数器
4 × 1.5 V DC 
AA 电池

无 无 线圈，短款 — 无 418403 
线圈，长款 418405 

其他版本可应要求提供

认证
FDA，美国和加拿大的 UL 认证 (UL 61010-1 + CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418762
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=570457
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=570465
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418763
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=570458
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418803
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=570466
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418778
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=570461
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418779
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=570462
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418423
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418424
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418431
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418432
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418403
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418405
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插入式紧凑型计量设备 

注意：
标准 FKM 密封件；每个计量设备随附 1 套，包含 1 个用于传感器的黑色 EPDM 密封件、1 个用于 M20 × 1.5 电缆穿线葛兰头的穿线
葛兰头、1 个 2 × 6 mm 多向密封件和 1 份安装表。

所有版本拥有至少：
•	 2 个晶体管输出（DO1 和 DO4）

•	 2 个继电器输出（DO2 和 DO3）

•	 4 个数字输入 (DI1…DI4)

•	 2 个流量计数器

•	 2 个计量计数器

工作电压 传感器版本 UL 认证 电气接口 订货号
12…36 V DC 霍尔，短款 — 2 个电缆穿线葛兰头 419520 

UL 认证 564414 
霍尔，长款 — 419522 

UL 认证 570469 
115/230 V AC 霍尔，短款 — 419521 

霍尔，长款 419529 

通用流量变送器 

注意：
传感器版本：参见章节 “10.3. 分体式设备的组合”在第 34 页。

所有版本拥有至少：
•	 4…20 mA 电流输出 (AO1)

•	 数字输出 (DO1)

•	 两个流量计数器

工作电压 输出 继电器 UL 认证 电气接口 订货号
控制柜安装
12…36 V DC 4…20 mA（3 线制）+ 脉冲 无 — 接线端 419538 

2 419537 
无 UL 认证 564416 
2 564417 

壁挂式安装
12…36 V DC 4…20 mA（3 线制）+ 脉冲 无 — 3 个穿线葛兰头 419541 

2 419540 
115/230 V AC 无 419544 

2 419543 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=419520
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=564414
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=419522
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=570469
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=419521
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=419529
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=419538
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=419537
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=564416
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=564417
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=419541
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=419540
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=419544
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=419543
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适用于低功耗流量计的流量变送器 

注意：
传感器版本：8020、8030 (SE30 + S030)、SE30 + S077 型（参见章节“10.3. 分体式设备的组合”在第 34 页）。

工作电压 输出 继电器 UL 认证 电气接口 订货号
控制柜安装，2 个流量计数器
12…36 V DC 4…20 mA（2 线制）+ 脉冲 无 — 接线端 418992 

4…20 mA（3 线制）+ 脉冲 2 418994 
4…20 mA（2 线制）+ 脉冲 无 UL 认证 552725 
4…20 mA（3 线制）+ 脉冲 2 552726 

壁挂式安装，2 个流量计数器
12…36 V DC 4…20 mA（2 线制）+ 脉冲 无 — 3 个穿线葛兰头 418397 

4…20 mA（3 线制）+ 脉冲 2 418396 
115/230 V AC 4…20 mA（2 线制）+ 脉冲 无 418400 

4…20 mA（3 线制）+ 脉冲 2 418399 

分体式计量设备 

注意：
传感器版本：参见章节 “10.3. 分体式设备的组合”在第 34 页。

所有版本拥有至少：
•	 2 个晶体管输出（DO1 和 DO4）

•	 2 个继电器输出（DO2 和 DO3）

•	 4 个数字输入 (DI1…DI4)

•	 2 个流量计数器

•	 2 个计量计数器

工作电压 UL 认证 电气接口 订货号
控制柜安装
12…36 V DC — 接线端 419536 

UL 认证 564415 
壁挂式安装
12…36 V DC — 5 个穿线葛兰头 433740 
115/230 V AC 433741 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418992
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418994
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=552725
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=552726
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418397
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418396
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418400
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=418399
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=419536
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=564415
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=433740
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=433741
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11.5.	附件订货表

紧凑型设备附件

说明 订货号
对于流量测量设备或计量设备
组件包括 2 个 M20 × 1.5 电缆穿线葛兰头 + 2 个用于电缆穿线葛兰头的垫片或塞子 + 2 个 M20 × 1.5 密封塞 + 2 个  
2 × 6 mm 堵头

449755 

组件包括 2 个 M20 × 1.5/NPT½" + 2 个用于电缆穿线葛兰头的氯丁橡胶平垫片或塞子 + 2 个 M20 × 1.5 密封塞 551782 
组件包括 1 个用于未使用的 M20 × 1.5 电缆穿线葛兰头的塞子 + 1 个 2 × 6 mm 电缆穿线葛兰头的多向密封件 + 1 个
黑色 EPDM 传感器密封件 + 1 份安装表

551775 

用于 S020 接头的卡口环 619205 
用于 S020 接头的 PC 螺母 619204 
包括绿色 FKM 密封件和黑色 EPDM 密封件的组合 552111 
对于流量测量设备
设备插口 EN 175301-803，带电缆穿线葛兰头 — 参见 2518 型u 572264 
设备插口 EN 175301‑803，带缩径 NPT½"，无电缆穿线葛兰头，参见 2509 型 u 162673 
针对计量设备
组件包括 8 个 FLOW 薄膜 553191 

适用于分体式设备的附件

说明 订货号
对于流量变送器或计量设备，控制柜安装版本
安装组件（螺钉、垫圈、联管螺母、电缆夹） 554807 
密封件 419350 
组件包括 8 个 FLOW 薄膜 553191 
对于流量变送器或计量设备，壁挂式安装版本
115/230 V AC 电源电路板 + 安装手册 555722 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=449755
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=551782
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=551775
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=619205
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=619204
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=552111
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=572264
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2509
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=162673
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=553191
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=554807
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=419350
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=553191
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025&id=555722
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