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5.2. Diagramme de dégradation (Derating) de la température

Antenne cône en plastique 80 mm
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6. Installation du produit
6.1. Possibilités de montage

Antenne cône en plastique 80 mm avec étrier de montage

L’étrier	de	montage	permet	un	montage	simple	de	l’appareil	sur	un	mur,	un	plafond	ou	une	potence.	C’est	un	moyen	simple	et	effi-
cace d’aligner le capteur sur la surface du liquide, en particulier dans le cas de canaux ouverts.

Étrier de montage - fixation au plafond Étrier de montage - fixation murale
Généralement,	le	support	est	monté	verticale-
ment au plafond. Ceci permet au capteur de 
pivoter	jusqu’à	180°	pour	un	alignement	optimal	
et de tourner pour une connexion optimale.

Alternativement, le support peut être monté horizontalement ou en diagonale 
sur un mur.

> 200 mm

Antenne cône en plastique 80 mm avec bride

Une	bride	d’adaptation	est	disponible	pour	le	montage	de	l’appareil	sur	un	embout

Bride d’adaptation
La	bride	d’adaptation	est	disponible	à	partir	de	DN100.	Il	est	solidement	relié	et	scellé	au	capteur	radar.

Joint process

Bride d'adaptation
Vis de fixation

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139
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7. Fonctionnement du produit
7.1. Principe de mesure

L’appareil radar pour la mesure de niveau de liquide se compose d’un boîtier avec électronique et d’un raccord process avec l’an-
tenne.	L’antenne	du	capteur	radar	transmet	un	signal	radar	continu.	Celui-ci	est	réfléchi	par	le	liquide	et	réceptionné	par	l’antenne	
sous	forme	d’écho.	Les	ondes	radar	se	propagent	à	la	vitesse	de	la	lumière.	La	différence	de	fréquence	entre	le	signal	émis	et	le	
signal	reçu	est	proportionnelle	à	la	distance	entre	le	niveaumètre	et	le	fluide.	Le	niveau	de	remplissage	est	calculé	et	converti	en	un	
signal	de	sortie,	puis	affiché	comme	valeur	mesurée. 

La plage de mesure du Type 8139 commence physiquement à l’extrémité de l’antenne. Toutefois, le réglage min./max. commence 
avec	le	niveau	de	référence.	Le	niveau	de	référence	diffère	suivant	la	version	du	capteur.
•	 Antenne	cône	en	plastique :	le	niveau	de	référence	est	le	dessous	du	joint.

•	 Filetage	avec	antenne	cône	intégrée :	le	niveau	de	référence	est	le	joint	du	bas	au	niveau	de	l’hexagone.

•	 Bride	avec	système	d’antenne	encapsulée :	le	niveau	de	référence	est	le	dessous	du	plaquage	de	la	bride.

•	 Raccord	hygiénique :	le	niveau	de	référence	est	le	point	de	contact	le	plus	haut	entre	le	raccord	process	du	capteur	et	du	raccord	
à souder.

Niveau de référence

Filetage avec 
antenne cône intégrée

Bride avec 
système d'antenne encapsulé

Raccords hygiéniques avec 
système d'antenne encapsulée

Antenne cône en plastique[
80 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139
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7.2. Consignes d’utilisation

Remarque :
L’appareil	de	mesure	offre	différentes	techniques	de	fonctionnement :
•	 avec	le	module	d’affichage/de	configuration

•	 la	DTM	appropriée	Bürkert,	associée	au	logiciel	de	configuration	selon	la	norme	FDT/DTM,	par	exemple	PACTware™	et	PC.

Les paramètres saisis sont mémorisés dans le niveaumètre Type 8139. En option, ils peuvent également être téléchargés dans le 
module	d’affichage/de	configuration	ou	sauvegardés	dans	un	fichier	en	utilisant	PACTware™/DTM	du	Type	8139.

Mise en service avec le module d’affichage/de configuration

Module d’affichage/de configuration Description
Le	module	d’affichage/de	configuration	peut	être	inséré	dans	le/retiré	du	niveaumètre	à	
tout	moment.	Il	n’est	pas	nécessaire	de	couper	la	tension	d’alimentation	pour	effectuer	
cette	opération.	L’appareil	de	mesure	est	configuré	par	le	biais	des	4	touches	du	module	
d’affichage/de	configuration.

Mise en service avec PACTware™/DTM et communication HART

Structure Description

~

=

PACTwareTM

Bürkert DTM

Tension d’alimentation1

2

3

L’appareil	de	mesure	peut	être	réglé	et	configuré	grâce	à	
	PACTware™	via	la	communication	HART.	Un	module	d’interface	
HART/USB	est	nécessaire	pour	le	réglage	du	Type	8139	avec	PAC-
Tware™,	ainsi	que	le	fichier	DTM	du	Type	8139.	La	version	de	base	
de	cette	collection	DTM	incluant	PACTware™	peut	être	téléchargée	
gratuitement sur internet sous www.burkert.com . 

Raccordement du PC via HART
N° Description
1 Niveaumètre Typ 8139
2 Modem	HART-USB
3 Résistance	250 Ω

Composants	nécessaires :
•	 Niveaumètre Type 8139

•	 PC	avec	PACTware™	et	DTM	Bürkert	appropriée

•	 Modem	HART-USB

•	 Résistance	d’environ	250 Ω

•	 Bloc d’alimentation

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8319
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8. Accessoires du produit
Remarque :
Les	accessoires	pour	la	version	à	antenne	cône	en	plastique	80 mm	doivent	être	commandés	séparément.

Accessoires Description
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Étrier	de	montage	300 mm
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ø 18 (8 x 45°) Bride	d’adaptation	DN100	PN16	FKM	/	PpH
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ø 19,1 (8 x 45°) Bride	d’adaptation	ASME	(ANSI	B16,5)	4"	150PSI	FKM	/	PpH

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139
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9. Informations de commande
9.1. La boutique en ligne Bürkert – commande simple et livraison rapide

La boutique en ligne Bürkert – commande simple et livraison rapide

Vous souhaitez trouver et commander rapidement le produit ou la pièce de rechange 
Bürkert	de	votre	choix ?	Notre	boutique	en	ligne	est	disponible	24 heures	sur	24.	
Inscrivez-vous	dès	aujourd’hui	et	profitez	de	tous	les	avantages.

Achetez maintenant en ligne

9.2. Filtre produit Bürkert

Filtre produit Bürkert - Trouvez rapidement le bon produit

Vous	souhaitez	sélectionner	les	produits	en	fonction	de	vos	besoins	techniques ?
Utilisez	le	filtre	produit	Bürkert	et	trouvez	rapidement	et	facilement	les	articles	adaptés	
à votre application.

Filtrez maintenant les produits

9.3. Tableau de commande

Remarque :
Toutes	les	versions	listées	ci-dessous	sont	livrées	sans	module	d’affichage/configuration. 

Description Tension 
 d’alimentation

Sortie Raccordement 
process

Raccordement électrique Référence 
article

Antenne cône en plastique 
80 mm

12…35 V DC 4…20 mA/HART 
(2	fils)

Étrier de montage 
-	170 mm

Presse-étoupe	M20	×	1,5 570592 

Filetage avec antenne cône 
intégrée	40 mm,	PN20

12…35 V DC 4…20 mA/HART 
(2	fils)

G ¾ Presse-étoupe	M20	×	1,5 570620 
NPT ¾ Presse-étoupe	M20	×	1,5 570621 
G 1½ Presse-étoupe	M20	×	1,5 570590 
NPT 1½ Presse-étoupe	M20	×	1,5 570591 

Bride avec système d’antenne 
encapsulée

12…35 V DC 4…20 mA/HART 
(2	fils)

DN50	DIN2501,	
40 bar

Presse-étoupe	M20	×	1,5 570606 

DN100	DIN2501,	
16 bar

Presse-étoupe	M20	×	1,5 570607 

Raccord hygiénique avec sys-
tème d’antenne encapsulée

12…35 V DC 4…20 mA/HART 
(2	fils)

Clamp	2" Presse-étoupe	M20	×	1,5 570605 

Autres versions sur demande

Matériau
p.ex.	FFKM,	PFA

5

bar
0

Pression
p.ex.	1…6 bar,	1…10 bar

Raccordement process
p.ex.	bride	tournante,	bride	d’adaptation	DN150,	ANSI,	
JIS,	Clamp	3"

En plus
Avec	module	d’affichage/configuration

Température
p.ex.	-	40…+	200	°C

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=570592
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=570620
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=570621
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=570590
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=570591
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=570606
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=570607
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=570605
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9.4. Tableau de commande des accessoires

Description Référence 
article

Lot	de	2	réductions	M20 x 1,5/NPT½"	+	2	joints	plats	en	néoprène	pour	presse-étoupe	+	2	bouchons	M20 x 1,5 551782 
Modem	HART-USB 560177 
Lot	comprenant	un	module	d’affichage/de	configuration,	un	couvercle	transparent	et	un	joint	d’étanchéité 559279 
Lot comprenant un couvercle transparent et un joint d’étanchéité 561006 
Étrier	de	montage	300 mm 559839 
Bride	d’adaptation	DN100	PN16	FKM	/	PpH 560437 
Bride	d’adaptation	ASME	(ANSI	B16,5)	4"	150PSI	FKM	/	PpH 560436 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=551782
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=560177
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=559279
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=561006
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=559839
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=560437
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8139&id=560436
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