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用於衛生應用的電導率感測器

•	 非常適合衛生行業中的苛刻應用（兼容 CIP 和 SIP）
•	 增加了多種型號，擴大了電導率測量範圍
•	 增加支持大多數管道接口，可以滿足客戶的特殊要求
•	 可與 8619 型多功能變送器/控制器完美結合

8221 衛生級電導率探頭用於測量各種不同的純液體或濃縮液體中的電導率。 
由於衛生和堅固的設計，這些電導率探頭適用於食品和製藥行業，以及生物技
術和化學工業。 
 
電導率探頭基於兩種不同的技術： 
• �基於雙電極原理的探頭適用於測量純液體，特別是超純水。污染會影響測量。
• �基於四電極原理的探頭可以防止極化效應，對污染不敏感。這保證了在整個測

量範圍內有出色的線性度。
 
所有版本都整合一個溫度感測器（PT1000）。 
 
探頭必須連接到 8619 型 multiCELL 變送器/控制器。

資料表中的產品變體可能與產品介紹及描述中的產品變體有所不同。

型號描述可與以下產品組合

8221 型
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1.	 常規技術參數
注意：
技術數據取決於探頭的版本。探頭基於雙電極或四電極原理。
本章介紹了常規技術數據，關於特殊功能的詳細資料可在 “2. 产品版本”在第 5 页 章中找到。

1.1.	 四電極電導率探頭

產品特點

密封材料
取決於探頭的版本。
有關更多詳細資料，請參閱 “2. 产品版本”在第 5 页 章節。
密封件 EPDM（符合 FDA – 21CFR 177.2600）
溫度感測器 PT1000
特殊表面粗糙度 Ra < 0.4 µm，經過電拋光（與介質接觸的金屬表面）
測量元件 四電極
性能數據
線性度1.）（相對） ± 0.5…5%
介質數據
液體溫度 取決於探頭的版本。

有關更多詳細資料，請參閱 “2. 产品版本”在第 5 页 章節。
液體壓力 取決於探頭的版本。

有關更多詳細資料，請參閱 “2. 产品版本”在第 5 页 章節。
工藝/管道接口和通信
管道接口 取決於探頭的版本。

有關更多詳細資料，請參閱 “2. 产品版本”在第 5 页 章節。
電氣接口 取決於探頭的版本。

有關更多詳細資料，請參閱 “2. 产品版本”在第 5 页 章節。
認證和證書

標準
根據 IEC/EN 60529 的防護等級 IP67，在連接好設備、插入並擰緊連接線插頭的情況下

指令
CE 指令 用於證明符合歐盟指令的所用標準可在歐盟型式檢驗證書和/或歐盟符合性聲明中查閱（如果適用）。
壓力設備指令 根據 2014/68/EU 指令第 4 條第 1 款

有關壓力設備指令的更多資料，請參閱  “3.2. 压力设备指令”在第 8 页 章節。
證書 •	 FDA 符合性聲明（僅適用於帶有 PEEK 外殼和 EPDM 密封件的版本）

•	 USP VI 級聲明

•	 檢驗證書 3.1

•	 2 點校準證書（可應要求提供） 
取決於探頭的版本。
有關更多詳細資料，請參閱 “2. 产品版本”在第 5 页 章節。

環境和安裝
環境溫度 取決於探頭的版本。

有關更多詳細資料，請參閱 “2. 产品版本”在第 5 页 章節。

1.）�如使用標準電極常數，可能會產生 ± 5% 的不確定性。如用標準液進一步校準，則可實現 ± 0.5% 的測量偏差。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
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1.2.	 雙電極電導率探頭

產品特點

密封材料
電極 不銹鋼 316L/1.4404
接頭 PEEK（符合 FDA – 21CFR 177.2415）和不銹鋼 316L/1.4404
密封件 EPDM（符合 FDA – 21CFR 177.2600）
溫度感測器 PT1000
測量元件 雙電極
特殊表面粗糙度 •	 帶卡盤管道接口的版本： 

Ra < 0.4 µm，經過電拋光（與介質接觸的金屬表面）

•	 其他管道接口版本： 
Ra < 1.6 µm（與介質接觸的金屬表面）

性能數據
線性度1.）（相對） ± 0.5…5%
工藝/管道接口和通信
管道接口 •	 1½" 卡盤接口

•	 G 1" 接口

•	 G ¾" 接口

•	 NPT ¾" 接口
電氣接口 5 針 M12 插頭（公口）
介質數據
液體溫度 -20…+150°C
液體壓力 在 -20…+120°C 時，PN 16 bar，在 150°C 時，PN 10 bar

更多關於  流體壓力的資料，見第 “5.2. 压力温度图”在第 13 页 章。
認證和證書

標準
根據 IEC/EN 60529 的防護等級 IP67，在連接好設備、插入並擰緊 M12 連接線插口（母口）的情況下

指令
CE 指令 用於證明符合歐盟指令的所用標準可在歐盟型式檢驗證書和/或歐盟符合性聲明中查閱（如果適用）。
壓力設備指令 根據 2014/68/EU 指令第 4 條第 1 款

有關壓力設備指令的更多資料，請參閱章節 “3.2. 压力设备指令”在第 8 页。
證書 •	 FDA 符合性聲明（僅適用於帶有 PEEK 外殼和 EPDM 密封件的版本）

•	 USP VI 級聲明

•	 檢驗證書 3.1

•	 2 點校準證書（可應要求提供）
環境和安裝
環境溫度 •	 工作：-20…+150°C

•	 存放：-10…+60°C

1.）�如使用標準電極常數，可能會產生 ± 5% 的不確定性。如用標準液進一步校準，則可實現 ± 0.5% 的測量偏差。
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2.	 產品版本
2.1.	 四電極電導率探頭

基於四電極原理的探頭有兩種電極結構：

四個活性電極位於外殼外部的側面

產品詳細資料
材料 電極由不銹鋼 1.4435/316L  製成，接頭由 PEEK（符合FDA – 21CFR 177.2415）和不銹鋼 

1.4435/316L 製成
測量範圍 0.1 µS/cm…500 mS/cm
電極常數1.） 0.147 cm-1

液體溫度 -20…+135°C
液體壓力 最大 6 bar
管道接口 •	 較短或較長的浸入深度：

•	 1½" 卡盤接口

•	 G 1¼" 接口（可應要求提供）
電氣接口 VarioPin（VP 6.0）連接器
證書 ECR1935/2004 聲明
環境溫度 存放：+4…+40°C

 
1.）�標稱電極常數。每個產品都是根據 Bürkert 的內部規範得到測量的。各個電極常數可在產品隨附的校準記錄中找到。電極常數會受到安裝環境的影響。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
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四個活性電極在外殼底部

其中兩個電極是平坦的（測量電極），而另外兩個電極是錐形的（激勵電極）。

產品詳細資料
材料 電極由不銹鋼 1.4435/316L1.）製成，接頭由 PEEK（符合FDA – 21CFR 177.2415）和不銹

鋼 1.4435/316L 製成
測量範圍 1 µS/cm…300 mS/cm
電極常數2.） 0.36 cm-1

液體溫度 -20…+150°C
液體壓力 在 -20…+135°C 時，最大 20 bar，在 150°C 時，最大10 bar
管道接口 •	 2" 卡盤接口

•	 適用於 GEA Tuchenhagen VARINLINE 管道接口的 2"（DN50/40）接口

•	 PG 13.5 接口
電氣接口 VarioPin（VP 6.0）連接器
證書 ECR1935/2004 聲明
環境溫度 存放：+4…+40°C

  

產品詳細資料
材料 電極由不銹鋼 316L/1.4404 製成，接頭由 PEEK（符合 FDA – 21CFR 177.2415）和不銹

鋼 316L/1.4404 製成
測量範圍 1 µS/cm…20 mS/cm
響應時間（t90） 120 秒
電極常數1.） 0.33 cm-1

液體溫度 -20…+150°C
液體壓力 在 -20…+120°C 時，PN 16 bar，在 150°C 時，PN 10 bar
管道接口 1½" 卡盤接口
電氣接口 8 針 M12 插頭（公口）
環境溫度 運作：-20…+150°C 

存放：-10…+60°C

1.）其他材料需另行諮詢

2.）�標稱電極常數。每個產品都是根據 Bürkert 的內部規範得到測量的。各個電極常數可在產品隨附的校準記錄中找到。電極常數會受到安裝環境的影響。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221


8221 型 

7 | 18造訪產品網站  

2.2.	 雙電極電導率探頭

基於雙電極原理的探頭有兩種電極結構：

孔與外殼底部的距離為 19 mm。電極之間的間隙較小，中心電極的橫切面較大。
產品詳細資料
測量範圍 0.05…20 µS/cm
響應時間（t90） 60 秒
電極常數1.） 0.01 cm-1

  

孔與外殼底部的距離為 11 mm。電極之間的間隙較大，中心電極的橫切面較小。
產品詳細資料
測量範圍 1…200 µS/cm
響應時間（t90） 100 秒
電極常數1.） 0.1 cm-1

  
1.）�標稱電極常數。每個產品都是根據 Bürkert 的內部規範得到測量的。各個電極常數可在產品隨附的校準記錄中找到。電極常數會受到安裝環境的影響。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
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3.	 認證
3.1.	 證書

證書 說明
FDA
外殼由 PEEK 材料製成、密封件由 EPDM 材料製成的版本，其成分符合 FDA（美國食品和藥物管理局）發佈的 
《聯邦法規》。

歐盟法規 1935/2004/EC
外殼由 PEEK 材料製成、密封件由 EPDM 材料製成的版本，其成分適用於食品和飲料（根據歐盟法規  
1935/2004/EC）。

USP VI 級�
外殼由 PEEK 材料製成和密封件由 EPDM 材料製成的版本已透過 USP VI 級認證。

3.2.	 壓力設備指令

該設備在以下條件下符合 2014/68/EU 壓力設備指令的第 4 條第 1 款：

設備用於管路

注意：
•	 表中的數據與材料和液體的化學相容性無關。

•	 PS = 最大允許壓力，DN = 管路的公稱直徑

流體類型 條件
根據第 4 款第 1.c.i 條，為第 1 組流體 DN ≤ 25
根據第 4 款第 1.c.i 條，為第 2 組流體 DN ≤ 32 或 PS × DN ≤ 1,000
根據第 4 款第 1.c.ii 條，為第 1 組流體 DN ≤ 25 或 PS × DN ≤ 2,000
根據第 4 款第 1.c.ii 條，為第 2 組流體 DN ≤ 200 或 PS ≤ 10 或 PS × DN ≤ 5,000

設備用於容器

注意：
•	 表中的數據與材料和液體的化學相容性無關。

•	 PS = 最大允許壓力，V = 容器容積

流體類型 條件
根據第 4 款第 1.a.i 條，為第 1 組流體 V > 1 L 和 PS × V ≤ 25 bar。L 或 PS ≤ 200 bar
根據第 4 款第 1.a.i 條，為第 2 組流體 V > 1 L 和 PS × V ≤ 50 bar。L 或 PS ≤ 1,000 bar
根據第 4 款第 1.a.ii 條，為第 1 組流體 V > 1 L 和 PS × V ≤ 200 bar。L 或 PS ≤ 500 bar
根據第 4 款第 1.a.ii 條，為第 2 組流體 PS > 10 bar 和 PS × V ≤ 10,000 bar。L 或 PS ≤ 1,000 bar

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
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4.	 尺寸
4.1.	 帶有 VarioPin 電氣接口的四電極電導率探頭

帶有 1½" 卡盤管道接口

注意：
尺寸 mm

42

ø13

ø24

ø50,5 

50

16
0

ø16 

VP6

ø22

ø13

ø24

ø50,5 

42

97

15
8

ø16 

VP6

ø22

帶有 2" 卡盤管道接口

注意：
尺寸 mm

79

3

ø16

17

Ø 64（卡盤 2"）

VP6
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帶有適用於 GEA Tuchenhagen VARINLINE 管道接口的 2"（DN50/40）接口

注意：
尺寸 mm

 

ø12,5 

 ø68 
 ø71 
 ø84 

 ø16 

 2
0 

 5
9 

 3
2,

5 
 9

6 

接口 DN50/40

VP6

帶有 PG 13.5 管道接口

注意：
尺寸 mm

ø12

PG 13.5

17
4,

5
12

0

SW19

VP6

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221


8221 型 

11 | 18造訪產品網站  

4.2.	 帶有 8 針 M12 插頭（公口）的四電極電導率探頭

帶有 1½" 卡盤管道接口

注意：
尺寸 mm

 6
5.

81.
)

 1
18

2.
)  

 ø 35 

ø 50,5 

 
ø 17,5  

1.）長度可根據要求改變；最短 3 mm

2.）總長度可根據 1.）改變

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
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4.3.	 帶有 5 針 M12 插頭（公口）的雙電極電導率探頭

帶有 1½" 卡盤管道接口

注意：
尺寸 mm

 6
51.

) 

最
大

 1
18

2.
)  

 ø 33,5 

ø 50,5 
卡盘 1½"

 ø 16  ø 16 

 1
1

C = 0,01 C = 0,1

19

4x
 ø

 4

4x
 ø

 6

1.) 长度可根据要求改变；最短 3 mm
2.) 总长度可根据 1.) 改变

帶有用於擰緊的管道接口

注意：
尺寸 mm

 
ø 16 

 1
1

C = 0,1

 6
5 

 1
18

 

 ø 33,5 

 
ø 16 

C = 0,01

16
19

ø 33,25
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
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5.	 性能描述
5.1.	 線性度圖

注意：
下表只適用於基於四電極原理的、帶有 VarioPin（VP 6.0）電氣接口的電導率探頭。

測
量

值
讀

數
 [

μ
S/

cm
]

參考電導率 [μS/cm]

1.0E+06

1.0E+05

1.0E+04

1.0E+03

1.0E+02

1.0E+01

1.0E+00

1.0E-01
1.0E+051.0E+031.0E+011.0E-01 1.0E+07

5.2.	 壓力溫度圖

16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

-20 0 +20 +40 +60 +80 +100 +120 +140
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17壓

力
 [

ba
r]

液體溫度（°C）

電導率探頭的應用範圍
雙電極或四電極，1½" 卡盤接口，帶 M12 插頭的 G 1"、G ¾" 或 NPT ¾" 版本
四電極，G 1¼" 和 1½" 卡盤接口（短/長）
四電極，2" 卡盤接口，適用於 GEA Tuchenhagen VARINLINE 設備的 2"
（DN50/40）和 PG 13.5 接口

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
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6.	 產品安裝
6.1.	 安裝提示

帶有 1½" 卡盤或 G 1¼" 管道接口的四電極電導率探頭

注意：
•	 必須安裝於可清洗的管道接口處。

•	 應按照以下說明安裝電導率探頭。

安裝範例 說明

A：最小 Ø 60 mm

A A

探頭的電極常數和線性度可能因安裝情況而異。
•	 建議採用對稱式安裝。

•	 最小直徑不應小於 60 mm。

•	 最好使用由非導電材料製成的壁面。

為確保線性，建議對稱安裝。
•	 為了達到最高的精度，應在組裝後透過校準確定電極常數。

•	 確保所有 4 個電極都始終完全浸沒在待測溶液中。

帶有 PG 13.5 管道接口的四電極電導率探頭

注意：
•	 要將電導率探頭安裝在 T 型接頭或管道中，請使用 8200 型衛生級探頭支架。

•	 整個支架應與電極尖端保持 10 mm 的距離。

有關詳細資料，請參見 8200 型資料表 。

安裝範例 說明
帶有 PG 13.5 管道接口的電導率探頭被安裝在一個直接焊接的衛生級 8200 型探頭支架上，沒有中間連
接件。

帶有 PG 13.5 管道接口的電導率探頭被安裝在一個直接焊接的衛生級 8200 型探頭支架上，帶有中間連
接件。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8200
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帶有卡盤、G 或 NPT 管道接口和帶有 M12 插頭的雙電極或四電極電導率探頭

注意：
•	 將探頭安裝在 1½" 不銹鋼衛生級 T 型接頭中，或者安裝在一個具有適當螺紋的孔中，將螺絲完全擰入或擰入到管道中的適當深度，

如下所示。

•	 圖中顯示的是帶有卡盤管道接口的安裝情況。對於 G 或 NPT 管道接口，也可以用同樣的方法進行安裝。

安裝範例 說明

出口入口

入口

出口

C = 0.01 的探頭 C = 0.1 的探頭 •	 盡可能地將探頭的孔對準 T 型出口的中心。

•	 確保在灌裝過程中，為管道排氣。

7.	 產品運行
7.1.	 測量原理

溶液的電導率被定義為傳導電流的能力。電荷載體是離子（例如溶解的鹽或酸）。

最簡單的情況是測量單元由兩個金屬電極組成，它們彼此相隔一個固定的距離，並且擁有特定的截面面積。由 8619 型變送器/控制器提
供的交流電壓被施加到電極上。測得的電流是溶液中所含離子數量的直接函數。電導率可以用歐姆定律計算出來。

四電極探頭由兩個電流電極和兩個電壓電極組成。交流電流在兩個電流電極之間流動，並由 8619 型變送器/控制器進行調節。相應的電
壓由 2 個電壓電極測量，電壓在待測溶液中會產生一定電壓降。電壓降取決於溶液的電導率。由於這種測量原理，四電極探頭具有明顯
更寬的線性測量範圍，並且透過使用適當頻率的交流電，它對污染和極化現象不敏感。

市場上有無數種電導率探頭，它們的測量範圍差異很大。電極常數用來補償電極的幾何形狀對測量值的影響： 
電導率 [S/cm] = 測量值 [S] x 電極常數 [1/cm]。
電極常數要麼是已知的，要麼是用電導率標準確定的，在測量前必須在測量設備中輸入。
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超純水 純水 工業用水 廢水 濃縮液

電阻率刻度

電導率刻度

30
0

帶 VarioPin（VP 6.0）插頭的四電極

雙電極，C = 0.1 cm-1

雙電極，C = 0.01 cm-1

帶 M12 插頭的版本

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
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8.	 聯網並與其他 Bürkert 產品組合
例如：

所有探頭 帶有 PG 13.5 管道接口的探頭 帶有 1½" 或 2" 卡盤管道接
口的探頭

  

  

8221 型 8619 型 
multiCELL 變送器/控制器

8200 型 
分析探頭的配件

BBS‑25 型 
卡盤連接件、夾子和密封件

9.	 訂貨資料
9.1.	 Bürkert 網上商店 – 輕鬆訂購、快速送達

Bürkert 網上商店 – 輕鬆訂購、快速送達

您想快速搜尋並直接訂購您所需的 Bürkert 產品或備件嗎？我們的網上商店全天 24 小
時開放。立即註冊享受便利。

立即網上訂購

9.2.	 Bürkert 產品過濾器

Bürkert 產品過濾器 – 快速找到合適的產品

您想要基於您的技術需求選擇合適的產品嗎？利用 Bürkert 產品過濾器，搜尋匹配您應
用的合適產品。

立即過濾產品

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8200
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-25
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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9.3.	 訂貨表

電極常數 測量範圍 管道接口 電氣接口 探頭版本 認證 訂貨編號
[cm-1] [µS/cm] FDA ECR 

1935/2004
USP VI 級

四電極電導率探頭
0.147 0.1…500,000 1½" 卡盤 VarioPin（VP 6.0） 短 是 是 是 562420 

長 564064 

0.36 1…300,000 2" 卡盤 – 559120 
適用於 GEA 
Tuchenhagen 
VARINLINE 的 2"
（DN50/40）

563269 

PG 13.5 563186 
0.33 1…20,000 1½" 卡盤 8 針 M12 插頭 否 571162 
雙電極電導率探頭
0.01 0.05…20 1½" 卡盤 5 針 M12 插頭 – 是 否 是 568818 

G 1" 569644 
G ¾" 570452 
NPT ¾" 570454 

0.1 1…200 1½" 卡盤 569643 
G 1" 569645 
G ¾" 570453 
NPT ¾" 570455 

其他版本可應要求提供

管道接口
其他……如 G 1¼"

9.4.	 附件訂貨表

說明 訂貨編號
緩衝溶液，5 µS/cm 電導率標準，精度為 ± 1%，300 ml 440015 
緩衝溶液，15 µS/cm 電導率標準，精度為 ± 5%，300 ml 440016 
緩衝溶液，100 µS/cm 電導率標準，精度為 ± 3%，300 ml 440017 
緩衝溶液，706 µS/cm 電導率標準，精度為 ± 2%，300 ml 440018 
緩衝溶液，1413 µS/cm 電導率標準，精度為 ± 1%，300 ml 440019 
緩衝溶液，100 mS/cm 電導率標準，精度為 ± 1%，300 ml 440020 
連接線 VarioPin（VP 6.0）插孔（母口），3 m 554855 
連接線 VarioPin（VP 6.0）插孔（母口），5 m 554856 
連接線 VarioPin（VP 6.0）插孔（母口），10 m 554857 
5 針直式 M12 連接線插孔，帶塑料螺紋鎖緊圈，帶接線 917116 
5 針直式 M12 連接線插孔，帶連接線（2 m，帶屏蔽層） 438680 
5 針直式 M12 連接線插孔，帶連接線（5 m，帶屏蔽層） 560365 
5 針直式 M12 連接線插孔，帶連接線（10 m，帶屏蔽層） 563108 
8 針直式 M12 連接線插孔，帶塑料螺紋鎖緊圈，帶接線 444799 
8 針直式 M12 連接線插孔，帶連接線（2 m，帶屏蔽層） 444800 
8 針直式 M12 連接線插孔，帶連接線（10 m，帶屏蔽層） 555675 
EPDM 密封件，用於帶有可擰緊的 G ¾" 管道接口的電導率感測器 561955 
EPDM 密封件，用於帶有 1½" 卡盤管道接口的電導率感測器 730277 
FKM 密封件，用於帶有 1½" 卡盤管道接口的電導率感測器 730285 
EPDM 密封件，用於帶有 2" 卡盤管道接口的電導率感測器 730289 
FKM 密封件，用於帶有 2" 卡盤管道接口的電導率感測器 730299 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=562420
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=564064
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=559120
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=563269
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=563186
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=571162
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=568818
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=569644
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=570452
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=570454
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=569643
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=569645
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=570453
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=570455
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=440015
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=440016
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=440017
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=440018
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=440019
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=440020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=554855
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=554856
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=554857
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=917116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=438680
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=560365
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=563108
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=444799
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=444800
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=555675
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=561955
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=730277
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=730285
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=730289
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8221&id=730299
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