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7. Produktbetrieb
7.1. Messprinzip

Die Leitfahigkeit einer L6sung wird definiert als die Fahigkeit elektrischen Strom zu leiten. Die Ladungstrager sind lonen (z. B. geldste
Salze oder Sauren). Im Fall dieses Geréts besteht die Messzelle aus zwei metallischen Elektroden, die in einem festen Abstand zuei-
nander und mit bestimmter Fladche gesetzt sind. Der gemessene Strom ist eine direkte Funktion der Anzahl an lonen, welche in der
Lésung enthalten sind. Die Leitféhigkeit wird Gber das Ohmsche Gesetz berechnet.

Es existieren unzahlige Typen von Leitféahigkeitssonden deren Messbereiche stark variieren. Fir die Kompensation der Geometrie der
Leitfahigkeitszelle auf den Messwert dient die sogenannte Zellkonstante: Leitféhigkeit [S/cm] = Messwert [S] x Zellkonstante [1/cm].

Der Leitfahigkeitssensor kann mit 3 verschiedenen Sensoren mit den Zellkonstanten C=0,01; 0,1 und 1,0 cm™ ausgeristet sein.

C=0,1cm’ C=1cm’

C=0,01 cm”’ [ﬂ

Der Sensor wird unter Beriicksichtigung des Messbereiches, mit Hilfe der nachstehenden Tabelle ausgewahit.
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Der Messer ist entweder ein 2-Leiter-Gerét (3 Ausgéngetransmitter ELEMENT Standardausfiihrung oder ELEMENT neutrino-Aus-
fuhrung) oder ein 3-Leiter-Gerét (4 Ausgéngetransmitter ELEMENT Standardausfiihrung), benétigt eine Spannung von 14 V DC (3
Ausgéngetransmitter ELEMENT Standardausflihrung) oder 12 V DC (4 Ausgangetransmitter ELEMENT Standardausfiihrung oder
ELEMENT neutrino-Ausflihrung) bis 36 V DC und gibt ein 4...20 mA Standardsignal aus, das proportional zur Leitfahigkeit und/oder
zur Temperatur der Flussigkeit als Ausgangssignal.

Der Messbereich, an dem der 4...20 mA-Ausgang Ubereinstimmen muss, ist fur
e die ELEMENT Standardausfiihrung tber ein Display-/Konfigurationsmodul und

e die ELEMENT neutrino-Ausfiihrung Uber einen Drehschalter

wahlbar. Auf Anfrage kann dieser Messbereich auch kundenspezifisch angepasst werden (wenden Sie sich an Ihre nachste Blir-
kert-Niederlassung).

Der elektrische Anschluss erfolgt Uber einen oder zwei M12-Steckerverbindungen bei der ELEMENT Standardausfiihrung oder
Uber einen frei positionierbaren M12-Steckerverbindung oder eine Klemmleiste durch Kabelverschraubung bei der ELEMENT
neutrino-Ausfiihrung.
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8. Produktmerkmale und -aufbau

8.1. Produktaufbau

Hinweis:

Das Gerat Typ 8222 kann mit Hilfe des Adapters/Fittings Typ S022 mit Sensoranschluss

e mit G 1%2"-AuBengewindeanschluss fir ELEMENT Standard- oder neutrino-Ausflihrung oder

e mit G %"- Innengewindeanschluss flr nur ELEMENT neutrino-Ausfiihrung
einfach in Rohrsysteme oder Behalter eingebaut werden.

Siehe Datenblatt Typ S022 » fiir weitere Informationen.

Das Leitfahigkeitsmessgerat besteht aus einem Sensor, der mit drei verschiedenen Zellkonstanten C erhéltlich ist. Der Sensor ist
aufgesteckt und angeheftet an ein Gehduse mit Deckel, das das Elektronikmodul enthélt. Der Sensorhalter besteht aus einer Zelle mit
zwei Elektroden und einem Pt1000-Temperatursensor.

Ein abnehmbares Display-/Konfigurationsmodul vervollstéandigt die ELEMENT Standardausfiihrung des Messgerats. Das Leitfahig-
keitsmessgerat kann unabhéngig von diesem Modul arbeiten, ist jedoch notwendig um das Messgeréat zu konfigurieren (d. h. Daten
parametrieren, Standardparameter zurlickstellen, Angaben eingeben, die im Lesebetrieb ausgegeben werden sollen, Code zum
Zugriff, Stromausgangsverhalten...) sowie zur kontinuierlichen Visualisierung der gemessenen und verarbeiten Daten.

Abnehmbares Display-/Konfigurationsmodul
(separat erhaltlich)

Leitfahigkeitsmessgerat Typ 8222
ELEMENT Standardausfiihrung

|/

Kompletes ELEMENT Geréat
Standardausfiihrung
fur Leitfahigkeitsmessung

Fitting
Insertion-Adapter Typ $022 (Nur Beispiel)

mit G 172"-AuBengewinde-Sensoranschluss

Kompletes ELEMENT Geréat
neutrino Ausfiihrung
fur Leitfahigkeitsmessung

Leitfahigkeitsmessgerat Typ 8222

ELEMENT neutrino-Ausfiihrung Fitting

- mit G 1%"-Anschlussmutter (Nur Beispiel)

- mit G %"-AuBengewindeanschluss

Kompletes ELEMENT Geréat
neutrino Ausfiihrung
fir Leitfahigkeitsmessung

Insertion-Adapter Typ S022
mit G %"-Innengewinde-Sensoranschlus

WARWA
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9. Vernetzung und Kombination mit anderen Biirkert Produkten

Beispiel:
Typ 8222
v v \ 4 v
Typ S022 ) Typ 8802 ) Typ 8611 0 Type 8619 »
Insertion Adapter/Fitting ELEMENTContinuous- eCONTROL - multiCELL -
fur ELEMENT Analyse- Regelventilsystem Universalregler Transmitter/Controller

Messgerate

10. Bestellinformationen
10.1. Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie méchten lhr gewlinschtes Biirkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fiir Sie erreichbar. Melden Sie sich
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

10.2. Empfehlung beziiglich der Produktauswahl

Hinweis:

e Eine komplettes Leitfahigkeitsmessgerat besteht aus einem Leitfahigkeitsmessgerat Typ 8222 (ELEMENT Standard- oder
neutrino-Ausfiihrung), einem abnehmbaren Display-/Konfigurationsmodul (nur fir ELEMENT Standardausfiihrung) und einem
Bdrkert Insertion Adapter Typ S022 mit einem G 1%2"-AuBengewinde (fiir ELEMENT Standard- oder neutrino-Ausfiihrung) oder
G %"-Innengewinde-Sensoranschluss (nur flir ELEMENT neutrino-Ausfiihrung).

e Bitte achten Sie bei der ausschlieBlichen Bestellung von Geraten ohne Display-/Konfigurationsmodul darauf, zur Parametrierung
zumindest ein Display-/Konfigurationsmodul mitbestellen (siehe Kapitel ,,10.5. Bestelltabelle Zubehor® auf Seite 19).

Siehe Datenblatt Typ S022 D firr weitere Informationen.

Zur Auswahl eines kompletten Geréates mussen zwei oder drei verschiedene Komponenten bestellt werden. Dazu sind folgende
Angaben erforderlich:

e Artikel-Nr. des gewlinschten 8222 Leitfahigkeitsmessgerat ELEMENT Standardausfiihrung ohne Display-/Konfigurationsmodul
oder ELEMENT neutrino-Ausfihrung (siehe Kapitel ,,10.4. Bestelltabelle® auf Seite 17)

¢ Artikel-Nr. des abnehmbaren Display-/Konfigurationsmoduls, falls benétigt (siehe Kapitel ,,10.5. Bestelltabelle Zubehor auf
Seite 19)

e Artikel-Nr. des ausgewahlten Insertion Adapters Typ S022 mit G 172"-AuBengewinde Messgerat-Anschluss (fir ELEMENT Stan-
dardausfiihrung oder ELEMENT neutrino-Ausfilhrung mit Uberwurfmutter) oder G %"-Innengewinde-Sensoranschluss (nur fiir
ELEMENT neutrino-Ausfiihrung zu schrauben). Siehe Datenblatt Typ S022 ).
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10.3. Biirkert Produktfilter

Biirkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie méchten anhand lhrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Birkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel flir
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

10.4. Bestelltabelle
ELEMENT Standardausfiihrung
Hinweis:

e Séamtliche Einstellungen sowie der Digitalausgang miissen mit dem optional erhéltlichen Display-/Konfigurationsmodul (separat zu
bestellen) angepasst werden.

e Alle nachfolgenden Artikel-Nr. verfigen standardmaBig Uiber einen durchsichtigen Deckel.

Betriebs- Ausgang Sensor- Uberwurfmut- UL- Elektrischer Artikel-Nr.

spannung ausfilhrung  ter Werkstoff Zertifizierung Anschluss!’

14...36 VDC 3 Ausgénge: C=0,01cm® PVC - 1 x 5-poliger 559618 &
2 x Transistoren NPN/PNP UL-Recognized M12-Stecker 562394 =
+1x4...20 mA (2-Leiter) PVDF _ (mannlich) 559620 &

UL-Recognized 562396 &

C=0,1cm' PVC - 559614 &
UL-Recognized 559624 &

PVDF - 559616 &

UL-Recognized 559626 &

C=1,0cm® PVC - 559610 &
UL-Recognized 559638 &

PVDF - 559612 &

UL-Recognized 559622 &

12...36 VDC 4 Ausgénge: C=0,01cm® PVC - 1 x 5-poliger 559619 &
2 x Transistoren NPN/PNP UL-Recognized M12-Stecker 562395 =
+2x4...20 mA (3-Leiter) PVDF _ (ménnIiCh) und 559621 &

UL-Recognized |1v|)1( 25_'53(':'3; 562397 &

C=0,1cm’ PVC - (weiblich) 559615 &
UL-Recognized 559625 &

PVDF - 559617 &

UL-Recognized 559627 &

C=1,0cm’ PVC - 559611 &
UL-Recognized 559639 &

PVDF - 559613 &

UL-Recognized 559623 &

1.) Separat bestellen (siehe Kapitel ,10.5. Bestelltabelle Zubehor” auf Seite 19): M12-Stecker/Buchse (nur Buchse (weiblich) fir 1x4...20 mA-Ausgang, 1 Stecker (ménn-

lich) +1 Buchse (weiblich) fiir 2 x4...20 mA-Ausgénge)

Weitere Versionen auf Anfrage

Zusétzlich % Zertifizierung und Kalibrierung
) e \orparametrierte Gerdtemit Konfigurationen: 2 oder 4 Kalibrierzeugnis

Ausgange, Filter, Temperaturkompensation, Grenzwer-
te, usw...

e Mit Display-/Konfigurationsmodul
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Betriebs- Ausgang Sensoraus-  UL-Zertifizierung  Elektrischer Anschluss™ Artikel-Nr.
spannung fiihrung
Mit einem G 172"-Uberwurfmutteranschluss aus PVC
12...36 VDC 1x4...20 mA (2 Leiter) C=0,01cm™ - 1 x 5-poliger M12-Stecker 561661 &
UL-Recognized (méannlich) 562545 &
- Kabelverschraubung 561662 =
UL-Recognized 562546 &
C=0,1cm' - 1 x 5-poliger M12-Stecker 561663 &
UL-Recognized (méannlich) 562547 &
- Kabelverschraubung 561664 =
UL-Recognized 562548 &
C=1,0cm’ - 1 x 5-poliger M12-Stecker 561665 &
UL-Recognized (ménnlich) 562549 &
- Kabelverschraubung 561666 =
UL-Recognized 562550 &
Mit einem G 172"-Uberwurfmutteranschluss aus PVDF
12...36 VDC 1x4...20 mA (2 Leiter) C=0,01cm™ - 1 x 5-poliger M12-Stecker 562503 &
UL-Recognized (ménnlich) Auf Anfrage
- Kabelverschraubung 562652 &
UL-Recognized 567396 &
Cc=0,1cm' - 1 x 5-poliger M12-Stecker 562478 &
UL-Recognized (méannlich) Auf Anfrage
- Kabelverschraubung 562479 =
UL-Recognized 567357 &
C=1,0cm' - 1 x 5-poliger M12-Stecker 562271 &
UL-Recognized (méannlich) Auf Anfrage
- Kabelverschraubung 562653 &
UL-Recognized 568024 &
Mit einem G 3"-AuBengewindeanschluss
12...36 VDC 1x4...20 mA (2 Leiter) C=0,01cm’ - 1 x 5-poliger M12-Stecker 561667 &
UL-Recognized (mannlich) 562551 &
- Kabelverschraubung 561668 =
UL-Recognized 562552 &
C=0,1cm' - 1 x 5-poliger M12-Stecker 561669 &
UL-Recognized (méannlich) 562553 &
- Kabelverschraubung 561670 &
UL-Recognized 562554 &
C=1,0cm’ - 1 x 5-poliger M12-Stecker 561671 &
UL-Recognized (mannlich) 562555 &
- Kabelverschraubung 561672 &
UL-Recognized 562556 &
1.) Separat bestellen (siehe Kapitel ,10.5. Bestelltabelle Zubehor” auf Seite 19): M12-Stecker/Buchse
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10.5. Bestelltabelle Zubehor

Beschreibung Artikel-Nr.
Fur alle Ausfihrungen

Kalibrierunglésung, 300 ml, 5 uS 440015 &
Kalibrierunglésung, 300 ml, 15 pS 440016 &=
Kalibrierunglésung, 300 ml, 100 pS 440017 &
Kalibrierunglésung, 300 ml, 706 pS 440018 &
Kalibrierunglésung, 300 ml, 1413 uS 440019 &
5-polige gerade M12-Kabelbuchse mit Gewinde-Klemmring aus Kunststoff, zum Verdrahten 917116 &
5-polige gerade M12-Kabelbuchse mit angegossenem Kabel (2 m, abgeschirmt) 438680 &
Fur ELEMENT Standardausfiihrung

Abnehmbares Display-/Konfigurationsmodul (mit Montageanleitung) 559168 &

Undurchsichtiger Deckel mit Dichtung (1 x Schraubendeckel und 1x EPDM-Dichtung + 1 x Bajonett-Verschlussdeckel 560948 =
und 1x Silikon-Dichtung)

Durchsichtiger Deckel mit Dichtung (1 x Schraubendeckel und 1x EPDM-Dichtung + 1x Bajonett-Verschlussdeckel 561843 &
und 1x Silikondichtung)

5-poliger gerader M12-Kabelstecker mit Gewinde-Klemmring aus Kunststoff, zum Verdrahten 560946 =
5-poliger gerader M12-Kabelstecker mit angegossenem Kabel (2 m, abgeschirmt) 559177 &
Fur ELEMENT neutrino-Ausfiihrung

EPDM-Dichtung flr Deckel/Gehause Dichtigkeit 561752 &
EPDM Dichtung fir Messgerét mit G %"-Aussengewinde/ S022-Adapter Dichtigkeit'” 561955 &
1.) Wichtig!

Um die Dichtigkeit zwischen dem Messgerat mit G %"-Aussengewinde und dem S022 Insertion Adapter zu sichern, sollte nur dieser O-Ring benutzt werden.
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