FICHA DE DADOS -
Tipo 8644 burkert
WAGO I/0 System 750 FLUID CONTROL SYSTEMS

AIrLINE e AIrLINE Quick - Sistema de
automacao elétrico/pneumatico - WAGO 1I/0O
remoto e moédulos de barramento de campo

e Compativel com o WAGO I/O System 750

e Combinacgédo do barramento de campo, valvulas piloto e médulos
1/0

e Mais flexibilidade no armario de distribuicdo com o AirLINE Quick
e Construgao compacta

e Valores elevados de vazao

As variantes do produto descritas na ficha de dados podem eventualmente divergir a apresentagdo e descricdo do

produto.

Combinavel com Descricao do tipo

T O sistema AirLINE é uma interface universal entre o processo e o controle do
'r_’° 2000 > sistema. Ele integra componentes elétricos e pneumaticos em um maodulo e
Acionamento torna possivel uma estrutura modular e flexivel de médulos de barramento de
/
EY
Ve

pneumatico campo, valvulas piloto e médulos I/0 através de uma tecnologia de encaixe
Valvula de castelo sobre calha.

de 2/2 vias CLASSIC
Tipo MKRS >
Bloco redundante para
desligamento

seguro

Tipo 0498 >
Valvula de retencao
= dupla desbloqueavel
ﬁ para realizagdo da
> funcéo de 5/3 vias com
posicao central de
bloqueio
Tipo 8614 »
Solugdes de armario
de distribuicdo para o
ambiente higienizado

Tipo BUPLUS >
Cabega de comando
para a automagao
descentralizada das

; =~
" valvulas de processo
ELEMENT
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Tipo 8644 —

WAGO I/0 Sistema 750 burkert
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Tipo 8644 —
WAGO 1/O Sistema 750 burkert

1. Dados técnicos gerais

Valvulas piloto Tipo 0460 Tipo 6524, Tipo 6525 Tipo 0461 Tipo 6526, Tipo 6527

Caracteristicas do produto

Dimensodes As informacoes detalhadas podem ser consul- As informacoes detalhadas podem ser consulta-
tadas no capitulo “3. Dimenso6es” na pagina das no capitulo “3. Dimens6es” na pagina 8.
8.

Dimenséao 11 mm 16,5 mm

Tipos de médulo 4x1) 4x

Quantidade max. de Conforme aplicagao Conforme aplicagao

moédulos

Quantidade max. de funcbes 64 (na utilizagao do tipo 0460 e 6524: Valvulas de 32 (na utilizagao do tipo 0461: 24)

de valvulas 2 x 3/2 vias: 32)

Tipo de barramento de PROFIBUS DP, INTERBUS, DeviceNet, CA- PROFIBUS DP, INTERBUS, DeviceNet,

campo Nopen, Ethernet, outros mediante solicitacao CANopen, Ethernet, outros mediante consulta

Médulos elétricos WAGO 1/0O System 750 WAGO 1/0O System 750

Alimentacao intermediaria Necessario conforme as 24 fungdes da valvula Necessario conforme as 16 fungdes da valvula

pneumatica Na valvula de 2 x 3/2 vias: necessario conforme

16 funcoes da valvula

Dados elétricos

1.) Vélvulas de retenc@o montadas e bloqueio P como opgéo disponivel
2.) Fluxo maximo dependendo da fungéo da vélvula — ver capitulo 1.1...1.4.

N

N

I Tensao de operagao 24V DC 24V DC

S Tolerancia de tenséo + 20 %/- 15 % (na utilizagéo dos tipos 0460: +20 %/- 15 % (na utilizagéo dos tipos 0461:
N +10 %) +10 %)

g Ondulagéo (em DC) 1Vss 1Vss

< Poténcia nominal por valvula 1 W (poténcia nominal de 0,5 W apds 120 ms) 2 W (poténcia nominal de 1 W apds 120 ms)
o Corrente nominal por valvula 43 mA (corrente de retengdo de 28 mA apods 85 mA (corrente de retengdo de 52 mA apds
@ 120 ms) 120 ms)

= 41 mA (no uso do tipo 0460) 41 mA (no uso do tipo 0461)

>

- Dados de desempenho

§ Caudal (Q,, -valor do ar) 300 I/min?) 700 I/min (500 I/min nas modalidades de acéo Z,
23 LeN)

_87 Faixa de pressao Vacuo até 10 bar Vacuo até 10 bar

% Homologacoes e certificados

3 Homologacdes ATEX, Zona 2 (BVS 20 ATEX E 031 U) ATEX, Zona 2 (BVS 20 ATEX E 031 U)

& IECEXx, Zona 2 (IECEx BVS 20,0024 U) IECEXx, Zona 2 (IECEx BVS 20,0024 U)

% Grau de protecéao IP20, IP65 em armarios de distribuicdo fechados P20, IP65 em armarios de distribuicdo fechados
= Ambiente e instalacdo

% Temperatura ambiente 0...+55°C 0...+55°C

2 (na utilizagéo do tipo 0460: 0...+ 50 °C) (na utilizagéo do tipo 0461: 0...+ 50 °C)

% Temperatura de -20...+60°C -20...+60 °C

< armazenamento
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Tipo 8644
WAGO I/0 Sistema 750

1.1.
Nota:

burkert

Dimensao 11 mm: Valvulas solenoides do tipo 6524 e tipo 6525

e As valvulas piloto do tipo 6524 e 6525 consistem em uma valvula solenoide basculante de pilotagem do tipo 6144 e um valvula
pneumatica de assento. O principio de funcionamento permite a comutacéo de pressdes elevadas com pouca poténcia e tempos
de comutagéo curtos. Todas as valvulas de pilotagem sdo equipadas com um acionamento manual de série.

e Para informacoes detalhadas relativas a informagdes sobre pedidos, ver “Dimensao 11 mm: Valvulas solenoides do tipo 6524

e tipo 6525” na pagina 13.

e Para informagoes detalhadas relativas a outras opgdes de valvulas, ver “5.4. Tabela de encomenda de acessorios” na pagina

16.

Funcionamento

Valvula 3/2 vias Valvula 2 x 3/2 vias

Caracteristicas do produto

Material
Corpo
Vedacao

PA (poliamida)
FPM, NBR e PUR

Acionamento manual de emergéncia

Padrao

Modulos pneumaticos

Acoplamento de engate com didametro de 6 mm

Dados de desempenho

Especificagbes de pressédo

Sobrepressao em relagao a pressao atmosférica

Vazé&o (valor Q,, do ar)

Medido a + 20 °C, presséo de 6 bar na entrada da valvula
e 1 bar de presséo diferencial

Modo nominal de operagéo

Operacgao continua (100% ED)

Tempos de comutagao

Medido apés ISO 12238

Dados elétricos

Tenséao de operacao

24V DC (ondulagéo de 10 % permitida)

Poténcia nominal

0,8 W 2 x 0,8 W com redugéao de
poténcia

Dados dos fluidos

Fluido operacional

Ar comprimido lubrificado, sem 6leo, seco; gases neutros
(fitragem de 5 pm)

Conexao de linha, processo e comunicagao

Tamanho da ligagdes de linha

Flange

Conexao elétrica (na valvula)

Com 2 parafusos M2 x 20 Com 2 parafusos M2 x 28

Ambiente e instalacao

Posicdo de montagem

Livre, preferencialmente com o atuador virado para cima

Condicoes de montagem

Com 2 parafusos M2 x 20 Com 2 parafusos M2 x 28
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Tipo 8644
WAGO I/0 Sistema 750

1.2. Dimensao 11 mm: Valvula piloto tipo 0460
Nota:

burkert

e As valvulas pilotos do tipo 0460 consistem em uma valvula solenoide de pré-controle com uma bobina dupla e uma valvula de
émbolo pneumatica. O principio de funcionamento permite a comutagéo de pressdes elevadas com pouca poténcia e tempos de
comutagao curtos. Todas as valvulas sdo equipadas de série com recurso a acionamento manual de emergéncia.

e Para informacoes detalhadas relativas a informagoes sobre pedidos, ver “Dimensao 11 mm: Valvula piloto tipo 0460” na pagi-

na 14.

e Para informacoes detalhadas relativas a outras opgdes de valvulas, ver “1.2. Dimensao 11 mm: Valvula piloto tipo 0460” na

pagina 5.

Caracteristicas do produto

Material

Corpo Aluminio
Vedacao NBR
Acionamento manual de emergéncia  Padrao

Médulos pneumaticos

Acoplamento de engate com didametro de 6 mm

Dados de desempenho

Especificacdes de presséo

Sobrepressdo em relagédo a pressdo atmosférica

Vazéo (valor Q, do ar)

Medido a + 20 °C, pressdo de 6 bar na entrada da valvula
e 1 bar de presséao diferencial

Tempos de comutagéo

Medido apds ISO 12238

Dados elétricos

Tensao de operagao

24V DC (ondulagéo de 10 % permitida)

Dados dos fluidos

Fluido operacional

Ar comprimido lubrificado, sem 6leo, seco; gases neutros
(filtragem de 5 pm)

Conexao de linha, processo e comunicacao

Tamanho da ligagdes de linha

Flange

Conexao elétrica (na valvula)

Conector retangular

Visite a pagina de produtos »
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Tipo 8644 —
WAGO 1/O Sistema 750 burkert

1.3. Dimensao 16,5 mm: Valvulas solenoides do tipo 6526 e tipo 6527

Nota:

e As valvulas do tipo 6526 e 6527 consistem em uma valvula solenoide basculante de pilotagem do tipo 6106 e um valvula pneu-
matica de assento. O principio de funcionamento permite a comutagéo de pressdes elevadas com pouca poténcia e tempos de
comutagao curtos. Todas as valvulas piloto sdo equipadas de série com um acionamento manual de emergéncia.

e Para informacdes detalhadas relativas a informagdes sobre pedidos, ver “Dimensao 16,5 mm: Valvulas solenoides do tipo 6526
e tipo 6527” na pagina 14.

e Para informagoes detalhadas relativas a outras opgdes de valvulas, ver “5.4. Tabela de encomenda de acessorios” na pagina
16.

Caracteristicas do produto

Material

Corpo PA (poliamida)
Vedacao NBR
Acionamento manual de emergéncia  Padrao

Médulos pneumaticos

Acoplamento de encaixe @ 8 mm

Dados de desempenho

Especificacdes de presséo

Sobrepressdo em relagédo a pressdo atmosférica

Vazéo (valor Q, do ar)

Medido a + 20 °C, pressao de 6 bar na entrada da valvula,
1 bar de presséao diferencial

Modo nominal de operagao

Operagéo continua 100%

Tempos de comutagao

Medido apoés ISO 12238

Dados elétricos

Tensao de operagao

24V DC

Poténcia nominal 2W,1W
Dados dos fluidos
Fluido operacional

Ar comprimido lubrificado, sem 6leo, seco; gases neutros
(filtragem de 10 pm)

Conexao de linha, processo e comunicacao

Tamanho da ligagdes de linha Flange

Conexao elétrica (na valvula) Conector conforme DIN EN 175301 -803

(até agora DIN 43650) formato C

Ambiente e instalacao
Posicao de montagem
Condigoes de montagem

Livre, preferencialmente com o atuador virado para cima
Com 2 parafusos M3 x 30
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Tipo 8644
WAGO I/0 Sistema 750

1.4. Dimensao 16,5 mm: Valvula piloto tipo 0461

Nota:

burkert

e As valvulas pilotos do tipo 0461 consistem em uma valvula solenoide de pré-controle com uma bobina dupla e uma valvula de
émbolo pneumatica. O principio de funcionamento permite a comutagéo de pressdes elevadas com pouca poténcia e tempos de
comutagao curtos. Todas as valvulas sdo equipadas de série com recurso a acionamento manual de emergéncia.

e Para informacoes detalhadas relativas a informagdes sobre pedidos, ver “Dimensao 16,5 mm: Valvula piloto tipo 0461” na

pagina 15.

e Para informagoes detalhadas relativas a outras opgdes de valvulas, ver “5.4. Tabela de encomenda de acessorios” na pagina
16.

Caracteristicas do produto

Material

Corpo Aluminio
Vedacao NBR
Acionamento manual de emergéncia Padrao

Médulos pneumaticos

Acoplamento de encaixe @ 8 mm

Dados de desempenho

Especificacdes de presséo

Sobrepressdo em relagéo a pressdo atmosférica

Vazéo (valor Q, do ar)

Medido a + 20 °C, presséo de 6 bar na entrada da valvula
e 1 bar de presséo diferencial

Tempos de comutagéo

Medido apds ISO 12238

Dados elétricos

Tensao de operagao

24V DC

Dados dos fluidos

Fluido operacional

Ar comprimido lubrificado, sem 6leo, seco; gases neutros
(fitragem de 10 pm)

Conexao de linha, processo e comunicacao

Tamanho da ligagdes de linha

Flange

Conexao elétrica (na valvula)

Conector retangular

2. Funcoes de comutacgao

Funcionamento

Descricao

2(A)
12
1P 13(R)

3/2 vias

Fechado sem corrente

Tipo: C, valvula solenoide

Servo controlada, com acionamento manual

2

2 x 3/2 vias

4;
[lriT

12 % 141
|I>|T1TI /D

115
Fechado sem corrente

Tipo: C, valvula solenoide

Servo controlada, com acionamento manual

2(B)

1P 13(R)

3/2 vias
Servopilotada
Aberto sem corrente

Tipo: D, valvula solenoide

4] |2

511118

5/2 vias

Tipo: H, valvula solenoide

Servo controlada, ar de pilotagem auxiliar e acionamento manual
Pressurizacao através da conexao (1), por isso, uma das duas conexdes

(2) ou (4) esta sob pressao

4] |2
14 vy 12
/D1t v/t <[\]

O
i

Tipo: L, valvula solenoide
5/3 vias
Com acionamento manual

A posicao central de todas as conexdes estd bloqueada

.
f

Tipo: N, valvula solenoide

5/3 vias

Com acionamento manual

Posicao central das conexdes 2 e 4 purgada

Visite a pagina de produtos »
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Tipo 8644
WAGO I/0 Sistema 750

burkert

5

Funcionamento Descricao
4] |2 Tipo: Z, valvula solenoide
tapg [k A 12 5/2 vias
/D 1 7{} <\]
113

Versao impulso com 2 bobinas e acionamento manual
Pressurizacao através da conexao (1), por isso, uma das duas conexdes
(2) ou (4) esta sob presséo

3. Dimensoes

3.1.

Nota:
e Dados em

e n = Quantidade de valvulas

mm

Dimensao 11 mm: Valvulas solenoides do tipo 6524 e tipo 6525

Conexdes conforme escolha

36.7 33+ (nx11) G1/4, NPT1/4
L1 - = === _ , -
__— Conexao de exaustéo de piloto ou ar de controle auxiliar externo
¢ — |3
ol
g N
of =
& 0 o
o b, 1011
:1 :‘1 N 2 - - ‘m_{gé
27 33+ (nx11) s -
355 325+ (nx11) \\\ Conexdes conforme escolhaAcoplamento de engate D6, D1/4
47,5 nx11 -
5 5 71.83
95+ (nx11) Representacao de pecgas sem rétulo T
28, 1,405 33+ (nxI1) ] | 14,
] / Possibili de fixagio -
para a calha 0 ||
EN50022 - 35 x 7,5 o5 [ I] |
= = ou35x15 “
o of W¢ - ]
g 3 : -
0| 3 o ]
& » 2 [ e
- [ (] - -
™) - -
= PPPDPPP 3 - - '_
~ ddd e N 9
5 e o: 5 I
v —s—
40.5 33+ (nx11) E\.f

* A dimensao é nula com o conector roscado
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Tipo 8644 —
WAGO 1/O Sistema 750 burkert

3.2. Dimensao 11 mm: Valvulas solenoides de tipo 6524, valvula de 2 x 3/2 vias:
Nota:

e Dados em mm

e n = Quantidade de valvulas

Conexdes conforme escolha

408 33+(nx11) G1/4,NPT1/4
325+ [(nxTT] /

I |||

L EEEEEERRERKE

> A 4444 > =
dddddddd AP :
= s
18,6 55 111
- 88 22 33 N )
311 33+ (nx1l) Conexdes conforme escolha de acoplamento de encaixe D6, D1/4”
TN il 516 I~
1032+ (nx11]
7793
Representagéo de pecas sem rétulo < 55
_—l
10000000000 u:D Possbidadedefiagio 10 -
paraa calha 25" - I]
* EN 5002235 % 7,5 0u 85 x 15 > 3
ol L R X
& i . : =
o ! o I
S| d
3
AR AR AR 4 ~
1 1 1 1 K K1 K K K KR K )
-]

516 nx i1 o
446 33+ {nxTT] | * Adimens&o é nula com o conector roscado
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Tipo 8644 —
WAGO 1/O Sistema 750 burkert

3.3. Dimensao 16,5 mm: Valvulas solenoides do tipo 6526 e tipo 6527

Nota:
e Dados em mm

e n = Quantidade de valvulas

Conexoes conforme escolha de NPT 3/8, NPT1/8 ou
de conector roscado G 3/8 e G 1/8

Conexao de exaustéo de piloto ou ar de controle
auxiliar externo @4, M5

3275 47+(nx165)
E
£
|
| &
x W/ WV \Y/ X 3|
OGNS ONOAGIONEIONS N
3 G PP PR RIPECRIP | (D) 5
L DL Y .
o f7 é
37 4675+ (nx16.5)
<20 75% £ 5;)(( :ﬁx;e 5) Conexdes conforme escolha de acoplamento de encaixe D8

Conector roscéavelG 1/8 ou NPT 1/8
1107 +(nx165)

4125 +(nx165)

10 80.1
28
|
I Possibilidade de fixagao para °
acalha II L
EN50022 - 35 x 7,5 0u 35 x 15 I
- @
b I e
-
]
-
o I
N e o U . o SN, St SN St SN, o SN \A E °
484 4125+(nx165) ~

* A dimensao é nula com o conector roscado
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Tipo 8644 —
WAGO 1/O Sistema 750 burkert

4. Caracteristicas e estrutura do produto

4.1. Adaptador AirLINE Quick

Nota:

e AirLINE Quick reduz significativamente o uso de componentes no armario de distribuicao. Com o adaptador AirLINE Quick, a ilha
de vélvula é adaptada diretamente ao piso ou parede do armério de distribuicao.

e Para informacdes detalhadas relativas as informagdes sobre a estrutura do produto, ver “4.2. Estrutura do produto” na pagina
11.

Suas vantagens:
e Menos espago necessario no armario de distribuicdo

e Por isso, a possibilidade de utilizagdo do armario de distribuicdo compacto
¢ Reducdo do tempo de instalagdo através de conexdes de mangueira diretamente no piso do armério de distribuicdo

Caracteristicas do produto

Material

Adaptador AirLINE Quick Aco inoxidavel 1.4301, Aluminio anodizado
Conexdes pneumaticas Aco inoxidavel 1.4301, Latdo niquelado
Fungdes da valvula por estacao 8,12, 16, 24,32 e 48

Conexao de linha, processo e comunicagcao

Conexodes

Alimentagao pneumatica G Va, NPT V4

Perno funcional pneumatico Push-in D6 mm, D %"

Ambiente e instalacao

Posicao de montagem Parede do armario de distribuicao

Piso do armario de distribuicao

4.2. Estrutura do produto
Adaptador AirLINE Quick

AIrLINE Quick reduz significativamente o uso de componentes no armario de distribuicdo. Com o adaptador AirLINE Quick, a ilha de
valvula é adaptada diretamente ao piso ou parede do armario de distribuicéo.

Nota:
As vélvulas do tipo 0460 nao podem ser montadas com o AirLINE Quick por causa de seu tamanho.

Fungdes da valvula por estagéo tipo 8644:
8,12,16,24,32e 48

Vélvulas de 11 mm enfileiradas
em linha reta

Adaptador AirLINE Quick
em ago inoxidavel 1.4301
ou aluminio anodizado

DTS 1000371952 PT Version: A Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 27.04.2022

Pernos funcionais pneumaticos:
- Push-in 6 mm

Pernos funcionais pneumaticos: - D %
~ Ago inoxidavel 1.4301 Fornecimento/descarte de conexdes pneumaticas:
- Lat&o niquelado -G

- NPT %
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4.3. Exemplo de configuracao

AIrLINE na automacao do processo

burkert

AirLINE na automagao do processo

‘l\\/‘

Barramento de campo

Entrada digital e
analégica para os
sensores €
comutadores

Saida digital e
analégica para
controlador
de posigao

Sensores/comutadores

Automagédo com
AirLINE

Regulagem

pneumatica
das valvulas
de processo

e Ar

" EEEEEERR" -

e Entradas
elétricas

¢ Saidas
elétricas

Valvulas de processo
Valvulas solenoides

5. Informacdes para encomenda

5.1. Biirkert eShop - Pratico para comprar e rapido para entregar

Biirkert eShop - Pratico para comprar e rapido para entregar

Quer encontrar seu produto Blrkert ou peca de reposicao de forma rapida e sem
intermediarios? Nossa loja online estd sempre aberta para vocé. Cadastre-se e
aproveite as vantagens.

Faca seu pedido online agora

5.2. Filtro de produtos Biirkert

= v b |

b r' =) =

Prossure / Sealing

acsss Comnoction | Voltage / Frequency Process
o e Temporature
nsvocedttors (( J  otepso i fters
Nominal prossure min Nominal pressure max  ~ Nominal pressure
(gas)
5a
g 2 bar
bt -— 25

05

> 4 5 —

25 1e

Filtro de produtos Biirkert - Encontre rapidamente o produto adequado

Quer fazer sua escolha com base nos requisitos técnicos de forma rapida e facil?
Use o filtro de produtos Blrkert e encontre o item certo para sua aplicagao.

Use o filtro de produtos

Visite a pagina de produtos »
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5.3. Tabela de valvulas sobresselente

Dimensao 11 mm: Valvulas solenoides do tipo 6524 e tipo 6525

Nota:
Para informagdes detalhadas relativas as informagdes sobre a versao do produto, ver “1.1. Dimensao 11 mm: Valvulas solenoides
do tipo 6524 e tipo 6525” na pagina 4.

1.) O fluxo é reduzido com HotSwap integrado e/ou fungao de retengao.
2.) Versdo com ar de controle auxiliar

3.) 10 % de ondulagao permitida

4.) Versdo com redugao de poténcia integrada

Tipo: C, valvula solenoide 4 300 Vacuo7 15 20 24V DC 186258 &
3/2 vias 1...10% 186257 =
Servo controlada, -
com acionamento manual 2,5-10 28 184043 ¥
Fechado sem corrente
2(A)

12% I % %

g 1P I3(R)

N Tipo: C, valvula solenoide 4 300 1...10% 12 20 24V DC 186259 &

g_ 2 x 3/2 vias

N Servo controlada,

S com acionamento manual

_*f_:-" Fechado sem corrente 25-10 186260 &

s 2 4

— 12 14

2 /D 1l1lt % E IS T T; %

= 1 13 1 15

z Tipo: D, valvula solenoide - - 2,5-10 15 28 24V DC 184400 &

8 3/2 vias

o3 Servopilotada

12 Aberto sem corrente

° 2(B)

bl 10

°

% GIREG)

% Tipo: H, valvula solenoide 4 300 1...10% 15 20 24V DC 186271 =

= 5/2 vias ] 25-10 20 28 179938 &

r Servo controlada, ar de pilotagem

zg' auxiliar e acionamento manual

s Pressurizagdo através da conexao (1),

n por isso, uma das duas conexdes

< (2) ou (4) esta sob pressio

= 4 |2

o

7 14

> 5[1113

'_

o

N

Vo]

[}

~

™

o

o

e

%)

'_

(o]
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Dimensao 11 mm: Valvula piloto tipo 0460

Nota:

burkert

Para informagdes detalhadas relativas as informagdes sobre a versao do produto, ver “1.2. Dimensao 11 mm: Valvula piloto tipo

0460” na pagina 5.

Tipo: L, valvula solenoide
5/3 vias

Com acionamento manual

A posicao central de todas as

conexoes esta bloqueada
4] |2
14 12

5l 113

200

154184 &

Tipo: N, valvula solenoide
5/3 vias

Com acionamento manual
Posicéo central das conexdes

2 e 4 purgada
4 |2

AL AP

sl fil3

200

154184 &=

Tipo: Z, valvula solenoide
5/2 vias
Versao impulso com 2 bobinas e
acionamento manual
Pressurizagdo através da conexao (1),
por isso, uma das duas conexdes
(2) ou (4) esta sob pressao
4| |2

5[1113

200

154185 &

Dimensao 16,5 mm: Valvulas solenoides do tipo 6526 e tipo 6527

Nota:
Para informacgdes detalhadas relativas as informagdes sobre a versdo do produto, ver “1.3. Dimensao 16,5 mm: Valvulas solenoi-
des do tipo 6526 e tipo 6527” na pagina 6.

Tipo: C, valvula solenoide 6 700 1...10% 20 24V DC 156842 &
3/2 vias 1...10% 163028 &
Servo controlada, 2-10 156318 &
com acionamento manual 2-10 *@
Fechado sem corrente - 158944 =
2(A) 2-8 156840 &
1&@% 2-8 158947 &
1P| 1B(R)
Tipo: D, valvula solenoide 6 700 1...10% 20 12 163029 &
3/2 vias 2-10 12 20 156320 &
Servopilotada
Aberto sem corrente 2-10 20 12 158946 &
2(B) 2-8 17 20 156841 &
10
1P 13(R)
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Tipo: H, valvula solenoide 6 700 1...10% 2 20 24V DC 156828 &

5/2 vias 1...10% 163030 &
Servo controlada, ar de pilotagem

auxiliar e acionamento manual
Pressurizagéo através da conexao (1),
por isso, uma das duas conexdes

(2) ou (4) esté sob pressao 2-10 156337 &
4 2
2-10 158942 =
14
[ﬁz@lm 2 2-8 1 156827 =
2-8 158943 &

1.) O fluxo é reduzido com HotSwap integrado e/ou fungao de retencao.
2.) Versdo com ar de controle auxiliar

3.) 10 % de ondulagao permitida

4.) Versdo com redugdo de poténcia integrada

Dimensao 16,5 mm: Valvula piloto tipo 0461

Nota:
Para informagdes detalhadas relativas as informagdes sobre a versao do produto, ver “1.4. Dimensao 16,5 mm: Valvula piloto tipo
0461” na pagina 7.

Tipo: L, valvula solenoide 6 500 25-7 1 15 50 156767 &
5/3 vias

Com acionamento manual

A posicao central de todas as conexdes
esta bloqueada

4] |2
14 12

s| 13
Tipo: N, valvula solenoide 6 500 25-7 1 15 50 156768 &

5/3 vias
Com acionamento manual
Posicao central das conexdes
2 e 4 purgada

4|

ATy

s il3

Tipo: Z, valvula solenoide 6 500 25-7 1 20 30 156766 &
5/2 vias

Versao impulso com 2 bobinas

e acionamento manual

Pressurizagao através da conexao (1),
por isso, uma das duas conexdes

(2) ou (4) esta sob pressao
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5.4. Tabela de encomenda de acessdrios
Placas de cobertura

Nota:
Se nem todos os locais das valvulas num médulo pneumatico basico séo utilizadas numa ilha de valvulas, os mesmos devem ser
cobertos com uma placa de cobertura para uma funcionalidade completa da ilha de valvulas.

Placas de cobertura Numero
do item
Placa de cobertura nas valvula solenoide tipo 6524/6525 650373 &
Placa de cobertura nas valvula solenoide tipo 6524 valvula 2 x 3/2 vias 661092 &
Placa de cobertura nas valvula solenoide tipo 6526/6527 653765 &

Placas de cobertura

Nota:
Uma placa de cobertura serve para a cobertura de um padrao de flange para o AirLINE Quick na parede do armario de distribuicao
ou no piso do armario de distribuicao.

N AVrLINE Quick Piso do armario de distribuicdo Placa de cobertura

Q

<

]

N~

N

-5 _________________________

ko)

= © © © ®

o n—m

— AIUDEW AIrLINE Quick

g 8 7 6 5 4 0 2 1

g @ @ @ @ @ @ @ @

g @ @ @ @ @ @ @ @

@) © © © ©

o« ! S=— S~ —=—==—=—=—=—===—==

=2

o

=

@

s Material Quantidade de slots de valvula Numero do
3 item
E Aluminio anodizado 8 246933 &
' 12 246929 &
2 16 246925 &
n 16" 246935 =
: 24 246927 &
i 241) 246931 &
’g» Aco inoxidavel 1.4301 8 246934 &
- 12 246930 &
2 16 246926 =
o 16" 246936 =
E 24 246928 =
8 24" 246932 &
o

- 1.) Com alimentagéo central

[72]

'_

[a)
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Burkert - Sempre perto de vocé

Todos os enderecos atuais
podem ser encontrados em

www.burkert.com .
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