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3.2. 11 mm-Anreihmaß: Magnetventile mit Typ 6524 2 × 3/2-Wege-Ventile

Hinweis:
•	 Angaben in mm

•	 n	=	Anzahl	Ventile

44,6
51,6 n x 11

33 + ( n x 11 )

37
,7

80
,3

11
9

12
9,2

5

2
1,9 *

Darstellung ohne Beschriftungsteil

* Maß entfällt bei Gewindebuchse

11
,5

6,7

17
,723
,539

,1

18,6
31,1

51,6
33 + ( n x 11 )

n x 11

2288
51,6

103,2 + ( n x 11 )

33

11
,5 23

,5
38

,7 55 70
,43

39,6
40,8 33 + ( n x 11 )

32,5 + ( n x 11 )

5,5 11 11
Anschlüsse wahlweise
Steckkupplung D6, D1/4"

Anschlüsse wahlweise
G1/4, NPT1/4 

2,5
10

59

55
77,93

89
,71

Befestigungsmöglichkeit für 
Normschiene
EN 50022 - 35 x 7,5 
oder 35 x 15

4. Bestellinformationen
4.1. Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie	möchten	Ihr	gewünschtes	Bürkert-Produkt	oder	Ersatzteil	schnell	finden	und	direkt	
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich	an	und	nutzen	Sie	die	Vorteile.

Jetzt online einkaufen

https://www.burkert.com/ds-shop
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4.2. Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie	möchten	anhand	Ihrer	technischen	Anforderungen	einfach	und	bequem	selektie-
ren?	Nutzen	Sie	den	Bürkert	Produktfilter	und	finden	Sie	unseren	passenden	Artikel	für	
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

4.3. Bestelltabelle Ersatzventile

11 mm-Anreihmaß: Magnetventile Typ 6524 und Typ 6525

Hinweis:
Detaillierte Informationen bezüglich Produktversion siehe „3.1. 11 mm-Anreihmaß: Magnetventile Typ 6524 und Typ 6525“ auf 
Seite 6.

Wirkungsweise Nenn-
weite

QNn-Wert1.) 
Luft

Druck-
bereich

Schaltzeiten Spannung/ 
Frequenz3.)

Artikel-Nr.

[mm] [l/min] [bar] Öffnen 
[ms]

Schließen 
[ms]

[V/Hz]

C, Magnetventil
3/2-Wege
Servogesteuert, mit Handbetätigung
Stromlos geschlossen

2(A)

1(P)        3(R)

12

4 300 Vak.	7 15 20 24 V DC 186258 
1…102.) 186257 
2,5…10 28 184043 

C, Magnetventil
2 x 3/2-Wege
Servogesteuert, mit Handbetätigung
Stromlos geschlossen

4

1        5

14
2

1        3

12

4 300 1…102.) 12 20 24 V DC 186259 

2,5…10 186260 

D, Magnetventil
3/2-Wege
Servogesteuert
Stromlos	geöffnet

2(B)

1(P)      3(R)

10

– – 2,5…10 15 28 24 V DC 184400 

H, Magnetventil
5/2-Wege
Servogesteuert, Steuerhilfsluft und Hand-
betätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss 
(1),	daher	befindet	sich	einer	der	beiden	
Anschlüsse
(2)	oder	(4)	unter	Druck

14
12

4      2

5     1   3

4 300 1…102.) 15 20 24 V DC 186271 
2,5…10 20 28 179938 

1.)	Bei	integrierter	HotSwap-	und/oder	Rückschlagfunktion	reduziert	sich	der	Durchfluss

2.) Ausführung mit Steuerhilfsluft

3.) 10 % Restwelligkeit zulässig

4.)	Ausführung	mit	integrierter	Leistungsabsenkung

https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644&id=186258
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644&id=186257
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644&id=184043
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644&id=186259
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644&id=186260
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644&id=184400
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644&id=186271
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644&id=179938
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11 mm-Anreihmaß: Pilotventil Typ 0460

Hinweis:
Detaillierte Informationen bezüglich Produktversion siehe „1.2. 11 mm-Anreihmaß: Pilotventil Typ 0460“ auf Seite 5.

Wirkungsweise Nenn-
weite

QNn-Wert 
Luft

Druck-
bereich

Nennleis-
tung

Schaltzeiten Artikel-Nr.

[mm] [l/min] [bar] [W] Öffnen 
[ms]

Schließen 
[ms]

L, Magnetventil
5/3-Wege
Mit Handbetätigung
Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt

14 12
4    2

5   1 3

2,5 200 2…7 1 15 20 154184 

N, Magnetventil
5/3-Wege
Mit Handbetätigung
Mittelstellung	Anschlüsse	2	und	4	entlüftet

14 12
4      2

5    1 3 

2,5 200 2…7 1 15 20 154184 

Z, Magnetventil
5/2-Wege
Servogesteuert, Steuerhilfsluft und Hand-
betätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss 
(1),	daher	befindet	sich	einer	der	beiden	
Anschlüsse
(2)	oder	(4)	unter	Druck

14 12
4      2

5     1   3

2,5 200 2…7 1 15 20 154185 

4.4. Bestelltabelle Zubehör

Abdeckplatten

Hinweis:
Werden	bei	einer	Ventilinsel	nicht	alle	Ventilplätze	auf	einem	pneumatischen	Grundmodul	genutzt,	muss	zur	vollen	Funktionsfähigkeit	
der	Ventilinsel	dieser	Ventilplatz	mit	einer	Abdeckplatte	versehen	werden.

Abdeckplatten Artikel-Nr.
Abdeckplatte	bei	Magnetventilen	Typ	6524/6525 655069 
Abdeckplatte	bei	Magnetventilen	Typ	6524/6525 650373 
Abdeckplatte	bei	Magnetventilen	Typ	6524	2	×	3/2-Wege-Ventil 661092 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644&id=154184
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644&id=154184
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644&id=154185
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644&id=655069
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644&id=650373
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644&id=661092


Bürkert – Überall in Ihrer Nähe

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Norwegen

Österreich
Polen 
Schweden
Schweiz
Spanien
Tschechische Rep.
Türkei

China
Hong Kong
Indien
Japan 
Korea
Malaysia
Philippinen
Singapur
Taiwan

Südafrika

Russland

Vereinigte 
Arabische 
Emirate

Brasilien
Uruguay

Kanada
USA

Australien
Neuseeland

Alle aktuellen 
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com
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