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資料表

2100 型 

氣動操作的二位二通角
座閥 ELEMENT

2101 型 

氣動操作的二位二通直
閥 ELEMENT

2103 型 

二位二通隔膜閥配備 
有不鏽鋼材質的氣動驅
動器（ELEMENT 型）
2104 型 

T 形隔膜閥配備有不鏽
鋼材質的氣動驅動器
（ELEMENT 型）
2105 型 

底部隔膜閥配備有不鏽
鋼材質的氣動驅動器
（ELEMENT 型）
2106 型 

ELEMENT 氣動操作二
位三通座閥

標準 | HK | zh | 202112 | 21
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適用於 ELEMENT 流程閥分離式自動化的控制頭

• 非接觸型感應式閥門位置檢測裝置（示教功能）
• 彩色狀態顯示燈
• 集成控制風道至驅動器
• AS 介面、IO-Link 或 büS (Bürkert System Bus) 現場匯流排介面
•  具有ATEX II3G/D / IECEx 認證

8691 型氣動控制頭專為 ELEMENT 21xx 型流程閥分離式自動化而設計。閥門
的位置是透過一個非接觸式的模擬感測器元件來檢測的，在試運行過程中透過
示教功能自動檢測並儲存閥門的結束位置。一體式先導閥控制單動或雙動式驅
動器。可以選擇 AS 介面、IO-Link 或 büS（基於 CANopen）的通信接口。

控制頭和驅動器的設計可在無外部管道的情況下實現內部控制風道。除了電氣
位置反饋，即使在困難的環境條件下，控制頭本身的設備狀態也可以透過彩色
的高性能LED燈識別出來。

由耐化學腐蝕的材料製成的外殼易於清潔，並為食品工業、飲料工業和製藥工
業的衛生工藝技術的應用提供實用 的IP 保護。特別是對於系統清潔，控制頭
的超壓為外殼的 IP 保護提供支援。在與 Bürkert ELEMENT 系列驅動器的配套
中，氣動調節系統可實現彈簧腔室通風，由此可避免驅動腔室受到環境污染。

資料表中描述的產品型號可能與產品介紹和描述有所不同。

型號-描述可與以下產品配套

8691 型
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1.  一般技術資料
1.1.  8691 型控制頭

產品屬性
尺寸 詳細資料請參見第「3. 尺寸」第 7 頁章。

材質
外殼 PPS，不銹鋼
密封件 EPDM
護蓋 PC

操作
操作鍵 示教功能操作鍵
服務介面 透過 USB 接口與電腦連接
配置工具 Bürkert 通訊器

試運行
閥門結束位置設定 透過示教功能自動設定
手動操作先導閥 是

狀態指示燈
顯示設備和閥門狀態 高性能 LED（顏色可調）

通訊
現場匯流排 AS 介面，IO-Link
數碼 büS（基於 CANopen）

性能參數
功能概況 詳細資料請參見第「1.5. 8691 型控制頭功能概述」第 6 頁章。
位移感測器/位置反饋
模擬式位移感測器 感應式（非接觸式），帶有自我調節的開關點（PNP）（可根據要求選配 NPN）

線性驅動器的行程範圍
閥杆 2.5–45 mm
電氣數據
工作電壓 24 V DC ± 10%

UL：NEC Class 2
防護等級 3 符合 DIN EN 61140
殘留波紋 10%
功耗 <  2 W

電氣連接
多極 M12，8極或4極，或5極，取決於設備版本（見「4. 設備/線路連接」第 8 頁）
電線套管 M16 × 1.5（夾緊範圍5–10 mm）

配有用於導線截面 為0.14–1.5 mm² 的螺栓型端子
氣動數據

控制介質 中性氣體、空氣、質量等級符合 ISO 8573-1
粉塵含量 等級 7（< 40 µm 粒徑）
顆粒濃度 等級 5（< 10 mg/m3）
壓力露點 等級 3（< -20°C）
含油量 等級 X (<  25 mg/m3)

供氣過濾器 可交換
網孔大小 ~0.1 mm
供應壓力 3–7 bar1.)

控制氣連接 螺紋連接 G ⅛ 不銹鋼
控制系統
操作模式 單動和雙動式
空氣流量 250 lN/min（用於通風和排氣） 

根據定義壓降從 7 降至 6 bar 的絕對值（QNn）
驅動器系列/尺寸 21xx 型，驅動器直徑 70/90/130 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
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許可和證書
符合性 EMV 指令 2014/30/EU
防爆 II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc

II 3G Ex ec IIC T4 Gc
UL cULus 合格證書：E238179
ATEX II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc

II 3G Ex ec IIC T4 Gc
證書：BVS 14 ATEX E 008 X

IECEx Ex tc IIIC T135°C Dc
Ex ec IIC T4 Gc
證書：IECEx BVS 14.0009 X

CCC（中國強制認證） 適用於有防爆認證的設備
環境和安裝
安裝和機械數據
安裝位置 任意，最好驅動器朝上
閥門驅動器（類型，尺寸） ELEMENT 21xx 型（驅動器大小 Ø 70/90/130 mm）
附屬裝置套件 詳細資料請參見第「附屬裝置套件」第 12 頁章。
運行條件

環境溫度
帶先導閥 -10 … +55°C
不帶先導閥 -20 … +60 °C
防護等級 IP65/IP67 符合 EN 60529，4X 符合 NEMA 250 規範
使用海拔 最高海拔為高於海平面 2,000 m

1.) 供氣壓力必須大於驅動閥門所需的最小控制壓力 0.5 至 1 bar。

1.2.  配有現場匯流排通訊：AS 介面

產品屬性
剖面圖 S-B.A.E（A/B-Slave，最大62 Slaves/Master）證書編號 77601，符合 V3.0 規格

Master 等級：M3, M4
S-B.F.F（標準 Slave，最大31 Slaves/Master）Master 等級：M0, M1, M2, M3, M4

電氣數據

工作電壓 26.5–31.6 V DC, UL：NEC Class 2
透過母線 根據規格
與母線信號分離 可應要求提供
防護等級 3 符合 DIN EN 61140

功耗
最大電流消耗 120 mA
正常運行時的電流消耗 90 mA（電流下降後；達到閥門 + 1 的結束位置）
配有外置電源的設備 外置電源（電源必須包含符合 IEC 364-4-41（PELV 或 SELV）的安全隔離裝置）
最大電流消耗 55 mA（電流下降後 ≤  30 mA）
ASI 的最大電流消耗 55 mA
電氣連接 M12，4針

輸出端
開關功率 ≤  1 W 透過 AS 介面
看門狗功能 已整合
輸入
感測器運行電壓 24 V ± 10%（透過 AS 介面）
電流負載能力 ≤ 50 mA 防短路
切換水平 高 ≥ 10 V
輸入電流 高 限制到 6.5 mA
輸入電流 低 ≤ 1.5 mA
編程數據 參閱 操作說明書  

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
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1.3.  帶數碼通訊：IO-Link

電氣數據
電氣連接 M12 × 1，4針
IO-Link 規格 V1.1.2
SIO模式 是的，可選擇 2 × DO（結束位置），或1 × DI + 1 × DO（閥門開關 + 一個結束位置）
客戶代碼 0x0078，120
設備代碼 見 IODD文件（IODD文件可從我們的網站  下載，見軟件 > 設備描述文件A.04） 
傳輸速率 230.4 kbit/s
進行資料儲存 是
導線最長長度 20 m
端口級別 A
電源 透過 IO-Link
工作電壓 18–30 V DC（根據規格）
最大電流消耗 135 mA@18 V
正常運行時的電流消耗 110 mA@18 V（在電流下降先導閥 + 1 達到結束位置後）
操作中的框架類型 TYPE_2_V
最小週期時間 1 ms

1.4.  帶數碼通訊：büS

電氣數據
工作電壓 18–30 V DC（根據規格）
電氣連接 M12 × 1，5針，A編碼
電能消耗 最高150 mA

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
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1.5.  8691 型控制頭功能概述

功能 版本
24 V IO-

Link
AS 介面 

標準
Slave

AS 介面 
A/B-Slave

büS/ 
CANopen

基本功能
位移感測器示教功能 x x x x x
手動操作先導閥（機械式） x x x x x
手動操作先導閥（電動） x x
位置反饋 閥門 開/關 x x x x x
當前閥門位置反饋（中間位置） x
光學位置反饋/狀態指示 高功率 LED x x x x x
LED顏色設定（視覺反饋的顏色） x x x x x
選擇 LED 顯示模式 x x
LED診斷 x x x x
選擇或取消光學顯示 x x
數據儲存功能（數據儲存功能） x
本土化功能 x x
büS-通訊接口 x
büS 服務接口 
（電腦工具 Bürkert 通訊器）

x x

診斷
可定義極限值的流程閥開關循環計數器 x x
先導閥開關循環計數器 x x
可定義極限值的運行時間計數器 x x
過程閥開/關超時計數器 x x
可定義極限值的行程累加器 x x
主動診斷信息（超過極限值時的反饋） x x
重置命令診斷（重置計數器數值） x x
位置感測器錯誤反饋 x x x x
帶有自動錯誤信息的自我監測控制頭 x x
示教錯誤反饋 x x x x x
超溫反饋 x x
通訊錯誤反饋 x x x x
開/關超時反饋 x x
切換超時公差 x x
如果沒有達到目標位置，則進行錯誤檢測（未達到結束位置） x x
公差範圍 結束位置檢測 x
電源的欠壓和過壓檢測 x x
錯誤案例的日誌功能 x x
參數化
在目標值或匯流排錯誤的情況下，停用/啟用安全位置 x x
選擇和設定 SIO模式 x
選擇數碼輸出（結束位置）PNP，NPN x x
選擇數碼輸出（結束位置）PNP，NPN，PP x
現場操作取消（鎖定功能） x x
重置功能（恢復到出廠設定） x x

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
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2.  材質
2.1.  材質資料

1

2

3

4

5

6

7
8

編號 元素 材質
1 護蓋 PC
2 密封件 EPDM
3 殼體套 不銹鋼
4 密封件 EPDM
5 快插接頭

螺紋套筒 G ⅛
POM/不銹鋼
不銹鋼

6 機頭 PPS
7 螺絲 不銹鋼
8 連接器 M12 不銹鋼

3.  尺寸
3.1.  安裝在過程閥ELEMENT 21xx 型上

注意：
數據（單位：mm）

54,1

17
,1

Ø 91

11
9

13,5
32

14
,6

103

84
,3

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
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4.  設備/線路連接
4.1.  電氣連接

不含現場匯流排通訊 24 V DC

圓形插頭 M12, 8極

5
4

3

2

8

1

7

6

引腳 名稱 分配
1 限位開關 1 IN 1/TOP
2 限位開關 2 IN 2/BOTTOM
3 工作電壓 GND
4 工作電壓 + 24 V DC
5 閥門控制 + 閥門 +
6 閥門控制 - 閥門
7 — 未被佔用
8 — 未被佔用

電纜連接

1

2

3

4

輸入信號
引腳 分配
1 閥門接頭
2 接線端子

結束位置
3 接線端子

供電 24 V DC
4 接線端子

閥門（控制器）

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
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4.2.  AS 介面連接

圓形插頭 M12，4針，無外置電源

3

2 

4

1

引腳 名稱 分配
1 匯流排 + 匯流排 AS 介面 +
2 常閉（可選） 未被佔用
3 匯流排 – 匯流排 AS 介面 –
4 常閉（可選） 未被佔用

圓形插頭 M12，4針，無外置電源（根據要求提供）

3

2 

4

1

引腳 名稱 分配
1 匯流排 + 匯流排 AS 介面 +
2 GND（可選） 外置電源
3 匯流排 – 匯流排 AS 介面 –
4 24 V +（可選） 外置電源

4.3.  büS-連接

圓形插頭 M12, 5極

1 2

34

5

引腳 名稱 電纜顏色
供電電壓：18–30 V DC (büS)

2 V + 紅色
3 V – 黑色

數據線
1 排水器/屏蔽 —
4 CAN_H 白色
5 CAN_L 藍色

4.4.  IO-Link-連接

圓形插頭 M12, 5極

3

2 

4

1

引腳 名稱 分配
IO-Link 模式 SIO模式

1 L + 24 V DC
2 I/Q 未被佔用 DI 或 DO
3 L – 0 V (GND)
4 Q/C IO-Link DI 或 D0

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
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5.  產品安裝
5.1.  與氣動過程閥的組合可能性

注意：
一個 TopControl 控制閥系統由一個8691 型控制頭和一個 21xx 型控制閥 ELEMENT 組成。

為選擇完整系統需要以下資料：
• 想要的控制頭 8691 型貨號

• 所選的控制閥 21xx 型貨號（參見相應的資料表  2100型  , 2101   和2103  ）
你訂購兩個部件，會收到一個完全組裝好並經過測試的閥門。

ELEMENT On/Off 分離式自動化閥門系統示例

8691 型控制頭 氣動過程控制閥

8691 型 2100 型 
角座調節閥

2101 型 
直座調節閥

2103 型 
隔膜調節閥 

衛生級過程閥 
（由第三方提供）

ELEMENT On/Off 閥門系統

8801 型-YE-H
調節閥系統 ELEMENT 

2100 + 8691

8801 型-GC-H
調節閥系統 ELEMENT 

2101 + 8691

8801 型-DF-H
調節閥系統 ELEMENT 

2103 + 8691
安裝在外部驅動器上1.)

1.) 參見資料表 第三方驅動器的適應性，KK01   或聯絡相應的Bürkert 銷售辦事處。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2100
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2101
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2100
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2101
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=KK01
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6.  訂購資訊
6.1.  Bürkert eShop──訂購方便，交貨迅速

Bürkert eShop──訂購方便，交貨迅速

您想快速找到您想要的 Bürkert 產品或備件並直接訂購嗎？我們的網上商店 24 小時為
您提供服務。現在就註冊，享受優惠。

立刻上網訂購

6.2.  Bürkert 產品篩選器

Bürkert 產品篩選器──快速找到適合的產品

您想根據您的技術要求輕鬆方便地選擇嗎？請使用 Bürkert 產品篩選器，找到適合您的
用途的產品。

現在就篩選產品

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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6.3.  訂購表

注意：
標準產品透過了 UL 認證（UL 認證 IO-Link 和 büS 正在準備中）

通訊 電氣連接 先導閥系統的操
作模式

控制空氣連接 螺紋
連接

產品編號
標準 ATEX II 類別

3G/D, IECEx, 
CCC1.)

AS 介面 
Slave 特徵：S-B.A.E
（A/B-Slave，最多62 個 Slave）

M12 插拔接頭 單動式 G ⅛ 227254 264988 
雙動式 G ⅛ 227240 264975 

M12 插拔接頭/
扁平電纜夾/ 
80 cm 電纜

單動式 G ⅛ 227258 264990 
雙動式 G ⅛ 227244 264977 

IO-Link M12 插拔接頭 單動式 G ⅛ 307371 321927 
雙動式 G ⅛ 307368 321925 

büS M12 插拔接頭 單動式 G ⅛ 307375 321931 
雙動式 G ⅛ 307373 321929 
無 G ⅛ 307379 321935 

不含現場匯流排通訊 M12 插拔接頭 單動式 G ⅛ 227262 264992 
雙動式 G ⅛ 227248 264979 
無 G ⅛ 246211 264972 

電線套管 單動式 G ⅛ 227260 264991 
雙動式 G ⅛ 227246 264978 
無 G ⅛ 264943 264971 

1.) CCC（中國強制認證）的設備版本有防爆認證。

其他版本可應要求提供

此外
büS/CANopen

6.4.  附件訂購表

標準配件

名稱 產品編號

M12 插座，8針帶 5 m 電纜用於電源及輸入/輸出信號 919267 
帶 VA 插座 M12 的 ASI 扁平電纜夾（備件） 799646 
USB büS 介面組（büS 棒 + 連接 M12 插頭的連接線 + 用於 büS 服務接口的M12 與微型 USB 連接線），
用於連接電腦工具 Bürkert 通訊器

772551 

büS-延長電纜 M12，長度 1 m 772404 
büS-延長電纜 M12，長度 3 m 772405 
büS-延長電纜 M12，長度 5 m 772406 
büS-延長電纜 M12，長度 10 m 772407 
消音器 G ⅛ 780779 
感測器 Puck（備件） 682240 
軟件──Bürkert 通訊器 LINK  

附屬裝置套件

外置驅動器的安裝套件可以在資料表 第三方驅動器的適應性，KK01  中找到，或者聯絡相應的 Bürkert 銷售辦事處。

名稱 驅動器大小 控制功能 產品編號
用於 21xx 型系列驅動器的安裝套件 Ø 70/90/130 mm 通用 679917 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227254
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264988
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227240
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264975
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227258
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264990
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227244
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264977
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=307371
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=321927
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=307368
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=321925
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=307375
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=321931
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=307373
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=321929
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=307379
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=321935
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227262
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264992
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227248
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264979
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=246211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264972
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227260
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264991
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227246
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264978
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264943
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264971
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=919267
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=799646
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=772551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=772404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=772405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=772406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=772407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=780779
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=682240
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=KK01
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=679917
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比利時
丹麥
德國
芬蘭
法國
英國
意大利
荷蘭
挪威

中國
香港
印度
日本 
韓國
馬來西亞
菲律賓
新加坡
台灣

南非

俄羅斯

阿聯酋
巴西
烏拉圭

加拿大
美國

澳洲
新西蘭

所有當前地址均可在以下網址找到
www.burkert.com

出版商，©和概念：Christian Bürkert GmbH & Co. KG | 圖片：Marc Eggimann Fotografie — 4051 Basel | Scanner GmbH — Werbeagentur Künzelsau - 

74653 Künzelsau
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捷克共和國
土耳其
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