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FLUID CONTROL SYSTEMS

Regulador de posicion digital
electroneumatico para una instalacion
integrada en valvulas reguladoras de proceso

e Disefio compacto y robusto en acero inoxidable
e Sencilla puesta en marcha con funcién X-Tune automatica
e Sistema de deteccion de posicion sin contacto

e Circulacion integrada de aire de control y ventilacion de la camara
de muelle

e EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, PROFIBUS DP-V1 o bus de
sistema Blrkert (bUS)

En la ficha técnica, las variantes de los productos descritas pueden diferir en algunos casos respecto a las

representaciones y descripciones ofrecidas.

Descripcion del tipo

El regulador de posicién compacto Tipo 8692 esta concebido para la
instalacion integrada en actuadores neumaticos de la serie de valvulas
reguladoras de proceso Tipo 23xx/2103 y, especialmente, para las
condiciones de proceso de las aplicaciones higiénicas. La circulacion del
aire de control en el actuador se produce de forma integrada sin necesidad
de mangueras en la parte exterior. A través de su gran pantalla grafica
retroiluminada y el teclado de membrana o del COMMUNICATOR se maneja
de forma sencilla y se puede realizar una amplia seleccion de funciones
adicionales de software.

El regulador de posicion registra la posicion de la valvula sin desgaste
mediante un sensor de posicion analdgico sin que exista contacto. Gracias

a las funciones de diagndstico, pueden monitorizarse las condiciones de
funcionamiento de la vélvula reguladora. Se generan mensajes de diagndstico
de las valvulas mediante sefales de estado NE107 (NAMUR), y se registran
como entradas en el historial.

El cuerpo de valvula, de material quimicamente resistente, se limpia
facilmente y ofrece una proteccion IP muy util en la practica para su
aplicacion en la tecnologia de procesos higiénicos dentro de la industria

de los alimentos, las bebidas y los productos farmacéuticos. Cuando se
combina con actuadores Biirkert de la serie ELEMENT, el sistema de posicién
neumatico permite la ventilacién de la camara de muelle, lo que evita la
contaminacion de las camaras del actuador por parte del entorno.
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1. Datos técnicos generales

Caracteristicas del producto

Dimensiones

Obtendra informaciéon mas detallada en el capitulo «3. Dimensiones» en la pagina 6.

Material
Cuerpo
Juntas
Cubierta

PPS, acero inoxidable
EPDM
PC

Funcionamiento

Pantalla

Teclas de control

Interface de servicio
Herramienta de configuracion

Pantalla grafico con retroiluminacion y sistema de menus intuitivo
Teclado de membrana con 4 teclas
Conexién con un PC mediante USB

Biirkert Communicator
PACTware (solo para versiones del equipo con PROFIBUS; la respectiva version analégica
tiene interface serie)

Puesta en marcha
Inicializacion del regulador de posicion

Vélvula de pilotaje de accionamiento
manual

Automatica a través de la funcion X.TUNE (ajuste automatico del regulador de posicion)
En funcionamiento manual pulsando la tecla en el teclado de mando

Indicacion de estado

Indicacion del estado del equipo y de
la valvula

Luces LED (colores segun NAMUR); aplicable unicamente a las versiones Ethernet y biS)

Comunicacion
Bus de campo
Digital

EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, PROFIBUS DP-V1
Bus de sistema de Birkert (bS) - basado en CANopen

Sistema de deteccion de posicion

Principio de medicion Inductivo

Maodulo para el célculo de la posicion  Sensor de posicion analdgico sin contacto (no hay desgaste)
Rango de carrera del eje de la valvula ~ 3...45 mm

Datos eléctricos

Tensién de trabajo 24V CC +10%

UL: NEC clase 2

Clase de proteccion

3 segun la norma DIN EN 61140 (VDE 0140 - 1)

Rizado residual

Méx.10 %

Potencia absorbida

<5W

Entradas/salidas

Entradas digitales

1 entrada binaria, 0...5 V = log «0» 10...30 V = log «1»

Salidas digitales

2 salidas binarias (opcional), aisladas galvanicamente

Limitacién de corriente

100 mA, la salida se sincroniza en caso de sobrecarga

Salidas analdgicas

1 salida (opcional)
0/4...20 mA, 0...5/10 V

Datos de entrada del valor de con-
signa

Senal del valor de consigna
Especificacion del valor de consigna
Impedancia de entrada

0/4...20mAy 0...5/10 V

0/4...20 mA: 180 Q
0...5/10 V: 19 kQ

Conexionado eléctrico

Multipin M12, 8 pines, o 4/5 polos segun la version del equipo
(consulte «4. Conexiones del equipo/proceso» en la pagina 8)
Prensaestopas 2 x M16 x 1,5 (@ del cable 5...10 mm) con terminales de conexién para secciones de linea

de 0,14... 1,5 mm?
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Datos neumaticos

Fluido de control
Contenido de polvo
Densidad de particulas
Punto de rocio a presion

Gases neutros, aire, clases de calidad segun la norma ISO 8573 - 1
Clase 7 (tamario de particulas < 40 pm)

Clase 5 (=10 mg/m?®)

Clase 3 (<-20 °C)

Concentracion de aceite Clase X (<25 mg/m?)
Filtro de entrada de aire Reemplazable

Luz de malla ~0,1 mm

Presion de suministro

Sin rendimiento de aire 0...7 bar"

Gran rendimiento del aire 3...7 bar

Conexiones de aire de control

Conexién roscada G s de acero inoxidable

Sistema de control de posicion (modalidad de accion y rendimiento del aire)

Sin rendimiento de aire
Accidn sencilla y doble

Serie y tamafio del actuador

7 l/min para la ventilacion y el purgado
(valor de Q,, por definicion cuando la presion absoluta desciende de 7 a 6 bar)

Tipo 23xx, @ del actuador 70/90 mm

Gran rendimiento del aire
Accidén simple

Serie y tamafio del actuador

Certificaciones y homologaciones

130 I /min para la ventilacién y el purgado

(valor de Q,, por definicién cuando la presion absoluta desciende de 7 a 6 bar)
Tipo 23xx, @ del actuador 70/90 mm

Tipo 27xx, @ del actuador 175/225 mm

Conformidad

Directiva CEM 2014 / 30 / UE

Proteccion frente a la ignicion

113D Ex tc llIC T135 °C Dc
113G Ex ec lIC T4 Ge

UL Certificado cULus: E238179
ATEX 113D Ex tc IlIC T135 °C Dc

113G Ex ec IIC T4 Ge

Certificado: BVS 14 ATEX E 008 X
IECEX Ex tc IIIC T135 °C Dc

Ex ec IIC T4 Gec
Certificado: IECEx BVS 14.0009 X

CCC (China Compulsory Certificate)

Para equipos con certificacion Ex

Entorno e instalacion

Instalacion y datos mecanicos

Posicién de montaje

Cualquiera; preferiblemente con el actuador hacia arriba

Actuador de la valvula (tipo, tamafo)

ELEMENT Tipo 23xx (Tamafo de actuador @70/90/130 mm)
CLASSIC Tipo 27xx (Tamafio de actuador @175/225 mm)

Juegos de montaje

Obtendra informaciéon mas detallada en el capitulo «Juegos de montaje» en la pagina
16.

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente

-10...455°C

Tipo de proteccién

IP65/IP67 segun la norma EN 60529, 4X segun la norma NEMA 250

Altitud de utilizacion

Hasta 2000 m sobre el nivel del mar

1.) La presidn de alimentacion existente debera estar entre 0,5 y 1 bar por encima de la presién de control minima que requiere el actuador de la valvula.
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2. Materiales

2.1. Datos sobre el material

A 1

©
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N.° Elemento Material

1 Cubierta PC

2 Juntas EPDM

3 | Camisa de carcasa Acero inoxidable

4 Juntas EPDM

5 Tornillos Acero inoxidable

6  Conector rapido POM/Acero inoxidable
Manguito roscado G ¥s Acero inoxidable

7  Cuerpo principal PPS

8 | Conector macho M12 Acero inoxidable

9  Tornillos Acero inoxidable

5|17
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3. Dimensiones
3.1. Version multipin

Indicacion:
Valores en mm
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3.2. Version del prensaestopas

Indicacion:

Valores en mm
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3.3. Instalacidén en valvulas de regulacion de la serie de actuadores Tipo 23xx con tamano de actuador
70/90/130 mm

Indicacion:
Valores en mm

291
e L]
[ee]
3
q ® R
NN @ ) N
o N
0l ) é? Y QE
ANZ %
3.5 9.5
31.7 27 27
54,1

g

3.4. Instalacion en valvulas de regulacion de la serie de actuadores Tipo 27xx con tamano de actuador 175/225 mm

.

Indicacion:
Valores en mm

I - |

156

— |

13,5?

7

51
432 |
517 |

DTS 1000551302 ES Version: - Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 10.08.2022

71.2 31.7

Visite la pagina web del producto » 7117


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692

Tipo 8692 o

burkert

4. Conexiones del equipo/proceso
4.1. Conexiones eléctricas

Conexion multipin

Conector circular M12,
4 pines (tension de trabajo)

Conector circular M12
8 pines (valor de consigna)

Salida digital GND
Entrada digital +

2
1
6 4
Conector circular M12, 8 pines Conector circular M12, 8 pines Conector circular M12, 4 pines
(valor de consigna) (sefales de entrada/salida)" (Tension de trabajo)
Pin Asignacion Pin Asignacion Pin Asignacion
8 | Valor de consigna + 6 | Respuesta analdgica + 1  Tensioén de trabajo + 24 V CC
(0/4...20 mA/0...5/10 V) 5 | Respuesta analégica GND 3 | Tensién de trabajo (GND)
7  Valor de consigna (GND) 4 Salida digital 1
3 | Salida digital 2
2
1

1.) Con las opciones Respuesta analégica o Salidas binarias

Conexion del prensaestopas

Terminal Asignacion
([D C[D 1 Respuesta analogica GND
2 Respuesta analdgica +
3 Salida digital GND
4 Salida digital 2
5 Salida digital 1
([D <[D 6 Entrada digital +
7 Valor de consigna (GND)
8 Valor de consigna +
Conmutador Terminales de conexion 9 Sin utilizar
10 Sin utilizar
11 Sin utilizar
12 Sin utilizar
13 Sin utilizar
14 Entrada digital GND
15 Tension de trabajo (GND)
16 Tensién de trabajo + 24 V

DTS 1000551302 ES Version: - Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 10.08.2022
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Conexion PROFIBUS DP

2
Conector circular M12, 4 pines
3 1 Tension de trabajo
4
1
5
Conector hembra M12, 5 pines
4 2 (codificacion inversa)
(PROFIBUS DP)
3
1
<7

o Conector circular M12, 5 pines (con codificacion inversa)
2 0O° 8 O—~4  (PROFIBUS DP)

w

Tornillo de puesta a tierra (TE)

Conector hembra/conector circular M12, 5 pines - conexion de bus de campo

Pin Asignacion
1 VP+5
2 RxD/TxD-N
3 DGND
4 RxD/TxD-P
5 Sin utilizar
Rosca  Apantallamiento/puesta a tierra

Conector circular M12, 4 pines - tension de trabajo
Pin Color del hilo’  Asignacion
1 Marrén +24V
3 Azl GND

1.) Los colores de hilo indicados se refieren al cable de conexion disponible como accesorio, con n.° de articulo 918038.
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Conexion EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP
2
3*6 %—1
4

Conector circular M12
4 pines (Tension de trabajo)

350 O\4
2\ O O /1

Conexion de bus de campo M12
(Interruptor Ethernet de 2 puertos)

Conexion de bus de campo M12 con codificaciéon D

burkert

Pin | Asignacion Diagrama de conexiones
1 Transmit +
2 Receive + 3 7O O\4
3  Transmit -
2\O O /4
4  Receive —

Conector circular M12, 4 pines - tension de trabajo

Pin  Color del hilo" Asignacion
1 Marrén Tension de trabajo + 24 V CC
3  Azul Tensién de trabajo (GND)

1.) Los colores de hilo indicados se refieren al cable de conexién disponible como accesorio, con n.° de articulo 918038.

Conexion con el bus de sistema Biirkert (biiS)

2

Conector circular M12,

5 pines (biiS) \ = 4

Conector circular M12,
4 pines
(Tension de trabajo)

Conector circular M12 x 1, 5 pines - conexion biS

Pin  Color del hilo Asignacion

1 Sefial CAN / Pantalla Sefal CAN / Pantalla
2 Sin utilizar

3 Negro GND/CAN_GND

4 Blanco CAN_H

5 Azul CAN_L

Conector circular M12, 4 pines - tension de trabajo

Pin  Color del hilo™ Asignacion
1 Marrén Tension de trabajo + 24 V CC
2 Sin utilizar
3  Azul Tensién de trabajo (GND)

1.) Los colores de hilo indicados se refieren al cable de conexién disponible como accesorio, con n.° de articulo 918038.
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5.

Especificaciones de rendimiento

5.1. Diagrama de flujo de las seiales

Circuito de control de la posicion

burkert

Z1
------------------------------------ oo
/ | Apertura
B1 PK | delavélvula
CMD Xd1 '
+i E1
Valor de consigna Regulador Sistema de control  Valvula
de posicion de posicién de posicién continua

POS /

Sistema de medicion de recorrido
Circuito de control de la posicién

Funciones adicionales del software del TopControl Tipo 8692 (extracto)

Puesta en marcha automatica del sistema de valvulas reguladoras
Seleccion automatica o manual de la curva caracteristica

Ajuste de un umbral de hermeticidad o de recorrido maximos
Parametrizacion del regulador de posiciéon

Limitacion del margen de recorrido

Limitacion de la velocidad de posicionamiento

Ajuste de la direcciéon de movimiento

Configuracién de la entrada binaria

Distribucion del rango de sefal entre varios reguladores
Configuracién de una salida analégica o dos binarias

Deteccion de errores en la sefal

Posicion de seguridad

Cadigo de proteccion

Inversion del contraste de la pantalla

Funciones de diagndstico parametrizables' /Salida binaria (opcional)

Contador de horas de servicio

Acumulador de distancia

Control de la posicion

Monitorizacion de las posiciones finales mecanicas en el soporte

Contador de cambios de direccién

Control de la temperatura

1.) En las instrucci de funcic i » encontrard mas funciones de diagndstico.

Visite la pagina web del producto »
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5.2. Diagrama de interfaces

Version sin interface de bus de campo

Entrada para
valor de consigna
de posicion

4-20mA, 0-20 mA
0-10V,0-5V

Entrada binaria

Alimentacién |

Entradas

Salidas

Posicionador

Interface de
comunicacion

Funcionamiento

ty

Indicador de posicion
analdgico®!

4-20 mA, 0-20 mA,
0-10V, 0-5 V»

Indicador
analdgico + 2
Salidas binarias?

Version con interface de bus de campo
Con PROFIBUS DP, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP y bus de sistema de Blirkert (biS)

Entradas

Alimentacién |

Posicionador

PROFIBUS DP
Ethernet/IP
PROFINET
Modbus TCP
buS

Salidas

Interface de
comunicacion

Funcionamiento

Y

burkert

1.) La tension de trabajo se suministra a través de un equipo de 3 hilos independientemente de la sefial del valor de consigna.

2.) Opciones alternativas

Visite la pagina web del producto »
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6. Instalacion de productos

6.1. Posibilidades de combinacion con valvulas de proceso neumaticas

Indicacion:

Un sistema de valvulas reguladoras TopControl consiste en un posicionador BASIC Tipo 8692 y una valvula reguladora ELEMENT
Tipo 23xx

02103

Para seleccionar un equipo completo son necesarios los siguientes datos:
¢ N.° de articulo del posicionador deseado TopControl Tipo 8692

¢ N.° de articulo de la valvula reguladora seleccionada Tipo 23xx/2103 (consulte la correspondiente ficha técnica Tipo 2300 b,
2301 >y 2103 »)

Al encargar los dos componentes, recibira una valvula ya montada y probada.

Ejemplos de variaciones de sistemas de valvulas reguladoras

Posicionador
Tipo 8692

-

Valvulas reguladoras de proceso neumaticas

Tipo 2301 » Tipo 2300 » Tipo 2103 » Valvulas de proceso
vélvula de asiento Valvula de asiento Valvula de membrana  higiénicas (suministra-
recto inclinado das por terceros)
v v \ 4 v

Sistema de valvulas de regulacion

.

&

DTS 1000551302 ES Version: - Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 10.08.2022

Tipo 8802-GD-I Tipo 8802-YG-I Tipo 8802-DF-I
Sistema de valvulas de Sistema de valvulas de Sistema de valvulas de Instalacion en
regulacion regulacion regulacion actuadores de otros
ELEMENT ELEMENT ELEMENT proveedores™
2301 +8692 2300+ 8692 2103 +8692

1.) Consulte la ficha técnica Adaptacién para actuadores de otros fabricantes, KK01 » o dirijase a la correspondiente sucursal de ventas de Brkert.
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7. Informacion sobre pedidos

7.1. Biirkert eShop - Pedidos cé6modos con entrega rapida

Biirkert eShop - Pedidos comodos con entrega rapida

¢ Desea encontrar y pedir rapida y directamente el producto o la pieza de recambio
Burkert que esta buscando? Nuestra Onlineshop (Tienda on line) esta disponible para
usted las 24 horas del dia. Registrese ya y aprovéchese de sus ventajas.

Compre on-line ya mismo

7.2. Filtro de productos Biirkert

= w |
& il = . . s . -
¥ l' ' , Filtro de productos Biirkert - Acceso rapido al producto mas adecuado
Ce Voltage / Frequency Process Pressure / Seali
i oo Temperature
» ¢ Desea realizar una seleccion rapida y cémoda adecuada a sus necesidades? Apro-
Advanced fiters. Collapse all filters. . . , s ,
» veche el filtro de productos Burkert y encuentre el articulo que mas se adecue a su
toriperonn + Nonpssrmes < o ome  aplicacion.

: 2 bar
r afl———— & Filtre ahora sus productos
] e ——
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Tipo 8692

7.3. Tabla para la realizacion de pedidos

Indicacion:

Las variantes estandar tienen homologacién UL

burkert

1.) Consulte «Funciones adicionales del software del TopControl Tipo 8692 (extracto)» en la pagina 11.

2.) CCC (China Compulsory Certificate) para versiones de equipos con certificacion Ex.

Modalidad Comunicacion  Conexiona- Respuesta Respuesta Diag- En-  Conexién N.° de articulo
de accién do eléctrico analégica  analogica nésti- trada de airede  Estandar ATEX Il cat.
sistema de 0/4...20 mA 0/4...20 mA co" bina- control 3G/
valvulas de + 2 salidas ria (conexion D, IECEX,
pilotaje binarias roscada) CCC2
Serie de actuadores Tipo 23xx Tamano de actuador @ 70/90 mm
Bajo rendi-  Sin Prensaesto- | — - - Si G 306913 & 306982 &
miento de  Comunicacion pas - Si Si Si G 307005 ® 306983 &
aire, efecto . por bus de Conector - - - S G% 307012 ¥ 307095 ®
simple campo
M12 - Si Si Si G% 307123 ® 307096 &
PROFIBUS DP-V1 Mediante bus - - - G 233348 & 265019 &
EtherNet/IP Mediante bus | — Si - G¥s 306849 ¥ 306847 &
PROFINET Mediante bus - Si - G¥s 306854 & 306851 &
~ Modbus TCP Mediante bus | — Si - G s 306859 ¥ 306856 &
§ Bus de sistema Mediante bus - Si - G% 306863 & 306861 &
85 Birkert (bS)
=] Ba}jo rendi- | Sin o Prensaesto- - - - Si G% 306905 & 306977 &
g ;;an; gﬁa ggr”;:tns'cdaecwn pas - Si Si Sf G% 307006 ¥ 306978 &
S ofecto campo Conector - - - Si G s 307124 = 307091 &
S M12 - Si Si Si G% 307125 % 307092 &
@ PROFIBUS DP-V1 Mediante bus | — - - G s 265172 & 265004 &=
§ Serie de actuadores Tipo 23xx Tamano de actuador @ 130 mm
= Gran rendi- | Sin Prensaesto- - - - Si G 306922 &= 306986 =
§ miento de  Comunicacion pas — Si Si Si G s 307007 & 306987 &
2 aire, efecto . por bus de Conector - - - s G 307084 ® 307099 &
ks simple campo M2 - - » » p
g Si Si Si G 307126 & 307100 =
% PROFIBUS DP-V1 Mediante bus - - - G 233349 & 265033 &
% EtherNet/IP Mediante bus | — Si - G¥s 306850 ¥ 306848 &
% PROFINET Mediante bus - Si - G 306855 & 306853 &
i Modbus TCP Mediante bus | — Si - G 306860 ¥ 306857 &
’?:. Bus de sistema Mediante bus - Si - G 306864 = 306862 =
] Birkert (biS)
g Serie de actuadores Tipo 27xx Tamano de actuador @ 175/225 mm
) Gran rendi- | Sin Prensaesto- - - - Si G¥s 306925 ¥ 306988 &=
S miento de | comunicacion por | pas - Si Si Si GV 306927 ® 306989 =
§ :i':ﬁbf;ecm busdecampo oonector - - - Si  G% 307041 ® 307101 &
- M12 - Si Si Si G% 307043 307102 =
w PROFIBUS DP-V1 Mediante bus | — - - G¥s 233350 & 265041 =
§ EtherNet/IP Mediante bus | — Si - G 313266 & 313265 &
S PROFINET Mediante bus | — Si - G¥s 313269 ¥ 313268 &
§ Modbus TCP Mediante bus | — Si - G 313271 ® 313270 &
Q Bus de sistema Mediante bus - Si - G 313274 ® 313272 &
'(2 Blrkert (bS)
o]

Otras versiones a peticion
Adicionalmente

EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP y bus de sistema Biirkert (bUS): versiones de doble efecto con bajo rendimiento de
aire de control
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306913
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306982
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307005
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306983
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307095
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307123
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307096
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=233348
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=265019
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306849
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306847
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306854
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306859
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306856
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306863
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306861
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306977
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307006
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306978
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307124
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307091
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307125
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307092
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=265172
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=265004
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306922
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306986
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307007
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306987
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307084
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307099
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307126
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307100
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=233349
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=265033
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306850
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306848
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306855
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306853
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306860
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306857
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306864
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306862
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306925
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306988
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306927
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306989
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307041
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307101
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307043
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307102
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=233350
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=265041
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313266
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313265
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313269
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313268
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313271
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313270
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313274
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313272
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7.4. Tabla para la realizacion de pedidos de accesorios

Accesorios estandar

Denominacion N.° de articulo
Casquillos M12, 8 pines con cable de 5 m para sefales de entrada y salida 919267 &
Conector hembra M12, 4 pines con cable de 5 m para la fuente de alimentacion 918038 &

G ¥ del silenciador 780779 &
Interface USB para una comunicacion en serie (solo para versiones del equipo con PROFIBUS o 227093 &
versién analdgica con interface en serie)

Juego de interface USB buS (buS-Stick + cable de conexion en el conector M12 + cable de conexion 772551 &

M12 en conector micro USB para la interface de servicio biS) para conexion con la herramienta para
PC Birkert Communicator (solo para versiones del equipo con EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP y
bus de sistema de Blrkert (bUS) o versién analdgica con interface de servicio buS)

Alargador de cable biS M12, longitud 1 m 772404 =
Alargador de cable biS M12, longitud 3 m 772405 =
Alargador de cable biS M12, longitud 5 m 772406 &
Alargador de cable buS M12, longitud 10 m 772407 &
Puck sensor (pieza de repuesto) 682240 &
Software Burkert Communicator ENLACE »

Juegos de montaje
Indicacion:
Los accesorios para los juegos de montaje deben pedirse por separado.

Encontrara juegos de montaje para actuadores de otros fabricantes en la ficha técnica Adaptaciones para actuadores de otros
fabricantes, KKO1) o dirijase al correspondiente representante comercial de Burkert.

Denominacion Tamano del actuador Funcion de control N.° de articulo
Juego de montaje para la serie de @ 70/90/130 mm Universal 679917 &
actuadores Tipo 23xx/2103

Juego de montaje para la serie de @ 175/225 mm A (NO), B (NC) 679935 &
actuadores Tipo 27xx

DTS 1000551302 ES Version: - Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 10.08.2022
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=919267
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=918038
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=780779
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=227093
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=772551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=772404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=772405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=772406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=772407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=682240
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=KK01
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=KK01
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=679917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=679935

BUrkert — Siempre cerca de usted

Encontrara las direcciones
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