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• コンパクトで堅牢なステンレス鋼デザイン
• 自動 X-Tune 機能による簡単なコミッショニング
• 非接触位置トランスデューサ
• 内蔵制御空気ダクトおよびスプリングチャンバ換気
• EtherNet/IP、 PROFINET、 Modbus TCP、 PROFIBUS DP-V1 ま

たはBürkert システムバス (büS)

コンパクトな位置コントローラタイプ 8692 は、プロセスコントロールバル
ブシリーズタイプ 23xx/2103 の空圧式駆動部や特に衛生的なプロセス条件に
おける要求での一体型取付けのために設計されています。駆動部への制御空
気ダクトは、外部配管なしで統合されています。広範な追加ソフトウェア機
能の使いやすさと選択は、大きなバックライト付きグラフィックディスプレ
イとメンブレンキーボードまたは Bürkert コミュニケーターを介して実行さ
れます。

ポジショナーは、非接触アナログ位置センサーを介してバルブ位置を摩耗のな
い状態で検出します。一体化された診断機能により、制御バルブの動作条件を
監視することができます。ステータス信号によるバルブ診断メッセージは、 
NE107（NAMUR） に従って行われ、履歴エントリーとして記録されます。

耐薬品性材料で作られたハウジングは、洗浄が簡単で、食品、飲料、製薬業
界の衛生プロセス技術で使用するための実用的なIP保護を提供します。  
Bürkert の ELEMENT シリーズの駆動部と組み合わせると、空圧式位置決め
システムはスプリングチャンバの換気を可能にし、環境による駆動チャンバ
の汚染を防ぎます。

データシートに記載の製品仕様は、製品表示および説明と異なる場合があります。

タイプの説明以下と組み合わせることが可能です
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1.  一般的なテクニカルデータ
製品特性
寸法 詳細情報は 6ページの「3. 寸法」 章を参照してください。

材料
ハウジング PPS、ステンレス鋼
シーリング材 EPDM
フード PC

操作
ディスプレイ バックライト付きグラフィックディスプレイおよび直感的に操作可能なメニューガイド
操作ボタン 4 つのボタン付きフィルムキーボード
サービスインターフェース USB ポート経由でPCに接続
構成ツール Bürkert コミュニケーター

PACTware (PROFIBUS、シリアルインターフェース付きアナログバージョン)

コミッショニング
ポジショナーのコミッショニング X.TUNE 機能による自動式 (ポジショナーの自動調整)
プリコントロールバルブの手動作動 操作キーボードの押しボタンでの操作モード手動

ステータス表示
装置とバルブのステータス表示 LED (NAMUR に基づく色)、Ethernet および büS 仕様に適用)

通信
フィールドバス EtherNet/IP、 PROFINET、 Modbus TCP、 PROFIBUS DP-V1
デジタル Bürkert システムバス (büS) - (CANopen ベース)
位置トランスデューサ
測定原理 誘導
位置検出モジュール 非接触（非摩耗）アナログ位置センサ
バルブスピンドルのストローク範囲 3～45 mm
電気データ
動作電圧 24 V DC ±  10%

UL：NEC クラス2
保護クラス DIN EN 61140 （VDE 0140-1）準拠の 3
残留リップル 最大 10%
消費電力 <  5 W
入力/出力
デジタル入力 1 バイナリ出力、 0〜5 V = log「0」 10〜30 V = log「1」
デジタル出力 2 バイナリ出力 (オプション)、直流的に絶縁
電流制限 100 mA、 出力は過負荷時に同期
アナログ出力 1 出力 (オプション) 

0/4〜20 mA、 0〜5/10 V
入力データ 基準値

基準値信号
基準値指定 0/4～20 mA および0～5/10 V
入力抵抗 0/4～20 mA： 180 Ω

0～5/10 V： 19 kΩ
電気的接続部
多極 装置のタイプに応じて、M12、8ピンまたは4ピンまたは5ピン（8ページの「4. 機器/

プロセス接続」 を参照）
ケーブルグランド 2 xM16 x 1.5 (ケーブル Ø 5～10 mm)、ケーブル口径0.14～1.5 mm² 用コネクタ端子付

き

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
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空圧データ

制御媒体 中性ガス、空気、ISO 8573-1 に準拠した品質クラス
含塵率 クラス 7（< 粒度 40 μm）
粒子密度 クラス 5（< 10 mg/m3）
圧力露点 クラス3 （< -20 °C）
油分量 クラス X（<  25 mg/m3）

フィードエアフィルター 交換可能
メッシュサイズ ～0.1 mm

供給圧力
低空気出力 0～7 bar1.)

高空気出力 3～7 bar
制御空気接続部 ねじ込み式接続 G⅛ ステンレス鋼
位置決めシステム（機能原理と空気出力）

低空気出力
単動および複動 7 lN/ 分、換気およびエア抜きの場合（QNn 値、7から 6 bar 絶対圧力低下で定義）

駆動シリーズ/サイズ タイプ 23xx、 Ø 駆動部 70/90 mm

高空気出力
単動 130 lN/ 分、換気およびエア抜きの場合（QNn 値、7 から 6 bar 絶対圧力低下で定義）
駆動シリーズ/サイズ タイプ 23xx、 Ø 駆動部 70/90 mm

タイプ 27xx、 Ø 駆動部 175/225 mm
認可および証明書
適合性 EMC指令 2014/30/EU
引火保護等級 II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc

II 3G Ex ec IIC T4 Gc
UL cULus 証明書：E238179
ATEX II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc

II 3G Ex ec IIC T4 Gc
証明書：BVS 14 ATEX E 008 X

IECEx Ex tc IIIC T135 °C Dc
Ex ec IIC T4 Gc
証明書：IECEx BVS 14.0009 X

CCC (China Compulsory Certificate) Ex 認可済み装置用
周囲および設置
設置および機械データ
設置位置 任意、駆動部はなるべく上向き
バルブ駆動（タイプ、サイズ） ELEMENT タイプ 23xx （駆動部サイズ Ø 70/90/130 mm）

CLASSIC タイプ 27xx (駆動部サイズ Ø 175/225 mm)
取付けセット 詳細情報は 16ページの「取付けセット」 章を参照してください。
動作条件
周囲温度 - 10～+ 55 °C
保護等級 EN 60529 に準拠した IP65/IP67、NEMA 250 標準による 4X
使用高度 海抜 2000 メートルまで

1.) 適用する供給圧力は、バルブ駆動部の必要最低制御圧力より 0.5～1 bar 高い必要があります。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
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2.  素材
2.1.  素材データ

1
2

3

4

5
6

7

8
9

No. 部材 素材
1 フード PC
2 シーリング材 EPDM
3 ハウジングカバー ステンレス鋼
4 シーリング材 EPDM
5 ねじ ステンレス鋼
6 クイックチューブコネクタ 

ねじ込みスリーブ G⅛
POM/ ステンレス鋼 
ステンレス鋼

7 基本ハウジング PPS
8 M12 チューブコネクタ ステンレス鋼
9 ねじ ステンレス鋼

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
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3.  寸法
3.1.  多極仕様

注記：
指定数値（単位 mm）

91

14
,613,5

31,7
114,6

17
,1

15
6

54,1

81
,5

3.2.  ケーブル接続仕様

注記：
指定数値（単位 mm）

91

13,5

101,6

15
6

54,1

135,8

84
,0

31,7 14
,6

17
,1
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3.3.  駆動シリーズ タイプ 23xx の調節バルブへの取り付け、駆動部サイズ 70/90/130 mm

注記：
指定数値（単位 mm）

43
,5

38

54,1

15
5,

8

27 27
9,5

51
,7

51
,7

56
,7

43
,2

13,5
31,771,2

91

14
,6

3.4.  駆動シリーズ タイプ 27xx の調節バルブへの取り付け、駆動部サイズ 175/225 mm

注記：
指定数値（単位 mm）

 4
3,

2 

 91 

 5
1,

7 

 9,5 
 24 

 24 

 54,1 

 5
1,

7 

 1
56

 

 1
7,

1 

 13,5 
 31,7  13,5 

 43,5  38 

 1
4,

6 

 71,2 
 13,5 

 31,7 
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4.  機器/プロセス接続
4.1.  電気接続

多極接続

1

2

3

4

  

Rundstecker M12, 
4-polig (Betriebsspannung)

Rundstecker M12 
8-polig (Sollwert)

1
23

4

5

6

7

8

円形コネクタ M12、 8 ピン 
(基準値)

円形コネクタ M12、 8 ピン 
(入力/出力信号)1.)

円形コネクタ M12、4 ピン
（動作電圧）

ピン ピン割り当て
8 基準値 + (0/4～20 mA/0～5/10 V)
7 基準値 GND

ピン ピン割り当て
6 アナログフィードバック +
5 アナログフィードバック GND
4 デジタル出力 1
3 デジタル出力 2
2 デジタル出力 GND
1 デジタル入力 +

ピン ピン割り当て
1 動作電圧 + 24 V DC
3 動作電圧 GND

1.) アナログフィードバックまたはバイナリ出力のオプションの場合

ケーブルグランド接続

1

16

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

Schalter Anschlussklemmen

端子 ピン割り当て
1 アナログフィードバック GND
2 アナログフィードバック +
3 デジタル出力 GND
4 デジタル出力 2
5 デジタル出力 1
6 デジタル入力 +
7 基準値 GND
8 基準値 +
9 不使用

10 不使用
11 不使用
12 不使用
13 不使用
14 デジタル入力 GND
15 動作電圧 GND
16 動作電圧 +24 V

円形コネクタ M12、 
8 ピン (基準値)

円形コネクタ M12、 
4 ピン (動作電圧)

スイッチ 接続端子

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
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PROFIBUS DP 接続

1

2

3

4

2

1

4

3

5

1

3

42

5

Rundstecker M12, 4-polig
Betriebsspannung

Buchse M12, 5-polig
(invers codiert)
(PROFIBUS DP)

Rundstecker M12, 5-polig (invers codiert)
(PROFIBUS DP)

Erdungsschraube (TE)

ソケット/円形コネクタ M12、5 ピン - フィールドバス接続
ピン ピン割り当て

1 VP +  5
2 R x D/T x D-N
3 DGND
4 R x D/T x D-P
5 不使用

スレッド シールド/保護アース

円形コネクタ M12、4 ピン―動作電圧
ピン ワイヤーカラー1.) ピン割り当て

1 茶色 + 24 V
3 青 GND

1.) 記載されている心線カラーは、アクセサリとして入手可能な製品番号 918038 の接続ケーブルを参照しています。

円形コネクタ M12 4 ピン (動作電圧)

ソケット M12、5 ピン (逆コーディング)  
(PROFIBUS DP)

円形コネクタ M12、5 ピン (逆コーディ
ング) (PROFIBUS DP)

接地ネジ（TE）

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
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EtherNet/IP、 PROFINET、 Modbus TCP 接続

Feldbusanschluss M12 
(2 Port Ethernet Switch)

Rundstecker M12
4-polig (Betriebsspannung)

 

1

2

3

4
43

12

フィールドバス接続 M12、D 符号化済み
ピン ピン割り当て 接続図

1 トランスミッタ +

2 レシーブ +

3 トランスミッタ –

4 レシーブ –

円形コネクタM12、4ピン―動作電圧
ピン ワイヤーカラー1.) ピン割り当て

1 茶色 動作電圧 + 24 V DC
3 青 動作電圧 GND

1.) 記載されている心線カラーは、アクセサリとして入手可能な製品番号 918038 の接続ケーブルを参照しています。

Bürkert システムバス （büS） 接続

 
Rundstecker M12 , 
5-polig (büS)

Rundstecker M12, 
4-polig 
(Betriebsspannung) 

 

1

2

3

4

1 2

34

5

円形コネクタ M12  x  1、5ピン―büS 接続
ピン ワイヤカラー ピン割り当て

1 CAN シールド/スクリーン CAN シールド/スクリーン
2 不使用
3 黒 GND/CAN_GND
4 白 CAN_H
5 青 CAN_L

円形コネクタ M12、4 ピン―動作電圧
ピン ワイヤーカラー1.) ピン割り当て

1 茶色 動作電圧 + 24 V DC
2 不使用
3 青 動作電圧 GND

1.) 記載されている心線カラーは、アクセサリとして入手可能な製品番号 918038 の接続ケーブルを参照しています。

43

12

円形コネクタ M12 
4ピン（動作電圧）

フィールドバス接続 M12
（2 ポートイーサネットスイ

ッチ）

円形コネクタ M12、5 ピ
ン (büS)

円形コネクタ M12、 
4 ピン  
(動作電圧)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
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5.  バルブ特性（技術データ）
5.1.  信号流れ図

位置制御回路

Stellungs-
sollwert

CMD

POS

Stellungsregler Stellsystem

Wegmess-System
Stellungsregelkreis

Ventil-
öffnung

Stetigventil

-+
Xd1

B1 PK

Z1

E1

TopControl タイプ 8692 のソフトウェア追加機能（抜粋）

• 制御バルブシステムの自動コミッショニング

• 自動または手動での特性曲線選択

• 密閉閾値または最大ストローク閾値の設定

• ポジショナーのパラメータ化

• ストローク範囲の制限

• 調整速度の制限

• 移動方向の設定

• デジタル入力の構成

• 複数のコントローラへの信号範囲分配

• 1 つのバイナリ入力または2つのバイナリ出力の構成

• 信号エラー検出

• 安全位置

• コード保護

• ディスプレイのコントラスト反転

•  パラメータ化可能な診断機能1.) バイナリ出力 (オプション)

 ‒ 動作時間カウンタ

 ‒ 距離アキュムレータ

 ‒ 位置監視

 ‒ 滞留時間密度と移動範囲のグラフィック表示

 ‒ バルブの機械的終端位置の監視

 ‒ 方向転換カウンター

 ‒ 温度監視
1.) その他の診断機能の詳細は、取扱説明書を参照してください。

バルブ開口

位置制御回路
位置測定システム

調節バルブ位置決めシス
テム

位置コントロ
ーラ

基準位置

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
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5.2.  インターフェース図

フィールドバスインターフェースなしの仕様

Eingang für 
Stellungs-Sollwert
4-20mA, 0-20 mA
0-10 V, 0-5 V

Binärer Eingang

Bedienung

Positioner
E

in
gä

ng
e

A
us

gä
ng

e

V
er

so
rg

un
g

Analoge Rück-
meldung + 2 
binäre Ausgänge2.)

Analoge 
Rückmeldung2.) 
4-20 mA, 0-20 mA, 
0-10 V, 0-5 V2.)

24 V DC1.)

Kommunikations-
schnittstelle

フィールドバスインターフェース付きの仕様

PROFIBUS DP、 EtherNet/IP、 PROFINET、 Modbus TCP および Bürkert システムバス (büS) 搭載

Bus

Bedienung

Positioner 

PROFIBUS DP
EtherNet/IP
PROFINET
Modbus TCP
büS

E
in

gä
ng

e

A
us

gä
ng

e

V
er

so
rg

un
g

Bus

24 V DC1.)

Kommunikations
schnittstelle

1.) 3 導体の装置では、基準値信号に関係なく動作電圧が供給されます。

2.) 代替オプション

位置基準値の 
入力、4～20 mA、 
0～20 mA、0～10 V、 
0～5 V

バイナリ入力

24 V DC1.)

24 V DC1.)

通信インター 
フェース

アナログフィードバッ
ク2.) 4〜20 mA、0〜20 
mA、0〜10 V、0〜5 V2.)

アナログフィードバック 
+ 2 バイナリ出力2.)

入
力

入
力

電
源

出
力

電
源

出
力

位置コントロ
ーラ

位置コントロ
ーラ 

操作

操作

バス バス

通信インター 
フェース

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
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6.  製品設置
6.1.  空圧プロセスバルブとの可能な組み合わせ

注記：
TopControl コントロールバルブシステムはポジショナー BASIC タイプ 8692 と制御バルブ ELEMENT タイプ 23xx
または 2103 で構成

システム全体を選択するには、次の情報が必要です。
• ご希望のポジショナー TopControl タイプ 8692 の 製品番号

• 選択した制御バルブ タイプ 23xx/2103 の製品番号 (対応するデータシート タイ プ2300  、 2301  および 2103  を参照)

2 つのコンポーネントを注文し、完全に組み立てられてテストされたバルブを納入します。

制御バルブシステムのバージョン例

位置コントローラ
タイプ 8692 空圧式プロセス制御バルブ

タイプ 2301  
グローブバルブ

タイプ 2300  
アングルシートバルブ

タイプ 2103  
ダイヤフラムバルブ

衛生プロセスバルブ  
(サードパーティサプラ

イヤー)

制御バルブシステム

タイプ 8802-GD-I
制御バルブシステム

ELEMENT 
2301 + 8692

タイプ 8802-YG-I
制御バルブシステム

ELEMENT 
2300 + 8692

タイプ 8802-DF-I
制御バルブシステム

ELEMENT 
2103 + 8692

他社製駆動部1.) 

への取付け

1.) データシート 他社製の駆動部 KK01 の採用についてをご参照いただくか、 Bürkert 社営業所にお問い合わせください。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2301
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=KK01
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7.  注文情報
7.1.  Bürkert eShop — 簡単な注文、迅速な納品

Bürkert eShop — 簡単な注文、迅速な納品

ご希望の Bürkert 製品やスペアパーツを素早く検索して直接注文したいとお考えです
か？当社のオンラインショップは24時間ご利用いただけます。今すぐ確認してメリッ
トをご活用ください。

今すぐオンラインで購入

7.2.  Bürkert 製品フィルター

Bürkert 製品フィルター — 迅速に適切な製品を検索

ご希望の技術要件にもとづいて簡単・快適に選別したいとお考えですか？ Bürkert 製
品フィルターで、用途に適した当社の製品をご検索ください。

今すぐ製品をフィルター

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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7.3.  注文表

注記：
標準タイプはUL承認済みです

プリコント
ロールバル
ブの 
機能原理

通信 電気接続 アナログフ
ィードバ
ック 0/4
～20 mA

アナログフィー
ドバック 
0/4
～20 mA + 2 
バイナリ出力

診断1.) デジ
タル
入力

制御空気
接続 (ね
じ込み式
接続)

製品番号
標準 ATEX IIカ

テゴリ3G/ 
D、 IECEx、 

CCC2.)

駆動シリーズタイプ23xx駆動部サイズ Ø 70/90 mm
低空気 
出力、単動

無し
バス 通信なし

ケーブルグ
ランド

— — — あり G⅛ 306913 306982 
— あり あり あり G⅛ 307005 306983 

M12 チュ
ーブコネ
クタ

— — — あり G⅛ 307012 307095 
— あり あり あり G⅛ 307123 307096 

PROFIBUS  
DP-V1

バス経由 — — — G⅛ 233348 265019 

EtherNet/IP バス経由 — あり — G⅛ 306849 306847 
PROFINET バス経由 — あり — G⅛ 306854 306851 
Modbus TCP バス経由 — あり — G⅛ 306859 306856 
Bürkert システム 
バス（büS）

バス経由 — あり — G⅛ 306863 306861 

空気出力 
(小) 複動

無し
バス 通信なし

ケーブルグ
ランド

— — — あり G⅛ 306905 306977 
— あり あり あり G⅛ 307006 306978 

M12 チュ
ーブコネ
クタ

— — — あり G⅛ 307124 307091 
— あり あり あり G⅛ 307125 307092 

PROFIBUS  
DP-V1

バス経由 — — — G⅛ 265172 265004 

駆動シリーズ タイプ 23xx 駆動部サイズØ 130 mm
高空気 
出力、単動

無し
バス 通信なし

ケーブルグ
ランド

— — — あり G⅛ 306922 306986 
— あり あり あり G⅛ 307007 306987 

M12 チュ
ーブコネ
クタ

— — — あり G⅛ 307084 307099 
— あり あり あり G⅛ 307126 307100 

PROFIBUS  
DP-V1

バス経由 — — — G⅛ 233349 265033 

EtherNet/IP バス経由 — あり — G⅛ 306850 306848 
PROFINET バス経由 — あり — G⅛ 306855 306853 
Modbus TCP バス経由 — あり — G⅛ 306860 306857 
Bürkert システム 
バス （büS）

バス経由 — あり — G⅛ 306864 306862 

駆動シリーズ タイプ 27xx 駆動部サイズ Ø 175/225 mm
高空気 
出力、単動

フィールドバス 
通信なし

ケーブルグ
ランド

— — — あり G⅛ 306925 306988 
— あり あり あり G⅛ 306927 306989 

M12 チュ
ーブコネ
クタ

— — — あり G⅛ 307041 307101 
— あり あり あり G⅛ 307043 307102 

PROFIBUS  
DP-V1

バス経由 — — — G⅛ 233350 265041 

EtherNet/IP バス経由 — あり — G⅛ 313266 313265 
PROFINET バス経由 — あり — G⅛ 313269 313268 
Modbus TCP バス経由 — あり — G⅛ 313271 313270 
Bürkert システム 
バス （büS）

バス経由 — あり — G⅛ 313274 313272 

1.) 11ページの「TopControl タイプ 8692 のソフトウェア追加機能（抜粋）」 を参照。

2.) Ex 認可済みの装置仕様に対する CCC (China Compulsory Certificate)。

ご要望に応じて対応可能な他のバージョン

追加
EtherNet/IP、 PROFINET、 Modbus TCP および Bürkert システムバス (büS)：空気出力 (小) 複動仕様

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306913
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306982
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307005
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306983
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307095
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307123
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307096
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=233348
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=265019
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306849
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306847
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306854
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306859
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306856
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306863
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306861
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306977
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307006
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306978
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307124
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307091
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307125
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307092
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=265172
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=265004
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306922
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306986
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307007
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306987
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307084
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307099
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307126
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307100
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=233349
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=265033
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306850
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306848
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306855
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306853
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306860
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306857
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306864
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306862
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306925
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306988
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306927
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=306989
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307041
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307101
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307043
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=307102
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=233350
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=265041
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313266
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313265
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313269
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313268
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313271
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313270
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313274
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=313272
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7.4.  アクセサリ注文表

標準アクセサリ

名称 製品番号
M12ソケット、 8 ピン、 5 m ケーブル、入出力信号用 919267 
M12ソケット、 4 ピン、 5 m ケーブル、電源用 918038 
サイレンサー G⅛ 780779 
シリアル通信用の USB インターフェイス (PROFIBUS 搭載の装置仕様、およびシリアル・インターフェー
ス搭載のアナログバージョンに対してのみ)

227093 

PC ツール Bürkert コミュニケーターとの接続 (EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP Bürkert システム 
バス (büS) およびサービス büS インターフェースを搭載するアナログバージョンに対してのみ)するため
のUSB büS インターフェースセット (büS スティック + M12 コネクタへの接続ケーブル + マイクロ USB 
への接続ケーブル M12、 büS サービスインターフェース用)

772551 

büS 延長ケーブル M12、 長さ 1 m 772404 
büS 延長ケーブル M12、 長さ 3 m 772405 
büS 延長ケーブル M12、 長さ 5 m 772406 
büS 延長ケーブル M12、 長さ 10 m 772407 
センサーパック（交換部品） 682240 
ソフトウェア「 Bürkert コミュニケーター」 リンク

取付けセット

注記：
取付けセット用アクセサリは、別途注文する必要があります。

他社製駆動部の取り付けキットについては、データシート他社製駆動部 KK01 の採用についてをご参照いただくか、 Bürkert 社営
業所にお問い合わせください。

名称 駆動部サイズ 制御機能 製品番号
駆動シリーズタイプ 23xx/2103 の取付セット Ø 70/90/130 mm 汎用 679917 
駆動シリーズタイプ 27xx の取付セット Ø 175/225 mm A（NO）、B（NC） 679935 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=919267
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=918038
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=780779
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=227093
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=772551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=772404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=772405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=772406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=772407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=682240
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=KK01
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=679917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692&id=679935
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