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FICHA TECNICA

Tipo 8805

Puede utilizarse en combinacion con:

o
L

Standard | ES | es |

Tipo 6519 >
Electrovalvula de
5/2,5/3 0 3/2 vias
servoasistida para
neumatica

Tipo 1061 >
Accesorio para
accionamiento rotativo
neumatico

Tipo 8791 »
Regulador de posicion
electroneumatico
digital: Posicionador
SideControl

Tipo 8792 4
Regulador de posicién
electroneumatico
digital: Posicionador
SideControl

Tipo 8793 >

2 Regulador de proceso

digital electroneumatico
SideControl

Tipo 8691 >
Cabezal de control

para la automatizacion
integrada en valvulas
de proceso ELEMENT
Tipo 8692 >
Regulador de posicion
digital electroneumatico
para una instalacion
integrada en valvulas
reguladoras de proceso

202101 | 16

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Valvula de bola / valvula de paso con
accionamiento rotativo neumatico

e Actuador rotativo neumatico

¢ Ajuste exacto de la posicidn final
e Mayores valores de caudal

Altas presiones de fluidos

Larga vida util

En la ficha técnica, las variantes de los productos descritas pueden diferir en algunos casos respecto a las repre-

sentaciones y descripciones ofrecidas.

Descripcion del tipo

El Tipo 8805 consta de un soporte que gira 90° (valvula de bola o valvula de
paso) y de un actuador rotativo neumatico. El actuador rotativo se puede
suministrar como actuador de accién simple o de doble accién. Este Tipo

se puede completar mediante la instalacion de un posicionador (8791, 8792,
8793, 8691, 8692, 8693, 8694), una valvula de pilotaje (6519), o de diferentes
indicadores de posicion (1061).

Visite la pagina web del producto »
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Tipo 8805

1. Datos técnicos generales

Caracteristicas del producto

Dimensiones

Material
Cuerpo
Junta

Actuador

Bola

Eje selector
Diametro nominal

Datos de rendimiento
Rango de presion
Presion de control (max.)
Datos del fluido

Fluidos

Temperatura del fluido

Fluido de control

Obtendra informacién mas detallada en el capitulo

Acero inoxidable 1.4408

Junta de bola: PTFE
Junta del eje selector: FKM

Aluminio
Acero inoxidable 1.4401
Acero inoxidable 1.4401

Vélvula de bola de 2/2 vias: 10...100 mm
Vélvula de bola de 3/2 vias: 10...40 mm

Obtendra informacion mas detallada en el capitulo
6...8 bar"

Medios agresivos compatibles con el material del cuerpo y de sellado.
Depende del modelo de valvula de boa utilizado y de la presién del fluido, consulte

. Por norma general, los valores limite de temperatura
del actuador suelen ser inferiores. En el caso de sistemas compuestos por una valvula de bola y un
actuador, se debe prestar atencion a que, debido a la posible radiacién térmica procedente del fluido, no
se superen los valores limite de temperatura de los demas componentes del sistema (p.ej. actuadores).
Aire comprimido filtrado, seco o lubricado

Conexion de proceso/tuberia y comunicacion

Conexién de tuberia

Entorno e instalacion
Temperatura ambiente
Posicién de montaje

1.) Valores de presién [bar]: Sobre

Valvula de bola de 2/2 vias: Rosca Whitworth Rp %" - Rp 4» segun la norma DIN EN 10226 - 1
(anteriormente DIN 2999)

Extremo soldado

Brida

Valvula de bola de 3/2 vias: Rosca Whitworth Rp %" - Rp 2» seguin la norma DIN EN 10226 - 1
(anteriormente DIN 2999)

-10°C...+80 °C, consulte
Cualquiera; preferiblemente con el actuador hacia arriba

presion respecto a presion atmosférica; colocacion de unidades para presiones de control bajas a peticion

1.1. Valvula de bola de 2/2 vias, cuerpo de acero inoxidable

Indicacion:

Para obtener mas informacion referente a la funcién de control, consulte

Diametro  Funcién
nominal de
DN control'
[mm]
10/12 A B
|
15 A B
|
20 A, B
|
25 A, B
|
32 A, B
|
40 A, B
|
50 A, B
|
65 A B

Visite la pagina web del producto »

Valor K, del agua VA Presién nominal® Masa
Valvula de bolade VA de VA de Brida VA de VA de Brida com-
brida compactade 2 piezas 3 piezas compacta 2 piezas 3 piezas pacta de VA
2-/3piezas de VA
[m®/h] [bar] [bar] [bar] [kgl [kg] [kal
9/13 100 63 - 1,5 1,85 -
9/13 100 63 - 1,4 1,75 -
19 100 63 - 2,2 2,45 -
19 100 63 - 1,5 1,75 -
46 100 63 40 4,0 2,7 3,8
46 100 63 40 2,4 1,95 2,1
72 100 63 40 4,3 4,6 6,0
72 100 63 40 2,6 2,3 4,4
105 100 63 40 5,9 5,25 7,7
105 100 63 40 4,2 3,6 6,2
170 100 63 40 7,6 7,4 9,8
170 100 63 40 5,9 4,6 8,1
275 100 63 40 13,4 9,1 12,8
275 100 63 40 7,4 7,4 9,0
507 100 63 16 - 16,0 20
507 100 63 16 - 13,2 14
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Diametro  Funcién  Valor K del agua VA Presién nominal® Masa
nominal  de Valvula de bolade VA de VA de Brida VA de VA de Brida com-
DN control”  prida compactade 2 piezas 3 piezas compacta 2 piezas 3 piezas  pacta de VA
2-/3piezas de VA
[mm] [m®/h] [bar] [bar] [bar] [kg] [kg] [ka]
80 A, B 905 100 63 16 - 25,1 26,3
| 905 100 63 16 - 19,6 17,3
100 A B 1414 100 63 16 - 35,2 29
| 1414 100 63 16 - 28 21,8

1.) Las funciones de control A y B son de accién simple, | es de doble accién

2.) Presion de trabajo: Consulte «5.1. Diagrama Presion-Temperatura» en la pagina 11.

1.2. Valvula de bola de 3/2 vias, cuerpo de acero inoxidable

Diametro nominal DN Conexién de tuberia  Valor de K, del agua  Presién nominal™ Masa SFA Masa SFI \
[mm] [pulgadas] [m?/h] [bar] [kg] [kg] |
10/12 Val % 4,7/6,9" 63 2,55 -
- 1,85
12 e 6,9/11,2" 63 2,7 -
- 2,0
15 % 6,9/11,2" 63 4,3 -
- 2,2
20 1 18,9/29,2" 63 4,9 -
- 3,4
25 1% 35,3/46,4 63 7,3 -
- 5,75
32 1% 46,4 /72,2" 63 8,3 -
- 6,7
40 2 83,4/135,9" 63 13,9 -
- 11,5

1.) segun la posicién de conmutacion

2. Funciones de conmutacion

'Funcién de control 'Descripcion
2 () SF: A, valvula neumatica de todo/nada
2/2 vias
e e Flujo de entrada por debajo del asiento
En estado de reposo, cerrada mediante una fuerza de resorte
2 (B) SF: B, actuador de accién simple para valvula de todo/nada de accionamiento neumatico
E:I: 2/2 vias
e @) En estado de reposo, abierta mediante una fuerza de resorte
2(8) SF: |, valvula de todo/nada de accionamiento neumatico a ambos lados
2/2 vias
B ; (F',)<'" Flujo de entrada por debajo del asiento

Cerrada en estado de reposo (valvula sin resorte)
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3. Materiales

3.1. Tabla de resistencias - Biirkert resistApp

Biirkert resistApp - Tabla de resistencias

¢Quiere garantizar la fiabilidad y durabilidad de los materiales en su aplicacion
especifica? Verifiqgue su combinacién de fluidos y materiales en nuestro sitio web o en
nuestra resistApp.

Compruebe ahora la resistencia quimica

DTS 1000551335 ES Version: - Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 10.08.2022
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4. Dimensiones

4.1. Valvula de bola de 2/2 vias, cuerpo de acero inoxidable

burkert
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Diametro Conexion de Actuador Dimensiones del actuador Dimensiones del
nominal tuberia soporte
A B (&7 F G H R S T oz L oD v
[mm] [pulgadas] [Tamaio] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pul- [mm] [mm] [mm] [mm]
gadas]
10 Ya 15 136 69 72 80 30 20 32 24 Ve 37 50 11,6 332
12 % 15 136 69 72 80 30 20 32 24 V8 37 60 12,7 33,2
15 Y2 15 136 69 72 80 30 20 32 24 Y8 37 75 15 35
30 153,5 85 84,5 80 30 20 32 24 Vs 37
20 % 30 153,5 85 84,5 80 30 20 32 24 Vs 37 80 20 41
60 203,5 102 93 80 30 20 32 24 Ve 37
25 1 30 153,5 85 84,5 80 30 20 32 24 Vs 37 90 25 44,5
60 203,5 102 93 80 30 20 32 24 Ve 37
100 241 115 106 80 30 20 32 24 Vs 37
32 1Va 60 203,5 102 93 80 30 20 32 24 Ve 37 110 31,8 495
100 241 115 106 80 30 20 32 24 V8 37
40 1% 100 241 115 106 80 30 20 32 24 12 37 120 38 55
150 259 127 118,5 80 30 20 32 24 Ya 37
50 2 100 241 115 106 80 30 20 32 24 Vs 37 140 50,8 66,5
220 304 145 136 80 30 20 32 24 Va 37
Visite la pagina web del producto » 6|17
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4.2. Valvula de bola de 2/2 vias, valvula de bola de brida compacta

burkert
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A
Diametro Actuador Dimensiones del actuador Dimensiones del soporte Disefio de
nominal la brida
A B C F G H R S T oz L oR as oA V] Vv
[mm] [Tamafo] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pulga- [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
das]
20 15 140,5 69 59 80 30 20 32 24 ¥ 42 44 75 105 20 385 643 M12x1,75
30 1585 85 72 80 30 20 32 24 ¥ 42
25 30 1585 85 72 80 30 20 32 24 % 42 53 85 115 25 446 646 M12x1,75
60 2105 102 845 80 30 20 32 24 ¥ 42
32 30 158,5 85 72 80 30 20 32 24 Y 42 58,4 100 135 32 51 69,0 M16x2
60 2105 102 845 80 30 20 32 24 % 42
40 60 210,5 102 845 80 30 20 32 24 Y 42 62 110 145 38 55 76,3 M16x2
100 2475 115 97,5 80 30 20 32 24 % 42
50 60 210,5 102 845 80 30 20 32 24 Y 42 78 125 155 50 63 85,7 M16x2
150 2685 127 111 80 30 20 32 24 Ya 42
65 100 2475 115 97,5 80 30 20 32 24 % 42 100 145 185 65 735 105 M16x2(8
220 315 145 127 |80 30 30 (32 24 % 58 orificios)
80 100 2475 115 97,5 80 30 20 32 24 Y 42 120 160 200 76 94 123 M16x2(8
300 345 157 136 80 30 30 (32 24 % 42 orificios)
100 150 268,5 127 111 80 30 20 32 24 Ya 42 152 180 220 96 105 132 M16x2(8
300 345 157 136 80 30 30 32 24 W 58 orificios)
Visite la pagina web del producto » 7117
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4.3. Llave de bola de 2/2, cuerpo de acero inoxidable, 3 piezas, conexién por manguito
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Diametro Conexion  Actuador Dimensiones del actuador Dimensiones del
nominal | de tuberia soporte
A B Cc E F G H R S T 2z L gD |V
[mm] [pulgadas] [Tamafo] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pulgadas] [mm] [mm] [mm] [mm]
10 Ya 15 136 69 72 155 80 30 20 32 24 ¥ 37 65 10 40
12 % 15 136 69 72 155 80 30 20 32 24 % 37 65 12 40
15 13 15 136 69 72 171 80 30 20 32 24 % 37 75 15 40
30 153,5 85 84,5 80 30 20 32 24 8 37
20 % 15 136 69 72 177 80 30 20 32 24 % 37 80 20 44
30 1535 85 84,5 80 30 20 32 24 % 37
25 1 15 136 69 72 206 80 30 20 32 24 3 37 90 25 52
60 2035 102 93 80 30 20 32 24 ¥ 37
32 1% 30 1535 85 84,5 2175 80 30 20 32 24 % 37 10 32 58
60 2035 102 93 80 30 20 32 24 ¥ 37
40 1% 30 1535 85 84,5 245 80 30 20 32 24 13 37 120 40 68
100 241 115 106 80 30 20 32 24 T8 37
50 2 60 2035 102 93 262,5 80 30 20 32 24 ¥ 37 140 50 77
100 241 115 106 80 30 20 32 24 T8 37
65 2% 100 241 115 106 309 80 30 20 32 24 i 37 185 65 98
150 259 127 1185 80 30 20 32 24 Ya 37
80 3 150 259 127 1185 3705 80 30 20 32 24 Ya 37 205 80 110
220 304 145 136 80 30 30 32 24 Y 51
100 4 150 259 127 1185 422 80 30 20 32 24 Y 37 240 100 138
300 333 157 1465 80 30 30 32 24 Y 51

Visite la pagina web del producto »
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Tipo 8805

4.4. Llave de bola de 2/2 vias, cuerpo de acero inoxidable, de 3 piezas, conexién por soldadura
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3 Diametro Conexiéon Actuador Dimensiones del actuador Dimensiones del
© nominal  de tuberia soporte
E:' A B (o] E F G H R S T oz L @D V'
@ [mm] [pulgadas] [Tamafo] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pulgadas] [mm] [mm] [mm] [mm]
% 12 % 15 136 69 72 155 80 30 20 32 24 3 37 70 12 40
(’I’ 15 Yo 15 136 69 72 171 80 30 20 32 24 Ye 37 75 15 40
S 30 1535 85 84,5 80 30 20 32 24 13 37
8 20 % 15 136 69 72 177 80 30 20 32 24 Y 37 90 20 44
)
> 30 1535 |85 84,5 80 30 20 32 24 Yo 37
ﬂ 25 1 15 136 69 72 206 80 30 20 32 24 Vs 37 100 25 52
0 60 203,5 102 93 80 30 20 32 24 Yo 37
g 32 1% 30 153,5 85 84,5 2175 80 30 20 32 24 Vs 37 110 32 58
83 60 2035 102 93 80 30 20 32 24 % 37
§ 40 1% 30 153,5 85 84,5 245 80 30 20 32 24 Yo 37 125 40 68
- 100 241 115 106 80 30 20 32 24 % 37
,‘2 50 2 60 203,5 102 93 262,5 80 30 20 32 24 Ve 37 150 50 77
o 100 241 115 106 80 30 20 32 24 % 37
65 2% 100 241 115 106 309 80 30 20 32 24 Y 37 190 65 98
150 259 127 118,5 80 30 20 32 24 a 37
80 3 150 259 127 118,5 370,5 80 30 20 32 24 Ya 37 220 80 110
220 304 145 136 80 30 30 32 24 Ya 51
100 4 150 259 127 118,5 422 80 30 20 32 24 Ya 37 270 100 138
300 333 157 146,5 80 30 30 32 24 Ya 51
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4.5. Valvula de bola de 3/2 vias, cuerpo de acero inoxidable
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A
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Diametro Conexion  Actuador Dimensiones del actuador Dimensiones del soporte
nominal  de tuberia
A B C F G H R S T 0z L @D E F P Vv
[mm] [pulgadas] [Tamafio] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pulga- [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
das]
12 Y 15 136 69 72 80 30 30 32 24 % 37 80 12 39,9 22 19,8 359
30 153,5 85 84,5 80 30 20 32 24 s 37
12 % 15 136 69 72 80 30 20 32 24 % 37 80 12 399 22 19,8 359
30 153,5 85 84,5 80 30 20 32 24 % 37
12 1A 15 136 69 72 80 30 20 32 24 ¥ 37 80 12 39,9 22 19,8 1359
30 153,56 85 84,5 80 30 20 32 24 % 37
15 % 15 136 69 72 80 30 20 32 24 ¥ 37 875 15 43,7 23 32,2 421
60 2035 102 93 80 30 20 32 24 Y 37
20 1 30 153,5 85 84,5 80 30 20 32 24 % 37 100 20 46,5 324 272 465
60 2035 102 93 80 30 20 32 24 Y 37
25 1% 60 2035 102 93 80 30 20 32 24 V3 37 123 25 521 383 342 521
100 241 115 106 80 30 20 32 24 8 37
32 1% 60 2035 102 93 80 30 20 32 24 % 37 142,2 32 57,4 43 38,3 574
100 241 115 106 80 30 20 32 24 % 37
40 2 100 241 115 106 80 30 20 32 24 i 37 170,6 40 66 56,2 | 49 66
150 259 127 | 1185 80 30 20 32 24 Ya 37
Visite la pagina web del producto » 1017
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5. Especificaciones de rendimiento
5.1. Diagrama Presion-Temperatura

Para uso industrial general

110
100
90 |
80 |-
70 |
63
50
40
30 |

16
10

Presion [bar]

| | I - 2,5 bar
-10 0 50 100 150 200

Temperatura [C°]

5.2. Posiciones de conmutacion de la valvula de bola de 3/2 vias

Orificio de bola T L
Posicién

0°

90°
Posicion de T1 T2 T3 L4
conmutacion

6. Informacion sobre pedidos

6.1. Biirkert eShop - Pedidos comodos con entrega rapida

Biirkert eShop - Pedidos comodos con entrega rapida

¢ Desea encontrar y pedir rapida y directamente el producto o la pieza de recambio
Birkert que esta buscando? Nuestra Onlineshop (Tienda on line) esta disponible para
usted las 24 horas del dia. Registrese ya y aprovéchese de sus ventajas.

Compre on-line ya mismo

DTS 1000551335 ES Version: - Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 10.08.2022
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6.2. Filtro de productos Biirkert

bar 5

$ bar
' T = Filtre ahora sus productos
Y P —

| 4 b
X i = . - P -
< , Filtro de productos Biirkert - Acceso rapido al producto mas adecuado
votage /iroauency | [kl et Z Seamiu
. ¢ Desea realizar una seleccion rapida y comoda adecuada a sus necesidades?
riwntter (JP ot e ) N . . .
> Aproveche el filtro de productos Blirkert y encuentre el articulo que mas se adecue a
—— Notiapesouo e« Nomimaipressmeme, | SU @PlICACION.
(gas)

6.3. Tabla de pedidos para la valvula de bola de 2/2 vias

Indicacion:
Cuerpo de acero inoxidable (presién de control minima 6 bar)

Funcion Diametro  Conexion de Valor de K| del agua Presién nominal® Actuador N.° de articulo

domi Lol Gl VA de VA de VA de VAde VAde VA de Conexién por  Conexiénros-  Conexién
DN 2 piezas 3piezas 2piezas 3piezas 2piezas 3 piezas soldadura de cada de roscada de
(mm]  [pulgadas] [m¥h]  [m¥h]  [bar] [bar]  [Tamafio] [Tamafio] 3‘:)’:;:5 g g:e::s 8 :;e;:s

A 10 Ya 9 9 100 63 15 15 - 217232 = 217250 &
12 % 13 13 100 63 15 15 217261 = 217233 & 217251 &
15 2 19 19 100 63 30 30 217262 & 217234 & 217252 &
20 % 46 46 100 63 60 30 217263 & 217235= 217253 &
25 1 72 72 100 63 60 60 217264 & 217236 & 217254 &
32 1% 105 105 100 63 100 60 2172652 217237 & 217255 &
40 1% 170 170 100 63 150 100 217266 & 217238 & 217256 &
50 2 275 275 100 63 220 100 217267 & 217239 & 217257 &
65 212 - 507 - 63 - 150 217268 & - 217258 &
80 3 - 905 - 63 - 220 217269 & - 217259 &
100 4 - 1414 - 63 - 300 217270 ® = 217260 &

B 10 Ya - 9 - 63 - 15 Previa solicitud =~ Previa solicitud = 217292 &
12 % 9 9 - 63 - 15 Previa solicitud | Previa solicitud 217293 &
15 Yo 19 19 - 63 - 30 Previa solicitud | Previa solicitud | 217294 &
20 % 46 46 - 63 - 30 Previa solicitud | Previa solicitud 217295 &
25 1 72 72 - 63 - 60 Previa solicitud | Previa solicitud 217296 &
32 1% 105 105 - 63 - 60 Previa solicitud | Previa solicitud 217297 &
40 1% 170 170 - 63 - 100 Previa solicitud | Previa solicitud | 217298 &
50 2 275 275 - 63 - 100 Previa solicitud | Previa solicitud 217299 &
65 2 - 507 - 63 - 150 Previa solicitud - 217300 &
80 3 - 905 - 63 - 220 Previa solicitud - 217301 &
100 4 - 1414 - 63 - 300 Previa solicitud - 217302 &

| 10 a 9 9 100 63 15 15 = 217240 & 217271 &
12 % 9 9 100 63 15 15 217282 & 217241 = 2172727
15 2 19 19 100 63 15 15 217283 & 217242 = 217273 &
20 % 46 46 100 63 30 15 217284 = 217243 = 217274 =
25 1 72 72 100 63 30 15 217285'w 217244 = 2172752
32 1% 105 105 100 63 60 30 217286 & 2172452 217276 &
40 1% 170 170 100 63 100 30 217287 & 217246 = 217277 =
50 2 275 275 100 63 100 60 217288 & 217247 = 217278 &
65 2% - 507 - 63 - 100 217289 & - 217279 &
80 3 - 905 - 63 - 150 217290 & - 217280 &
100 4 - 1414 - 63 - 150 217291 & - 217281 &

1.) Presion de trabajo: consulte «5.1. Diagrama Presion-Temperatura» en la pagina 11.
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Otras versiones a peticion

) Adicionalmente
e Valvula de bola de latén niquelado

e Otras conexiones y didametros nominales
e Soportes y versiones especiales

6.4. Tabla de pedidos para la valvula de bola de 2/2 vias de brida compacta

Indicacion:
Posicién de conmutacién 0°/90°

Funcioén de Diametro Valor de K|, Presién Actuador Masa N.° de

control nominal del agua nominal® articulo
[mm] [m?/h] [bar] [Tamaiio] [kgl

A 20 46 40 30 3,8 217306 &
25 72 40 60 6,0 217307 &
32 105 40 60 7,7 217308 &
40 170 40 100 9,8 217309 &
50 275 40 150 12,8 217310 &
65 507 16 220 20 217311 =
80 905 16 300 26,3 217312 &
100 1414 16 300 29,0 217313 &
20 46 40 15 2,1 217314 =
25 72 40 30 4,4 217315 &
32 105 40 30 6,2 217316 &
40 170 40 60 8,1 217317 &
50 275 40 60 9,0 217318 &
65 507 16 100 14,0 217319 &
80 905 16 100 17,3 217320 &
100 1414 16 150 21,8 217321 &

1.) Presion de trabajo: consulte «5.1. Diagrama Presion-Temperatura» en la pagina 11

6.5. Tabla de pedidos para la valvula de bola de 3/2 vias

Indicacion:

e Didmetro nominal reducido, presién de control minima 6 bar, T2 y T3 a peticién
e Posicion de conmutacion 0°/90°

DTS 1000551335 ES Version: - Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 10.08.2022

Posici6n de Diametro Conexion Valorde K, Presion Actuador  N.°de articulo Actuador  N.°de articulo
conmutacion nominal de tuberia del agua nominal™ de accion accion simple de doble doble accion
simple accion

[mm] [pulgadas] [m?/h] [bar] SFA SFA SFI SFI

T1 10 Ya 4,7/6,9% 63 30 217342 & 15 217352 &

0° 12 % 4,7/6,9% 63 30 217343 & 15 217353 &=
12 Yo 6,9/11,22) 63 30 217344 = 15 217354 =
15 % 6,9/11,22) 63 60 217345 = 15 217355 &=

. 20 1 18,9/29,2%) 63 60 217346 & 30 217356 =

90 25 1% 353/46,4> 63 100 217347® 60 217357 &
32 1% 46,4/72,22) 63 100 217348 & 60 217358 &=
40 2 83,4/135,6% 63 150 217349 & 100 217359 &

Visite la pagina web del producto » 13|17


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217306
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217307
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217308
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217309
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217310
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217311
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217312
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217313
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217314
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217315
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217316
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217317
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217318
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217319
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217320
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217321
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217342
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217352
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217343
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217353
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217344
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217354
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217345
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217355
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217346
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217356
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217347
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217357
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217348
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217358
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217349
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805&id=217359

DTS 1000551335 ES Version: - Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 10.08.2022

Tipo 8805

Posicion de Diametro Conexién Valor de K, Presion  Actuador N.° de articulo Actuador
conmutacion nominal de tuberia del agua nominal de accion accion simple de doble
simple accion
[mm] [pulgadas] [m?/h] [bar] SFA SFA SFI
Lg4 10 Va 5,6 63 30 217325 & 15
0 12 % 5,6 63 30 217326 & 15
12 Y2 9,5 63 30 217327 & 15
15 % 9,5 63 60 217328 & 15
20 1 25,8 63 60 217329 & 30
90° 25 1% 40,4 63 100 217330 ® 60
32 1% 60,2 63 100 217331 & 60
40 2 114,4 63 150 217332w 100

1.) Presion de trabajo: consulte
2.) Posicién de conmutacion 0°/90°

6.6. Tabla de pedido de accesorios

Indicador de posicién Tipo 1061

Indicacion:

e Consola de montaje de tamafio ajustable incluida

¢ Para otras variantes, consulte la ficha técnica del Tipo 1061 b.

Descripcion

Indicador de posicion (electromecanico)

Indicador de posicidn (electromecanico) con electrovalvula de 3/2 vias integrada
Indicador de posicion (electromecanico) con electrovalvula de 5/2 vias integrada
Indicador de posicién (inductivo)

Indicador de posicién (inductivo) con electrovalvula de 3/2 vias integrada

Indicador de posicion (inductivo) con electrovalvula de 5/2 vias integrada

Indicador de posicién (inductivo) — versién ATEX

Indicador de posicion (inductivo) con electrovalvula de 3/2 vias integrada — versién ATEX
Indicador de posicién (inductivo) con electrovalvula de 5/2 vias integrada — versiéon ATEX

Posicionador Tipo 8792

Indicacion:
Para otras variantes, consulte la ficha técnica del Tipo 8792 ».

Descripcion

Regulador de posicién SideControl sin indicador analégico
Regulador de posicién SideControl con indicador analégico

Juego de montaje del posicionador Tipo 8792/3

Indicacion:
Para conocer mas variantes, consulte la ficha técnica del Tipo 8792 » o del Tipo 8793 ).

Descripcion

Adaptador universal para ejes
Puente de montaje universal

Visite la pagina web del producto »

N.° de articulo
doble accion

SFI
217333 &
217334 =
217335 &
217336 &
217337 &
217338 &
217339 &
217340 &

N.° de
articulo
773151 &
773139 &
773140 &
773152 &
773141 &
773142 &
773153 &
773143 &
773144 &

N.° de
articulo
317985 &
317986 &

N.° de
articulo

787338 &
770294 =
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Tipo 6519 NAMUR

Indicacion:

e Se recomienda un tamafio de actuador solamente hasta 220

¢ Para obtener mas informacidn, consulte la ficha técnica del Tipo 6519 NAMUR b.

Funcién Diametro Material  Material Conexion Valorde Rangode Masa Potencia Tension/ N.° de
nominal dela de los decable Q, presion® eléctrica  frecuencia articulo
juntadel conectores mediante parael nominal
cuerpo hembra" manguito  aire?
[mm] [I/min] [bar] [a] W] [V/Hz]
Cc 6,0 NBR Acero G 900 2.8 460 2 24/DC 131425 &
Electrovalvula y inoxidable 24/50...60 131426 &
de 3/2 vias PUR 110/50..60 = 131427 &

servopilotada,
cerrada sin
corriente, con
accionamiento
manual

H 6,0 NBR Laton Gl 900 2..8 460 2 24/DC 131421 &
Electrovélvula y niquelado 24/50...60 131422 &
de 5/2 vias PUR 110/50...60 131423 &

Zz;vopllotada, 230/50...60 | 131424 &

accionamiento
manual

230/50...60 = 131428 &

Toma de enchufe Tipo 2516 segun la norma DIN EN 175301 - 803 Forma C
Indicacion:
e (Cada enchufe de dispositivo se suministra con una junta plana y con tornillo de fijacién.

e Para conocer otras versiones en enchufes de dispositivo segun la norma DIN EN 175301 -803 Forma C y para obtener los datos
técnicos detallados, consulte la ficha técnica del Tipo 2516 ).

Enchufe de dispos- Version Tension N.° de

itivo articulo
Sin circuito (estandar) 0...250 V CA/CC 303141 &
Con LED 12...24 V CA/CC 303145 &
Con LED vy varistor 12...24V CA/CC 303148 &
Con rectificador, LED y 12...24 V CA/CC 303142 &
varistor

Enchufe de dispositivo Tipo 2518, forma de enchufe A segtin DIN EN 175301 - 803

Indicacion:
Para otras variantes, consulte la ficha técnica del Tipo 2518p.

DTS 1000551335 ES Version: - Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 10.08.2022

Enchufe de dispos- Dimensiones Version Tension N.° de
itivo articulo
319 Sin circuito (CA/CC) 0...250 VCA/CC 314802 &
m Con LED (CA/CC) 12...24 VCA/CC | 314812 &

Con LED vy varistor (CA/CC) 12...24 V CA/CC | 314820 &

ca. 51

T
29,2

»
M3

Con rectificador, LED y 12...24 VCA/CC 314816 &=
varistor

1.5 29,2
3,5
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Casquillo reductor

Descripcion N.° de
articulo
Casquillo reductor de estrella/cuadrado 14/9 mm 665288 &
Casquillo reductor de estrella/cuadrado 14/11 mm 665289 &
Casquillo reductor cuadrado/cuadrado 17/14 mm 665290 &
Casquillo reductor de estrella/cuadrado 17/14 mm 773348 =
Casquillo reductor de estrella/cuadrado 17/11 mm 773343 &
Casquillo reductor cuadrado/cuadrado 22/19 mm 773836 &
Casquillo reductor de estrella/cuadrado 22/17 mm 684858 &
Casquillo reductor de estrella/estrella 22/14 mm 666684 =
Casquillo reductor de estrella/cuadrado 22/11 mm 773344 =
Casquillo reductor de estrella/cuadrado 27/22 mm 774594 &
Casquillo reductor cuadrado/cuadrado 27/19 mm 774279 &
Casquillo reductor cuadrado/cuadrado 27/17 mm 774193 &

DTS 1000551335 ES Version: - Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 10.08.2022
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