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FLUID CONTROL SYSTEMS

Conector Insertion para medicoes de vazao
ou analise

e Conector universal para medidores Insertion para liquidos neutros,
agressivos ou contaminados

e Ampla gama de conexdes de processo: DN 06 até DN 400 em
PVC, PP, PVDF, PE, aco inoxidavel, latao

e Transmissor para:
- Exibicao, monitoramento, transmisséo de sinal
- Regulacao por dois pontos, controle de dosagem

As variantes do produto descritas na ficha de dados podem eventualmente divergir da apresentagéo e descrigao

do produto.

Descricao do tipo

O conector pode ser usado para conectar varios dispositivos Insertion para
uma medig¢ao na tubulacgdo, p. ex., nas medi¢des de vazao, pH, potencial
redox (ORP) e condutividade.

O conector esta disponivel para medidores de vazéo por pa rotativa e mag-
néticos por indutancia e medidores com conexao de grampo G 2".
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1. Dados técnicos gerais

Caracteristicas do produto

Material

Certifique-se de que os materiais do dispositivo sejam compativeis com o fluido usado.

As informagdes detalhadas podem ser consultadas no capitulo "3.1. Tabela de resisténcia - Birkert resistApp" na pagina 5.

Partes sem contato com os fluidos

Parafuso Aco inoxidavel (316L — 1.4404)

Partes em contato com os fluidos

Corpo do conector de sensor e Para conexdo de medidor G 2": Corpo e bocal intermedidrio respectivamente de latao
(Cuzn,,Pb,) e aco inoxidavel (316L - 1.4404) ou completamente em ago inoxidavel (316L -
1.4404), PVC, PP, PVDF ou PE (de acordo com a versao S020)

e Para conexdo de medidor por grampo: ago inoxidavel 316L

Vedacao e Para conexdo de medidor G 2": FKM ou EPDM (de acordo com a variante S020)
e Para conexdo de medidor por grampo: nenhuns

Acabamento da superficie Para conexédo de medidor por grampo: Ra<0,8 pm (exceto juntas soldadas)

Compatibilidade Medidor de vazao tipo 8020, 8025, 8026, 8041, 8045 ou medidor de analise tipo 8200/8203, 8220
ou 8228

Diametro da tubulagéo e Para conexao de medidor G 2": DN 06...DN 400. Sob certas circunstancias, a combinagéo de

conector e medidor pode ser limitada ao didmetro nominal. As informacdes detalhadas podem
ser consultadas no capitulo "7.3. Combinacao com conector tipo S020 para medicoes de
vazao, pH, ORP ou condutividade" na pagina 19.

e Para conexdo de medidor por grampo: DN 32...DN 100

Dimensodes As informacoes detalhadas podem ser consultadas no capitulo "4. Dimensoes" na pagina 6.
Dados dos fluidos
Temperatura do liquido™ Para conector de:

e PVC:0...+50°C

e PP:0...+80°C

e PVDF:-15...+100 °C
e PE:+5...+470°C

e Aco inoxidavel, latdo: -15...+160 °C
Pressao do liquido (max.)" e PN 10 para conector de plastico

e PN 16 para conector de metal

As informacdes detalhadas podem ser consultadas no capitulo "5.1. Diagrama de pressao e
temperatura" na pagina 14.

Conexao de linha/processo e comunicacao
Conexao de medidor Conexao G 2" ou grampo
Conexao da linha e Conector de metal: bocal de rosca interna, externa, soldado, conexé@o de grampo ou flange

e Conector de plastico: conexdo True Union com porca de bucha e manga de soldagem e cola-
da, conexao de rosca macho, bocal e bragadeira

Homologacoes e certificados
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Diretivas

Diretiva CE As normas empregadas que comprovam a conformidade com as diretivas CE podem ser consul-
tadas no certificado de exame CE e/ou na declaragéo de conformidade CE (quando aplicaveis).

Diretiva de equipamento de Conforme o artigo 4, paragrafo 1 da diretiva 2014/68/CE. As informagdes sobre a diretiva de equi-

pressao pamento de pressdo sdo encontradas no capitulo "2.2. Diretiva de equipamento de pressao"
na pagina 5.

Certificado: Os certificados devem ser requisitados separadamente. As informagdes detalhadas podem ser

consultadas no capitulo "Acessorios todas as variantes" na pagina 23.

e Certificado de inspecao 3.1 (conforme EN-ISO 10204)

e Relatério de ensaio 2.2 (conforme EN-ISO 10204)

e Certificagdo de conformidade para qualidade de superficie (DIN4762-DIN4768-1SO/4287/1)
e Certificado de calibragdo de vazao 3 pontos

e Declaragao de conformidade FDA (apenas conector de aco inoxidavel com vedagédo EPDM)
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Ambiente e instalacao

Temperatura ambiente Operacéo e armazenamento: os limites de temperatura também dependem dos limites de tempe-
ratura do dispositivo inserido. Veja a ficha de dados correspondente ou 0 manual de instrugdes
para mais informagdes.

1.) Os limites de temperatura e pressdo também dependem dos limites de temperatura ou presséo do dispositivo inserido. Veja a ficha de dados correspondente ou o manual
de instrugdes para mais informagdes. Quando as faixas de temperatura ou pressao para o conector e o dispositivo inserido forem diferentes, a faixa de restrigao tera de ser

respeitada.

2. Homologacoes
2.1. Certificados

Certificado: Descricao

FDA Contato com alimentos
As variantes com corpo de aco inoxidavel e vedagdo EPDM correspondem em sua composicdo ao Code of
Federal Regulations da FDA (Food and Drug Administration dos EUA).

2.2. Diretiva de equipamento de pressao

O dispositivo esta em conformidade com o artigo 4, paragrafo 1 da diretiva de equipamentos de pressao 2014/68/CE sob as condi-
¢coes a seguir:

Dispositivo para uso em uma tubulacao

Nota:

e (Os dados na tabela independem da compatibilidade quimica do material e liquido.
e PS = pressdo maxima permitida, DN = didmetro nominal da tubulacdo

Tipo do fluido Condicoes

Fluido do grupo 1, artigo 4, paragrafo 1.c.i DN <25

Fluido do grupo 2, artigo 4, paragrafo 1.c.i DN <32 ou PS*DN <1000

Fluido do grupo 1, artigo 4, paragrafo 1.c.ii DN <25 ou PS*DN <2000

Fluido do grupo 2, artigo 4, paragrafo 1.c.ii DN <200 ou PS<10 ou PS*DN <5000

3. Materiais

3.1. Tabela de resisténcia - Biirkert resistApp

Biirkert resistApp - Tabela de resisténcia

Vocé quer assegurar a confiabilidade e durabilidade dos materiais para a sua
aplicacao? Verifique sua combinacao de fluidos e materiais na nossa pagina ou no
nosso app resistApp.

ue agora a resisténcia quimica
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4. Dimensoes
4.1. Conector T de metal para medidor com conexdo de processo G 2"
Conexao de rosca interna

Nota:

e Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma

e Para uso com um medidor de vazdo com sensor curto

e Adequado a partir do DN 32 para uso com medidores de analise

Em conformidade com G, NPT ou Rc em ago inoxidavel (316L - 1.4404) e/ou latdo (CuZn,Pb,)

DN P A D L
[polega-
da]
15 80,3 84,0 G2 16,0
NPT 72 17,0
Rc 12 15,0
20 77,8 94,0 G % 17,0
NPT % 18,3
} Rc % 16,3
| 25 78,0 104,0 G1 23,5
NPT 1 18,0
Rc 1 18,0
32 81,6 119,0 G1% 23,5
NPT1% 21,0
Rc 1% 21,0
40 85,4 129,0 G172 23,5
NPT 1% 20,0
Rc 1% 19,0
50 91,5 148,5 G2 27,5
NPT 2 24,0
Rc 2 24,0

Conexao de rosca externa

Nota:

e Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma

e Para uso com um medidor de vazdo com sensor curto

e Adequado a partir do DN 32 para uso com medidores de andlise

Conforme G em ago inoxidavel (316L - 1.4404) e/ou latdo (CuZn,,Pb,) ou PVC (apenas DN 06 e DN 08)

DTS 1000114453 PT Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 28.03.2023

DN P A D L
EE [polegada] [mm]

06 75,3 90,0 G - 14,0
08 75,3 90,0 G - 14,0
] L ] 15 80,3 84,0 G % - 11,5
o o i o 20 77,8 94,0 G1 - 13,5
|| || 25 78,0 104,0 G1% - 14,0
5.1_4_ 32 81,6 119,0 G1% - 18,0
A 40 85,4 129,0 - M55x2 19,0
50 91,5 148,5 - M64 x 2 20,0
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Conforme SMS 1145 em ago inoxidavel (316L — 1.4404)

DN P A D

25 77,8 130 Rd 40x1/6"
ol 40 81,6 164 Rd 60x1/6"
50 85,4 173 Rd 70x1/6"

— E-.D

Conexao de manga soldada

Nota:

e Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma

e Para uso com um medidor de vazdo com sensor curto

e Adequado a partir do DN 32 para uso com medidores de andlise

Conforme EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 série B, SMS 3008, BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C em aco inoxidavel (316L

-1.4404)
- DN P A Norm D S
E 15 80,3 84,0 EN ISO 1127/1SO 4200/DIN 11866 série B 21,30 1,60
o - - SMS 3008 - -
S - - ASME BPE/DIN 11866 série C - -
—— ;_ — + 20 77,8 94,0 EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 série B 26,9 1,60
TD - - SMS 3008 - -
_— o = 83,3 84,0 ASME BPE/DIN 11866 série C 19,05 1,65
A 25 78,0 104,0 | ENISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 série B 33,70 12,00
77,8 94,0 SMS 3008 25,00 1,20

77,8 94,0 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C 25,40 1,65
32 81,6 119,0 | ENISO 1127/1ISO 4200/DIN 11866 série B 42,40 2,00
- - SMS 3008 - -

78,0 104,0 | BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C 32,00 1,65
40 85,4 129,0 | ENISO 1127/1ISO 4200/DIN 11866 série B 48,30 2,00
81,6 119,0  SMS 3008 38,00 1,20
81,6 119,0 | BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C 38,10 1,65
50 91,5 148,5 | ENISO 1127/1ISO 4200/DIN 11866 série B 60,30 2,60

85,4 128,0 SMS 3008 51,00 1,20

85,4 128,0 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C 50,80 1,65
65 - - EN ISO 1127/1ISO 4200/DIN 11866 série B - -

91,5 147,0 | SMS 3008 63,50 1,60

91,5 147,0 | BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C 63,50 1,65
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Conexao de grampo

Nota:

e Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma

e Para uso com um medidor de vazdo com sensor curto

e Adequado a partir do DN 32 para uso com medidores de andlise

Conforme DIN 32676 série B, SMS 3017") ou BS 4825-3/ASME BPE" em ago inoxidavel (316L — 1.4404)

DN P A Norm D D1 D2 D3

—— 15 80,3 130 | DIN 32676 série B> 340 275 18710 21,30

- - SMS 3017 - - - -

o o - - ASME BPE - - - -
i L e 20 77,8 150 DIN 32676 série B 50,5 43,5 23,70 26,90

==l T - - sMms3o0i7 - - - -
'1 — r' g ol @ 80,3 119 ASME BPE 250 19,6 15,75 19,05
LI U = 25 78,0 160 DIN 32676 série B 50,5 43,5 29,70 33,70
A 77,8 129 SMS 3017 50,5 43,5 22,60 25,00
77,8 129 BS 4825-3/ASME BPE 50,5 43,5 22,10 25,40

32 81,6 180 DIN 32676 série B 50,5 43,5 38,40 42,40

- - sMS3017 - - - -
- - BS4825-3/ASME BPE - - - -

40 854 200 DIN 32676 séric B 64,0 56,5 44,30 48,30
81,6 161 SMS3017 50,5 43,5 3560 38,00

81,6 161 | BS4825-3/ASMEBPE 50,5 43,5 34,80 38,10
50 91,5 230 DIN 32676 série B 77,5 70,5 55,10 60,30

854 192 SMS 3017 64,0 56,5 48,60 51,00

85,4 192 BS 4825-3/ASME BPE 64,0 56,5 47,50 50,80
65 - - DIN 32676 série B - - - -

91,5 216 SMS 3017 775 70,5 60,30 63,50

91,5 216 | BS4825-3/ASMEBPE 77,5 70,5 60,20 63,50

1.) Disponivel com acabamento de superficie Ra <0,8 pm
2.) Semelhante a DIN 32676 série B, mas com manga de grampo 34,0

Conexao de flange

Nota:

e Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma

e Para uso com um medidor de vazdo com sensor curto

e Adequado a partir do DN 32 para uso com medidores de analise

Conforme EN1092-1/B1/PN 16 ou ANSI B16-5 em aco inoxidavel (316L — 1.4404)
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. DNP A Norm L 2 D D1 D2

—— 15 803 130 EN 235 4x14,0 950 650 450

] | ] 130 ANSI 4x158 89,0 60,3 34,9
i y 20 77,8 150 EN 285 4x14,0 1050 750 58,0

Q[ ; ' 150 ANSI 4x158 990 69,8 429
: ol o 25 780 160 EN 285 4x14,0 1150 850 68,0

1T T JJ_U\ ala|° 160 ANSI 4x15,8 1080 79,4 50,8
: 32 81,6 180 EN 31,0 4x18,0 1400 1000 78,0

—< 180 ANSI 4x158 117,0 889 635

L] O 40 854 200 EN 36,0 4x18,0 1500 110,0 88,0
L .| A ” 200 ANSI 4x158 1270 984 73,0
50 91,5 230 EN 41,0 4x18,0 1650 1250 102,0

230 ANSI 4x19,0 152,0 120,6 92,1
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4.2. Conector T de plastico para medidor com conexao de processo G 2"
Conexao True Union com porca de bucha e manga soldada/colada

Nota:

e Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma

e Para uso com um medidor de vazdo com sensor curto

e Adequado para uso com medidores de andlise. Note que os conectores DN 15...DN 25 que serdo utilizados na medicao da anali-
se sao diferentes daqueles para a medicéo de vazao.

Conforme DIN 8063, ASTM D 1785/76 ou JIS K em PVC, DIN 16962 em PP ou ISO 10931 em PVDF

DN P A Norm A1 A2 D D1
b_—u_': 15 80,4 128,0 DIN/ISO 96 90 20,00 43
130,0 ASTM 21,30
e 129,0 JIS 18,40
= e 15" 81,4 148,0 DIN/ISO 116 110 20,00 74
= : ﬂ’ : s _ 20 77,8 144,0 DIN/ISO 106 100 25,00 53
il g 1456 ASTM 26,70
8 S - - o || 1450 JIS 26,45
2‘). A2 20" 81,4 154,0 DIN/ISO 116 110 25,00 74
g Al ﬁT 25 78,0 160,0 DIN/ISO 116 110 32,00 60
N A 161,4 | ASTM 33,40
8 161,0 JIS 32,55
g 25" 81,4 160,0 DIN/ISO 116 110 32,00 74
T 32 81,4 168,0 DIN/ISO 116 110 40,00 74
% 170,0 ASTM 42,20
=z 169,0 JIS 38,60
§ 40 85,2 188,0 DIN/ISO 127 120 50,00 83
[N 190,2 ASTM 48,30
5 190,0 JIS 48,70
= 50 91,5 212,0 DIN/ISO 136 130 63,00 103
3 213,6 | ASTM 60,30
3 213,0 JIS 60,80
g 1.) Conector para medidor de andlise
Z
é Conexao de rosca externa
g Nota:
z e Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma
'5 e Para uso com um medidor de vazédo com sensor curto
f e Nao é adequado para o uso com medidores de andlise
;-; Conforme G em PVC (apenas DN 06 e DN 08)
3
- DN P A D L
§ EE [polegada] [mm]
" 06 75,3 90,0 G % - 14,0
5 08 75,3 90,0 G - 14,0
—
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Conexao de manga colada/soldada

Nota:

e Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma

e Para uso com um medidor de vazdo com sensor curto

e Adequado a partir do DN 32 para uso com medidores de andlise

Conforme DIN 8063 em PVC, DIN 16962 em PP ou ISO 10931 em PVDF

DN P A Norm L D H

— 15 80,4 90 DIN8063 16,5 20 17,5

85 DIN 16962 14,0

& 85 DIN 10931 14,0
20 77,8 100 DIN8063 20,0 25 17,5

92 DIN 16962 | 16,0

] e 92 DIN 10931 | 16,0
25 780 110 DIN8063 230 32 21,5

L 95 DIN 16962 18,0
95 DIN 10931 18,0
32 81,4 110 DIN 8063 27,5 40 27,5
100 DIN 16962 20,0
100 DIN 10931 20,0
40 85,2 120 DIN 8063 30,0 50 31,5
106 DIN 16962 23,0
106 DIN 10931 23,0
50 91,5 130 DIN 8063 37,0 63 39,5
110 DIN 16962 27,0
110 DIN 10931 27,0

4.3. Conector reto de metal para medidor com conexao de processo G 2"
Conexao de manga soldada com raio

Nota:

e Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma

e Para uso com um medidor de vazao com sensor curto para DN 50...DN 200 e com sensor longo para DN 250...DN 350
e Adequado apenas para DN 50...DN 200 para uso com medidores de andlise

Em aco inoxidavel (316L — 1.4404)

DTS 1000114453 PT Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 28.03.2023

DN A B R
50 56,6 61,6 30,2
65 54,5 58,6 36,7
S 80 53,1 56,4 445
@ ¥ 100 50,7 53,2 57,2
125 48,2 50,3 70,7
150 45,7 47,4 84,2
200 41,0 423 109,6
250 73,6 74,7 136,6
300 67,8 68,7 162,0
350 63,9 64,7 177,8
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Conexao de manga soldada

Nota:

e Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma

e Para uso com um medidor de vazao com sensor curto para DN 65...DN 100 e com sensor longo para DN 125...DN 400
e Adequado apenas para DN 65...DN 100 para uso com medidores de andlise

Em PE, PP ou PVDF

DN H Materiais H1 H2
7 yf' 65 725  PE 13,0 -
PP 130 -
PVDF 104 -
80 725  PE 156 -
* PP 156 -
_ ¥ PVDF 125 -
'_ r 100 72,5 PE 19,0 5,0
I %'f PP 19,0 5,0
2 —5 PVDF 152 6,0
S - 125  102,0 PE 242 80
g PP - -
@ PVDF - -
g 150  102,0 PE 277 10,0
£ PP 27,7 10,0
o
= PVDF - -
s 200 102,0 PE 389 16,0
g PP 389 16,0
5 PVDF - -
QO
) 250  102,0 PE 484 210
o PP 484 21,0
2 PVDF - -
3 300 102,0 PE 545 24,0
g PP 545 24,0
© PVDF - -
E 350  102,0 PE 61,3 28,0
- PP 61,3 28,0
2 PVDF - -
& 400 102,0 PE 69,1 315
o PP - -
5
3 PVDF - -
(I}
>
[
o
o™
w0
<
=
S
o
S
(2]
'—
[a]
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Conexao de bocal roscado

Nota:

e Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma

e Apenas para uso com um medidor de vazédo com sensor longo

Em PVC, PP, PE
249
2 45 o}
227,6 hay
I
%)
)
2
T
G1-1/2

4.4. Bracadeira para medidor de vazao com conexao de processo G 2"

Nota:
e Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma

e Apenas para uso com um medidor de vazdo com sensor longo

Corpo e bocal de apoio em PP, vedacédo em EPDM e anel de reforco em aco inoxidavel

DN P H D D1

== 50 116,0 155 116 63

65 115,0 160 129 75

N 80 119,0 171 144 90
100 124,0 187 166 110
M% T 110 120,0 191 181 125
; ; 125 127,0 205 196 140
;\& J [ﬁ,— 150 137,0 225 216 160
180 161,0 271 266 200
DL 200 173,0 291 290 225

4.5. Camara de medicao para medidor de analise com conexao de processo G 2"

Nota:
Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma

Em aco inoxidavel 316L — 1.4404, conexao de tubulacao G 2"

2 60,3
=
0 33,6
N
© o
& 0
© 270 @
opt-— 2,70
Nyl
° 60
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4.6. Conector T para medidor de vazdo com conexao de processo por grampo
Conexao de manga soldada

Nota:
Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma

Conforme SMS 3008, BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C ou DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN EN 10357 série A em
aco inoxidavel 316L

= " DN P A  Norm D s
40 425 1400 SMS 3008 380 1,20

o 43,7 120,6 ASME BPE/DIN 11866 série C 38,1 1,65
44,3 120,0 DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN 41,0 1,50
- ' - o EN 10357 série A
50 49,3 164,0 SMS 3008 51,0 1,20
50,6 | 146,0 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 sérieC 50,8 1,65

50,8 160,0 DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN 53,0 2,00
EN 10357 série A

65 54,4 210,0 SMS 3008 63,5 1,60
55,4 158,8 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 sérieC | 63,5 1,65

59,6 210,0 DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN 70,0 | 2,00
EN 10357 série A

80 60,7 220,0 SMS 3008 76,1 1,60
62,0 171,5 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 sérieC | 76,2 1,65

67,3 260,0 DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN 85,0 2,00
EN 10357 série A

100 73,8 209,6 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 sérieC  101,6 2,11

77,1 310,0 DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN  104,0 2,00
EN 10357 série A

4.7. Conector reto para medidor de vazao com conexao de processo por grampo
Conexao de manga soldada

Nota:
Dados em mm, salvo quando indicado de outra forma

Conforme SMS 3008, DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN EN 10357 série A ou BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C em
aco inoxidavel 316L

DTS 1000114453 PT Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 28.03.2023

3505 . DN Norm H S D2
—L 40 SMS 3008 21,7 1,2 38
* I DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN EN 10357 série A 21,7 1,5 41
. % 50 SMS 3008 21,7 1,2 38
DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN EN 10357 série A 21,7 1,56 41
65 SMS 3008 19,7 1,2 38
S DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN EN 10357 série A 21,7 1,5 41
@02 80 SMS 3008 19,7 1,2 38
DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN EN 10357 série A 21,7 1,5 41
100  DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN EN 10357 série A 19,7 15 41
3505 . DN Norm H S D2
'1 40 ASME BPE/DIN 11866 série C 23,7 1,65 38,1
r‘,, 7 50 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C 23,7 1,65 38,1
. 65 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C 19,7 1,65 38,1
80 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C 19,7 1,65 38,1
s 100 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C 19,7 1,65 38,1
2 D2
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5. Descricoes de poténcia

5.1. Diagrama de pressao e temperatura

Area de aplicagéo (oculto com buijao)

16

14

12

40

Ial 1 1 1 1 1 1 1

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 1

O kb—_———— e — e —

~—PVDF ~—PVC ~—PP =Metall"

6. Instalacao do produto
6.1. Notas de instalacao
Medicoes de vazao

Nota:
O conector em combinagdo com um medidor ndo é adequado para a aplicagdo com meios gasosos e vapor.

As distancias minimas de entrada e saida devem ser respeitadas. Os trechos de abrandamento podem ser mais longos para se obter
a maior precisdo possivel.

Mais informagdes podem ser obtidas na norma EN ISO 5167-1.

A EN ISO 5167-1 determina quais distancias de entrada e de saida devem ser respeitadas na montagem das guarnigdes nas tubula-
¢des para alcancar relagdes de fluxo abrandadas. A seguir vocé encontrara as principais condigdes que podem levar a turbuléncias
no fluxo e as distancias minimas de entrada e saida relacionadas e prescritas.

Certifique-se de que o local de medicédo apresente condi¢gdes adequadas para as medigoes.

DN = Diametro nominal do tubo Direcao do fluido =
Vélvula de regulagéo™ 2 x 90° cotovelos ﬁ Dilatagéo?
50 x DN 5x DN 25xDN 5xDN 18 x DN 5x DN
2 x 90° cotovelos cotovelos 90° Reducéo
tridimensional oupegcaemT
40 x DN 5x DN 20x DN 5x DN 15x DN 5x DN

1.) Se néo for possivel colocar a vélvula de regulagdo a seguir ao medidor, os trechos de abrandamento minimos devem ser cumpridos.
2.) Se nao for possivel evitar uma dilatagao, os trechos de abrandamento minimos devem ser cumpridos.
Respeitar velocidade da vazao

Visite a pagina de produtos » 14|25
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O medidor completo pode ser montado em tubulacdes horizontais ou verticais. Um critério importante para tal é a garantia de um
tubo de medigdo em operagdao completamente cheio e sem bolhas de ar.

Lﬁ@ﬁ

L Errado

Correto Errado [Errado
T Correto —

Correto

Correto Errado

Os limites de presséo e temperatura precisam ser respeitados em concordancia com o material do conector escolhido. O diametro
nominal ideal é escolhido mediante consideragédo do diagrama de selegéo de didmetro nominal dos conectores.

Veja o capitulo "6.2. Selecao do diametro nominal" na pagina 15.

Medicoes de analise

Nestas medicoes recomendamos a instalagdo de um bypass em forma de "U" para que o sensor néo fique seco e também possa
ser calibrado sem parar o processo ou usar a camara de medigéo prevista para isso.

A camara de medicao especial torna possivel usar medidores de pH, ORP ou condutividade em todos os sistemas de tubulagdo
tanto diretamente na corrente principal quanto na corrente paralela (bypass). Além disso, isso permite que o eletrodo esteja sempre
molhado e, dessa forma, possa ser separado da corrente principal para calibracao.

— —

ck—&=r—k

6.2. Selecao do diametro nominal

O diagrama a seguir permite determinar o DN ideal para a tubulagéo e conector para a aplicagao de acordo com a velocidade de
fluxo e vazao. A intersecdo entre a vazéo e a velocidade do liquido no diagrama a seguir leva ao didmetro adequado.

Nota:
Nos conectores apresentados a seguir deve-se usar o didametro nominal correspondente entre parénteses:

e Rosca macho conforme SMS 1145

e Extremidades soldadas conforme SMS 3008, BS4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C ou DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/
DIN EN 10357 série A

e Grampo conforme SMS 3017, BS 4825-3/ASME BPE ou DIN 32676 série A.

Para os demais conectores vale o didametro nominal correspondente sem parénteses.

DTS 1000114453 PT Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 28.03.2023
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Exemplo 1:
e Vazdo nominal: 10 m%/h

¢ Velocidade desejada do fluido: 2...3 m/s
Resultado: escolha uma tubulagéo do DN 40

Exemplo 2 com rosca macho conforme SMS 1145:
e Vazdo nominal: 10 m%h

e Velocidade desejada do fluido: 2...3 m/s
Resultado: escolha uma tubulagéo do DN 50

burkert

US gpm Vrmin m?h = = = Né&o recomendado quando usado com 8041/8045
100000 N = = = N&o recomendado
20000 } § 5000 DN 400
1 ® Diametro exemplo 1 ou exemplo 2
500004 DN 350
10000 } 1 2000l DN 300
T T DN 250
1 200004
50004 1000 |- DN 200
T 100001 DN 150
1 500 L
2000} 1 DN 125
50001
1 DN 100
1000+ 200 |
1 1 DN 80 (DN100)1.)
500] 20004 , DN 65 (DN80)1.)
DN DN65)1.
| 1000: . 50 (DN65)1.)
200 ] 0 DN 40 (DN50)1.)
100 50°j ‘ DN 32 (DN40)1.)
1 | DN 25 (DN32)1.)
50] 200, DN 20 (DN25)1.)
i 100 DN 15 (DN15
20} ] ou DN 20)1.)
50]
101 i
is | DN 08
51 204
+ DN 06
i 104
el ]
5]
1+ )
051 24
i 1]
02l ]
0,5]
0,14 g
T | 002f.” o
1 K
1 0,24
0054 0,01L% Pl ; Pl i
0,1 0,3 0,5 1 3 5 10m/s
03 05 1 3 5 10 30 fps

1.) Veja a observacéo no inicio do capitulo
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1625


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020

Tipo S020 m——

burkert

7. Integracao e combinacdao com outros produtos Biirkert

7.1. Conector para medidor com conexao de processo G 2"

Exemplo:

1

ol
L

Tipo S020
v

Medidor de vazao

: [ \

Tipo 8020 » Tipo 8025 » Tipo 8026 » Tipo 8041 » Tipo 8045 »
Medidor de vazao Inser-  Medidor de vazao In- Medidor de vazao In- Medidor de vazao mag- Medidor de vazao mag-
tion com pa rotativa sertion ou dosador com  sertion com pa rotativa, nético indutivo Insertion nético indutivo Insertion
pa rotativa design ELEMENT

Medidor de analise

il

Tipo 8200 » Tipo 8220 » Tipo 8228 )
+ Sensor de condutivi- Medidor de condutivi-
Tipo 8203 » dade dade por indutancia,
Guarnigoes e sondas design ELEMENT
pH ou ORP
v

Transmissor

DTS 1000114453 PT Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 28.03.2023

Tipo 8611 »
Tipo 8619 » Tipo 8025 » Controlador universal - eCONTROL
Transmissor/controlador — multiCELL Transmissor de vazao Variante para montagem em armario de distribui-

¢éao, parede ou trilho
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7.2. Conector para medidor de vazao com conexao de processo por grampo

Exemplo:

S - N

" ] ]

Tipo S020 Tipo 8041 » Tipo 8045 »
Medidor de vazao magnético indutivo Medidor de vazao magnético indutivo
Insertion Insertion
v

Transmissor

Tipo 8619 » Tipo 8611 )
Transmissor/controlador — multiCELL Tipo 8025 » Controlador universal - eCONTROL
Transmissor de vazao Variante para montagem em armario de

distribuicéo, parede ou trilho

DTS 1000114453 PT Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 28.03.2023
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7.3. Combinacao com conector tipo S020 para medi¢coes de vazao, pH, ORP ou condutividade
DN06 DN32 DNS50 DN65 DN100 DN200 DN350 DN400

|
|
|
|
}
| a medigbes de vazdo
|

il

para medlgoes de vazédo

DNO6 DN15 DN20" DN32" DN50 DN100 DN200 DN400
1 1 I I I I 1

enas 8041 sensor curto sensor curto ou longo 2 sensor longo

1.) De acordo com as normas a seguir, os conectores DN 20 ndo podem ser usados para medidores de vazao tipo 8020, 8025, 8026.

De acordo com as normas a seguir, os conectores DN 32 ndo podem ser usados para medidores de andlise tipo 8200/8203, 8220 e 8228.
Normas: Conectores com rosca macho conforme SMS 1145, extremidades soldadas conforme SMS 3008, BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C ou DIN 11850 série 2/
DIN 11866 série A/DIN EN 10357 série A ou grampo conforme SMS 3017, BS 4825-3/ASME BPE, DIN 32676 série A.

2.) Veja as instrugdes para o uso do conector no capitulo "4. Dimensoes" na pagina 6.

3.) Apenas com conector de plastico para medi¢des de andlise com conexao de processo True Union com porca de bucha e mangas de soldagem/colada conforme DIN 8063
(PVC), conforme DIN 16962 (PP) ou conforme ISO 10931 (PVDF), outros materiais mediante solicitacdo.

Veja as fichas de dados dos medidores correspondentes para mais informacoes sobre as diversas possibilidades de combina-

céo.

8. Informacodes para encomenda

8.1. Biirkert eShop - Pratico para comprar e rapido para entregar

Biirkert eShop - Pratico para comprar e rapido para entregar

Pretende encontrar seu produto Biirkert ou peca de reposicao de forma rapida e pedir
sem intermedidrios? Nossa loja online esta sempre aberta para vocé. Cadastre-se e
aproveite as vantagens.

Faca seu pedido online agora

sema Filtro de produtos Biirkert — Encontre o produto certo sem demora

(I i (P cosomuiins Quer fazer sua escolha com base nos requisitos técnicos de forma rapida e facil? Use
o filtro de produtos Birkert e encontre o item certo para sua aplicagao.

(gas)
e
. F_\"" = Filtrar os produtos
05
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8.3. Tabela de encomenda

Conector T de metal DN 06...DN 65 para medidor com conexao de processo G 2"
Norm N° do item

DN 06 - DN 08 - DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65
Yo" "

Corpo de latao e bocal intermediario em ago inoxidavel - temperatura maxima do liquido 160 °C, PN 16

Vedacao FKM

Conexao de rosca interna

G = = 428712 . 428713'® 428714= 428715® 428716 '® | 428717 = =
NPT - - 428718 & 428719'® 428720 428721 428722 ® 428723 & =
Re - - 428724 & 428725 428726 428727 © 428728 ¥ 428729 & -
Conexao de rosca externa
G - - 428730 & 428731® 428732 428733 428734 ¥ 428735% -
Corpo de aco inoxidavel e bocal intermediario de aco inoxidavel - temperatura maxima do liquido 160 °C, PN 16

Vedacao FKM
Conexao de rosca interna
G - - 428736 © 428737 © 428738 428739 ' 428740 'w | 428741 = -
NPT - - 428742 . 428743 428744 428745\ 428746 & 428747 = -
Re - = 428748 & 428749 = 428750'® 428751 ® 428752 = | 428753 & -
Conexao de rosca externa
G 552434 ¥ | 552432 . 428754 = 428755 428756 ¥ | 428757 & 428758 = 428759 & -
Conexao de manga soldada
EN ISO 1127/ - - 428760 & 428761 428762 = 428763 ¥ 428764 & 428765 = -
ISO 4200/
DIN 11866 série B
Conexao de grampo
DIN 32676 série B - - 4281?6 ¥ 428767 ® 428768 ¥ | 428769 © 428770 ® 428771 = -
Conexao de flange
EN 1092-1/B1/PN 16 - - 4287721 428773 428774 428775 428776 . 428777 = =
ANSI B16-5 - - 428778 & 428779 ® 428780 W 428781 W 428782 428783 & -
Vedacao EPDM

Conexao de rosca externa

SMS 1145 = = = = 443317 & = 443318 & 443319 = =
Conexao de manga soldada

SMS 3008 - = = = 443309 = = 443310® 443311 & 443944)14 =
gg E4/825-1/ ASME = = = 443731)34 ¥ 443735 " 443736 '® 443942\ 443943 © 443944 &
DIN 11866 série C

Conexao de grampo

SMS 3017 = = = = 443313 & - 443314 =  443315= 44353?9 k]
SMS 3017" = = = = 443957 & = 443958 ® 443959 & 443974 &=

4)

BS 4825-3/ - = = 443965 ¥ | 443966 &= - 443967 ¥ 443968 & 443969 &
ASME BPE &)
BS 4825-3/ - - - 443970 "  443971'& - 443972 ' 443973 = | 443974 =
ASME BPE"

1.) Acabamento interno de superficie Ra<0,8 pm

2.) Referente ao grampo com dimenséao D de 34 mm (veja o capitulo "Conexao de grampo" na pagina 8.)

3.) Disponivel apenas DN 20 (%") em ASME BPE

4.) Referente a ASME BPE
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Tipo $020 o

burkert

Outras vers6es mediante solicitacao

Conexao de processo
e Bocal soldado conforme DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN EN 10357 série A
e Grampo conforme DIN 32676 série A

Conector T de plastico DN 06...DN 65 para medidor com conexao de processo G 2"

Norm N° do item

DN 06 DN 08 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65

=" ="

Corpo em PVC e bocal intermediario em PVC - temperatura maxima do liquido 50 °C, PN 10
Vedacao FKM
Conexao True Union com porca de bucha e manga colada
DIN 8063 - = 428670 = 428671 = 428672 = 428673 = 428674 = 428675 =
ASTM D 1785/76 - = 428682 = 428683 = 428684 = 428685 = 428686 ¥ 428687 & -
JISK - - 429078 & 429079 & 429080 & 429081 & 429082 & 429083 & -
Conexao de rosca externa
G 552561 " 550062® - - - - - - -
Conexao por manga colada
DIN 8063 - - 428676'® 428677 ® 428678 ® 428679 428680 ® 428681® -
Variante de analise - Conexao True Union com porca de bucha e manga colada
DIN 8063 - - 430837'® 430838 " 430839 428673 '® 428674 '® 428675® -

Corpo em PP e bocal intermediario em PP - temperatura maxima do liquido 80 °C, PN 10
Vedacao FKM
Conexao True Union com porca de bucha e manga soldada

DIN 16962 - - 428688 428689 % 428690 W 428691 428692 % 428693 % -
Conexao de manga soldada

DIN 16962 - - 428694'® 428695 428696 428697 ® 428698 ¥ 428699 ® -
Variante de analise — Conexao True Union com porca de bucha e manga colada

DIN 16962 - - 430840'® 430841 '® 430842'® 428691 % 428692'® 428693® -

Corpo em PVDF e bocal intermediario em PVDF - temperatura maxima do liquido 100 °C, PN 10
Vedacao FKM
Conexao True Union com porca de bucha e manga soldada

ISO 10931 - |- 428700'w 428701 428702'® 428703 W 428704 '® 428705 -
Conexao de manga soldada

ISO 10931 - - 428706'® 428707 '® 428708'® 428709 " 428710% 428711®m -
Variante de analise — Conexao True Union com porca de bucha e manga colada

ISO 10931 - - 430843'® 430844 ® 430845 428703® 428704 W 428705® -
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Tipo S020 m——

burkert

Conector reto de metal DN 50...DN 400 para medidor com conexao de processo G 2"

N° do item
DN50 DN65 DN8 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN 400
Conexao de manga soldada
Aco inoxidavel - com raio - temperatura maxima do liquido 160 °C, PN 16
418111 ®  418112'®  418113'®  418114'® 418115 418116 418117 ® 418756'® 420070'® 416637® -
PE - temperatura max. do liquido 70 °C, PN 10
| - 418642'm 418643 '® 418644 ® 418590 ® 418645 418646 418647 ® 418648 ® 418649 ® 418598 %
Variante de analise - PE - temperatura max. do liquido 70 °C, PN 10
| - 418644 wm 418644® 418644w - | - - = - - -
PP - temperatura max. do liquido 80 °C, PN 10
- 418650'® 418651 418652® - | 418653 ® 418654 ® 418655 418656 % 418657 & |
Variante de analise — PP - temperatura max. do liquido 80 °C, PN 10
. - a18652'® 418652® 418652w - - - = = - -
PVDF - temperatura max. do liquido 100 °C, PN 10
- 418658'w 418659 'w 418660W - - - - - - -
Variante de analise — PVDF - temperatura max. do liquido 100 °C, PN 10
- 418660'® 418660 418660® - - - - = - -
Conexao de bocal roscado \
PVC - temperatura max. do liquido 50 °C, PN 10
- = - 418170'® 418170'®m 418170® 418170% - - =
PE - temperatura max. do liquido 70 °C, PN 10
- = - 436480'm 436480'™ 436489 '™ 436489 '™ 436489 W 436489 ® 436489 ® 436489 ®
PP - temperatura max. do liquido 50 °C, PN 10
- = |- | 436488'% 436488 436488 '™ 436488 ™ 436488 © 436488 © 436488 F 436488 'F

Bracadeira para medidor de vazao com conexao de processo G 2"

Vedacao N° do item

DN50 DN65 DN8 DN100 DN110 DN125 DN150 DN180 DN 200
Corpo PP e bocal intermediario PP - Temperatura maxima do liquido 60 °C, PN 10 (para tubulagcao em PVC ou PP)

EPDM 425138'® 425139'® 425140'® 425141\ 425142'" 425143'® 425144 433873 425416 %

Camara de medicao para medidor de analise com conexao de processo G 2"

\ Descricao \ N° do item \
Camara de medigdo em ago inoxidavel 316L — 1.4404 (outros materiais mediante solicitagéo) 553611 &

Conector T DN 32...DN 100 para medidor de vazao tipo 8041/8045 com conexao de processo por grampo

Norm N° do item

DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 10

Aco inoxidavel - temperatura max. do liquido 160 °C

DTS 1000114453 PT Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 28.03.2023

SMS 3008 - 564915 ¥ 564916 & 564917 & 564918 & R

BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C = 564920 ® | 564921 ® 564922 ® 564923 ® 564924 &
DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN EN 10357 = 564925 ® 564926 & 564927 & 564928 © 564929 &
série A
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Tipo $020 o

burkert

Conector reto para medidor de vazao tipo 8041/8045 com conexao de processo por grampo

Norm N° do item

DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 10

Aco inoxidavel - temperatura max. do liquido 160 °C

SMS 3008 - 564696 ¥ 564696 ¥ 564697 ¥ 564697 & R

BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C - 564698 ¥ 564698 ¥ 564699 ¥ 564699 ¥ 564699 &
DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN EN 10357 - 565069 ¥ 565069 ¥ 565069 ¥ 565069 ® 565390 &
série A

1.) Seguir BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 série C ou DIN 11850 série 2/DIN 11866 série A/DIN EN 10357 série A

Outras vers6es mediante solicitacao
ﬂ Conexao de processo

conforme EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 série B (DN 32...DN 08)
8.4. Tabela de encomenda de acessoérios

Acessorios todas as variantes

Descricao N° do item
Homologacao/certificado

Certificado de calibragdo de vazéo 3 pontos'” 550676 &
Certificado de inspegéo 3.1 (conforme EN-ISO 10204) 803723 &
Relatério de ensaio 2.2 (conforme EN-ISO 10204) 803722 &
Certificacao de conformidade para qualidade de superficie (DIN4762-DIN4768-1SO/4287/1) 804175 &
Conformidade FDA 803724 =

1.) S020 em conjunto com o medidor de vazao integrado, apenas para DN <200

Acessorios Conector para medidor com conexao de processo G 2"

Nota:

Ha duas versdes dos conectores T S020 com DN 15 e DN 20 disponiveis em varios fatores K desde margo de 2012 (informagdes
detalhadas no manual de operagédo no capitulo Fator K, veja tipo S020 P). A segunda verséo pode ser reconhecida pela marca "v2".
Essa marca "v2" é encontrada:

e na parte de baixo do conector T DN 15 ou DN 20 em plastico

e na lateral de um conector T DN 15 ou DN 20 em metal

DTS 1000114453 PT Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 28.03.2023

Acessorios \ Descricao N° do item

Bujao com anel, porca de bucha e vedacgao oring
e Aco inoxidavel 438755 &
PVC 438754 &

é PP 627614 &

Bocal intermediario com quatro parafusos (DN 06...DN 65)

Aco inoxidavel 555484 &=
PVC 561175 &
PP 561176 &
PVDF 561177 &

Visite a pagina de produtos » 23|25


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020&id=564696
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020&id=564696
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020&id=564697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020&id=564697
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DTS 1000114453 PT Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 28.03.2023

Tipo S020 o

burkert

Kit de vedacao oring (DN 06...DN 65)
Entre o corpo de conector T e bocal intermediario para guarnigdo com ranhura (variante antiga, ndo disponivel), vedagéo oring para
guarnigdo com canto (variante "v2")

FKM - para conector em metal (5 vedagoes) 428971 &
8 EPDM - para conector em metal (5 vedagdes) 428972 &
FKM - para conector em plastico (1 vedacéo chata + 1 vedagéo oring) 561043 &
EPDM - para conector em plastico (1 vedacao chata + 1 vedagéo oring) 561044 =

Acessorios Conector para medidor de vazao tipo 8041/8045 com conexao de processo por grampo

Acessorios Descricao N° do item
1 vedacao EPDM para conector do medidor 730837 &
1 vedacao FEP para conector do medidor 730839 &
Anel de aperto 731164 &
Bujéo para conector 565200 &
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Burkert - Sempre perto de vocé

Todos os enderecos atuais
podem ser encontrados em

www.burkert.com
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