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DATENBLATT

Typ SE56

Kombinierbar mit

Typ S051 3
Magnetisch-induktiver
Durchflusssensor flr
kleine Durchflussmen-
gen

Typ S054 >
Magnetisch-induktiver
Durchflusssensor ohne
Flansch (Zwischen-
flansch Ausfiihrung)
Typ S055 >
Magnetisch-induktiver
Durchflusssensor mit
Flansch

Typ S056 >
Magnetisch-indukti-
ver Durchflusssenszor,
hygienische Prozessan-
schlisse
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FLUID CONTROL SYSTEMS

Transmitter fUr magnetisch induktive Durch-
flusssensors

e Wird mit Sensor Typ S051, S054, S055 oder S056 kombiniert
e Kontinuierliche Messung oder Dosierung

e Hohe Genauigkeit

¢ \erschienene Gehause-Formen und Materialien verfligbar
Bauformen kompakt und abgesetzt wahlbar

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kénnen eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung

abweichen.

Typ-Beschreibung

Der Transmitter Typ SE56 (ohne Anzeige in Kompaktausfiihrung oder mit
Anzeige in Kompakt- oder Getrenntausfiihrung), verbunden mit dem mag-
netisch-induktiven Sensor (Kompakt- oder Getrenntausfiihrung) Typ S051,
S054, S055 oder S056 ist flr Flissigkeiten mit einer Leitfahigkeit von mindes-
tens 5 uS/cm bestimmt.

Das Gerét lasst sich manuell Uber drei Tasten (Ausfiihrung mit Anzeige), oder
Uber die serielle Schnittstelle mit dem Computer parametrieren.

In der Standardausflihrung wird das Gerat mit einem oder zwei Transistor-

ausgéngen und einem digitalen Eingang geliefert. Weiterhin verfligbar sind
Optionen wie z. B. Hochfrequenzausgang, Stromausgang.
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1. Allgemeine technische Daten

Der Transmitter Typ SE56 ist in vier Versionen erhéltlich:

Standard-Kompaktausfiih- Standard-Getrenntausfiih- Basic-Kompaktausfiihrung Kompaktausfiihrung ohne
rung mit Display rung mit Display mit oder ohne Display Display

Er ist fur die Verwendung mit elektromagnetischen Durchflusssensoren Typ S051, S054, S055 oder S056 vorgesehen.
Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Datenblatt des magnetisch induktive Durchflusssensors, siehe Datenblatt Typ S051 b,
Datenblatt Typ S054 P, Datenblatt Typ S055 P, Datenblatt Typ S056 ).

1.1. Kompakte oder abgesetzte Standardversion mit Display

Produkteigenschaften

Gehausewerkstoff Aluminiumdruckguss oder Edelstahl 304 elektropoliert

Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel “2. Abmessungen” auf Seite 7.

Kompatibilitat Elektromagnetische Durchflusssensoren Typ S051, S054, S055, S056 in kompakter oder abge-
setzter Ausfiihrung

Detaillierte Informationen entnenmen Sie den Datenblattern, siche Datenblatt Typ S051 », Daten-
blatt Typ S054 P, Datenblatt Typ S055 P, Datenblatt Typ S056 ).

Display Grafik-Anzeige 8 Zeilen x 16 Zeichen, 128 x 64 Pixels mit Hintergrundbeleuchtung
Tastatur 3 Membrantasten

Kabelldnge Fir getrennte Ausflihrung: max. 20 m (Abstand zwischen Sensor und Transmitter)
Datenspeicher Ein EEPROM speichert die Messwerte (bei Stromausfall)

Spezialfunktionen ¢ Bidirektionale Messung

e 2-fach Messbereich
e Diagnose-Funktionen, wie z. B. Leerrohrerkennung
e Externe Konfiguration (Anschluss an PC Uber externes Konfigurations-Toolkit)

e Dosier- und Abflllfunktion
Leistungsdaten

Unter Referenzbedingungen, d. h. Wassettemperatur = 20 °C, Umgebungstemperatur = 25 °C, konstante Stromungsgeschwindig-
keit wahrend des Tests, FlieBgeschwindigkeit' > 1 m/s

Messabweichung +0,2 %-vom Messwert
Wiederholbarkeit 4071 % vom Messwert
Messtoleranz ¢ Durchfluss (Volumen) = 0,05 % vom Messwert

e Ausgang 4/20 mA = +0,08 % vom Messwert

e Frequenzausgang = +0,08 % vom Messwert
Elektrische Daten

DTS 1000101454 DE Version: U Status: PO (Phase out | Phase out | Phase out) printed: 10.01.2023

Betriebsspannung 90...265 V AC, 44 Hz...66 Hz

Leistungsaufnahme Max. 25 VA

Eingang 1 digital, Funktionsnutzung ist parametrierbar

Ausgange e Transistor: 2 Ausgange, wéahlbarer offener Kollektor als Puls/Frequenz (1250 Hz, 100 mA,

40 V DC) oder Alarm (einstellbare Verwendung)
e Strom: 1 Ausgang, 4...20 mA, RL =1000 W (+ zweiter Stromausgang, auf Anfrage)
e Schnittstelle (auf Anfrage): RS-232, RS-485 (Modbus-Protokoll verfiigbar)

Galvanische Trennung Alle Ein-/Ausgénge sind galvanisch von der Spannungsversorgung getrennt
Mediendaten
Geschwindigkeitsbereich 0,4...10 m/s
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Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation

Elektrischer Anschluss

Zulassungen und Zertifikate

Normen

Schutzart nach IEC/EN 60529

Schutzklasse

Richtlinien
CE-Richtlinien

Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Hohe Uber Meeresspiegel
Betriebsbedingungen
Geratemobilitat
Einsatzbereich

Einbaukategorie
Verschmutzungsgrad

6 Kabelverschraubungen PG 11

¢ In Standard-Kompaktausfihrung: IP65 und IP67
e |n Standard-Getrenntausfiihrung:
- IP65

— IP68 (mit GieBharz befiilltem Anschlussgehduse des Sensors)
Klasse |

Die angewandten Normen, mit denen die Konformitat mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird,
sind in der EU-Baumusterpriifbescheinigung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen
(wenn anwendbar).

-20...+60 °C (Betrieb und Lagerung)
<90 %, nicht kondensiert

Max. 2000 m

Kontinuierlich

Fest eingebaut

Im Innen- und AuBenbereich (Das Gerét vor elektromagnetischen Stérungen, UV-Bestrahlung und
vor Witterungseinfllissen schiitzen)

Kategorie Il nach UL/EN 61010-1
Grad 2 nach UL/EN 61010-1

1.2. Basic-Kompaktausfiihrung mit oder ohne Display

Produkteigenschaften
Gehause Werkstoff
Abmessungen
Kompatibilitat

Display
Parametrierung

Datenspeicher
Spezialfunktionen

Leistungsdaten

PAB mit Glasfaser
Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel “2. Abmessungen” auf Seite 7.

Elektromagnetische Durchflusssensoren Typ S051, S054, S055, S056 in kompakter Ausfiihrung
Detaillierte Informationen entnehmen Sie den Datenblattern, siehe Datenblatt Typ S051 P, Daten-
blatt Typ S054 P, Datenblatt Typ S055 P, Datenblatt Typ S056 b.

Alphanumerische Anzeige 2 Zeilen x 16 Zeichen, ohne Hintergrundbeleuchtung

Uber exiernss Konfigurations-Toolkit (Zubehor-Artikel-Nr. 559374) oder 3 Tasten im Gerét
Detaiflierte informationen entnehmen Sie dem Kapitel “3. Produktzubehor” auf Seite 8 und
“5.5.'\Bestelltabelle Zubehor” auf Seite 12.

Eiri-EEPROM speichert die Messwerte (bei Stromausfall)
s Bidirektionale Messung

e Diagnose-Funktionen, wie z. B. Leerrohrerkennung
e Stecker (flr Anschluss an PC)

Unter Referenzbedingungen, d. h. Wassertemperatur = 20 °C, Umgebungstemperatur = 25 °C, konstante Stromungsgeschwindig-
keit wahrend des Tests, FlieBgeschwindigkeit > 1 m/s

Messabweichung
Wiederholbarkeit
Messtoleranz

+0,8 % vom Messwert
+0,2 % vom Messwert
e Durchfluss (Volumen) = £0,1 % vom Messwert

e Ausgang 4/20 mA = +0,12 % vom Messwert
e Frequenzausgang = +0,12 % vom Messwert
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Elektrische Daten

Betriebsspannung 90...265 V AC oder 12...60 V DC

Leistungsaufnahme Max. 6 W

Eingang 1 digital, wahlbare Funktionen

Ausgange e Transistor: 2 Ausgange, wahlbarer offener Kollektor als Puls/Frequenz (1250 Hz, 100 mA,

40V DC) oder Alarm (einstellbare Verwendung)
e Strom: 1 Ausgang, 4...20 mA, RL =800 W passiv
e Serielle Schnittstelle (auf Anfrage): RS-485 (Modbus-Protokoll verfligbar)

Galvanische Trennung Alle Ein-/Ausgénge sind galvanisch von der Spannungsversorgung getrennt
Mediendaten

Geschwindigkeitsbereich 0,4...10 m/s

Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation

Elektrischer Anschluss 3 Kabelverschraubungen PG 11

Zulassungen und Zertifikate

Normen

Schutzart nach IEC/EN 60529  IP65

Schutzklasse Klasse |

Richtlinien

CE-Richtlinien Die angewandten Normen, mit denen die Konformitat mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird,

sind in der EU-Baumusterpriifbescheinigung und/oder der EU-Konformitatserkléarung nachzulesen
(wenn anwendbar).

Umgebung und Einbau / Installation

Umgebungstemperatur e Betrieb: -10...+50 °C
e Lagerung: -20...+50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit <90 %, nicht kondensiert

Hoéhe Uber Meeresspiegel Max. 2000 m

Betriebsbedingungen Kontinuierlich

Geratemobilitat Fest eingebaut

Einsatzbereich Im Innen- und AuBenbereich (Das Geréat vor elektromagnetischen Stérungen, UV-Bestrahlung und
vor Witterungseinfliissen schitzen)

Einbaukategorie Kategorie Il nach UL/EN 61010-1

Verschmutzungsgrad Grad 2 nach UL/EN 61010-1

1.3. Kompaktausfiihrung ohne Display

Produkteigenschaften

Werkstoff

Gehéause Edelstahl

Haube PPS

Dichtung EPDM

Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel “2. Abmessungen” auf Seite 7.

Kompatibilitat Elektromagnetische Durchflusssensoren Typ S051, S054, S055, S056 in kompakter Ausfiihrung
Detaillierte Informationen entnehmen Sie den Datenblattern, siche Datenblatt Typ S051 », Daten-
blatt Typ S054 P, Datenblatt Typ S055 P, Datenblatt Typ S056 ).

Display Ohne

Parametrierung Uber externes Konfigurations-Toolkit (Zubehor-Artikel-Nr. 559374)
Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel “3. Produktzubehor” auf Seite 8 und
“5.5. Bestelltabelle Zubehor” auf Seite 12.

Datenspeicher Ein EEPROM speichert die Messwerte (bei Stromausfall)
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Spezialfunktionen e Bidirektionale Messung
e Diagnose-Funktionen wie z. B. Leerrohrerkennung
e Externe Konfiguration (Anschluss an PC)

e Dosier- und Abflllfunktion
Leistungsdaten

Unter Referenzbedingungen, d. h. Wassertemperatur = 20 °C, Umgebungstemperatur = 25 °C, konstante Stromungsgeschwindig-
keit wahrend des Tests, FlieBgeschwindigkeit > 1 m/s

Messabweichung +0,2 % vom Messwert

Wiederholbarkeit +0,1 % vom Messwert

Elektrische Daten

Betriebsspannung 20...30VDC

Leistungsaufnahme Max. 10 W

Eingang 1 digital, Funktionsnutzung ist parametrierbar

Ausgéange e Transistor: 2 Ausgange, wahlbarer offener Kollektor als Puls/Frequenz (1250 Hz, 100 mA,

40V DC) oder Alarm (einstellbare Verwendung)
e Strom: 1 Ausgang, 4...20 mA, RL =800 W passiv
e Serielle Schnittstelle (auf Anfrage): RS-485

Galvanische Trennung Alle Ein-/Ausgénge sind galvanisch von der Spannungsversorgung getrennt
Mediendaten

Geschwindigkeitsbereich 0,4...10 m/s

Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation

Elektrischer Anschluss 2 Kabelverschraubungen PG 9

Zulassungen und Zertifikate

Normen

Schutzart gemaB IEC/EN 60529 P65 und IP67

Schutzklasse Klasse |

Richtlinien

CE-Richtlinien Die angewandten Normen, mit denen die Konformitat mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird,

sind in der EU-Baumusterpriifbescheinigung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen
(wenn anwendbar).

Umgebung und Einbau / Installation

Umgebungstemperatur -20...+40 °C (Betrieb und Lagerung)

Relative Luftfeuchtigkeit <90 %, nicht kondensiert

Hoéhe Uber Meeresspiegel Max. 2000 m

Betriebsbedingungen Kontinuierlich

Geratemobilitat Fest eingebaut

Einsatzbereich Im Innen- und AuBenbereich (Das Gerat vor elektromagnetischen Stérungen, UV-Bestrahlung und
vor Witterungseinfllissen schiitzen)

Einbaukategorie Kategoried! nach UL/EN 61010-1

Verschmutzungsgrad Grad 2 niachiUL/EN 61010-1
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2. Abmessungen

2.1. Kompakte oder abgesetzte Standardversion mit Display

Hinweis:
Angaben in mm (wenn nicht anders angegeben)

burkert

Kompaktausfiihrung

170

171

146

Getrenntausfihrung

146
162
1521

000000

230

125

4 &

1.) Abmessung der Kompaktausfiihrung
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2.2. Basic-Kompaktausfiihrung mit oder ohne Display

Hinweis:

Angaben in mm (wenn nicht anders angegeben)

burkert

124

129

79

168

2.3. Kompaktausfiihrung ohne Display

Hinweis:

Angaben in mm (wenn nicht anders angegeben)

N
:ej ol

Nt

@Q

5

144,@

113

90,5

58

53

3. Produkl@e;ﬁr

Hinweis:

184 ([
N
7

@%D)

Um ein Gerat mit oder ohne Display zu parametrieren, verwenden Sie bitte das externen Konfigurations-Toolkit.

Externes Konfigurations-Toolkit
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4. Vernetzung und Kombination mit anderen Biirkert-Produkten
4.1. Kompaktausfiihrung

Hinweis:
Der kompakte Transmitter SE56 ist fur die Verwendung mit den kompakten Durchflusssensoren Type S051, S045, S055 oder S056
vorgesehen.
Beispiel:
Typ SE56
g8 v
S Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
o
=)
5
2
£
s
5
(o)
(0]
0n
(]
<
o
=]
o
3 Typ S051 » Typ S054 » Typ S055 b Typ S056 »
g Fir kleine Durchflussmengen Zwischenflansch Mit Flansch Mit hygienischen
— Prozessanschlissen
3 v v v v
& Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
y
o
o
1)
=]
k5]
n
D
c
k)
4
(9
>
w
[a)
~
¢ Typ 8054 )
= Typ 8051 b ypouost b Typ 8055 » Typ 8056 »
= h ) L Magnetisch-induktiver h . . . h .
S Magnetisch-induktiver Magnetisch-induktiver Magnetisch-induktiver Durchfluss-
S N (¢ Durchflussmesser ohne . .
I3 Durchflussmesser fiir kleine . Durchflussmesser mit messer, hygienische Prozessan-
- / Flansch (Zwischenflansch .
Durchflussmengeri . Flansch schlisse
,‘2 Ausfiihrung
[a]
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4.2. Getrenntausfiihrung

Hinweis:
Der Transmitter SE56 in Ausfiihrung ,getrennt’ ist fur die Verwendung mit den Durchflusssensoren Type S051, S045, S055 oder S056
in Ausfuihrung ,getrennt‘ vorgesehen.

Beispiel:
Typ SE56
v
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
Typ S051 b Typ S054 » Typ S055 » Typ S056 »
Fir kleine Durchflussmengen Zwischenflansch Mit Flansch Mit hygienischen
Prozessanschllissen
v v v v

Magnetisch-induktiver Durchflussmesser

X
oY
@

Typ 8051 » % Typ 8056 »
Magnetisch-induktiv . Typ. 8054. 2 . Typ 8055. ’ Magnetisch-induktiver Durch-
.. Magnetisch-induktiver Durch- ~ Magnetisch-induktiver Durch- L
Durchflussmesser - . flussmesser, hygienische
flussmesser, Zwischenflansch flussmesser mit Flansch -
Durchfluss@ Prozessanschliisse
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5. Bestellinformationen
5.1. Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie mdchten lhr gewlinschtes Biirkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fiir Sie erreichbar. Melden Sie sich
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

5.2. Empfehlung beziiglich der Produktauswahl

Ein kompletter Durchflussmesser besteht aus einem Durchflusssensor (Kompakt- oder Getrenntausfiihrung) Typ S051, S054, S055
oder S056 und einem Durchflusstransmitter (Kompakt- oder Getrenntausfiihrung) Typ SE56.

Siehe Datenblatt Typ S051 P, Datenblatt Typ S054 P, Datenblatt Typ S055 P, Datenblatt Typ S056 P fiir weitere Informationen.

Zur Auswahl eines kompletten Gerétes missen zwei verschiedene Komponenten bestellt werden. Dazu sind folgende Angaben
erforderlich:

o Artikel-Nr. des Sensors Typ S051, S054, S055 oder S056 (siche Datenblatt Typ S051 P, Datenblatt Typ S054 », Datenblatt
Typ S055 p, Datenblatt Typ S056 P fur weitere Informationen.

e Artikel-Nr. des Transmitters Typ SE56 (siehe folgende Tabelle)

5.3. Biirkert Produktfilter

Biirkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie méchten anhand lhrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Birkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel flir
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

X
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Typ SE56

5.4. Bestelltabelle Transmitter Typ SE56

burkert

Betriebsspannung \ Ausgange Gehausewerkstoffe Elektrischer Anschluss Artikel-Nr.
Standard-Kompaktausfiihrung mit Display
90...265 V AC 2 Transistoren Aluminium 6 Kabelverschraubungen 558745 &
Edelstahl 6 Kabelverschraubungen 559780 &
2 Transistoren + 4...20 mA Aluminium 6 Kabelverschraubungen 558747 &
Edelstahl 6 Kabelverschraubungen 558306 &
Standard-Getrenntausfiihrung (Wandmontage) mit Display
90...265 V AC 2 Transistoren Aluminium 6 Kabelverschraubungen 559781 &
Edelstahl 6 Kabelverschraubungen 558310 &
2 Transistoren + 4...20 mA Aluminium 6 Kabelverschraubungen 558750 &
Edelstahl 6 Kabelverschraubungen 558308 &
Basic-Kompaktausfiihrung mit Display
90...265V AC 2 Transistoren Nylon 3 Kabelverschraubungen 562439 &
2 Transistoren + 4...20 mA Nylon 3 Kabelverschraubungen 562440 &=
12...60 V DC/18...45V AC | 2 Transistoren Nylon 3 Kabelverschraubungen 562443 &
2 Transistoren + 4...20 mA Nylon 3 Kabelverschraubungen 562444 =
Basic-Kompaktausfiihrung ohne Display
90...265 V AC 2 Transistoren Nylon 3 Kabelverschraubungen 562441 =
2 Transistoren + 4...20 mA Nylon 3 Kabelverschraubungen 562442 &
12...60 V DC/18...45 V AC 2 Transistoren Nylon 3 Kabelverschraubungen 562445 &
2 Transistoren + 4...20 mA Nylon 3 Kabelverschraubungen 562446 &
Kompaktausfiihrung ohne Display
20...30VDC Bis 4 Transistoren Edelstahl 2 Kabelverschraubungen 559132 &
Bis 4 Transistoren + 4...20 mA Edelstahl 2 Kabelverschraubungen 559133 &

Weitere Versionen auf Anfrage

Zusitzlich
e Fir Standard-Getrenntausfiihrung mit Display:
— Schaltschrankmontage (Gehause nur aus Kunst-
stoff)
— Ausgange: 4...20 mA
RS 485 (Modbus-Protokoll verfligbar)
2 Transistoren (DO) (einer: 10 KHz)
2 Transistoren (DO) + 1xRS-232
2 Transistoren (DO) + 4...20 mA +

1xRS-232 KQ

HART-Protoko!
2 Relais 60
2 Relais 25 C
e Fir Basic-Kompaktau@ng mit oder ohne Display:
— Ausgénge: 4..

rung ohne Display:

- Al ge: 4...20 mA
RS 485

ﬁ Spannung
e Fur Standard-Getrenntausfiihrung mit Display:

- 15...45V DC/V AC
- 12..35vDC

5.5. Bestelltabelle Zubehor

Beschreibung Artikel-Nr.
Externes Konfigurations-Toollkit 559374 &=
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