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Bestell-Hinweis - komplettes magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Typ 8051, 8054/8055 oder 8056

Ein komplettes Durchflussmessgerät besteht aus einem Sensor-Fitting und einer Elektronik SE56. 

Beispiele von aufgebauten magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten (Elektronik + Sensor-Fitting)

 Elektronik Typ SE56

Standard mit Display 

getrennte Ausführung

Standard mit Display 

Kompakte Ausführung

Ohne Display 

Kompakte Ausführung

Basic (mit oder ohne Display) 

Kompakte Ausführung

Durchflussmessgerät Typ 8051

Mehr Infos

Für mehr technische 

Informationen zum 

Produkt, klicken Sie 

bitte auf diese Box... 

Sie werden zu unserer 

Webseite für dieses 

Produkt weitergeleitet, 

wo Sie das Datenblatt 

herunterladen können.
Kompakte Ausführung

Sensor-Fitting

Typ S051

Getrennte Ausführung

Sensor-Fitting

Typ S051

Durchflussmessgerät Typ 8054/8055

Mehr Infos

Für mehr technische 

Informationen zum 

Produkt, klicken Sie 

bitte auf diese Box... 

Sie werden zu unserer 

Webseite für dieses 

Produkt weitergeleitet, 

wo Sie das Datenblatt 

herunterladen können. Kompakte Ausführung

Sensor-Fitting

Typ S054

Typ S055

Getrennte Ausführung

Sensor-Fitting

Typ S054

Typ S055

Durchflussmessgerät Typ 8056

Mehr Infos

Für mehr technische 

Informationen zum 

Produkt, klicken Sie 

bitte auf diese Box... 

Sie werden zu unserer 

Webseite für dieses 

Produkt weitergeleitet, 

wo Sie das Datenblatt 

herunterladen können. Kompakte Ausführung

Sensor-Fitting

Typ S056

Getrennte Ausführung

Sensor-Fitting

Typ S056

 
Zur Auswahl eines kompletten Durchflussmessgerätes sind folgende Angaben erforderlich: 
•  Artikel-Nr. des Sensor-Fittings Typ S051, Typ S054/Typ S055 oder Typ S056 (siehe separate Datenblätter für 8051, 8054/8055, 8056)

• Artikel-Nr. der Elektronik Typ SE56 (Bestelltabelle auf Seite 6)

http://www.buerkert.de/de/type/8051
http://www.buerkert.de/de/type/8055
http://www.buerkert.de/de/type/8056
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Bestelltabelle Elektronik Typ SE56 für magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
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Standard kompakte 
Ausführung mit 
Display

90 … 265 V AC 2 Transistoren Aluminium 6 Kabelverschraubungen 558745 
Edelstahl 6 Kabelverschraubungen 559780 

2 Transistoren + 4 … 20 mA Aluminium 6 Kabelverschraubungen 558747 
Edelstahl 6 Kabelverschraubungen 558306 

Standard wand-
montage Ausfüh-
rung mit Display

90 … 265 V AC 2 Transistoren Aluminium 6 Kabelverschraubungen 559781 
Edelstahl 6 Kabelverschraubungen 558310 

2 Transistoren + 4 … 20 mA Aluminium 6 Kabelverschraubungen 558750 
Edelstahl 6 Kabelverschraubungen 558308 

Basic kompakte 
Ausführung mit 
Display

90 … 265 V AC 2 Transistoren Nylon 3 Kabelverschraubungen 562439 
2 Transistoren + 4 … 20 mA Nylon 3 Kabelverschraubungen 562440 

12 … 60 V DC 2 Transistoren Nylon 3 Kabelverschraubungen 562443 
2 Transistoren + 4 … 20 mA Nylon 3 Kabelverschraubungen 562444 

Basic kompakte 
Ausführung ohne 
Display

90 … 265 V AC 2 Transistoren Nylon 3 Kabelverschraubungen 562441 
2 Transistoren + 4 … 20 mA Nylon 3 Kabelverschraubungen 562442 

12 … 60 V DC 2 Transistoren Nylon 3 Kabelverschraubungen 562445 
2 Transistoren + 4 … 20 mA Nylon 3 Kabelverschraubungen 562446 

Ohne Display 
kompakte Ausfüh-
rung

20 … 30 V DC bis 4 Transistoren Edelstahl 2 Kabelverschraubungen 559132 
bis 4 Transistoren + 4 … 20 mA Edelstahl 2 Kabelverschraubungen 559133 

bis 4 Transistoren + PROFIBUS DP Edelstahl 2 Kabelverschraubungen 559134 

Weitere Ausführungen auf Anfragei
Bitte benutzen Sie auch das „Anfrageformular“ auf Seite 7 
für kundenspezifische Ausführungen . 

Bestelltabelle - Zubehör
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Externes Konfigurations-Toollkit 559374 

 Konfigurations-Zubehör

IF2
ENGLISH

AND
ITALIAN

SER.# 55J0015

USB COMMUNICATION
SOFTWARE

IF2
ENGLISH

AND
ITALIAN

SER.# 55J0015

USB COMMUNICATION
SOFTWARE

Externes Konfigurations-Toollkit

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=558745
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=559780
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=558747
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=558306
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=559781
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=558310
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=558750
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=558308
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=562439
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=562440
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=562443
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=562444
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=562441
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=562442
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=562445
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=562446
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=559132
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=559133
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=559134
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE56&id=559374
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Klicken Sie bitte hier, um die für Sie zuständige Bürkert Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden   www.burkert .com

Bei speziellen Anforderungen, 
beraten wir Sie gerne.

Technische Änderungen vorbehalten 
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG
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Elektronik Typ SE56 für magnetisch-induktives Durchflussmessgerät - Anfrage

Bitte ausfüllen und mit Ihrer Anfrage oder Bestellung an Ihre zuständige Bürkert-Niederlassung* senden.
HINWEIS: 
Bitte beachten Sie dass die Elektronik Typ SE56 immer mit dem Sensor-Fitting Typ S051, S054, S055 oder S056 verbunden werden muss.

Firma: Ansprechpartner:

Kunden Nr.: Abteilung:

Strasse: Tel. / Fax.:

PLZ-Ort: E-mail:

Elektronik SE56 Standard mit Display 

 

Stückzahl: Wunsch-Liefertermin:

 Einbau Ausführung Kompakt Wandmontage Schaltschrankmontage (Gehäuse nur aus Kunststoff)

 Gehäusewerkstoffe Aluminium Edelstahl

 Betriebsspannung 90 … 265 V AC 18 … 63 V DC / 15 … 45 V AC 10 … 35 V DC

 Ausgänge 4 … 20 mA RS- 485 PROFIBUS DP

2 Transistoren 2 Transistoren + 4 … 20 mA 2 Transistoren (einer: 10 KHz)

2 Transistoren + 1 x RS- 232 2 Transistoren + 4 … 20 mA + 1 x RS- 232

HART Protokoll 2 Relais 60 V AC 2 Relais 250 V AC

Elektronik SE56 ohne Display, kompakt, aus Edelstahl, 20 … 30 V DC 

Stückzahl: Wunsch-Liefertermin:

 Ausgänge 4 … 20 mA RS- 485 PROFIBUS DP

Elektronik SE56 Basic, kompakt, aus Kunststoff

 

Stückzahl: Wunsch-Liefertermin:

 Display Mit Ohne

 Betreibsspannung 90 … 265 V AC 12 … 60 V DC/18 … 45 V AC

 Ausgänge 4 … 20 mA RS 485

Hinweis
 
Sie können die 

Felder direkt in 

der Datei aus-

füllen, bevor Sie 

das Formular 

ausdrucken
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