DATENBLATT e

Typ TAU0OT burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Rohrfedermanometer, Anschluss ruckseitig
oder unten

¢ Fir Gase und nicht kristallisierende Flussigkeiten
¢ Anschluss rickseitig oder radial unten
¢ Verschiedene GréBen und Anzeigenbereiche

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kénnen eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung

abweichen.

Typ-Beschreibung

Manometer zur Druckmessung von neutralen und aggressiven Gasen und
nicht kristallisierenden Flussigkeiten geringer Viskositat, welche die Kupf-
erlegierung der Manometerinnenteile nicht angreifen. Als Sensor dient eine
kreisférmige Rohrfeder aus legiertem Kupfer.
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1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften

Abmessungen Siehe ,,2. Abmessungen® auf Seite 4

Materialien

Gehause Kunststoff, schwarz

Messglied Kupferlegierung

Zeiger Kunststoff, schwarz

Zeigerwerk Kupferlegierung

Anschlusszapfen Kupferlegierung

Ziffernblatt Kunststoff, weiB; schwarze Skalierung mit Anschlagstift

Sichtscheibe Kunststoff, glasklar; in Gehduse geschnappt

Messprinzip Rohrfeder

Messbereich Vakuum bis 25 bar

Genauigkeitsklasse 2,5 nach EN 837 -1

Anzeigebereiche Nach EN 837 -1

Ruhelast 75 % Skalenendwert

Wechsellast 67 % Skalenendwert

Kurzzeitig 100 % Skalenendwert

Messglied Kreisférmig

Leistungsdaten

Temperaturverhalten +0,4 % pro 10 K bezogen auf +20 °C

Mediendaten

Medien Neutrale/aggressive Gase/FlUssigkeiten von geringer Viskositét, die nicht kristallisieren
und den Werkstoff der Rohrfeder nicht angreifen

Medientemperatur Max. +60 °C

Umgebung und Installation

Umgebungstemperatur -20 bis +60 °C
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2. Abmessungen

burkert

2.1. Abmessungen Manometer mit Anschluss riickseitig zentriert

B1
D ||

B2

SwW

'NenngréBe B1:0,5 B2:1,0 D G  SW Masse[kg]

40 44 26 41 G% 14 0,063
50 47,5 26,5 49 G% 14 0,071
63 48 27,5 62 G% 14 0,078

2.2. Abmessungen Manometer mit Anschluss radial unten

| D | C

3. Bestellinformationen

‘NenngréBe A C:05 D G 'Hx1,0 SW Masse [kg]

40 8 241 41 G% 36 12 0,06
50 10 276 49 G% 45 14 0,10
63 10 28,3 62 G% 53,5 14 0,13

3.1. Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie méchten Ihr gewiinschtes Burkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fir Sie erreichbar. Melden Sie sich
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

3.2. Biirkert Produkftfilter
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Biirkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie méchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Burkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fur
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern
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3.3. Bestelltabelle Manometer mit Anschluss riickseitig zentriert

Hinweis:
Weitere Ausflihrungen auf Anfrage

burkert

Anzeigebereich [bar] NenngréBe [mm] Leitungsanschluss Artikel-Nr
0 bis 4 40 G¥% 787028 &
50 GV 787029 &
63 G 787030 &
0 bis 6 40 G 787031 &
50 GV 787032 &
63 GV 787033 &
0 bis 10 40 G 787034 &
50 G 787035 &
63 GY 787036 &
0 bis 16 40 G 787037 &
50 GV 787038 &
63 G 787039 &
3.4. Bestelltabelle Manometer mit Anschluss radial unten
Hinweis:
Weitere Ausflihrungen auf Anfrage
Anzeigebereich [bar] NenngréB8e [mm] Leitungsanschluss Artikel-Nr
0 bis 4 40 G 787002 &
50 GV 787003 &
63 GV 787004 &
0 bis 6 40 G 787005 &
50 G 787006 &
63 GV 787007 &
0 bis 10 40 G 787008 &
50 G 787009 &
63 G 787010 &
0 bis 16 40 G 787011 &
50 GV 787012 &
63 GV 787013 &
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Blrkert — Uberall in Inrer Nahe

Alle aktuellen
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com
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