DATENBLATT mmmEE
Typ TCLOO! burkert
81 81 FLUID CONTROL SYSTEMS

Einfacher Schwimmerschalter

e Schalter fUr neutrale und aggressive FlUssigkeiten
SchlieBer/Offner, Wechsler

Reed-Kontakt

Vertikaler oder Horizontaler Einbau

e Eingepresste Litzen (Typ 8181) oder Kabel (Typ TCLO01)

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kénnen eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung

abweichen.

Typ-Beschreibung

Schwimmschalter mit hermetisch gekapselten Reed-Kontakten im feststehen-
den Schalterteil, Schalterauslsung liber Magneten im beweglichen Schalter-
teil, Reedkontakte als Wechsler oder SchlieBer/Offner ausgefuhrt; fir neutrale
und aggressive Flussigkeiten; unempfindlich gegenliber Schmutzteilchen

im Medium; zylindrisches Gewinde fir einfachen Seiteneinbau in Behalter.
Verschiedene Versionen stehen zur Verfligung je nach Material (PP oder Edel-
stahl), Einbaulage (horizontal oder vertikal) und Ausstattung (Relais).
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Typ TCLOO1

1. Allgemeine technische Daten

1.1. Typ TCLOO1

Produkteigenschaften
Abmessungen
Schaltpunkt
Schaltfunktion
Betriebstemperatur
Fuhlerwerkstoff
Gewinde

Elektrische Daten

SchlieBer/Offner
Schaltspannung
Schaltstrom
Schaltleistung

Wechsler

Schaltspannung

Schaltstrom

Schaltleistung

Zulassungen und Zertifikate
Schutzart
Produktanschliisse
Elektrischer Anschluss
Umgebung und Installation
Einbaulage

1.2. Typ 8181

Produkteigenschaften
Abmessungen
Schaltpunkt
Schaltfunktion

Werkstoff

Gehause, Deckel / Kontakt

Schaft, Schwimmer

Sicherungsring (nur in vertikal Ausfg.)
Geréatestecker

Kabeldurchflihrung
Gewinde

Dichte des Schwimmers

Zulassiger Druck
PP-Ausfiihrung
Edelstahl-Ausfiihrung

Mediendaten

Mediumstemperatur
PP-Ausfihrung
Edelstahl-Ausfiihrung
Elektrische Daten
Ausgangstyp
Schaltfunktion
Spannung
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Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2. Abmessungen® auf Seite 4.

Bei Neigung von 7°+3° (8,5 mm+3 mm)
SchlieBer/Offner oder Wechsler
-25...+105°C

PP (PVDF auf Anfrage)

R %"

Max. 250 V
Max. 1 A
Max. 50 W / VA

Max. 48 V
Max. 0,25 A
Max. 3 W/ VA

IP67

PVC-Kabel, 3 m lang (andere Kabellangen auf Anfrage)

Horizontal

Typ 8181 Standard

Typ 8181 mit Relais-Modul

Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2. Abmessungen® auf Seite 4.

Bei Neigung von 7°+3° (8,5 mm+3 mm)
Horizontal oder vertikal

PP oder Edelstahl 304 (316L auf Anfrage)
PP oder Edelstahl 304

PA (wenn eine)

G %" (nur fur PP-horizontal-Ausfiihrung)
oder G %" fiir Litzen-Ausfihrung und G %"
fur Kabelausfiihrung

Ca. 0,7

1 bar (vertikal oder horizontal Einbaulage)

10 bar (vertikal Einbaulage)
5 bar (horizontal Einbaulage)

-10...+80°C
-40...+120°C

Reed-Kontakt
Stromlos geschlossen/Stromlos gedffnet
Schaltspannung max. 48 V AC/DC

Bei Neigung von 7°+3° (8,5 mm+3 mm)
Horizontal oder vertikal

PC / AgNi 90/10
PP oder Edelstahl 304 (316L auf Anfrage)
PP oder Edelstahl 304

Gehéause, Kontakthalter und Kabelver-
schraubung aus PA und Kabelverschrau-
bungsdichtung und Flachdichtung aus NBR

PA
G 3/4“

Ca. 0,7

1 bar (vertikal oder horizontal Einbaulage)

10 bar (vertikal Einbaulage)
5 bar (horizontal Einbaulage)

-10...+80°C
-40...+120°C
1 einfacher Wechselkontakt

Stromlos geschlossen/Stromlos gedffnet
Max. 250 V AC /30 V DC

319
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Produkteigenschaften

Typ 8181 Standard

Typ 8181 mit Relais-Modul

Strom

Schaltstrom: max. 0,25 A

Max. 3 A

Schaltleistung 66 VA AC/DC (nur fur PP-vertikal-Ausfih- -
rung)
50 VA AC/DC

Ubergangswiderstand Max. 150 mQ -

Max. 200 mQ (nur fir Edelstahl-horizon-
tal-Ausfihrung)

Durchschlagspannung

Min. 310 V AC (nur fur PP-vertikal-Ausfiih-

rung)
600V DC
Isolationswiderstand Min. 10 MQ -
Zyklen-Anzahl - 100 000 nach VDE 0435 Standard
Stromaufnahme - <3 mA
Zulassungen und Zertifikate
Schutzart IP65 IP65

Vibrationen und Schocks

20G (fur Edelstahl-Ausfihrung)

Produktanschliisse

Elektrischer Anschluss

Litzen 300 mm oder Kabel 5 m

Positionierbarer M12-Stecker und
EN175301 -803 Geratesteckdose

Elektrisches Kabel

0,25 mm? Mindestquerschnitt-Litzen oder
PVC lIsolertes Kabel, 0,25 mm? Mindest-
querschnitt, 2 Leiter + Abschirmung

Umgebung und Installation

Umgebungstemperatur

-10...+80 °C (Betrieb und Lagerung)

-10...+80 °C (Betrieb und Lagerung)

2. Abmessungen
2.1. Typ TCLOO1
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Schwimmer

Drehpunkt fiir Schwimmer
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2.2. Typ 8181
Schalter mit Litzen
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Schalter mit 5 m-Kabel

burkert

Horizontale, PP-Ausfiihrung

Horizontale, Edelstahl-Ausfiihrung
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Vertikale, PP-Ausfiihrung

Vertikale, Edelstahl-Ausfiihrung
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Schalter mit Relais-Modul
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3. Bestellinformationen

3.1. Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie mdchten lhr gewlinschtes Birkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fUr Sie erreichbar. Melden Sie sich
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen
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3.2. Biirkert Produktfilter

Biirkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie méchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Burkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fur
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

3.3. Bestelltabelle

Typ Anschluss Werkstoff Ausfiilhrung Schalt- Schalt- Schalt- Elektrischer Artikel-Nr.
strom spannung funktion Anschluss
TCLOO1 R 12 PP Horizontal Max. 1 A Max. 250 V SchlieBer/ | 3 m-Kabel 783793 &
Offner"

g Max. 48 V Wechsler 3 m-Kabel 783794 &
ﬁ 8181 G Va PP Horizontal 0,5A Max. §ch|ieBer/ 300 mm Litzen 438141 &
g 48 V AC/DC  Offner"
v G PP Vertikal 0,5A Max. §ch|ieBer/ 300 mm Litzen 438132 &
8 48 VAC/DC  Offner®
-g Edelstahl Horizontal 05A Max. §ch|ieBer/ 300 mm Litzen 438150 &
e 48 VAC/DC  Offner®
§ Vertikal 0,5A Max. §ch|ieﬁer/ 300 mm Litzen 438159 &
Y 48 V AC/DC  Offner™
= G % PP Horizontal 0,5 A Max. SchlieBer/ 5 m-Kabel 438496 &
§ 48V AC/DC  Offner"
D Vertikal 05A Max. §ch|ieBer/ 5 m-Kabel 438502 &
.% 48 V AC/DC  Offner"
= Edelstahl Horizontal 0,5A Max. SchlieBer/ 5 m-Kabel 438499 &
3 48 VAC/DC  Offner")
§ Vertikal 05A Max. §ch|ieBer/ 5 m-Kabel 438505 &
° 48 V AC/DC  Offner"
o 8181 mit G % PP Horizontal 3A Max. §ch|ieBer/ Positionierbar 438497 &
’?C, Relais-Modul 250 VAC/ Offner" M12-Stecker und
ﬁ mit 24 V DC 30V DC EN175301-803
% versorgt Geratesteckdose
10} Vertikal 3A Max. §ch|ieBer/ Positionierbar 438503 &=
I= 250 VAC/ Offner™ M12-Stecker und
2 30V DC EN175301-803
’;3 Geratesteckdose
w Edelstahl Horizontal 3A Max. §ch|ieBer/ Positionierbar 438500 &
[a] 250 VAC/ Offner™ M12-Stecker und
Q 30V DC EN175301-803
S Geratesteckdose
g Vertikal 3A Max. SchlieBer/  Positionierbar 438506 &
S 250 VAC/ Offner" M12-Stecker und
-~ 30V DC EN175301-803
4 Geratesteckdose
[a)

1.) Je nach Einbaulage
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