DATENBLATT e

Typ TEUO005 b u r ke r t

FLUID CONTROL SYSTEMS

Zylinderschalter

e Reed Sensor zum Direktanbau

LED-Schaltzustandsanzeige
Steckeranschluss M8, gerade oder Winkel
Kabelanschluss 3m lang

Einfache Handhabung

@ Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kénnen eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung

abweichen.

Typ-Beschreibung

Die magnetfeldempfindlichen Sensoren dienen zur bertihrungslosen Stel-
lungsriickmeldung des Magnetkolbens eines Pneumatik- oder Hydraulikzylin-
ders.

Die Stellung des Kolbens kann optisch mit einer LED angezeigt sowie elekt-
risch ausgewertet werden.
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1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Abmessungen
Ausfuhrung

Bauart
Anschlusskabel
Schaltzustandsanzeige
Elektrische Daten
Betriebsspannung

Bemessungsbetriebsstrom

Schaltleistung
Spannungsabfall
Zulassungen und Zertifikate
Schutzart

Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur

2. Abmessungen

Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2. Abmessungen® auf Seite 3.
Fur Zylindernut

Reed-Kontakt, 2-Leiter, Verpolschutz

@ 2,8 mm, PUR

LED Rot

5...240 V AC/DC mit 3 m-Kabel
5...60 V AC/DC mit M8-Stecker mit 0,3 m-Kabel

AC<100 mA
DC<100 mA

<10W
<2,5V
1P68

-10...+70°C

2.1. Reed-Kontakt mit LED mit 3 m-Kabel

»I—I« L_.I\

25+2

I 3000+£20

2.2. Reed-Kontakt mit LED, M8-Stecker mit 0,3 m-Kabel

° HERIA))!

33.8

— T 6

300+20

2.3. Steckverbinder ohne LED mit 3 m-Kabel, IP67

Winkelsteckverbinder, M8

Steckverbinder, gerade, M8

26

16.5

| 305
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2.4. Spannbandbefestigung mit Haltewinkel fiir Pneumatikzylinder Typ 0044

Hinweis:

e Fur Pneumatikzylinder ohne Zuganker Kolbendurchmesser 8...80 mm

e Zur Befestigung werden benétigt:

— 1 x Haltewinkel (fiir alle GréBen), Artikel-Nr. 780114

— 1 x Spannband

Spannbandbefestigung mit Haltewinkel fiir Pneumatikzylinder Typ 0044

19

19

20

o4

3. Gerate-/Prozessanschliisse

3.1. Schaltbild

Reed-Kontakt mit LED mit 3 m-Kabel

BN + (») -

<]>A\I BU 1 -®+
I

Reed

Reed-Kontakt mit LED, M8-Stecker mit 0,3 m-Kabel

4 1 BN

1 @3 <O> A\I_ﬂ_)_:'_' &)+

Reed
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4.1. Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie mdchten lhr gewlinschtes Biirkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fir Sie erreichbar. Melden Sie sich
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

4.2. Biirkert Produktfilter
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Biirkert Produkftfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie mdchten anhand lhrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Birkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel flr
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

4.3. Bestelltabelle

Ausfiihrung Artikel-Nr.
Reed-Kontakt mit LED, M8-Stecker mit 0,3 m-Kabel 773219 &
Reed-Kontakt mit LED, 3 m-Kabel 772322 =&
4.4. Bestelltabelle Zubeh6r
Ausfiihrung Artikel-Nr.
Winkelsteckverbinder, M8, 3 Meter 780112 &
Steckverbinder, gerade, M8, 3 Meter 780113 &
Haltewinkel fiir Spannbandbefestigung (alle GroBen) 780114 =
Spannband fir Kolben @ 8/10/12/16 mm 780115 =
Spannband fir Kolben @ 20/25 mm 780116 &
Spannband fur Kolben @ 32 mm 780117 =
Spannband fur Kolben @ 40 mm 780118 &
Spannband fiir Kolben @ 50 mm 780119 &
Spannband fir Kolben @ 63 mm 780120 =
Spannband fur Kolben & 80 mm 780121 =

DTS 1000110142 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 15.10.2019

Produkt-Webseite besuchen »

5|6


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TEU005
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TEU005&id=773219
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TEU005&id=772322
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TEU005&id=780112
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TEU005&id=780113
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TEU005&id=780114
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TEU005&id=780115
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TEU005&id=780116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TEU005&id=780117
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TEU005&id=780118
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TEU005&id=780119
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TEU005&id=780120
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TEU005&id=780121

Blrkert — Uberall in Inrer Nahe

Alle aktuellen
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com
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