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Schmutzfänger

•	 Messinggehäuse

•	 Filtereinsatz Edelstahl

•	 Verhindert Störungen durch verschmutzte Medien

Der Schmutzfänger verhindert Funktionsstörungen und verlängert die Lebens-
dauer von nachgeschalteten Ventilen.

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung 

abweichen.

Typ-Beschreibung

Typ TFU001

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001
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1.	 Allgemeine technische Daten
Hinweis:
Weitere Ausführungen auf Anfrage

Produkteigenschaften Messinggehäuse CW 617N Edelstahlgehäuse 1.4408

Materialien
Filter (Sieb) Edelstahl 1.4305 Edelstahl 1.4401
Dichtung C - 4400 PTFE
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Abmessungen“ auf Seite 3.
Leistungsdaten
Nenndruck1.) 10 bar (ü) bei + 20 °C 40 bar (ü)
Mediendaten
Medium Luft, neutrale Gase, Flüssigkeiten Luft, neutrale Gase, Flüssigkeiten
Medientemperatur - 10 bis + 100 °C - 10 bis + 200 °C

1.) Druckangaben: Überdruck zum Atmosphärendruck

2.	 Abmessungen
Hinweis:
Angaben in mm
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3.	 Bestellinformationen
3.1.	 Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001
https://www.burkert.com/ds-shop
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3.2.	 Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für 
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

3.3.	 Bestelltabelle Messinggehäuse

Hinweis:
•	 Das Ersatzsieb wird ohne Deckeldichtung geliefert.

•	 Für alle nachfolgend aufgeführten Varianten gilt Druckstufe PN: 20 bar

Anschluss ISO 228/1 Nennweite Sieb L H KV-Wert Durchfluss Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Ersatzsieb[Zoll] [mm] [µm] [mm] [mm] [m3/h]

⅜ 10 400 55 40 3,4 783671  788904 
½ 15 400 58 40 4,6 783672  788905 
¾ 20 400 65 43 5,9 783673  788906 
1 25 400 78 52 9,47 783674  788907 
1 ¼ 32 500 96 68 17,0 783675  788908 
1 ½ 40 500 106 75 24,5 783676  788909 
2 50 500 126 90 36,0 783677  788910 

3.4.	 Bestelltabelle Edelstahlgehäuse

Hinweis:
•	 Das Ersatzsieb wird ohne Deckeldichtung geliefert.

•	 Für alle nachfolgend aufgeführten Varianten gilt Druckstufe PN: 40 bar

Anschluss 
DIN 2999

Nenn-
weite

Sieb L H KV-Wert
Durchfluss

Artikel-Nr. 
Maschenweite 

0,5 mm

Artikel-Nr. 
Maschenweite 

0,25 mm

Artikel-Nr. 
Ersatzsieb 

Maschenweite 
0,5 mm

Artikel-Nr. 
Ersatzsieb

Maschenweite 
0,25 mm[Zoll] [mm] [µm] [mm] [mm] [m3/h]

¼ 8 500 65 48 3,05 771820  771145  771829  771837 
⅜ 10 500 65 48 3,41 789890  771822  771830  771838 
½ 15 500 65 48 4,47 789305  771823  771831  771839 
¾ 20 500 80 50 7,85 789741  771824  771832  771840 
1 25 500 90 70 11,08 789272  771149  771833  771841 
1 ¼ 32 500 105 74 16,0 789273  771826  771834  771842 
1 ½ 40 500 120 82 22,28 789274  771827  771835  771843 
2 50 500 140 95 25,37 771100  771828  771836  771844 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=783671
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=788904
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=783672
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=788905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=783673
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=788906
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=783674
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=788907
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=783675
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=788908
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=783676
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=788909
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=783677
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=788910
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771820
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771145
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771829
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771837
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=789890
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771822
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771830
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771838
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=789305
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771823
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771831
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771839
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=789741
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771824
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771832
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771840
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=789272
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771149
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771833
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771841
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=789273
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771826
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771834
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771842
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=789274
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771827
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771835
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771843
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771100
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771828
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771836
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU001&id=771844


Bürkert – Überall in Ihrer Nähe
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Alle aktuellen 
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com
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