
Produkt-Webseite besuchen  

DATENBLATT

Standard | DE | de | 202211 | 12

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Änderungen vorbehalten

Rückschlagventil für Wasser und Luft

•	 Messing- oder Edelstahlgehäuse

•	 Innenteile Edelstahl

Rückschlagventil für den horizontalen oder vertikalen Einbau.

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung 

abweichen.

Typ-Beschreibung

Typ TFU002

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002
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1.	 Allgemeine technische Daten
Hinweis:
Andere Ausführungen auf Anfrage

1.1.	 Schwere Bauform

Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Abmessungen“ auf Seite 4.

Materialien
Gehäuse Pressmessing CW 617N
Ventilkegel Polyamid (PA)
Feder Edelstahl
Dichtungen NBR
Nennweite DN10…DN40
Mediendaten
Medientemperatur -20 °C…max. +100 °C
Leistungsdaten
Nenndruck Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „Messinggehäuse, schwere 

Bauform“ auf Seite 5.
Öffnungsdruck1.) 0,02 bar
Umgebung und Installation
Einbaulage Horizontal oder vertikal

1.) Druckangaben: Überdruck zum Atmosphärendruck

1.2.	 Leichte Bauform

Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Abmessungen“ auf Seite 4.

Materialien
Gehäuse Pressmessing CW 617N
Ventilkegel Polyamid (PA)
Feder Edelstahl
Dichtungen NBR
Nennweite DN10…DN100
Mediendaten
Medientemperatur Max. 100 °C
Leistungsdaten
Nenndruck Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „Messinggehäuse, leichte 

Bauform“ auf Seite 5.
Öffnungsdruck1.) 0,02 bar
Umgebung und Installation
Einbaulage Horizontal oder vertikal

1.) Druckangaben: Überdruck zum Atmosphärendruck

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002
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1.3.	 Schrägsitzform

Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Abmessungen“ auf Seite 4.

Materialien
Gehäuse Edelstahl 1.4408
Dichtungen PTFE
Nennweite DN8…DN50
Mediendaten
Medientemperatur -20 °C…max. +200 °C
Leistungsdaten
Nenndruck Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „Edelstahlgehäuse, Schrägsitz-

form“ auf Seite 6.
Öffnungsdruck1.) 0,8 bar
Umgebung und Installation
Einbaulage Horizontal oder vertikal

1.) Druckangaben: Überdruck zum Atmosphärendruck

2.	 Abmessungen
Die Abmessungen sind im Kapitel Bestellinformationen aufgeführt: 
•	 „Brass body, heavy design“ auf Seite 5

•	 „Brass body, light design“ auf Seite 5

•	 „Stainless steel body, angle seat design“ auf Seite 6

3.	 Bestellinformationen
3.1.	 Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

3.2.	 Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für 
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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3.3.	 Bestelltabelle

Messinggehäuse, schwere Bauform

L G
H

DN Leitungsanschluss 
ISO 228/1

G H L Nenndruck1.) Durchfluss KV Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [bar]

10 G ⅜ 21,0 47,0 27,0 40 3,7 783275 
15 G ½ 26,0 59,0 34,5 40 5,8 783276 
20 G ¾ 32,0 65,0 42,0 40 8,6 783277 
25 G 1 39,0 75,0 49,0 25 13,8 783278 
32 G 1¼ 49,0 83,0 61,0 25 20,2 783279 
40 G 1½ 55,0 89,0 73,0 16 30,9 783280 
50 G 2 68,0 101,5 88,0 16 48,8 783281 

1.) Druckangaben: Überdruck zum Atmosphärendruck

Messinggehäuse, leichte Bauform

L

H

DN Leitungsanschluss ISO 228/1 H L Nenndruck1.) Durchfluss KV Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [bar]
10 G ⅜ 55,0 34,0 16 2,8 783285 
15 G ½ 45,0 28,0 40 3,7 783286 
20 G ¾ 48,0 35,0 40 5,8 783287 
25 G 1 56,0 42,0 25 8,6 783288 
32 G 1¼ 62,0 51,0 25 13,8 783289 
40 G 1½ 69,0 61,0 16 20,2 783290 
50 G 2 77,0 73,0 16 30,9 783291 
65 G 2½ 93,0 90,0 12 48,8 783292 
80 G 3 113,0 113,0 12 79,4 783293 
100 G 4 135,0 140,0 10 124,9 783294 

1.) Druckangaben: Überdruck zum Atmosphärendruck

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783275
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783276
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783277
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783278
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783279
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783280
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783281
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783285
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783286
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783287
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783288
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783289
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783290
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783291
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783292
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783293
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783294
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Edelstahlgehäuse, Schrägsitzform

H
L

50°

DN Leitungsanschluss DIN 2999 H L Nenndruck1.) Durchfluss KV Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [bar]

8 R ¼ 30,0 65,0 40 3,7 783305 
10 R ⅜ 30,0 65,0 40 3,7 783306 
15 R ½ 34,0 65,0 40 5,8 783307 
20 R ¾ 39,0 75,0 40 8,6 783308 
25 R 1 42,0 90,0 40 13,8 783309 
32 R 1¼ 50,0 110,0 40 20,2 783310 
40 R 1½ 57,0 120,0 40 30,9 783311 
50 R 2 70,0 150,0 40 48,8 783312 

1.) Druckangaben: Überdruck zum Atmosphärendruck

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783305
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783306
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783307
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783308
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783309
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783310
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783311
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TFU002&id=783312


Bürkert – Überall in Ihrer Nähe

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Norwegen

Österreich
Polen 
Portugal
Schweden
Schweiz
Spanien
Tschechische 
Rep.
Türkei

China
Hong Kong
Indien
Japan 
Korea
Malaysia
Philippinen
Singapur
Taiwan

Südafrika

Russland

Vereinigte 
Arabische 
EmirateArgentinien

Brasilien
Uruguay

Kanada
USA

Australien
Neuseeland

Alle aktuellen 
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com
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