DATENBLATT mmE s

Typ TFUO05 b u r ke r t

FLUID CONTROL SYSTEMS

Ruckschlagklappe fur Wasser

e Messinggehause
e Metalldichtung

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kénnen eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung

abweichen.

Typ-Beschreibung

Ruckschlagklappe mit Metalldichtung flir den horizontalen Einbau.
Zum Offnen ist eine Druckdifferenz von 0,1 bar erforderlich.
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1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften

Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2. Abmessungen® auf Seite 3.
Werkstoff

Gehéause CW 617N

Klappe CW 617N

Dichtung Metallisch dichtend
Nennweite DN15...50 mm
Leistungsdaten

Druck Max. 10 bar" bei +20 °C
Offnungsdruck Differenzdruck >0,1 bar
Mediendaten

Medientemperatur Max. +110°C
Umgebung und Installation

Einbaulage Horizontal

1.) Druckangabe: Uberdruck zum Atmospharendruck

2. Abmessungen

2.1. Abmessungen

Hinweis:
Angaben in mm

SW DN Leitungsanschluss L H sSw ‘
[mm] [mm] [mm] [mm] |

I 15 R 47,0 32,0 20,0

20 R % 53,0 34,0 26,5

- 25 R1 64,0 40,0 26,0

32 R1% 74,0 47,0 34,5

40 R17% 87,0 54,0 39,5

50 R2 97,0 57,0 49,5

L

3. Bestellinformationen
3.1. Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie mdchten lhr gewlinschtes Biirkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fir Sie erreichbar. Melden Sie sich
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen
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Biirkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie méchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Burkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fur
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

3.3. Bestelltabelle

Hinweis:

Andere Ausfiihrungen auf Anfrage

DN Leitungsanschluss L H SW Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm]

15 R %2 47,0 32,0 20,0 783458 &
20 R % 53,0 34,0 26,5 783459 &
25 R1 64,0 40,0 26,0 783460 &
32 R1% 74,0 47,0 34,5 783461 =
40 R1% 87,0 54,0 39,5 783462 =
50 R2 97,0 57,0 49,5 783463 &
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Burkert — Uberall in Ihnrer Nahe
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