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2/2-Wege-Quetschventil

•	 Verschiedene Ausführungen

•	 Fremdgesteuert

•	 Für explosionsgefährdete Umgebung geeignet

Die	Quetschventile	bestehen	aus	einem	Gehäuse	mit	Muffen-	oder	Flan-
schanschluss sowie einer zylindrischen Manschette. Die Ventile sind drucklos 
geöffnet.	Abgesperrt	wird	durch	Druck	auf	die	Außenseite	der	zylindrischen	
Manschette. Als Steuermedium eignen sich Druckluft oder Wasser. Durch die 
Ungefährlichkeit der Steuermedien können die Ventile auch in explosionsge-
fährdeter Umgebung eingesetzt werden.

Im	Datenblatt	beschriebene	Produktvarianten	können	eventuell	von	der	Produktdarstellung	und	-beschreibung	

abweichen.

Typ-Beschreibung

Typ TRF003
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1. Allgemeine technische Daten
1.1. Ausführung I (mit Kunststoffgehäuse und Muffe)

Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. Abmessungen“ auf Seite 4.

Werkstoff
Gehäuse POM
Dichtung Naturgummi	(weitere	auf	Anfrage)
Leistungsdaten
Betriebsdruck1.) Max.	6 bar
Steuerdruck1.) 2…2,5 bar	über	Betriebsdruck
Mediendaten
Medien Gasförmige,	flüssige,	körnige,	breiige	und	rieselfähige	Medien	sowie	Staub
Mediumstemperatur Max. + 80 °C
Steuermedium Wasser, Luft
Produktanschlüsse
Leitungsanschluss Muffe	R	½	bis	R	2

1.)	Druckangaben:	Überdruck	zum	Atmosphärendruck

1.2. Ausführung II (mit Grauguss-Gehäuse und Muffe)

Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. Abmessungen“ auf Seite 4.

Werkstoff
Gehäuse GG20	mit	Stahl-Fitting
Dichtung Naturgummi	(weitere	auf	Anfrage)
Leistungsdaten
Betriebsdruck1.) Max.	6 bar
Steuerdruck1.) 2…2,5 bar	über	Betriebsdruck
Mediendaten
Medien Gasförmige,	flüssige,	körnige,	breiige	und	rieselfähige	Medien	sowie	Staub
Mediumstemperatur Max. + 80 °C
Steuermedium Wasser, Luft
Produktanschlüsse
Leitungsanschluss Muffe	R	¾,	R	1

1.)	Druckangaben:	Überdruck	zum	Atmosphärendruck

1.3. Ausführung III (mit Grauguss-Gehäuse und Flansch)

Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. Abmessungen“ auf Seite 4.

Werkstoff
Gehäuse GG20
Flansch DN40…100 GG20
Dichtung Naturgummi	(weitere	auf	Anfrage)
Leistungsdaten
Betriebsdruck1.) Max.	4 bar
Steuerdruck1.) 1,8…2,0 bar	über	Betriebsdruck
Mediendaten
Medien Gasförmige,	flüssige,	körnige,	breiige	und	rieselfähige	Medien	sowie	Staub
Mediumstemperatur Max. + 80 °C
Steuermedium Wasser, Luft
Produktanschlüsse
Leitungsanschluss Flansch

1.)	Druckangaben:	Überdruck	zum	Atmosphärendruck
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2. Schaltungsfunktionen

Wirkungsweise Beschreibung

2 (B)

1 (P)

Typ: B, einfachwirkender Antrieb für pneumatisch betätigtes Auf/Zu-Ventil
2/2-Wege
In	Ruhestellung	durch	Federkraft	geöffnet

3. Abmessungen
3.1. Ausführung I (mit Kunststoffgehäuse und Muffe)

Ø
D

D
N

L

Steuerluftanschluss G 3/8

R

DN Leitungsanschluss L Ø D Masse
[mm] [mm] [mm] [kg]
15 R	½ 130 63 0,4
20 R	¾ 142 76 0,55
25 R	1 152 80 0,7
32 R	1	¼ 189 95 0,8
40 R	1	½ 202 110 1,5
50 R	2 210 120 2,0

3.2. Ausführung II (mit Grauguss-Gehäuse und Muffe)

L

D

R 3/8
DN Leitungsanschluss D L Masse
[mm] [mm] [kg]
20 R	¾ R	¾ 140 1,2
25 R	1 R	1 150 1,9

3.3. Ausführung III (mit Grauguss-Gehäuse und Flansch)

Ø
D

L

G 3/8
DN Leitungsanschluss L Ø D Masse
[mm] [mm] [mm] [kg]
40 Flansch1.) 156 150 8,0
50 Flansch1.) 167 165 9,5
65 Flansch1.) 184 185 12,0
80 Flansch1.) 226 200 17,5
100 Flansch1.) 282 220 22,5

1.)	Flansch	nach	DIN	2633	Form	C
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4. Bestellinformationen
4.1. Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie	möchten	Ihr	gewünschtes	Bürkert-Produkt	oder	Ersatzteil	schnell	finden	und	direkt	
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

4.2. Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie	möchten	anhand	Ihrer	technischen	Anforderungen	einfach	und	bequem	selektie-
ren?	Nutzen	Sie	den	Bürkert	Produktfilter	und	finden	Sie	unseren	passenden	Artikel	für	
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

4.3. Bestelltabelle

Ausführung Leitungsanschluss DN Betriebsdruck Steuerdruck (über Betriebsdruck] Artikel-Nr.
[bar] [bar]

I R	½ 15 max. 6 2…2,5 783513 
R	¾ 20 max. 6 2…2,5 783514 
R	1 25 max. 6 2…2,5 783515 
R	1¼ 32 max. 6 2…2,5 783516 
R	1½ 40 max. 6 2…2,5 783517 
R	2 50 max. 6 2…2,5 783518 

II R	¾ 20 6 2…2,5 783511 
R	1 25 6 2…2,5 783512 

III Flansch1.) 40 4 1,8…2,0 783502 
Flansch1.) 50 4 1,8…2,0 783503 
Flansch1.) 65 4 1,8…2,0 783504 
Flansch1.) 80 4 1,8…2,0 783505 
Flansch1.) 100 4 1,8…2,0 783506 

1.)	Flansch	nach	DIN	2633	Form	C

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRF003
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Bürkert – Überall in Ihrer Nähe

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Norwegen

Österreich
Polen 
Portugal
Schweden
Schweiz
Spanien
Tschechische 
Rep.
Türkei

China
Hong Kong
Indien
Japan 
Korea
Malaysia
Philippinen
Singapur
Taiwan

Südafrika

Russland

Vereinigte 
Arabische 
Emirate

Brasilien
Uruguay

Kanada
USA

Australien
Neuseeland

Alle aktuellen 
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com
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