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1. Allgemeine technische Daten
1.1. Regulierventile, einschraubbar und steckbar

Hinweis:
Andere	Ausführungen,	Anschlüsse,	Werkstoffe,	Dichtwerkstoffe	auf	Anfrage

Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie der entsprechenden Bestelltabelle im Kapitel 

„3.3. Bestelltabelle Regulierventile, einschraubbar und steckbar“ auf Seite 8.

Werkstoff
Gehäuse •	 Messing vernickelt

•	 Edelstahl AISI 316

•	 Kunststoff	PBTP

•	 Aluminium
Dichtung O-Ring •	 Messing vernickelt: NBR

•	 Edelstahl	AISI	316:	FKM

•	 Kunststoff	PBTP:	NBR

•	 Aluminium: NBR
Leistungsdaten

Nenndruck
Messing vernickelt Max. 10 bar1.)

Edelstahl AISI 316 Detaillierte Informationen entnehmen Sie „3. Bestellinformationen“ auf Seite 7.
Kunststoff	PBTP Max. 10 bar1.)

Aluminium Max. 10 bar1.)

Mediendaten

Medium
Messing vernickelt Luft, neutrale Gase
Edelstahl AISI 316 Luft, neutrale Gase
Kunststoff	PBTP Luft,	neutrale	Gase,	Flüssigkeiten
Aluminium Luft,	neutrale	Gase,	Flüssigkeiten

Mediumstemperatur
Messing vernickelt - 10…+ 70 ºC
Edelstahl AISI 316 - 10…+ 120 ºC
Kunststoff	PBTP 0…+ 60 ºC
Aluminium - 10…+ 70 ºC

1.) Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
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1.2. Schnellentlüftungsventil

Hinweis:
Andere	Ausführungen,	Anschlüsse,	Werkstoffe,	Dichtwerkstoffe	auf	Anfrage

Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie der entsprechenden Bestelltabelle im Kapitel 

„3.4. Bestelltabelle Schnellentlüftungsventil“ auf Seite 15.

Werkstoff
Gehäuse •	 Messing vernickelt

•	 Edelstahl AISI 316
Dichtung •	 Messing vernickelt: NBR

•	 Edelstahl	AISI	316:	FKM
Leistungsdaten
Nenndruck
Messing vernickelt 0,5…12 bar1.)

Edelstahl AISI 316 0,5…10 bar1.)

Mediendaten
Medium
Messing vernickelt Luft, neutrale Gase
Edelstahl AISI 316 Luft, neutrale Gase
Mediumstemperatur
Messing vernickelt 0…+ 80 ºC

Edelstahl AISI 316 - 10…+ 120 ºC

1.) Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck

1.3. Drosseln und Drosselschalldämpfer

Hinweis:
Andere Ausführungen auf Anfrage

Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie der entsprechenden Bestelltabelle im Kapitel 

„3.5. Bestelltabelle Drosseln und Drosselschalldämpfer“ auf Seite 16.

Werkstoff
Gehäuse Messing
Leistungsdaten
Nenndruck Pmax	=	12 bar

1.)

Mediendaten
Medium Luft, neutrale Gase
Mediumstemperatur - 10 °C…+ 80 °C

1.) Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
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1.4. Doppelrückschlagventil

Hinweis:
Andere Ausführungen auf Anfrage

Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie der entsprechenden Bestelltabelle im Kapitel 

„3.6. Bestelltabelle Doppelrückschlagventil“ auf Seite 17.

Werkstoff
Gehäuse Aluminium
Leistungsdaten
Nenndruck 2…10 bar1.)

Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Fluidischer	Anschluss G	⅛,	G	¼
Mediendaten
Medium Geölte	oder	ungeölte,	gefilterte	Luft
Mediumstemperatur - 10…+ 80 °C

1.) Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck

2. Produktversionen
2.1. Regulierventile, einschraubbar und steckbar

Eigenschaften:
•	 Drosselventile

•	 Drosselrückschlagventile

 – Drosselrückschlagventile (Abluft)

 – Drosselrückschlagventile (Zuluft)

•	 Rückschlagventile

Merkmale:
•	 M 5 bis G ½" Gewindeanschluss

•	 4	bis	12 mm	Schlauchsteckanschluss

•	 	Messing	vernickelt,	Edelstahl,	Aluminium,	Kunststoff	PBTP

Detaillierte Informationen bezüglich der allgemeinen technischen Daten	finden	Sie	im	Kapitel	„1.1. Regu-
lierventile, einschraubbar und steckbar“ auf Seite 3.

Detaillierte Informationen bezüglich der Bestellinformationen	finden	Sie	im	Kapitel	„3.3. Bestelltabelle 
Regulierventile, einschraubbar und steckbar“ auf Seite 8.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
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2.2. Schnellentlüftungsventil

Eigenschaften:
Schnellentlüftungsventil zum Verkürzen der Abluftwege an pneumatischen Linear- und Drehantrieben.

Merkmale:
•	 Zum Direktanbau ab Verbraucher

•	 Kurzer Entlüftungsweg

•	 Schnelle Zylinderbewegung

Wirkungsweise:
Ist der Eingang P beaufschlagt, gelangt der Druck zum Ausgang A. Die Entlüftung R ist gesperrt. Bei Über-
druck in A gegenüber P wird A nach R entlüftet.

P R

A

Detaillierte Informationen bezüglich der allgemeinen technischen Daten	finden	Sie	im	Kapitel	„1.2. 
Schnellentlüftungsventil“ auf Seite 4.

Detaillierte Informationen bezüglich der Bestellinformationen	finden	Sie	im	Kapitel	„3.4. Bestelltabelle 
Schnellentlüftungsventil“ auf Seite 15.

2.3. Drosseln und Drosselschalldämpfer

Eigenschaften:
Drosselschalldämpfer dient zur Reduzierung des Geräuschpegels und Drosselung der ausströmenden 
Druckluft bei Pneumatikventilen.

Merkmale:
•	  Zum Direkteinbau am Verbraucher

•	  Mit integriertem Schalldämpfer

•	  Kompakte Bauweise

Detaillierte Informationen bezüglich der allgemeinen technischen Daten	finden	Sie	im	Kapitel	„1.3. Dros-
seln und Drosselschalldämpfer“ auf Seite 4.

Detaillierte Informationen bezüglich der Bestellinformationen	finden	Sie	im	Kapitel	„3.5. Bestelltabelle 
Drosseln und Drosselschalldämpfer“ auf Seite 16.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
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2.4. Doppelrückschlagventil

Eigenschaften:
Das Doppelrückschlagventil ermöglicht die Ansteuerung eines Verbrauchers durch zwei verschiedene Ver-
sorgungsstellen. Das Ventilgehäuse besteht aus Aluminium.

Merkmale:
•	 Aluminiumgehäuse

Wirkungsweise:
Der mit Druck beaufschlagte Eingang P1 oder P2 ist mit A verbunden, der jeweils andere Eingang gesperrt. 
Sind beide Eingänge druckbeaufschlagt, gelangt der höhere Druck zum Ausgang.

A

P2P1

Durchfluss QNn-Wert Luft:
Messung bei + 20 °C, 6 bar1.)	Druck	am	Ventileingang	und	1 bar	Druckdifferenz

Fluidischer
Anschluss

QNn-Wert Luft Druckbereich1.)

[l/min] [bar]
G	⅛ 200 2…10
G	¼ 200 2…10

1.) Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck

Detaillierte Informationen bezüglich der allgemeinen technischen Daten	finden	Sie	im	Kapitel	„1.4. Dop-
pelrückschlagventil“ auf Seite 5.

Detaillierte Informationen bezüglich der Bestellinformationen	finden	Sie	im	Kapitel	„3.6. Bestelltabelle 
Doppelrückschlagventil“ auf Seite 17.

3. Bestellinformationen
3.1. Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie	möchten	Ihr	gewünschtes	Bürkert-Produkt	oder	Ersatzteil	schnell	finden	und	direkt	
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

3.2. Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren?	Nutzen	Sie	den	Bürkert	Produktfilter	und	finden	Sie	unseren	passenden	Artikel	für	
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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3.3. Bestelltabelle Regulierventile, einschraubbar und steckbar

Drosselventil

Ø

F

L1

L2
L

Material Medium F Durchmesser L L1 L2 Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Messing 
vernickelt

Luft M 5 4 28,0 24,0 10,5 1 780217 
G	⅛ 4 37,0 25,0 18,5 1 780218 
G	⅛ 6 37,0 26,0 18,5 1 780219 
G	¼ 6 50,0 28,0 24,0 1 780220 
G	⅛ 8 37,0 31,0 18,5 1 780221 
G	¼ 8 50,0 31,0 24,0 1 780222 
G	¼ 10 50,0 36,0 24,0 1 780223 

F

L1

F1L
L2

Material Medium F Gewinde-
anschluss F1

L L1 L2 Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [Stück]
Messing
vernickelt

Luft, 
neutrale 
Gase

G	⅛ G	⅛ 30,9 21,4 15,8 1 780228 
G	¼ G	¼ 37,0 25,5 19,1 1 780229 

Ø

L

F

L1 Material Medium F Durchmesser L L1 Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [Stück]
Edelstahl 
AISI 316

Luft, neutrale 
Gase

⅛" 6 42,0 24,0 1 771636 
¼" 6 50,0 27,0 1 771637 
⅛" 8 42,0 24,0 1 771638 
¼" 8 50,0 27,0 1 771639 
⅜" 10 57,0 31,0 1 771640 
½" 12 70,0 34,0 1 771641 

F1

F

L

L1 Material Medium F F1 L L1 Verpackungseinheit Artikel-Nr.
[mm] [mm] [Stück]

Edelstahl 
AISI 316

Luft, neutrale 
Gase

⅛" ⅛" 42,0 20,0 1 771643 
¼" ¼" 50,0 25,0 1 770177 
⅜" ⅜" 57,0 28,0 1 771644 
½" ½" 70,0 31,0 1 771645 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780217
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780218
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780219
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780220
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780221
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780222
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780223
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780228
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780229
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771636
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771637
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771638
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771639
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771640
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771641
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771643
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=770177
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771644
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771645
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F

L1

L
L2

Ø

Material Medium F Durchmesser L L1 L2 Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Kunststoff	
PBTP

Luft, 
neutrale 
Gase

M 5 4 27,7 19,1 13,5 1 783394 
⅛" 4 33,5 21,0 18,9 1 783395 
M 5 6 27,7 20,8 13,5 1 783396 
⅛" 6 33,5 22,3 18,9 1 783398 
¼" 6 38,8 24,3 23,0 1 783397 
⅛" 8 33,5 25,6 18,9 1 783400 
¼" 8 38,8 27,2 23,0 1 783399 
¼" 10 38,8 28,6 23,0 1 783401 
⅜" 10 47,2 30,3 26,9 1 783402 
¼" 12 38,8 31,0 23,0 1 783403 
⅜" 12 47,2 32,4 26,9 1 783404 
½" 12 53,0 34,0 31,1 1 783405 

Drosselventil, Blockbauform

L2

L1 F

L

Ø

Material Medium F Durchmesser L L1 L2 Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Aluminium Luft M 5 4,2 21,0 12,5 15,0 1 783365 

G	⅛ 4,2 31,0 18,2 25,0 1 783366 
G	¼ 6,5 45,0 24,5 35,0 1 783367 
G	⅜ 6,5 50,0 25,5 35,0 1 783368 
G ½ 6,5 59,0 35,0 44,0 1 783369 

L2

L1 F

L

Ø

Material Medium F Durchmesser L L1 L2 Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Edelstahl 
AISI 316

Luft, 
neutrale 
Gase

⅛" 4,2 32,0 17,0 22,0 1 771463 
¼" 6,5 55,0 24,0 31,8 1 771464 
⅜" 6,5 55,0 24,0 31,8 1 771465 
½" 6,5 64,0 33,0 35,0 1 771466 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783394
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783395
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783396
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783398
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783397
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783400
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783399
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783401
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783402
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783403
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783365
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783366
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783367
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783368
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783369
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771463
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771464
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771465
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771466
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Drosselrückschlagventile (Abluft)

Ø

F

L1

L2
L

Material Medium F Durchmesser L L1 L2 Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Messing 
vernickelt

Luft M 5 4 28,0 24,0 10,5 1 780204 
G	⅛ 4 37,0 25,0 18,5 1 780205 
G	⅛ 6 37,0 26,0 18,5 1 780206 
G	¼ 6 50,0 28,0 24,0 1 780207 
G	⅛ 8 37,0 31,0 18,5 1 780208 
G	¼ 8 50,0 31,0 24,0 1 780209 
G	¼ 10 50,0 36,0 24,0 1 780210 

F

L1

L F1

L2

Material Medium F F1 L L1 L2 Verpackungseinheit Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [Stück]

Messing 
vernickelt

Luft, 
neutrale 
Gase

⅛" ⅛" 42,0 21,4 19,7 1 783406 
¼" ¼" 48,0 25,5 24,0 1 783407 
⅜" ⅜" 53,0 31,5 28,0 1 783408 

Ø

L

F

L1 Material Medium F Durchmesser L L1 Verpackungseinheit Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [Stück]

Edelstahl 
AISI 316

Luft, 
neutrale 
Gase

⅛" 6 42,0 24,0 1 771753 
¼" 6 50,0 27,0 1 771754 
⅛" 8 42,0 24,0 1 771755 
¼" 8 50,0 27,0 1 771756 
⅜" 10 57,0 31,0 1 771757 
½" 12 70,0 34,0 1 771758 

F1

F

L

L1 Material Medium F F1 L L1 Verpackungseinheit Artikel-Nr.
[mm] [mm] [Stück]

Edelstahl AISI 
316

Luft, neutrale 
Gase

⅛" ⅛" 42,0 20,0 1 771760 
¼" ¼" 50,0 25,0 1 771761 
⅜" ⅜" 57,0 28,0 1 771762 
½" ½" 60,0 31,0 1 771763 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780204
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780205
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780206
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780207
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780208
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780209
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780210
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783408
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771753
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771754
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771755
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771756
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771757
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771758
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771760
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771761
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771762
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771763
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F

L1

L
L2

Ø

Material Medium F Durchmesser L L1 L2 Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Kunststoff 
PBTP

Luft, 
neutrale 
Gase

M 5 4 29,5 18,2 17,6 10 771807 
⅛" 4 35,4 19,4 16,1 10 771808 
¼" 4 42,6 24,0 18,6 10 771809 
M 5 6 29,5 18,2 17,8 10 771810 
⅛" 6 35,4 19,4 17,0 10 771811 
¼" 6 42,6 24,0 19,6 10 771812 
⅛" 8 35,4 19,4 17,7 10 771813 
¼" 8 42,6 24,0 20,2 10 771814 
⅜" 8 48,0 26,3 21,7 5 771815 
¼" 10 42,6 25,5 22,8 10 771816 
⅜" 10 48,0 26,3 23,7 5 771817 
⅜" 12 48,0 27,3 25,5 5 771818 
½" 12 53,5 29,1 28,6 5 771819 

Drosselrückschlagventile (Zuluft)

Ø

F

L1

L2
L

Material Medium F Durchmesser L L1 L2 Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Messing 
vernickelt

Luft, 
neutrale 
Gase

G	⅛ 4 37,0 25,0 18,5 1 780211 
G	⅛ 6 37,0 26,0 18,5 1 780212 
G	¼ 6 50,0 28,0 24,0 1 780213 
G	⅛ 8 37,0 31,0 18,5 1 780214 
G	¼ 8 50,0 31,0 24,0 1 780215 
G	¼ 10 50,0 36,0 24,0 1 780216 

F

L1

L F1

L2

Material Medium F F1 L L1 L2 Verpackungseinheit Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [Stück]

Messing 
vernickelt

Luft, 
neutrale 
Gase

⅛" ⅛" 42,0 21,4 19,7 1 783409 
¼" ¼" 48,0 25,5 24,0 1 783410 
⅜" ⅜" 53,0 31,5 28,0 1 783411 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771807
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771808
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771809
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771810
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771811
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771812
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771813
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771814
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771815
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771816
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771817
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771818
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771819
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780212
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780213
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780214
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780215
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=780216
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783409
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783410
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783411
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F

L1

L
L2

Ø

Material Medium F Durch-
messer

L L1 L2 Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Kunststoff 
PBTP

Luft, 
neutrale 
Gase

M 5 4 29,5 18,2 17,6 10 771764 
⅛" 4 35,4 19,4 16,1 10 771765 
¼" 4 42,6 24,0 18,6 10 771766 
M 5 6 29,5 18,2 17,8 10 771767 
⅛" 6 35,4 19,4 17,0 10 771768 
¼" 6 42,6 24,0 19,6 10 771769 
⅛" 8 35,4 19,4 17,7 10 771770 
¼" 8 42,6 24,0 20,2 10 771771 
⅜" 8 48,0 26,3 21,7 5 771772 
¼" 10 42,6 25,5 22,8 10 771773 
⅜" 10 48,0 26,3 23,7 5 771774 
⅜" 12 48,0 27,3 25,5 5 771775 
½" 12 53,5 29,1 28,6 5 771776 

Drosselrückschlagventil, Blockbauform, einseitig regelnd

L2

L1 F

L

Ø

Material Medium F Durch-
messer

L L1 L2 Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Alumini-
um

Luft M 5 4,2 21,0 12,5 15,0 1 783360 
G	⅛ 4,2 31,0 18,2 25,0 1 783361 
G	¼ 6,5 45,0 24,5 35,0 1 783362 
G	⅜ 6,5 50,0 25,5 35,0 1 783363 
G ½ 6,5 59,0 35,0 44,0 1 783364 

Edelstahl 
AISI 316

Luft, 
neutrale 
Gase

⅛" 4,2 32,0 17,0 22,0 1 771459 
¼" 6,5 55,0 24,0 31,8 1 771460 
⅜" 6,5 55,0 24,0 31,8 1 771461 
½" 6,5 64,0 33,0 35,0 1 771462 

Drosselrückschlagventil, steckbar, Blockbauform, einseitig regelnd

AL

L1

Ø
D

Ød

Material Medium Durch-
messer D

Durch-
messer d

L L1 A Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Kunststoff Luft 4 3,2 40,0 29,0 11,0 1 783415 

6 4,3 47,0 44,0 15,0 1 783416 
8 4,3 52,0 47,8 18,0 1 783417 
10 4,3 62,8 53,2 21,0 1 783418 
12 4,3 74,0 57,0 28,0 1 783419 

1.) Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771764
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771765
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771766
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771767
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771768
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771769
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771770
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771771
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771772
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771773
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771774
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771775
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771776
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783360
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783361
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783362
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783363
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783364
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771459
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771460
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771461
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771462
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783415
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783416
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783417
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783418
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783419
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Rückschlagventile mit Außengewinde und Steckanschluss, Durchfluss von F nach D

L

D

SW F

F

Material Medium Druck 
Pmax

1.)
Mediums-
temperatur

F Durch-
messer D

L SW Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[bar] [ºC] [mm] [mm] [mm] [Stück]

Messing
vernickelt

Luft 0,9…10 0 ± 60 M 5 4 30,0 10 1 783425 
G	⅛ 4 24,7 10 1 783426 
G	⅛ 6 28,6 12 1 783427 
G	⅛ 8 30,5 14 1 783428 
G	¼ 6 28,6 14 1 783429 
G	¼ 8 35,1 14 1 783430 

1.) Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck

Rückschlagventile mit Außengewinde und Steckanschluss, Durchfluss von D nach F

L

D

SW F

F

Material Medium Druck 
Pmax

1.)
Mediums-
temperatur

F Durch-
messer D

L SW Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[bar] [ºC] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Messing
vernickelt

Luft 0,9…10 0 ± 60 M 5 4 30,0 10 1 783434 
G	⅛ 4 24,7 10 1 783435 
G	⅛ 6 28,6 12 1 783436 
G	⅛ 8 30,5 14 1 783437 
G	¼ 6 28,6 14 1 783438 
G	¼ 8 35,1 14 1 783439 

1.) Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck

Rückschlagventile mit Innengewinde

L

F F

Material Medium Druck 
Pmax

1.)
Medium-
stemperatur

Öffnungsdruck F L Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[bar] [ºC] [mm] [Stück]

Messing
vernickelt

Luft 10 max. + 70 0,05 G	⅛ 34,0 1 783455 
G	¼ 39,0 1 783456 

1.) Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck

Rückschlagventile mit Steckanschluss

L

Ø
D D
1

Material Medium Druck 
Pmax

1.)
Medium-
stemperatur

Durch-
messer D

Durch-
messer D1

L Verpackungs-
einheit

Artikel-Nr.

[bar] [ºC] [mm] [mm] [mm] [Stück]

Kunststoff Luft 0,9…10 + 50 4 10,0 41,1 1 783420 
6 12,4 47,2 1 783421 
8 14,4 51,6 1 783422 

1.) Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck

Rückschlagventile

Material Medium Druck Öffnungsdruck1.) Mediumstemperatur Verpackungseinheit
[bar] [ºC] [Stück]

Messing, unbehandelt Luft PN 10 0,1 Max. 70 1

1.) Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783425
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783426
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783427
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783428
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783429
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783430
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783434
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783435
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783436
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783437
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783438
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783439
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783455
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783456
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783420
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783421
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783422
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L
L2

SW
F F

L1

	Durchflussrichtung

F L L1 L2 SW Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm]

G	¼ 48,5 15,5 9,0 17 783443 
G	⅜ 54,0 15,0 11,5 19 783444 
G ½ auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 24 783445 

L
L2

SW

L1

SW

F F

	Durchflussrichtung

F L L1 L2 SW Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm]

G	¼ 48,5 20,5 8,0 17 783446 
G	⅜ 54,0 23,0 10,0 19 783447 
G ½ 64,0 30,0 12,0 24 783448 

L
L2

SW

L1

F F

	Durchflussrichtung

F L L1 L2 SW Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm]

G	¼ 48,5 20,5 9,0 17 783449 
G	⅜ 54,0 23,0 11,0 19 783450 
G ½ auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 783451 

L

SW

L2L1

F F

	Durchflussrichtung

F L L1 L2 SW Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm]

G	¼ 48,5 20,5 9,0 17 783452 
G	⅜ auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 19 783453 
G ½ 65,5 30,0 14,0 24 783454 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783443
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783444
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783445
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783446
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783447
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783448
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783449
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783450
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783451
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783452
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783453
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783454
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3.4. Bestelltabelle Schnellentlüftungsventil

Ausführung Messing vernickelt

Hinweis:
Abmessungen in mm

L
FR

A

F

B

FØ
 D

Leitungsanschluss Druckbereich F B Ø D L Artikel-Nr.
[bar] [mm] [mm] [mm] [mm]

G	⅛ 0,5…12 G	⅛ 19,5 28,0 42,0 783709 
G	¼ 0,5…12 G	¼ 25,0 34,5 54,0 783710 
G	⅜ 0,5…12 G	⅜ 26,5 38,0 60,5 772886 
G ½ 0,5…12 G ½ 32,0 43,0 72,0 783711 
G ¾ 0,5…12 G ¾ 37,0 48,5 88,0 771047 
G 1 0,5…12 G 1 48,0 75,5 109,0 771048 
M 5 0,5…12 M 5 10,0 20,0 25,0 772885 

Ausführung Edelstahl

Hinweis:
Abmessungen in mm

F

F

Ø
H

L2 L1

B

Leitungsan-
schluss

QNn-Wert Luft
PA

QNn-Wert Luft
AR

Druckbereich F B H L1 L2 Artikel-Nr.

[l/min] [l/min] [bar] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
G	⅛ 650 1100 0,5…40 G	⅛ 23,0 17,0 16,5 21,0 771467 
G	¼ 1290 2780 0,5…40 G	¼ 23,0 17,0 16,5 21,0 771468 
G	⅜ 1810 3810 0,5…40 G	⅜ 26,0 22,0 19,0 25,5 771469 
G ½ 3810 5490 0,5…40 G ½ 32,5 27,0 23,0 31,0 771470 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783709
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783710
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=772886
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783711
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771047
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771048
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=772885
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771467
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771468
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771469
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=771470
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3.5. Bestelltabelle Drosseln und Drosselschalldämpfer

Drosselschalldämpfer, Messing

L
F

A

H

A F L H Verpackungseinheit Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [Stück]

G	⅛ 6 20…22 26…28 1 783316 
G	¼ 8 22…24 30…32 1 783317 
G	⅜ 10 25…28 35…38 1 783318 
G ½ 11 26…29 36…39 1 783319 
G ¾ 12 32…37 45…50 1 783320 
G 1 12 32…37 45…50 1 783321 

Drosselschalldämpfer, Messing, zylindrisch

H

F
L

A

A F L H Verpackungseinheit Artikel-Nr.
[mm] [mm] [Stück]

M5 3,5 13…18 16…21 1 783322 
G	⅛ 8 30…36 38…44 1 783323 
G	¼ 9 30…36 39…45 1 783324 
G	⅜ 10 33…50 43…60 1 783325 
G ½ 11 33…50 48…61 1 783326 
G ¾ 11 56…80 68…92 1 783327 
G 1 11 56…80 68…92 1 783328 

Drossel, Messing vernickelt, mit Abluftanschluss

A

B A B Verpackungseinheit Artikel-Nr.
[mm] [Stück]

G	⅛ G	⅛ 10 783329 
G	¼ G	⅛ 10 783330 
G	⅜ G	¼ 1 783331 
G ½ G	¼ 1 783332 

Drossel, Messing vernickelt, frei abblasend

L

A

A L Verpackungseinheit Artikel-Nr.
[mm] [Stück]

G	⅛ 22 10 783333 
G	¼ 18 10 783334 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783316
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783317
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783318
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783319
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783320
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783321
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783322
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783323
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783324
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783325
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783326
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783327
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783328
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783329
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783330
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783331
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783332
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783333
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783334
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3.6. Bestelltabelle Doppelrückschlagventil

Hinweis:
Abmessungen in mm

A

B

F G

E
F

C

H
2

11

Ø Fluidischer Anschluss F A C G H E B Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
4,5 G	⅛ 36 20 15 7,5 4 25 783708 
4,5 G	¼ 43 25 20 8,5 6,5 25 787732 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=783708
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TRG001&id=787732


Bürkert – Überall in Ihrer Nähe

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Norwegen

Österreich
Polen 
Portugal
Schweden
Schweiz
Spanien
Tschechische 
Rep.
Türkei

China
Hong Kong
Indien
Japan 
Korea
Malaysia
Philippinen
Singapur
Taiwan

Südafrika

Russland

Vereinigte 
Arabische 
Emirate

Brasilien
Uruguay

Kanada
USA

Australien
Neuseeland

Alle aktuellen 
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com
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