DATENBLATT [
Typ TSTOO! burkert
Kompakt FLUID CONTROL SYSTEMS

Widerstandsthermometer Pt100

e Kompakte Ausfiihrung
¢ Medienberlhrter Werkstoff 1.4571

¢ Breites Einsatzfeld fir neutrale Medien und aggressive Flussigkei-
ten

e Ausflihrung mit Geratesteckdose oder Kabel

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kénnen eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung

abweichen.

Typ-Beschreibung

Temperaturmessung mit Pt100-Temperaturfihler im Edelstahlrohr, Messein-
satz nach DIN 910 verschraubt und verschweiBt (nicht auswechselbar),
breites Einsatzfeld fur neutrale Medien und aggressive Flussigkeiten. Genau-
igkeitsklasse B (AT [Grad]= +0,3+0,005 T [°C].
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1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften

Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2. Abmessungen® auf Seite 3.
Werkstoff
Schutzrohr Edelstahl 1.4571
Messflache Plan
Messbereiche Bis +125 °C mit Steckerfahnen

Bis +200 °C mit Kabel
Anschlusskabel 3 m, PTFE-Silikon-Isolation, geschirmt
Verschraubung AuBengewinde G 2
Geréatesteckdose Typ 2508 nach DIN 43650 Form A
Zulassungen und Zertifikate
Schutzart IP 65
Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur Max. +80 °C

2. Abmessungen

Hinweis:
Angaben in mm
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Typ TSTO001

3. Bestellinformationen

3.1. Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

burkert

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie mdchten lhr gewlinschtes Biirkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fir Sie erreichbar. Melden Sie sich
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

3.2. Biirkert Produktfilter

Biirkert Produkftfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie mdchten anhand lhrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Birkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel flir

Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

3.3. Bestelltabelle

Elektrischer Anschluss Einbaulénge Artikel-Nr.
[mm]

3 m-Kabel 50 783713 &

3 m-Kabel 100 783714 =&

Geratesteckdose 50 783715 &

Geratesteckdose 100 783716 &
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https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=783713
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=783714
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=783715
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=783716

Burkert — Uberall in Ihnrer Nahe
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