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Widerstandsthermometer Pt100

•	 Mit Transmitter

•	 Breites Einsatzfeld für neutrale Medien und aggressive Flüssigkei-
ten

Die Temperaturmessung erfolgt mit einem 1xPt100-Widerstandsthermometer 
im Edelstahlrohr; der Messeinsatz ist nach DIN IEC751 verschweißt und kann 
nicht ausgewechselt werden.

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung 

abweichen.

Typ-Beschreibung

Typ TST001
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1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Abmessungen“ auf Seite 3.

Werkstoff
Schutzrohr Edelstahl 1.4571
Schaltungsart 2-Leiterschaltung
Verschraubung Außengewinde G ½ A
Elektrische Daten
Ausgangssignal 4	bis	20 mA	(entspricht	0	bis	+	150	°C)
Messstrom Ca.	1 mA	(Schichtmesswiderstand)
Leistungsdaten
Messbereich 0	bis	+	150	°C
Genauigkeit Klasse	B	(∆T	[Grad]	=	±	0,3	±	0,005	T	[°C])
Zulassungen und Zertifikate
Schutzart IP67 mit Stecker
Produktanschlüsse
Elektrischer Anschluss Lumbergstecker mit/ohne Kabel
Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur Max.	+	85	°C

2. Abmessungen
Hinweis:
Angaben in mm

30 75

36

Ø 6

Ø 13
Einbaulänge

Kabellänge

Stecker mit 
Kupplung

Lumbergstecker,  
gerade

Lumbergstecker,  
abgewinkelt

M8

Kabellänge

M8

M8
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3. Bestellinformationen
3.1. Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie	möchten	Ihr	gewünschtes	Bürkert-Produkt	oder	Ersatzteil	schnell	finden	und	direkt	
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

3.2. Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren?	Nutzen	Sie	den	Bürkert	Produktfilter	und	finden	Sie	unseren	passenden	Artikel	für	
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

3.3. Bestelltabelle

Einbaulänge Gewinde Artikel-Nr.
[mm]
40 G ½ 784334 
50 G ½ 784335 

3.4. Bestelltabelle Zubehör

Rundsteckverbinder, 4-polig, Lumberg-Stecker Kabellänge Artikel-Nr.
Gerade 2 m 784337 
Gerade 5 m 784338 
Abgewinkelt 2 m 784339 
Abgewinkelt 5 m 784340 
Stecker mit Kupplung – 784336 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=784334
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=784335
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=784337
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=784338
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=784339
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=784340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=784336


Bürkert – Überall in Ihrer Nähe

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Norwegen

Österreich
Polen 
Portugal
Schweden
Schweiz
Spanien
Tschechische 
Rep.
Türkei

China
Hong Kong
Indien
Japan 
Korea
Malaysia
Philippinen
Singapur
Taiwan

Südafrika

Russland

Vereinigte 
Arabische 
Emirate

Brasilien
Uruguay

Kanada
USA

Australien
Neuseeland

Alle aktuellen 
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com
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