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DATENBLATT -

Tvp VG002 burkert

TVGO002 / TVU002 FLUID CONTROL SYSTEMS
Steckverbindungen

M3 bis M7, G 1/8” bis G 3/4”, Gewindeanschluf3

3 bis 22 mm SchlauchsteckanschluB

e Messing vernickelt, Edelstahl, Kunststoff, POM, Kunststoff PBTP
POM mit FDA-Zulassung

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kénnen eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung

abweichen.

Typ-Beschreibung

Gerade Einschraubsteckverbinder
Grundverschraubungen kurz
Grundverschraubungen lang
Schott-Steckverbinder
Winkel-Steckverbinder
T-Steckverbinder
Y-Steckverbinder
Reduzierstecker

Ringstiick einfach

Ringstlck zweifach
Winkelverschraubungen schwenkbar
T-Steckverschraubungen
Verschlussstopfen
Manometer-Steckverbinder
Verbinder
Gerade-Reduzierverbinder
Winkel-Reduzierverbinder
Steckwinkel-Verbinder
T-Reduzierverbinder
Rohr-Steckdorn
Lésungswerkzeug
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TVG002 / TVU002 burkert
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Typ TVG002
TVGO002 / TVU002

burkert

1. Allgemeine technische Daten

Hinweis:

¢ Andere Ausfiihrungen, Anschlisse, Werkstoffe, Dichtwerkstoffe auf Anfrage

e Verschraubungen mit Trinkwasserzulassung (NSF) auf Anfrage

Produkteigenschaften

Varianten

Messing vernickelt
Medium
Mediumstemperatur
Dichtwerkstoff O-Ring
Nenndruck

Luft, neutrale Gase
-10 bis +70 °C
NBR

max. 16 bar"

Edelstahl AlISI 316
Medium
Mediumstemperatur
Dichtwerkstoff O-Ring
Nenndruck

Luft, neutrale Gase
-20 bis +150 °C
FKM

max. 20 bar"

POM (FDA-Zulassung)
Medium
Mediumstemperatur
Dichtwerkstoff O-Ring
Nenndruck

Luft, neutrale Gase, Flissigkeiten
-20 bis +70 °C

NBR

max. 10 bar"

PBTP

Medium
Mediumstemperatur
Dichtwerkstoff O-Ring
Nenndruck

1.) Druckangabe: Uberdruck zum Atmospharendruck

2. Materialien

Luft, neutrale Gase
0 bis +60 °C

NBR

10 bar"

2.1. Bestandigkeitstabelle - Biirkert resistApp

Biirkert resistApp - Besténdigkeitstabelle

Sie mochten die Zuverlassigkeit und Langlebigkeit der Materialien in lhrem individu-
ellen Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie lhre Kombination aus Medien und
Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Besténdigkeit priifen

Produkt-Webseite besuchen »
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https://country.burkert.com?url=ds-resistapp

Typ TVG002 —
TVG002 / TVU002 burkert

3. Bestellinformationen
3.1. Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie mdchten lhr gewlinschtes Biirkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fir Sie erreichbar. Melden Sie sich
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

3.2. Biirkert Produktfilter

Biirkert Produkftfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie mdchten anhand lhrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Birkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fir
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

3.3. Bestelltabelle

Gerade Einsteckverbindung mit O-Ring

DTS 1000106645 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 03.11.2022

TVGO002, zylindrisch Material Medium Durchmesser F L Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit
[mm] [mm] [Stiick]
Messing Luft 4 M3 16,4 1 782534 =
vernickelt 4 M5 20,3 10 787810 &
4 M5 21,9 10 780000 &
4 M7 18,9 10 787811 &
4 G¥% 18,0 10 780001 &
4 GW 19,8 10 780002 &
6 M5 21,9 10 780556 &
6 M7 23,0 10 787813 &
6 G 21,6 10 780003 &
6 GV 20,3 10 780004 =
8 G 25,4 10 780005 =
8 GV 24,4 10 780006 =
8 G % 22,8 10 780007 &
10 GV 29,2 10 780008 =
10 G % 26,5 10 780009 &
12 G % 28,1 10 780010 &
12 G ¥ 29,3 10 780011 =&
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https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782534
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787810
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780000
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787811
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780002
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780556
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787813
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780003
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780004
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780005
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780006
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780007
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780008
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780009
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780010
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780011

Typ TVG002 Fa
VG002 / TVUOO2 burkert
TVGO002, zylindrisch Material Medium Durchmesser F L Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit
[mm] [mm] [Stiick]
Edelstahl Luft, 4 M5 24,4 1 787801 &
neutrale 4 G 22,6 1 787802 &
Gase 4 G 24,1 1 771473 &
6 G% 24,6 1 787800 &
6 G 24,6 1 787803 &
8 G% 27,6 1 787804 &
8 G 26,6 1 787805 &
10 G 29,6 1 789532 &
10 G % 26,8 1 771474 &
12 G % 31,0 1 771475
12 G 30,5 1 771476 2
TVGO002, konisch, Material Medium Durchmesser F L Verpackungs- Artikel-Nr.
ohne O-Ring einheit
[mm] [mm] [Stiick]
N Edelstahl Luft, 4 R ¥ 18,6 1 771609 &
K neutrale 4 R 23,0 1 771610 ®
= Gase 6 R 23,7 1 771611 ®
3 6 R % 237 1 771612 ®
3 8 R % 26,7 1 771613 &
§ . 8 R 27,7 1 771614 &
= 10 R 29,0 1 787806 &
he] 10 R% 27,7 1 787807 &
s 12 R % 30,9 1 787808 ¥
S 12 R % 32,4 1 787809 &
QO
(0]
g TVUO002, zylindrisch Material Medien Durchmesser F L Verpackungs- Artikel-Nr.
3 einheit
5 [mm] [mm] [Stiick]
§ POM Luft, 4 G % 24,0 10 782298 &
2 Wasser 6 G ¥ 25,5 10 782296 &
i’ 6 G 24,0 10 782299 &
x 8 G ¥ 25,5 10 782297 &
E 8 G 24,0 10 782300 &
g 8 G % 25,5 10 782302 &
p 10 G 31,0 10 782301 &
9 10 G% 28,5 10 782303 &
g 10 G ¥ 30,5 1 782305 &
o 12 G % 30,5 1 782304 &
a 12 G 34,5 1 782306 &
g 15 G¥% 38,5 1 782307 ®
8 18 G¥ 58,5 1 782308 &
é 22 G% 61,0 1 782309 &
o
[72]
2
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771473
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787800
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787803
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787804
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787805
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=789532
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771474
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771475
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771476
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771609
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771610
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771611
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771612
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771613
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771614
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787806
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787807
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787808
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787809
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782298
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782296
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782299
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782297
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782302
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782301
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782303
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782305
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782304
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782306
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782307
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782308
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782309

Typ TVG002 —
TVG002 / TVU002 burkert

Gerade Einsteckverbindung mit O-Ring, leichte Bauform

TVGO002, zylindrisch Material Medium Durchmesser F L Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit
[mm] [mm] [Stiick]
Messing Luft, 4 G s 22,1 10 771499 &
vernickelt neutrale 4 G Y 21,4 10 771500 =
Gase 6 G v 23,2 10 771501 &
6 G ¥ 23,5 10 771502 &
6 G % 20,5 10 771503 &
F 8 G 25,5 10 771504 &
8 GV 24,5 10 771505 &
8 G % 21,0 10 771506 &
8 G 24,5 10 771507 &
10 G¥s 29,2 10 771508 &
10 G Vs 30,9 10 771509 &
10 G 3% 27,2 10 771510 &
10 G 30,4 10 771511 =
« 12 GV 33,5 10 771512 =
§ 12 G% 28,5 10 771513 &
= 12 G 31,0 10 771514 =
8
E Grundverschraubungen mit O-Ring, kurz
c
E TVGO002, zylindrisch Material Medium Durchmesser F L Verpackungs- Artikel-Nr.
3 einheit
S 2 \ [mm] [mm]  [Stiick]
= I-_—I Messing Luft 4 M5 25,2 10 780023 &
% | vernickelt 4 G¥% 28,9 10 780024 =
2 4 G 32,4 10 780025 &
2 Py 6 M5 25,7 10 780022 ®
= 6 G% 29,4 10 780026 &
§ v 6 G 32,9 10 780027 &
g 8 G 30,6 10 780028 =
£ 8 G 34,0 10 780029 &
7 8 G % 35,4 10 780030 &
] 4 M7 26,5 10 787832 &
g 10 G 38,2 10 780031 &
= 6 M7 25,8 10 787833 &
§ 10 G % 38,7 10 780032 &
g 12 G% 42,2 10 780033 ¥
: 12 G % 44,2 10 780034 &
[a)
Yo
% Grundverschraubungen mit O-Ring, lang
o
é TVGO002, zylindrisch Material Medium Durchmesser F L Verpackungs- Artikel-Nr.
S einheit
. \ [mm] [mm]  [Stiick]
5 Messing Luft 4 G% 404 10 780094 &
vernickelt 6 G% 43,4 10 780095 &
6 G Vs 46,9 10 780096 =
8 G¥s 46,5 10 780097 &
8 G ¥ 50,0 10 780098 =
8 G % 51,4 10 780099 &=
10 GV 54,6 10 780100 &
10 G % 56,1 10 780101 &=
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771499
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771500
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771501
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771502
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771503
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771504
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771505
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771506
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771508
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771509
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771510
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771511
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771512
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771513
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771514
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780023
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780024
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780022
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780026
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780027
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780028
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780029
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787832
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780031
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787833
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780032
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780033
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780034
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780094
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780095
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780096
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780097
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780098
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780099
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780100
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780101
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Typ TVG002 "
TVG002 / TVUOO2 burkert
Schott-Steckverbinder
Material Medium Durchmesser F L Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit
\ [mm] [mm]  [Stiick]
Messing Luft 4 M11x1 30,6 1 780048 =
vernickelt 6 M13x1 33,0 1 780049 ©
8 M15x1 35,7 1 780050 =
10 M17x1 39,2 1 780051 &
12 M20x1 40,7 1 780052 &
Material Medium Durchmesser F L Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit
\ [mm] [mm]  [Stiick]
Edelstahl Luft 4 M11x0,75 33,0 1 787834 =
6 M14x1 35,0 1 787835 =
8 M16x 1 36,0 1 787836 &
10 M18x 1 42,0 1 787837 &
12 M22x1,5 46,4 1 787838 &
14 M24x1,5 484 1 773250 =
16 M26x1,5 48,4 1 773232 &
TVU002 Material Medium Durchmesser F L Verpackungs- Artikel-Nr.
BSP- einheit
%) A
\ [mm] Gewinde [mm] [Stiick]
L POM Luft, 4 G % 35,0 1 782339 &
Q:j_% Wasser 6 G % 340 1 782340
. 14 8 G ¥ 40,0 1 782341 &
- -4: 10 G % 41,0 1 782342 &
v 12 G% 52,0 1 782343 =
Schott-Steckverbinder, steckbar, leichte Bauform
Material Medium Durchmesser F L Verpackungs- Artikel-Nr.
Gewinde einheit
\ [mm] [mm]  [Stiick]
Messing Luft, 4 M12x1,0 30,0 10 771563 =
vernickelt  neutrale 6 M14x1,0 31,5 10 771564 &
Gase 8 M16x1,0 34,5 10 771565 &
10 M20x1,0 41,0 10 771566 &
12 M22x1,0 44,8 5 771567 &
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780048
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780049
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780050
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780051
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780052
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787834
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787835
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787836
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787837
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787838
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=773250
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=773232
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782339
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782342
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782343
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771563
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771564
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771565
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771566
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771567
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Typ TVG002

TVG002 / TVU002

Schott-Verschraubung, steckbar, einseitig Gewindeanschluss

TVG002
zylindrisch

F
2
—
4 L

[

]

F1

Material

Messing
vernickelt

Winkel-Steckverbinder

TVG002

Material

Messing
vernickelt

Material

Edelstahl

Material

POM

Material

Medium

Luft,
neutrale
Gase
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Luft,
Wasser

Medium

Luft,
neutrale Gase

Durchmesser F1

Gewindean-
schluss
G ¥
GV
G
GV

G Vs

G %

G Va

G %

G %

G ¥

Durchmesser

[mm]
4

6

8

10
12

Durchmesser

[mm]
4

6

8

10

12

Durchmesser

[mm]
4

6

8

10
12
15

Durchmesser

[mm]
4

6

8

10

12

F
Gewinde

M12x1,0
M12x1,0
M14x1,0
M14x1,0
M16x1,0
M16x1,0
M20x1,0
M20x1,0
M22x1,0
M22x1,0

[mm]
16,7
19,0
21,3
23,3
26,0

[mm]
16,2
20,6
21,4
24,6
25,6

[mm]
24,0
27,0
30,0
35,0
44,0
50,0

[mm]
24,0
25,5
29,6
36,7
39,8

[mm]
23,7
27,0
24,7
27,0
29,0
28,8
32,6
33,8
34,6
37,0

Verpackungs-
einheit
[Stiick]
10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

Verpackungs-
einheit
[Stiick]

10

10

10

1

1

Verpackungs-
einheit
[Stiick]

—_ A A A

Verpackungs-
einheit
[Stiick]

10

10

10

1

1

1

Verpackungs-
einheit
[Stiick]

10

10

10

10

10

Artikel-Nr.

771619 &
771620 &
771621 &
771622 &
770952 &
771624 &
770953 &
771626 &
771627 &
771628 &

Artikel-Nr.

780012 &
780013 &
780014 =
780015 &
780016 &

Artikel-Nr.

787818 &
787819 &
787820 =
787821 =
787822 &

Artikel-Nr.

782379 &
782380 &
782381 &
782382 &
782383 &
782384 &

Artikel-Nr.

771573 &
771574 =
771575 &=
771576 &
771577 &
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771620
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771621
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771622
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=770952
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771624
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=770953
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771626
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771627
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771628
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780014
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780015
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780016
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787818
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787819
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787820
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787821
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787822
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782379
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782380
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782381
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782382
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782383
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782384
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771573
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771574
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771575
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771576
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771577
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Typ TVG002 "
TVG002 / TVUOO2 burkert
T-Steckverbinder
TVG002 ‘ Material Medium Durchmesser L L1 Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit
\ [mm] [mm]  [mm] [Stiick]
Messing Luft 4 16,7 33,4 1 780017 &
vernickelt 6 19,0 38,0 1 780018 &
8 21,3 42,6 1 780019 &
10 23,3 46,6 1 780020 &
12 26,0 52,0 1 780021 &
‘ Material Medium Durchmesser L L1 Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit
\ [mm] [mm]  [mm] [Stiick]
Edelstahl Luft 4 16,4 32,8 1 787827 &
6 20,6 41,2 1 787828 &
8 21,4 42,8 1 787829 &
10 24,6 49,2 1 787830 &
12 25,6 51,2 1 787831 &
TVU002 Material Medium Durchmesser L L1 Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit
[mm] [mm] [mm] [Stiick]
POM Luft, Wasser 4 18,0 35,0 10 782387 &
6 18,0 40,0 10 782388 &
8 20,0 42,0 10 782389 &
10 21,0 50,0 1 782390 &
12 25,0 65,0 1 782391 =
15 32,0 73,0 1 782392 &
TVG002 Material Medium Durchmesser L L1 Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit
[mm] [mm] [mm] [Stiick]
PBTP Luft, neutrale 4 18,6 24,0 10 771578 &
Kunststoff  Gase 6 19,3 25,5 10 771579 ®
8 22,4 29,6 10 771580 &
10 28,6 36,7 5 771581 &
12 28,8 39,8 5 771582 =
Y-Steckverbinder
TVUO002 Material Medium Durchmesser L L1 Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit
-t [mm] [mm]  [mm] [Stiick]
. | =~ POM Luft, Wasser 4 37,0 7,5 10 782395 &
| : 6 35,5 9,0 1 782396 &
_ 8 50,0 10,8 1 782397 &
[5]
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780017
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780018
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780019
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780021
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787827
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787828
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787829
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787830
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787831
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782387
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782388
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782389
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782390
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782391
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782392
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771578
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771579
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771580
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771581
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771582
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782395
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782396
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782397

Typ TVG002 s
TVG002 / VU002 burkert
TVG002 Material Medium Durchmesser L L1 Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit

-t [mm] [(mm]  [mm] [Stiick]

. | ' _ PBTP Luft, 4 32,5 22,2 10 771591 &

| .: Kunststoff neutrale 6 37,0 26,0 10 771592 &

5 SIS Gase 8 394 296 10 771593 &

10 50,2 37,2 5 771594 &

12 59,2 42,6 5 771595 &
[5]
Verbinder

TVG002 Material Medium Durchmesser L Verpackungseinheit Artikel-Nr.
(%]

=] [mm] [mm]  [Stiick]

[ Messing Luft 4 34,0 10 780035 &
~ ﬁ vernickelt 6 375 10 780036 &
S = 8 375 10 780037 &
:’ - 10 45,0 10 780038 &
s o 12 480 10 780039 ¥
=
Q.
§ Reduzierstecker
E TVG002 Material Medium Durchmesser1 Durchmesser2 L Verpackungs- Artikel-Nr.
S einheit
§ ot \ [mm] [mm] [mm] [Stiick]

9 = Messing  Luft 6 4 29,9 10 780040 &
2 vernickelt 8 4 29,9 10 780041 &
- T I 14 8 6 31,9 10 780042 =
2 [ 10 6 362 10 780043
: 10 8 40,8 10 780044 =
= 12 6 420 10 780046 =
’?f. 12 8 40,1 10 780047 =
g =, 12 10 443 10 781013 &
8

E. TVG002 Material Medium Durchmesser1 Durchmesser2 L Verpackungs- Artikel-Nr.
Ks) einheit

s o \ [mm] [mm] [mm] [Stiick]

: = Edelstahl  Luft, 6 4 356 1 771477 =
a) neutrale | g 4 356 1 771478 &
2 S Gase g 6 421 1 771479 &
8 - & 10 6 43,1 1 771480 &
é - 10 8 43,1 1 771481 &
=] 1 12 10 46,6 1 771482 =
»

E e
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771591
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771592
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771593
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771594
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771595
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780035
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780036
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780037
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780038
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780039
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780040
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780041
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780042
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780043
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780044
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780046
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780047
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=781013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771477
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771478
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771479
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771480
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771481
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771482
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Typ TVG002

TVGO002 / TVU002
TVG002 Material Medium
oL
] PBTP Luft,
i Kunst- neutrale
o 4. stoff Gase
— - 3

Schwenk-Steckverbinder, einfach
TVGO002 Material Medium
a1
—

) Messing  Luft
vernickelt

L 14— R

Schwenk-Steckverbinder, zweifach
Hinweis:
Hohlschrauben, siehe TVG003 »

TVGO002 Material Medium

Messing  Luft

L1 .}_ : _D‘ it 11,  verickelt

Durchmesser 1

[mm]
6

8

8

10
10
12

12

12

Durchmesser

Durchmesser

2@ o0~
3
T

o o

Winkelsteckverschraubung mit O-Ring, schwenkbar

TVGO002, zylindrisch Material Medium Durchmesser

Messing  Luft
vernickelt

Produkt-Webseite besuchen »

[mm]

4
4
6
6
6
8
8
1

Durchmesser2 L

El
3

=00 OO0 O O b

Fiir Hohl-
schraube

G
G
GV
G
GV
G%
GV
G%
G %
G

Fiir Hohl-
schraube

G¥s
G
GV
G
GVa
G%
GVa
G%

M5

G
M5

G
GV
G¥
G
GV

Verpackungs-
einheit
[mm] [Stiick]
36,5 10
37,0 10
416 10
43,6 10
456 10
46,6 10
47,6 10
52,0 10
L L1 Verpackungs-
einheit
[mm] [mm] [Stiick]
21,3 15,0 10
23,0 15,0 10
24,5 17,0 10
24,8 15,0 10
26,5 17,0 10
28,5 20,0 1
31,4 17,0 1
32,8 20,0 1
35,3 20,0 1
37,0 24,0 1
L L1 Verpackungs-
einheit
[mm] [mm] [Stiick]
426 150 1
46,0 150 1
49,0 17,0 1
496 150 1
530 17,0 1
57,0 20,0 1
628 170 1
655 20,0 1
L L1 Verpackungs-
einheit
[mm] [mm] [Stiick]
202 184 1
21,3 249 1
235 184 1
230 249 A1
245 294 A1
248 249 A1
26,5 254 1
31,4 294 A1

Artikel-Nr.

771596 &
771597 &
771598 &
771599 &
771600 &
771601 &
771602 =
771603 &

Artikel-Nr.

780062 &
780063 &
780064 =
780065 ¥
780066 =
780067 =
780068 =
780069 =
780070 &
780504 =

Artikel-Nr.

780071 =
780072 &=
780073 &
780074 =
780075 &
780076 &=
780077 &
780078 =

Artikel-Nr.

780080 &
780081 &
787814 &
780082 =
780083 &
780086 =
780084 &
780085 &
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771596
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771597
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771598
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771599
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771600
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771601
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771602
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771603
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780062
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780063
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780064
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780065
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780066
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780067
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780068
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780069
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780070
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780504
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG003
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780071
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780072
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780073
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780074
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780075
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780076
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780077
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780078
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780080
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780081
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787814
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780082
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780083
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780086
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780084
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780085

Typ TVG002 "

VG002 / VU002 burkert

TVGO002, zylindrisch Material Medium Durchmesser F L L1 Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit
L [mm] [mm] [mm] [Stiick]

Edelstahl | Luft, 4 M5 171 265 1 771488 &
] I neutrale | 4 G% 171 269 1 771489 &
N Gase 4 G% 171 289 1 771490 &
b dtjb 6 G% 206 27,8 1 770757 &
6 G% 206 30,0 1 770758 &
8 G% 232 27,0 1 771491 &
bl 8 G% 21,4 320 1 771492 &
8 G% 21,4 320 1 771493 &
10 G% 246 331 1 771494 &
12 G% 256 358 1 771495 &
12 G'% 256 388 1 771496 &
TVU002, zylindrisch Material Medium Durchmesser F L L1 Verpackungs- Artikel-Nr.

einheit

GEKAPSELTER [mm] [mm] [mm] [Stiick]
N L OfNG POM Luft, 4 G¥% 855 240 10 782344
§ (—l - D N Wasser 4 G'% 39,0 240 10 782347 &
- ha = 6 G% 395 270 10 782345 &
3 6 G% 430 270 10 782348 &
3 8 G% 415 300 10 782346 &
g D 8 G% 450 30,0 10 782349 &
= 8 G% 465 300 1 782351 &
he) 10 G% 500 350 @1 782350 &
s 10 G% 515 350 1 782352 &
S 10 GY% 545 350 1 782355 &
§ 12 G% 595 440 1 782353 &
g 12 Gl% 625 440 1 782356 &
3 15 G% | aufAnfrage 1 782354 &
g 15 G % 1 782357 &
@ 18 G % 1 782358 &
3 22 G % 1 782359 &
= 22 G% 1 782360 &

4

,3 TVGO002, zylindrisch Material Medium  Durchmesser F L L1 Verpackungs- Artikel-Nr.

g einheit

= —L [mm] [mm] [mm] [Stiick]
kel @ _ -§ PBTP Luft, 4 G% 235 235 10 771515 &
g Kunststoff neutrale | 4 Gw% 230 305 10 771516 &
" 30 Gase 6 G% 245 280 10 771517 &
a , 6 G% 245 29,0 10 771518 &
2 % 6 G% 245 310 10 771519 =
1] ; 8 G% 285 310 10 771520 &
= F 8 G% 285 320 10 771521 ®
=] 8 G% 285 340 10 771522 &
» 8 G'% 285 365 10 771523 &
] 10 G% 360 350 10 771524 &
10 G% 360 360 10 771525 &
10 G% 366 375 10 771526 &
10 GY% 360 405 5 771527 &
12 G% 375 380 5 771528 &
12 G% 380 400 5 771529 &
12 G% 375 425 |5 771530 &
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771488
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771489
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771490
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=770757
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=770758
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771491
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771492
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771493
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771494
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771495
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771496
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782344
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782347
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782345
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782348
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782346
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782349
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782351
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782350
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782352
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782355
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782353
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782356
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782354
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782357
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782358
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782359
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782360
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771515
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771516
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771517
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771519
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771520
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771521
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771522
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771523
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771524
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771525
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771526
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771527
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771528
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771529
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771530

Typ TVG002 —
TVG002 / TVU002 burkert

Winkelsteckverschraubung lange Ausfiihrung, mit O-Ring, schwenkbar

TVGO002, zylindrisch Material Medium  Durchmesser F L L1 Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit
L [mm] [mm] [mm] [Stiick]
| 3@ PBTP Luft, 4 G¥% 240 420 10 771531 &
Kunststoff ' neutrale 4 G% 240 440 10 771532 &
' Gase 6 G¥% 252 458 10 771533 &
r | 6 G% 252 478 10 771534 &
L 6 G% 252 49,0 10 771535 &
% 8 G¥% 305 480 10 771536 &
= 8 GV 30,5 51,3 10 771537 &
8 G¥% 305 526 |5 771538 &
8 G¥%» 305 51,7 |5 771539 &
10 G¥% 374 574 |5 771540 &
10 G 374 592 5 771541 &
10 G% 374 608 5 771542 &
10 GY%» 374 658 |5 771543 &
« 12 G 40,4 66,0 5 771544 =
§ 12 G% 404 676 5 771545 &
= 12 G% 40,4 73,1 5 771546 &
8
E T-Steckverschraubung mit O-Ring, schwenkbar
c
E TVGO002, zylindrisch Material Medium Durchmesser F L L1 Verpackungs- Artikel-Nr.
3 einheit
§ [mm] [mm] [mm] [Stiick]
= Messing Luft 4 M5 404 184 1 780087 &
% vernickelt 4 G'% 426 249 1 780088 =
2 6 G¥% 46,0 249 A1 780089 &
2 6 G% 490 294 1 780090 ®
= 8 G% 496 249 1 780093 &
§ 8 G 530 294 1 780091 &
% 10 G 62,8 294 1 780092 =
ﬂ—:' TVUO002, zylindrisch Material Medium Durchmesser F L L1 Verpackungs- Artikel-Nr.
B einheit
3?3 [mm] [mm] [mm] [Stiick]
€ POM Luft, 4 G¥% 350 355 10 782361 &
S Wasser 4 G% 350 390 10 782364 =
g 6 G¥% 40,0 385 10 782362 &
> 6 G'v% 40,0 42,0 10 782365 &
g 8 G% 420 41,5 A1 782363 &
9 8 G¥% 420 450 1 782366 &
8 8 G% 42,0 46,5 1 782368 &
g 10 G% 500 500 1 782367 &
S 10 G% 50,0 51,5 1 782369 &
(‘,_) 10 G%» 50,0 56,0 1 782372 &
'5 12 G¥% 650 515 1 782370 &
12 G'% 650 625 1 782373 &
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771531
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771532
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771533
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771534
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771535
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771536
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771537
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771538
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771539
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771540
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771541
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771542
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771543
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771544
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771545
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771546
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780087
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780088
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780089
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780090
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780093
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780091
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780092
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782361
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782364
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782362
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782365
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782363
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782366
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782368
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782367
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782369
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782372
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782370
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782373

Typ TVG002 "
T‘\,/%ooz / TVU002 burkert
TVGO002, zylindrisch Material Medium  Durchmesser F L L1 Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit
[mm] [mm] [mm] [Stick]
PBTP Luft, 4 G¥% 36,6 30,3 10 771547 =
Kunststoff | neutrale 4 Gl 366 320 10 771548 &
Gase 6 G% 378 323 10 771549 &
6 G% 378 348 10 771550 &
6 G % 37,8 36,2 10 771551 &
8 G% 450 32,5 10 771552 &
8 G 45,0 35,5 10 771553 &
8 G % 45,0 37,5 10 771554 =
8 G 450 40,0 5 771555 &
10 G 554 389 5 771556 =
10 GVa 554 425 5 771557 =
10 G 3% 55,4 441 5 771558 &
10 G% 554 469 5 771559 &
12 GVa 59,0 445 5 771560 =
N 12 G% 59,0 466 5 771561 =
a 12 G 59,0 496 5 771562 =
N
4 Verschluss-Stopfen
é TVG002 Material Medium Durchmesser L Verpackungseinheit Artikel-Nr.
5 [mm] [mm] [Stiick]
@‘ Mes_sing Luft 4 27,0 10 781664 &
s vernickelt 6 29,5 10 781665 ©
= 8 34,0 10 781666 =
2 10 36,0 10 781667 &
:’.’, 12 37,0 10 781668 &
2
L
% TVU002 Material Medium Durchmesser L Verpackungseinheit Artikel-Nr.
% } . [mm] [mm] [Stiick]
% ‘j POM Luft, 4 254 10 782398 &
< Jﬂ Wasser ¢ 262 10 782399 &
’?f. 8 26,9 10 782400 &
3 10 31,2 10 782401 &
% 12 33,9 10 782402 &
; 15 40,0 10 782403 &
.g 18 40,0 10 782404 =
E 22 40,3 1 782405 &
% TVG002 Material Medium Durchmesser L Verpackungseinheit Artikel-Nr.
g I [mm] [mm] [Stiick]
8 ]j PBTP Luft, 4 300 10 771604 &
é L[ﬂ Kunststoff neutrale 6 34,0 10 771605 =
= Gase 8 380 10 771606 &
'(Q 10 42,0 10 771607 &
[a) 12 46,0 10 771608 &
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771547
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771548
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771549
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771550
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771552
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771553
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771554
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771555
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771556
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771557
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771558
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771559
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771560
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771561
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771562
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=781664
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=781665
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=781666
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=781667
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=781668
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782398
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782399
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782400
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782401
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782402
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782403
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771604
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771605
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771606
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771607
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771608

DTS 1000106645 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 03.11.2022

Typ TVG002
TVG002 / TVU002

Manometer-Steckverbinder

TVGO002, zylindrisch Material Medium Durchmesser F L Verpackungseinheit = Artikel-Nr.
[mm] [mm] [Stiick]
Messing Luft 3 M5 15,7 10 787840 &
vernickelt 4 G% 262 10 782275 =
4 G% 286 10 782278 &
6 G%w 271 10 782276 &
6 G% 293 10 782279 &
8 G% 281 10 782277 &
8 G% 30,0 10 782280 &
TVUO002, zylindrisch Material Medium Durchmesser F L Verpackungseinheit  Artikel-Nr.
[mm] [mm] [Stick]
POM Luft, 4 G¥% 28,0 10 782406 &
Wasser 6 G% 31,0 10 782407 &
6 G% 32,0 10 782408 =
Manometer-Steckverbinder, leichte Bauform
TVGO002, zylindrisch Material Medium Durchmesser F L Verpackungseinheit Artikel-Nr.
[mm] [mm] [Stiick]
Messing Luft, 4 G% 24,0 10 771587 &
vernickelt neutrale 6 G% 240 10 771588 &
Gase 8 G'% 282 10 771589 &
10 G¥% 332 10 771590 &
Material Medium Durchmesser L Verpackungseinheit = Artikel-Nr.
[mm] [mm] [Stiick]
Messing Luft 3 18,4 1 787841 w
vernickelt 4 30,6 10 787842 =
6 33,0 10 782282 &
8 35,7 10 782283 =
10 39,2 1 782284 =
12 40,7 1 782285 =
TVG002 Material Medium Durchmesser L Verpackungseinheit = Artikel-Nr.
[mm] [mm] [Stiick]
Edelstahl Luft, neutrale 4 29,2 1 771483 &
Gase 6 346 1 771484 =
8 35,7 1 771485 =
10 37,8 1 771486 =
12 40,8 1 771487 &
Material Medium Durchmesser L Verpackungseinheit  Artikel-Nr.
[mm] [mm] [Stiick]
PBTP Luft, neutrale 4 32,6 10 771568 &
Kunststoff Gase 6 35,0 10 771569 &
8 36,5 10 771570 &
10 47,6 10 771571 &
12 48,8 10 771572 &
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787840
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782275
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782278
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782276
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782279
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782277
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782280
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782408
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771587
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771588
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771589
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771590
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787841
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=787842
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782282
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782283
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782284
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782285
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771483
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771484
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771485
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771486
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771487
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771568
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771569
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771570
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771571
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771572
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Typ TVG002
TVG002 / TVU002

Gerader Reduzierverbinder

TVUO002 Material Medium Durchmesser1 Durchmesser2 L Verpackungs-  Artikel-Nr.
einheit
™ [mm] [mm] [mm] [Stiick]
- POM Luft, 6 4 350 10 782430 &
® Wasser g 4 42,0 10 782431 &
8 6 42,0 10 782432 =
10 4 42,0 10 782433 &
10 6 42,0 10 782434 =
10 8 42,0 10 782435 &
12 8 53,0 10 782436 &
12 10 54,0 1 782437 &
TVG002 Material Medium Durchn 1 Durchn 2 L Verpackungs- Artikel-Nr.
einheit
[mm] [mm] [mm] [Stiick]
PBTP Luft, 6 4 35,5 10 771583 &
Kunst-  neutrale | g 6 36,7 10 771584 &
stoff Gase 10 8 434 10 771585 &
12 10 45,4 10 771586 &
Winkel-Reduzierverbinder
TVU002 Material Medium  Durch- Durch- L L1 Verpackungs-  Artikel-Nr.
messer 1 messer 2 einheit
[mm] [mm] [mm] [mm] [Stiick]
i ] POM Luft, 6 4 27,0 27,0 10 782438 &
Wasser 8 4 30,0 29,0 10 782439 &
y \r 8 6 30,0 29,0 10 782440 =
=1} 10 4 35,0 34,0 1 782441 =
10 6 35,0 34,0 1 782442 =
¥ 10 8 350 35,0 1 782443 =
o0 12 8 43,0 41,0 1 782444 =
12 10 45,0 43,0 1 782445 =
Steckwinkel-Verbinder
TVU002 Material Medium  Durch- Durch- L L1 Verpackungs- = Artikel-Nr.
n 1 n 2 einheit
ot . [mm] [mm] [mm] [mm] [Stiick]
POM Luft, 4 4 22,0 17,0 10 782446 =
5¢ Wasser 6 6 250 180 10 782447 =
B [ 8 8 27,0 19,0 10 782448 &
10 10 33,0 24,0 10 782449 =
12 12 39,0 28,0 1 782450 &
%’ 15 15 51,0 340 1 782451 &
a2 18 18 53,0 32,0 1 782452 &
T-Reduzierverbinder
TVU002 Material Medium Durch- Durch- L1 L Verpackungs- = Artikel-Nr.
n 1 n 2 einheit
[mm] [mm] [mm] [mm] [Stiick]
_]’”A POM Luft, 18 15 87,0 56,0 1 782456 &
L N UJ S Wasser 22 15 90,0 600 1 782457 &
g1 @i
=

a2
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782430
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782431
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782432
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782433
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782434
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782435
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782436
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782437
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771583
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771584
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771585
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771586
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782438
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782439
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782440
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782441
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782442
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782443
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782444
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782445
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782446
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782447
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782448
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782449
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782450
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782451
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782452
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782456
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782457
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Typ TVG002 Fa
TVG002 / TVU0O2 burkert
TVG002 Material Medium Durch- Durch- L L Verpackungs- Artikel-Nr.
messer 1 messer 2 einheit
[mm] [mm] [mm] [mm] [Stick]
|'| PBTP Luft, 6 4 416 254 10 771629 &
R l LJJ\* Kunststoff ' neutrale 8 6 46,1 29,4 10 771630 &
o1 @ Gase 10 6 492 31,9 10 771631 &
= 10 8 49,2 335 10 771632 &
@2 12 8 56,0 358 5 771633 &
12 10 56,0 37,6 5 771634 &
Rohr-Steckdorn
TVUO002 Material Medium Robhr, Rohr, innen L Verpackungs- Artikel-Nr.
auBBen einheit
L [mm] [mm] [mm] [Stiick]
POM Luft, 6 4 42,0 10 782453 &
L Wasser 8 6 43,1 10 782454 &
10 8 50,0 10 782455 &
Lésungswerkzeug, 4 bis 14 mm
TVU002 Material L Verpackungseinheit Artikel-Nr.
[mm] [Stiick]
Messing 95,0 1 780109 &
vernickelt
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771629
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771630
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771631
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771632
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771633
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=771634
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782453
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782454
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=782455
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVG002&id=780109
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