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Typ 0406 kombinierbar mit

Typ 2508

Geratesteckdose

Typ 1078

Zeitsteuerung

Typ 0406 ist ein vorgesteuertes Magnetventil
mit Servokolben, geeignet fir Medien bis

+ 180 °C. Zum vollstandigen Offnen ist eine
Mindestdruckdifferenz von 1 bar erforderlich.

Im stromlosen Zustand ist das Ventil durch
Eigenmediumdruck und Federkraft ge-
schlossen.

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

2/2-Wege-Magnetventil far neutrale
Medien bis +180°C, G 2 - G 1

= Magnetventil mit Servokolben

* Temperaturbereich bis + 180 °C

= Fir neutrale Medien, auch Dampf

» Ubergestecktes Spulensystem

= Muffen- und Flanschgehause

Typ 2511
AS| Geratesteckdose

Technische Daten

Nennweite DN13...25
Gehausewerkstoff Messing, Grauguss
Spulenwerkstoff Epoxid
Thermische Isolationsklasse H

Spule

Dichtwerkstoff PTFE/Graphit

Medien

neutrale Medien wie HeiBwasser und Dampf

Mediumstemperatur

-10...+180°C

Umgebungstemperatur

max. +55 °C

Viskositat

max. 21 mm?/s

Spannungstoleranz

+10%

Nennbetriebsart

Dauerbetrieb 100% ED

Elektrischer Anschluss

Geratesteckdose fiir Kabel-@ 7 mm, nach
DIN EN 175 301-803 Form A (im Lieferumfang)

Schutzart

IP 65 mit Geratesteckdose

Einbaulage

Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben

Elektrische Leistungsaufnahme

Nennweite | Anzug Betrieb (warme Spule)
DN [mm] AC [VA] AC [VA/W] | DC [W]
13...25 21 12/8 8
32...40 35...40 16/12 -
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Bestell-Tabelle Ventile (weitere Ausfiihrungen auf Anfrage)

Alle Ventile mit PTFE und Graphit-Dichtung, mit Gerétesteckdose (Ausnahme siehe FuBnote)

5 Bestell-Nr. pro Spannung/Frequenz [V/Hz]
b 28 £ L. § 25
s8 85 2E osSE 58 82 8 8 g
A 2/2-Wege-Ventil Gl 13 3,7 1...4 Messing 019310 & - -
NC 1..12 Messing - 020541 & 061305 &
24 G% 20 50 1..4 Messing| 021004 - -
1...12  Messing - 019818 & 061303 &
1) G 1 25 100 1..4 Messing| 019983 - -
1...12  Messing - 021440 & 061304 =
Flansch nach 10,0 1...4 GG25 078255 &* - -
DIN 2501 1..12  GG25 - — 022126 @

*Die Flanschausfiihrung mit der Bestell-Nr. 078 255 (024/DC) wird ohne Gerétesteckdose geliefert.

ﬂ Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage

’ Spannung

110750, Sonderspannungen

O‘ Zulassungen
=Y UL UR CSA

Abmessungen [mm]

DN D B £ F G H 1 L
13 |G% 113 )40 14 |- 32 |69 | 65
20 |G% . 415 60 |16 |- |32 |79 | 100
2% |G 126 ‘70 18 | - 32 84 | 115
95 | Flansch 169 (73 |- 120 32 86 160

Klicken Sie bitte hier, um die fiir Sie zustiindige Biirkert Niederlassung in Ihrer Nihe zu finden >

Bei speziellen Anforderungen

beraten wir Sie gerne.
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0406&id=019310
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0406&id=020541
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0406&id=061305
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0406&id=021004
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0406&id=019818
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0406&id=061303
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0406&id=019983
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0406&id=021440
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0406&id=061304
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0406&id=078255
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0406&id=022126

