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Válvula de assento pneumática 3/2 vias para 
automação descentralizada

• Para a mistura ou distribuição de fluidos

• Automação descentralizada via cabeça de comando

• Corpo otimizado para o fluxo em aço inoxidável

• Vida útil prolongada e funcionamento livre de manutenção

• A cabeça de comando é conectada sem mangueiras externas

A válvula de assento de 3/2 vias da Bürkert tipo 2106 consiste em um 
acionamento pneumático ELEMENT e em um corpo de válvula de 3 vias em 
aço inoxidável. A troca das conexões de pressão e trabalho permite realizar 
diversas funções de comando fluídicas como, por exemplo, a mistura ou 
distribuição de fluidos. O corpo da válvula otimizada para corrente do tipo 
2106 proporciona excelentes taxas de vazão. O empanque autorregulável 
de qualidade comprovada assegura alta estanqueidade e, portanto, uma 
operação segura por anos. O design da válvula de 3/2 vias da válvula de 
assento tipo 2106 oferece todas as vantagens de uma automação moderna e 
descentralizada: a integração direta da cabeça de comando ao acionamento 
se destaca por sua compacidade e suavidade do design, canais integrados 
de ar de pilotagem, a classe de proteção IP65/67 NEMA tipo 4X e uma ele-
vada resistência química. Uma interface de barramento de campo opcional 
e unidade de automação protegida contra explosão são outras vantagens da 
válvula de bloqueio de 3 vias. Isso frequentemente torna o do tipo compacto 
2106 a alternativa econômica para duas válvulas de bloqueio individuais.

As variantes do produto descritas na ficha de dados podem eventualmente divergir a apresentação e descrição do 

produto.

Descrição do tipoCombinável com

Tipo 2106
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1. Dados técnicos gerais

Características do produto
Dimensões As informações detalhadas podem ser consultadas no capítulo “5. Dimensões” 

na página 7.

Material
Corpo Aço inoxidável de fundição de precisão 316L
Acionamento PPS
Vedação PTFE
Invólucro Aço inoxidável 1.4561 (316Ti)
Caixa de empanque Vedação PTFE com compensação de mola
Diâmetro nominal da conexão DN 15…DN 50
Dados de desempenho
Pressão nominal PN 16 (corpo)
Pressão piloto Máx: 10 bar(g); Tamanho do acionamento 130 mm, 7 bar(g)
Dados dos fluidos
Fluidos Água, álcoois, combustíveis, fluidos hidráulicos, soluções salinas, sodas, soluções 

orgânicas, vapor
Temperatura do fluido - 10…+ 185 ºC
Viscosidade Máx. 600 mm2/s
Mídia de pilotagem Gases neutros, ar
Ligação da linha, processo e comunicação

Ligação da linha
União roscada G (EN ISO 228 - 1)

NPT (ANSI B 1.20.1)
(Rc mediante solicitação)

Ligação do ar de comando Conector de mangueira (Ø externo 6 mm ou ¼") ou 
rosca G ⅛" (mediante solicitação)

Homologações e certificados
Conformidade Contato com alimentos 1935/2004(CE), FDA (opcional)

Água potável
Diretiva de equipamento de pressão
Norma de equipamentos de gás
Diretiva de máquina

Proteção contra explosão Proteção contra explosão ATEX/IECex, veja “3. Homologações” na página 5
Certificados de material 2.2, 3.1
Ambiente e instalação
Temperatura ambiente - 10… + 60 ºC (com acionamento integrado)

- 10… + 100 ºC (conector de engate rápido de conexão do ar)
Posição de montagem Livre, preferencialmente com o acionamento virado para cima

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
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2. Funções de comutação
2.1. Função de comando

Função de comando Descrição

2

1(P)     3        

Função de comando: C, válvula de processo com acionamento pneumático
3/2 vias
Na posição de repouso, a conexão de pressão 1 está fechada, a conexão de trabalho 2 está sem 
carga

2   

3(P)     1

Função de comando: D, válvula de processo acionada pneumaticamente
3/2 vias
Na posição de repouso, a conexão de pressão 3 está ligada à conexão de trabalho 2, alívio 1 
fechado

2

1(P1)       3(P2)

Função de comando: E, válvula de mistura acionada pneumaticamente
3/2 vias
Na posição de repouso, a conexão de pressão 3 está ligada à conexão de trabalho 2, conexão de 
pressão 1 fechada

1      3 

2(P)

Função de comando: F, válvula de distribuição com acionamento pneumático
3/2 vias
Na posição de repouso, a conexão de pressão 2 está ligada à conexão de trabalho 3, conexão de 
trabalho 1 fechada

2.2. Alocação da conexão para princípios de operação de vazão do tipo C, D, E e F

Nota:
• Acionamento com função de comando A

• isto é, na posição de repouso, a ligação da linha 1 está fechada pela força da mola

2

1

3

Princípios de 
operação de vazão

Conexão
1 2 3

C P A R
D R A P
E P1 A P2
F A P B

A, B
P, P1, P2
R

Conexões de trabalho
Conexões de pressão
Escape de pressão

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
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3. Homologações

Homologações Descrição
FDA Contato com alimentos

Materiais em contato com o fluido em conformidade com a norma CE 1935/2004
Materiais em contato com o fluido em conformidade com a FDA (opcional)

Água potável
Adequado para uso com água potável para temperatura do fluido de até 85 °C, de acordo com a diretiva 
alemã sobre água potável, seção 17 e os princípios de avaliação do Instituto Federal Alemão do Meio 
Ambiente (opcional)
Oxigênio
Ideal para a aplicação com oxigênio gasoso para temperatura do fluido até 60 °C e pressão operacional 
até 20 bar(g) (opcional)
Proteção contra explosão
Como dispositivo categoria 2 para zona 1/21 e zona 2/22 (opcional)

ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135 °C Db

IECEx:
Ex h IIC T4 Gb
Ex h IIIC T135 °C Db
Dispositivos de gás
Homologação conforme a norma europeia de equipamentos de gás (UE) 2016/426, DVGW DIN EN 161 
e DIN EN 16678, classe A ou classe D, ideal para temperatura de fluido 0…60 °C, temperatura ambiente 
- 10…100 °C e pressões operacionais entre 0…16 bar(g) (opcional)

Requisitos de segurança
Avaliação da segurança funcional conforme IEC 61508 (mediante solicitação)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
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4. Materiais
4.1. Tabela de resistência – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Tabela de resistência

Você quer assegurar a confiabilidade e durabilidade dos materiais para a sua aplica-
ção? Verifique sua combinação de fluidos e materiais na nossa página ou no nosso 
app resistApp.

Verifique agora a resistência química

4.2. Informações do material

Nota:
Os lubrificantes para a caixa de empanque do fuso e acionamento são classificados de acordo com NSF H1.

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

11 

12

13

14

Nº Elemento Material
1 Indicador visual de 

posição
Tampa transparente de polisulfona 
PSU

2 Ligações do ar de 
pilotagem

Conector de engate rápido PP (padrão) 
mediante solicitação: Rosca G ⅛” em 
aço inoxidável 1.4305

3 Acionamento PPS
4 Invólucro Aço inoxidável 1.4561 (316Ti)
5 Vedação do pistão FKM
6 Mola Aço inoxidável 1.4310
7 Tubo Aço inoxidável 1.4401 (316)/1.4404 

(316L)
8 Caixa de empanque PTFE
9 Fuso Aço inoxidável 1.4401 (316)/1.4404 

(316L)
10 Guia do fuso PEEK
11 Corpo da válvula Aço inoxidável 1.4404 (316L)
12 Elemento de  

fechamento
Aço inoxidável 1.4404 (316L)

13 Vedação PTFE
14 Bocal do assento da 

válvula
Aço inoxidável 1.4404 (316L)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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5. Dimensões
Nota:
Dados em mm

Conector de mangueira para 
mangueira de plástico 6/4 mm 
ou conexão G1/8

H

B

K

A

T

C1

A1

G
1

G2

C
2

SW1

SW2

C

R

Para determinar as dimensões 
básicas para as variantes com 
opção de montagem

Tamanho do 
acionamento (Ø) K

D ( 50 ) 9,7
M ( 70 )

11N ( 90 )
P ( 130 )

DN Tamanho 
do acio-
namento 
Ø

Ø A B C R H Todas as ligações de mangas G NPT RC
A1 T G 2 SW1 SW2 G 1 C1/

C2
LTA G 1 C1/

C2
LTA G 1 C1/

C2
LTA

15 50(D) 64,5 6,0 19,8 19,8 202,4 85 58,3 M40 × 1,5 32 30 ½ 14 GM84 ½ 13,7 NM84 ½ 13,2 RC84
70(M) 91 8,5 23,3 30,5 202,4 85 58,3 M40 × 1,5 32 30 ½ 14 GM84 ½ 13,7 NM84 ½ 13,2 RC84

20 50(D) 64,5 6,0 19,8 19,8 202,4 85 58,3 M40 × 1,5 32 30 ¾ 16 GM85 ¾ 14,0 NM85 ¾ 14,5 RC85
70(M) 91 8,5 23,3 30,5 202,4 85 58,3 M40 × 1,5 32 30 ¾ 16 GM85 ¾ 14,0 NM85 ¾ 14,5 RC85

25 50(D) 64,5 6,0 19,8 19,8 227,4 105 54,9 M50 × 2 41 41 1 18 GM86 1 16,8 NM86 1 16,8 RC86
70(M) 90 8,5 23,3 30,5 227,4 105 54,9 M50 × 2 41 41 1 18 GM86 1 16,8 NM86 1 16,8 RC86

32 70(M) 91 8,5 23,3 30,5 234,7 130 67,8 M70 × 2 55 55 1¼ 20 GM87 1¼ 17,3 NM87 1¼ 19,1 RC87
90(N) 120 294,4 130 78,1 M70 × 2 55 55 1¼ 20 GM87 1¼ 17,3 NM87 1¼ 19,1 RC87
130(P) 159 346,7 130 68,0 M70 × 2 55 55 1¼ 20 GM87 1¼ 17,3 NM87 1¼ 19,1 RC87

40 70(M) 91 8,5 23,3 30,5 234,7 130 68,0 M70 × 2 55 55 1½ 22 GM88 1½ 17,3 NM88 1½ 19,1 RC88
90(N) 120 294,4 130 68,3 M70 × 2 55 55 1½ 22 GM88 1½ 17,3 NM88 1½ 19,1 RC88
130(P) 159 346,7 130 68,0 M70 × 2 55 55 1½ 22 GM88 1½ 17,3 NM88 1½ 19,1 RC88

50 70(M) 91 8,5 23,3 30,5 245,5 150 72,0 M84 × 2 70 70 2 24 GM89 2 17,6 NM89 2 23,4 RC89
90(N) 120 310,7 150 72,0 M84 × 2 70 70 2 24 GM89 2 17,6 NM89 2 23,4 RC89
130(P) 159 353,7 150 72,0 M84 × 2 70 70 2 24 GM89 2 17,6 NM89 2 23,4 RC89

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
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6. Descrições de potência
6.1. Diagramas de pressão de pilotagem

Nota:
Legendas para tamanho do acionamento D, M, N, P, veja “5. Dimensões” na página 7
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7. Acessórios do produto

Feedback de posição elétrica
Cabeça de comando

Typo 8691 
Tamanho do acionamento Ø 
70/90/130 mm

Descrição

A cabeça de comando tipo 8691/8695 é ideal para a montagem integrada em válvulas de 
processo da série 21XX. A posição da válvula é detectada sem contato através de um sensor 
analógico que reconhece e salva automaticamente as posições finais da válvula no momento 
do comissionamento por meio da função Teach. A válvula piloto integrada pilota os aciona-
mentos de ação simples ou dupla. O status de comutação da válvula é exibido através de um 
LED de alto desempenho.

Características
•  Indicação do status por LEDs de alto desempenho

•  Sensor de posição indutivo sem desgaste

•  Válvula piloto com acionamento manual

•  Função teach para o reconhecimento automático das posições finais da válvula

•  Design higiênico em aço inoxidável

•  Corpo fácil de limpar e resistente à química conforme IP65/67, 4X Rating

• Interface de barramento de campo AS-Interface, IO-Link, büS (sistema de barramento 
Bürkert)

Vantagens do cliente
• Comissionamento simples e seguro por meio da função teach

•  Facilidade no monitoramento de processo e detecção de falhas por meio de LEDs visíveis e 
coloridos de alto desempenho

•  Disponibilidade prolongada da instalação por meio de maior vida útil do acionamento 
decorrente da ventilação da câmara de mola

•  Ocupa pouco espaço na tubulação da instalação para mais flexibilidade no projeto

Typo 8695 
Tamanho do acionamento Ø 
50 mm

Controle pneumático/feedback de posição

Typo 8690 
Tamanho do acionamento Ø 
70/90/130 mm

Descrição

O controle pneumático tipo 8690/8697 é ideal para a montagem integrada em válvulas de pro-
cesso da série 21XX. Chaves de fim de curso mecânicas ou indutivas reconhecem a posição 
da válvula. A válvula piloto integrada pilota os acionamentos de ação simples ou dupla (tipo 
8690).

Características
•  Indicador visual de posição

• Sensores de proximidade mecânicos ou indutivos para a detecção da posição final

•  Válvula piloto com acionamento manual

•  Design compacto

•  Corpo fácil de limpar e com resistência química conforme IP65/67, 4X Rating

•  Variante opcional intrinsecamente segura conforme ATEX/IECEx

Vantagens do cliente
• Comissionamento simples e seguro por meio da função teach (tipo 8697)

•  Segurança do sinal mediante acionamento automático das chaves de fim de curso

•  Ocupa pouco espaço na tubulação da instalação para mais flexibilidade no projeto

Typo 8697 
Tamanho do acionamento Ø 
50 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
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8. Integração e combinação com outros produtos Bürkert
O assento da válvula tipo 2106 pode ser combinado com o feedback de posição tipo 8690/8697e com a cabeça de comando 
tipo 8691/8695 para formar o sistema de válvula On/Off ELEMENT tipo 8801-GE.

Nota:
• Use o formulário de solicitação de produto no fim deste documento para a configuração dos sistemas de válvula.

• Você encomenda dois componentes e obtém uma válvula completamente montada e testada.

Exemplo com ligação soldada

Válvula de assento tipo 2106

Cabeça de comando Feedback de posição

Tipo 8691  Tipo 8695  Tipo 8690  Tipo 8697 

Cabeça de comando para a automação descentralizada das 
válvulas de processo ELEMENT

Controle pneumático para a automação descentralizada das 
válvulas de processo ELEMENT

Sistema de válvula On/Off ELEMENT

Tipo 8801-GE-H 
2106 + 8691

Tipo 8801-GE-M 
2106 + 8695

Tipo 8801-GE-K 
2106 + 8690

Tipo 8801-GE-U 
2106 + 8697

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
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9. Informações para encomenda
9.1. Bürkert eShop – Prático para comprar e rápido para entregar

Bürkert eShop – Prático para comprar e rápido para entregar

Quer encontrar seu produto Bürkert ou peça de reposição de forma rápida e sem 
intermediários? Nossa loja online está sempre aberta para você. Cadastre-se e apro-
veite as vantagens.

Faça seu pedido online agora

9.2. Filtro de produtos Bürkert

Filtro de produtos Bürkert – Encontre o produto certo sem demora

Quer fazer sua escolha com base nos requisitos técnicos de forma rápida e fácil? Use 
o filtro de produtos Bürkert e encontre o item certo para sua aplicação.

Filtrar os produtos

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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9.3. Tabela de encomenda

Nota:
• Válvulas na posição de repouso, conexão de pressão 1 fechada

• Outras variantes mediante solicitação

Função de co-
mando

Diâ-
metro 
nomi-
nal

Ligação
da linha

Tamanho
do acio-
namento 
Ø [mm]

Valor KV
Água

Pressão 
mínima de 
pilotagem

Pressão máxima de 
trabalho até 180 °C

Peso Número 
do item

1 a 2 2 a 3 1 a 2 2 a 3
2 a 1

[mm] [mm] [m3/h] [m3/h] [bar(g)] [bar(g)] [bar(g)] [kg]

Rosca G conforme EN ISO 228 - 1

 Função de coman-
do: A 
Veja “2.2. 
Alocação da 
conexão para 
princípios de ope-
ração de vazão do 
tipo C, D, E e F” na 
página 41.)

15 G ½ 50(D) 7 4,5 5,5 16 16 1,5 282698 
70(M) 7 4,5 4,5 16 16 2,2 282701 

20 G ¾ 50(D) 9 6,2 5,5 16 16 1,4 282702 
70(M) 9 6,2 4,5 16 16 2,1 282704 

25 G 1 50(D) 17 11 5,5 9 11 1,9 282705 
70(M) 17 11 4,5 16 16 2,6 282706 

32 G 1¼ 70(M) 32 21 4,5 8 11 3,9 282707 
90(N) 32 21 5,1 11 16 5,4 282708 

40 G 1½ 70(M) 35 24 4,5 7 11 3,7 282711 
90(N) 35 24 5,1 12 16 5,2 282712 

50 G 2 90(N) 51 35 5,1 9 8 7,3 282715 
130(P) 51 35 4,9 16 16 10,4 282716 

Rosca NPT conforme ANSI B 1.20.1
 Função de coman-
do: A
Veja “2.2. 
Alocação da 
conexão para 
princípios de ope-
ração de vazão do 
tipo C, D, E e F” na 
página 41.)

15 NPT ½ 50(D) 7 4,5 5,5 16 16 1,5 292478 
70(M) 7 4,5 4,5 16 16 2,2 292531 

20 NPT ¾ 50(D) 9 6,2 5,5 16 16 1,4 292532 
70(M) 9 6,2 4,5 16 16 2,1 292533 

25 NPT 1 50(D) 17 11 5,5 9 11 1,9 292534 
70(M) 17 11 4,5 16 16 2,6 292535 

32 NPT 1¼ 70(M) 32 21 4,5 8 11 3,9 292536 
90(N) 32 21 5,1 11 16 5,4 292537 

40 NPT 1½ 70(M) 35 24 4,5 7 11 3,7 292538 
90(N) 35 24 5,1 12 16 5,2 292539 

50 NPT 2 90(N) 51 35 5,1 9 8 7,3 292540 
130(P) 51 35 4,9 16 16 10,4 292541 

1.) Mais informações no capítulo “2. Funções de comutação” na página 4.

Outras versões mediante solicitação

Ligação da linha
Rosca RC

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=282715
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=292531
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=292532
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Formulário de solicitação de produto válvulas de bloqueio 
pneumáticas ELEMENT

Obrigado por seu interesse em nossos produtos! Para que possamos atendê-lo da melhor forma possível, preencha o formulário a seguir e envie-o 
ao seu representante Bürkert ou para o e-mail info@buerkert.de. Todas as informações transmitidas serão tratadas com confidencialidade.

Preencha os campos obrigatórios !* 
*Nota: As funções interativas deste PDF podem ser limitadas pelo leitor PDF usado.

Informações pessoais

Firma
Pessoa de  
contato

Número do 
cliente Departamento

Endereço CEP/Cidade

Telefone: E-Mail

Entrega

 Quantidade      Data de entrega requisitada

Dados operacionais 

Função 
(Função da válvula no processo/descrição 

do processo)

Tubulação DN         PN 

Fluido operacional

Estado do fluido  Líquido   Vapor   Gás

Pressão operacional         Unit 

Temperatura do fluido          ºC  /   ºF

Temperatura ambiente          ºC  /   ºF

Corpo da válvula

Estrutura  Castelo1.)      Sede reta

Material do atuador  Aço inoxidável/PPS     Aço inoxidável 1.)        PPS         PA 

Material do corpo  Aço inoxidável        Latão vermelho1.)

Vedação da sede  PTFE          NBR          PEEK          FKM
 EPDM         Outros 

Diâmetro nominal/ 
pressão nominal DN         PN 

Coeficiente de vazão KV  m3/h     CV  GPM(US)
Conexão  Flange1.)  DIN EN 1092-1  ANSI B16.5  JIS 10K

 Rosca  G  NPT  RC

 Soldagem1.)  DIN EN ISO 1127 / 
  ISO 4200

 DIN 11850 2 /  
  DIN 11866 A

 ASME BPE

 Grampo1.)  ASME BPE  DIN 32676 A  
  (Tubo ISO 4200)

 DIN 32676 B 
  (Tubo DIN 11850)

 Outros  
1.) Indisponível para tipos 2006 e 2106.

Dados da válvula
Função de comando  A: Fechada na posição de repouso       B: Posição de repouso aberta

 I: Dupla ação2.)

Pressão de pilotagem mín.         máx. 
2.) Indisponível para tipos 2006 e 2106.

https://products.burkert.com/
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Homologações/conformidades

 Para aplicações com alimentos (conforme norma CE 1935/2004)

 Para aplicações com alimentos (conforme FDA)

 Proteção contra explosão conforme ATEX II 2GD mec./IECex

 Norma europeia para equipamentos de gás (UE) 2016/426, DVGW DINEN 161 e DIN EN 16678

 Adequado para água potável3.)

 Certificado de cumprimento do pedido EN-ISO 10204 2.1 (n.º de item 440788) 

 Relatório de ensaio EN-ISO 10204 2.2 (n.º de item 803722) 

 Certificado de conformidade para matéria-prima EN-ISO 10204 3.1 (acompanha na entrega)
3.) Para uso com água potável para temperatura do fluido de até 85 °C, de acordo com a diretiva alemã sobre água potável, seção 17 e os princípios de avaliação do Instituto 

Federal Alemão do Meio Ambiente. 

Pedido adicionais, comentários

   

https://products.burkert.com/
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Cabeças de comando/acionamento pneumático para válvulas de 
processo ON/OFF da série ELEMENT

Para tamanho do atuador ø70/ø90/ø130 mm Para tamanho do atuador ø50 mm

 Cabeça de comando tipo 8691   Cabeça de comando tipo 8695 

• Sensor indutivo de posição com função automática Teach

• LED colorido de alto desempenho

• Com/sem válvula piloto para acionamentos de efeito simples ou duplo.

• Comunicação da barramento de campo

• Design higiênico em aço inoxidável
Função pneumática

 Efeito simples   Dupla ação   Sem válvula piloto
Conexão elétrica

 Passagem do cabo     Conector macho M12
Communication

 AS-Interface                   IO-Link  
 Sistema de barramento Bürkert (büS)1.)      sem

Homologações
 Cat. ATEX 3GD, IECEx   sem

1.) Baseado em CANopen

Para tamanho do atuador ø70/ø90/ø130 mm Para tamanho do atuador ø50 mm

 Controle pneumático/feedback tipo 8690   Controle pneumático/feedback tipo 8697 

• Indicação visual da posição

• Microinterruptor ou interruptor de presença para feedback do fim de curso

• Com/sem válvula piloto para acionamentos de efeito simples ou duplo.

• Modelo opcional intrinsicamente seguro conforme ATEX/IECEx
Função pneumática

 Efeito simples        Dupla ação (tipo 8690)
 Sem válvula piloto

Conexão elétrica
 Passagem do cabo     Conector macho M12

Feedback de fim de curso qtde
 1x    2x

Homologações
 Cat. ATEX 3GD, IECEx   Cat. ATEX 2DG, IECEx 
 sem

Feedback de fim de curso
 Microchave 24 V DC          Microchave 50… 225 V DC/AC (tipo 8690)   Interruptor indutivo 3 fios PNP 
 Interruptor indutivo 2 fios NAMUR   Interruptor indutivo 2 fios 24 V DC       sem

   

https://products.burkert.com/
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