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空圧作動式3方バルブ　ELEMENT 分散型自動化対応

• 流体の混合または配分用
• 制御ヘッドによる分散自動化
• ステンレス鋼流量最適化ハウジング
• 長期耐用年数、メンテナンスフリーの操業
• 制御ヘッドは外付けエアチューブなしで接続されます

Bürkert 3方バルブ　タイプ2106は、空圧式ELEMENT駆動部とステンレス鋼製3方
バルブハウジングで構成されます。圧力接続部と作動接続部を入れ替えることで、
例えば流体の混合または配分といった様々な流体制御機能を実現できます。タイ
プ2106の流量最適化バルブハウジングが卓越した流量値を可能にします。実績
ある自動調整型グランドが高密度を確実にし、このため長年信頼して操業できま
す。3方シートバルブタイプ2106の設計は、最新の分散型自動化の利点をすべて
備えています。駆動部への制御ヘッドの直接接続は、そのコンパクトで滑らかな設
計、統合された制御エアダクト、保護等級IP65/67、NEMAタイプ4X、高い耐薬品性
によって特徴づけられています。オプションでフィールドバスインターフェースを
防爆型オートメーションユニットにまで統合できることも、3方開/閉バルブのさら
なる利点です。ユーザーにとってコンパクトなタイプ2106は二個の開/閉バルブに
代わる経済的な手段を提供します。

データシートに記載の製品仕様は、製品表示および説明と異なる場合があります。

タイプの説明以下と組み合わせることが可能です
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1.	 テクニカルデータ一般
製品特性
寸法 詳細情報は7ページの「5.	寸法」章を参照してください。

素材
ハウジング ステンレス鋼 焼流し精密鋳造 316L
駆動部 PPS
シール PTFE
カバー ステンレス鋼 1.4561 (316Ti)
グランド PTFEシール、スプリング自動補正付き
接続DN DN 15～DN 50
出力データ
PN PN 16（ハウジング）
制御圧力 最大 10 bar(g)、駆動部サイズ 130 mm、7 bar(g)
流体データ
流体 水、アルコール、油、燃料、油圧作動油、塩溶液、苛性アルカリ溶液、有機溶剤、スチーム
流体温度 - 10～+ 185 °C
粘度 最大 600 mm2/s
制御流体 中性ガス、エア
プロセス/配管接続部および通信

配管接続部
スレッド接続 G (EN ISO 228 - 1)

NPT (ANSI B 1.20.1)
（ご要望に応じてRc）

制御空気接続部 チューブコネクタ（外側 Ø 6 mm または ¼"）または 
スレッドG ⅛"（ご要望に応じて）

認可および証明書
適合性 食品との接触 1935/2004 (EC)、FDA

飲料水
圧力機器規則
ガス機器指令
機械指令

防爆 防爆 ATEX/IECex、5ページの「3.	認可」を参照
素材の証明書 2.2、3.1
周囲および設置
周囲温度 -10～+60 °C（統合制御部付き）

-10～+100 °C（チューブコネクタの空気接続）
設置位置 任意、駆動部はなるべく上向き

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
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2.	 スイッチング機能
2.1.	 制御機能

制御機能 説明
2

1(P)     3        

SF：C、空圧作動式プロセスバルブ
3方
静止位置において圧力接続部1は閉じ、作動接続部2負荷解放状態

2   

3(P)     1

SF：D、空圧作動式プロセスバルブ
3方
静止位置において圧力接続部3は作動接続部2と接続されており、リリースポート1は閉じた状態

2

1(P1)       3(P2)

SF：E、空圧作動式混合バルブ
3方
静止位置において圧力接続部3が作動接続部2 と接続されており、圧力接続部1は閉じた状態

1      3 

2(P)

SF：F、空圧作動式分配バルブ
3方
静止位置において圧力接続部2が作動接続部3と接続されており、作動接続部1は閉じた状態

2.2.	 流量作用モードC、D、E、Fでの接続の割り当て
注記：
• 制御機能A付き駆動部
• すなわち静止位置においてライン接続部1がばね力で閉じています

2

1

3

フロー機能原理 接続部
1 2 3

C P A R
D R A P
E P1 A P2
F A P B

A、B
P、P1、P2
R

作動接続部
圧力接続部
減圧

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
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3.	 認可
認可 説明

FDA 食品との接触用
流体と接触部分の素材は欧州指令1935/2004準拠
流体と接触部分の素材はFDA準拠（オプション）

飲料水
飲料水条第17条および連邦環境庁の評価原則に基づき、流体温度が85 °Cまでの飲料水に使用に最適 

（オプション）
酸素
最大流体温度60 °C、最大動作圧力20 bar(g)での酸素ガスでの使用に最適（オプション）

防爆
区域 1/21 と 区域 2/22 に最適なカテゴリー2製品として（オプション）

ATEX：
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135 °C Db

IECEx：
Ex h IIC T4 Gb
Ex h IIIC T135 °C Db
ガス機器
欧州ガス機器指令 (EU) 2016/426、DVGW DIN EN 161、DIN EN 16678のクラス A またはクラス D認可取得、 
流体温度0～60 °C、 
周囲温度 - 10～100 °C、動作圧力 0～16 bar(g) に最適（オプション）

安全要件
IEC 61508 準拠安全機能評価（ご要望に応じて）

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
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4.	 素材
4.1.	 耐久性一覧表—Bürkert	resistApp

Bürkert	resistApp—耐久性一覧表

それぞれの用途における素材の信頼性と耐用性を確認しますか？流体および素材の組み
合わせを当社のウェブサイトおよび当社のresistAppで確認してください。

今すぐ耐薬品性をチェックする

4.2.	 素材指定
注記：
グランドと駆動部の潤滑剤は、NSF H1に従って分類されています。

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

11 

12

13

14

No. 部材 素材
1 光学式位置表示 透明フード Polysulfon PSU
2 制御空気接続部 チューブコネクタ PP（標準）ご要望に応

じて：スレッド G ⅛" ステンレス鋼 1.4305
3 駆動部 PPS
4 カバー ステンレス鋼 1.4561 (316Ti)
5 ピストンシール FKM
6 ばね ステンレス鋼 1.4310
7 パイプ ステンレス鋼 1.4401 (316)/1.4404 

(316L)
8 グランド PTFE
9 スピンドル ステンレス鋼 1.4401 (316)/1.4404 

(316L)
10 スピンドルガイド PEEK
11 バルブハウジング ステンレス鋼 1.4404 (316L)
12 クロージャー ステンレス鋼 1.4404 (316L)
13 シール PTFE
14 フィッティングニッ

プル
ステンレス鋼 1.4404 (316L)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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5.	 寸法
注記：
指定数値（単位mm）

プラスチッ
クホース6/4 mm
または接続G1用
のチューブコネクタ

H
B

K

A

T

C1

A1

G
1

G2

C2

SW1

SW2

C

R

アタッチメントオプシ
ョンを含むバージョン
の基本寸法特定用

駆動部サイズ (Ø) K
D ( 50 ) 9,7
M ( 70 )

11N ( 90 )
P ( 130 )

DN 駆動部サ
イズ	Ø

Ø	A B C R H すべてのソケットハウジング G NPT RC
A1 T G	2 SW1 SW2 G1 C1/

C2
LTA G1 C1/

C2
LTA G1 C1/

C2
LTA

15 50(D) 64.5 6.0 19.8 19.8 202.4 85 58.3 M40 × 1.5 32 30 ½ 14 GM84 ½ 13.7 NM84 ½ 13.2 RC84
70(M) 91 8.5 23.3 30.5 202.4 85 58.3 M40 × 1.5 32 30 ½ 14 GM84 ½ 13.7 NM84 ½ 13.2 RC84

20 50(D) 64.5 6.0 19.8 19.8 202.4 85 58.3 M40 × 1.5 32 30 ¾ 16 GM85 ¾ 14.0 NM85 ¾ 14.5 RC85
70(M) 91 8.5 23.3 30.5 202.4 85 58.3 M40 × 1.5 32 30 ¾ 16 GM85 ¾ 14.0 NM85 ¾ 14.5 RC85

25 50(D) 64.5 6.0 19.8 19.8 227.4 105 54.9 M50 × 2 41 41 1 18 GM86 1 16.8 NM86 1 16.8 RC86
70(M) 90 8.5 23.3 30.5 227.4 105 54.9 M50 × 2 41 41 1 18 GM86 1 16.8 NM86 1 16.8 RC86

32 70(M) 91 8.5 23.3 30.5 234.7 130 67.8 M70 × 2 55 55 1¼ 20 GM87 1¼ 17.3 NM87 1¼ 19.1 RC87
90(N) 120 294.4 130 78.1 M70 × 2 55 55 1¼ 20 GM87 1¼ 17.3 NM87 1¼ 19.1 RC87
130(P) 159 346.7 130 68.0 M70 × 2 55 55 1¼ 20 GM87 1¼ 17.3 NM87 1¼ 19.1 RC87

40 70(M) 91 8.5 23.3 30.5 234.7 130 68.0 M70 × 2 55 55 1½ 22 GM88 1½ 17.3 NM88 1½ 19.1 RC88
90(N) 120 294.4 130 68.3 M70 × 2 55 55 1½ 22 GM88 1½ 17.3 NM88 1½ 19.1 RC88
130(P) 159 346.7 130 68.0 M70 × 2 55 55 1½ 22 GM88 1½ 17.3 NM88 1½ 19.1 RC88

50 70(M) 91 8.5 23.3 30.5 245.5 150 72.0 M84 × 2 70 70 2 24 GM89 2 17.6 NM89 2 23.4 RC89
90(N) 120 310.7 150 72.0 M84 × 2 70 70 2 24 GM89 2 17.6 NM89 2 23.4 RC89
130(P) 159 353.7 150 72.0 M84 × 2 70 70 2 24 GM89 2 17.6 NM89 2 23.4 RC89

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
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6.	 性能詳細
6.1.	 制御圧力図
注記：
駆動部サイズ D、M、N、P の凡例、7ページの「5.	寸法」を参照
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
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7.	 製品アクセサリ
電気式位置トランスミッター
制御ヘッド
タイプ8691 
駆動部サイズ	Ø	70/90/130	mm

説明

制御ヘッドタイプ8691/8695は、21xxシリーズのプロセスバルブへの一体型取付けのために最適化
されています。バルブ位置の非接触検出は、アナログセンサーエレメントを介しておこなわれ、コミッ
ショニング時にティーチ機能により、バルブ端部を自動的に検出し保存します。統合プリコントロール
バルブは単動式または複動式駆動部を制御します。バルブの切り替え状態は、カラーの高性能LED
で表示されます。

特性
•  高性能のカラーLEDによるステータス表示
•  摩耗のない誘導式位置センサ
•  プリコントロールバルブの手動作動
•  バルブ端部を自動的に検出するティーチ機能
•  衛生的なステンレス鋼設計
•  IP65/67準拠の洗浄し易い薬品耐性ハウジング、4X定格
• ASインターフェース、IO-Link、Bürkertシステムバス (büS)

ユーザーの効用
• ティーチ機能による簡単で安全なコミッショニング
•  高性能のカラーLEDによる簡単なプロセス監視と障害検出
•  スプリングチャンバー換気を用いる駆動部耐用年数延長によりプラントの高可用性
•  システム構造での柔軟性を高めるためのシステム故障時の最小スペース要件

タイプ8695 
駆動部サイズ	Ø	50	mm

空圧制御/位置トランスミッター
タイプ8690 
駆動部サイズ	Ø	70/90/130	mm

説明

空圧制御タイプ8690/8697は、21xxシリーズのプロセスバルブへの一体型取付けのために最適化さ
れています。機械式または誘導式リミットスイッチは、バルブ位置を検出します。統合プリコントロー
ルバルブは単動式または複動式（タイプ 8690）駆動部を制御します。

特性
•  光学式位置表示
• 端位置検出の機械式または誘導式近接スイッチ
•  プリコントロールバルブの手動作動
•  コンパクト設計
•  IP65/67準拠の洗浄し易い薬品耐性ハウジング、4X定格
•  ATEX/IECEx準拠した本質的安全な仕様（オプション）

ユーザーの効用
• ティーチ機能（タイプ8697）による簡単で安全なコミッショニング
•  リミットスイッチの自律的調整によるシグナルの安全性
•  システム構造での柔軟性を高めるためのシステム故障時の最小スペース要件

タイプ8697 
駆動部サイズ	Ø	50	mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
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8.	 他のBürkert製品との組み合わせ
シートバルブタイプ2106は、位置トランスミッタータイプ8690/8697および制御ヘッド	タイプ8691/8695と組み合わせて、バルブシステムオ
ン/オフ	ELEMENT	タイプ8801-GEとして使用することが可能です。

注記：
• その他のバルブシステムの構成についてはこのドキュメントの末尾にある 商品お問い合わせフォーム をご使用ください。
• 2つのコンポーネントを注文し、完全に組み立てられてテストされたバルブを納入します。

溶接接続の例

シートバルブタイプ2106

制御ヘッド 位置トランスミッター

タイプ8691  タイプ8695  タイプ8690  タイプ8697 

プロセスバルブELEMENTの分散型自動化のための制御ヘッド プロセスバルブELEMENTの分散型自動化のための空圧制御

バルブシステム	オン/オフELEMENT

タイプ8801-GE-H 
2106 + 8691

タイプ8801-GE-M 
2106 + 8695

タイプ8801-GE-K 
2106 + 8690

タイプ8801-GE-U 
2106 + 8697

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
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9.	 注文情報
9.1.	 Bürkert	eShop—簡単な注文、迅速な納品

Bürkert	eShop—簡単な注文、迅速な納品

ご希望のビュルケルト製品やスペアパーツを素早く検索して直接注文したいとお考えで
すか？当社のオンラインショップは24時間ご利用いただけます。今すぐ確認してメリットを
ご活用ください。

今すぐオンラインで購入

9.2.	 Bürkert製品フィルター

Bürkert製品フィルター—迅速に適切な製品を検索

ご希望の技術要件にもとづいて簡単・快適に選別したいとお考えですか？Bürkert製品フィ
ルターで、お客様の用途に適した製品をご検索ください。

今すぐ製品をフィルタリング

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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9.3.	 注文表
注記：
• バルブがある静止位置では圧力接続部1は閉じています
• その他の仕様はお問い合わせください

制御機能 DN 配管
接続部

駆動部
サイズ	Ø	
[mm]

Kv値 最小制御圧力 最大動作圧力180	°C
まで

重量 製品番号

1	 2 2		3 1		2 2		3
2		1

[mm] [mm] [m3/h] [m3/h] [bar(g)] [bar(g)] [bar(g)] [kg]
EN	ISO	228	-1に準拠したGスレッド
 SF:	A 
4ページの「2.2.	
流量作用モード
C、D、E、Fでの接続の
割り当て」を参照1.)

15 G ½ 50(D) 7 4.5 5.5 16 16 1.5 282698 
70(M) 7 4.5 4.5 16 16 2.2 282701 

20 G ¾ 50(D) 9 6.2 5.5 16 16 1.4 282702 
70(M) 9 6.2 4.5 16 16 2.1 282704 

25 G1 50(D) 17 11 5.5 9 11 1.9 282705 
70(M) 17 11 4.5 16 16 2.6 282706 

32 G 1¼ 70(M) 32 21 4.5 8 11 3.9 282707 
90(N) 32 21 5.1 11 16 5.4 282709 

40 G 1½ 70(M) 35 24 4.5 7 11 3.7 282711 
90(N) 35 24 5.1 12 16 5.2 282712 

50 G 2 90(N) 51 35 5.1 9 8 7.3 282715 
130(P) 51 35 4.9 16 16 10.4 282716 

ANSI	B	1.20.1に準拠したNPTスレッド
	SF:	A
4ページの「2.2.	
流量作用モード
C、D、E、Fでの接続の
割り当て」を参照1.)

15 NPT ½ 50(D) 7 4.5 5.5 16 16 1.5 292478 
70(M) 7 4.5 4.5 16 16 2.2 292531 

20 NPT ¾ 50(D) 9 6.2 5.5 16 16 1.4 292532 
70(M) 9 6.2 4.5 16 16 2.1 292533 

25 NPT 1 50(D) 17 11 5.5 9 11 1.9 292534 
70(M) 17 11 4.5 16 16 2.6 292535 

32 NPT 1¼ 70(M) 32 21 4.5 8 11 3.9 292536 
90(N) 32 21 5.1 11 16 5.4 292537 

40 NPT 1½ 70(M) 35 24 4.5 7 11 3.7 292538 
90(N) 35 24 5.1 12 16 5.2 292539 

50 NPT 2 90(N) 51 35 5.1 9 8 7.3 292540 
130(P) 51 35 4.9 16 16 10.4 292541 

1.) 詳しい情報は4ページの「2.	スイッチング機能」章を参照してください。

ご要望に応じて対応可能な他のバージョン

配管接続部
RCスレッド

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=282698
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=282701
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=282702
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=282704
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=282705
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=282706
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=282707
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=282709
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=282711
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=282712
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=282715
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=282716
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=292478
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=292531
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=292532
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=292533
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=292534
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=292535
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=292536
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=292537
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=292538
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=292539
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=292540
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106&id=292541
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商品お問い合わせフォーム 空圧式開/閉バルブELEMENT

弊社製品にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます！最適なアドバイスを提供するために、次のフォームに記入して、Bürkertの担当者 または電
子メールアドレス info.jpn@burkert.comに送信してください。提出されたすべての情報は、当然のことながら、厳重に取り扱われます。

必須フィールド  に入力してください！* 
*注記：このPDFのインタラクティブ機能は、使用するPDFリーダーによっては制限される場合があります。

個人情報

貴社名 担当者

お客様番号 部署

番地 郵便番号/市区町村

電話番号 メール

納入

 個数      求められる納期

操業諸元 
タスク 

（プロセスにおけるバルブのタスク/プロセ

スの説明）

配管 DN         PN 

動作流体

流体の状態  液体   スチーム   ガス

動作圧力         単位 

流体温度          °C  /   °F

周囲温度          °C  /   °F

バルブハウジング

設計  アングルシート1.)    ストレートシート

駆動部材質  ステンレス鋼/PPS    ステンレス鋼1.)     PPS         PA 

ハウジング材  ステンレス鋼      丹銅1.)

バルブシートシーリング  PTFE          NBR          PEEK        FKM
 EPDM         その他 

DN/PN DN         PN 

Kv値 KV  m3/h     CV  GPM (US)
接続部  フランジ1.)  DIN EN 1092-1  ANSI B16.5  JIS 10K

 スレッド  G  NPT  RC

 溶接1.)  DIN EN ISO 1127/ 
  ISO 4200

 DIN 11850 2/  
  DIN 11866 A

 ASME BPE

 クランプ1.)  ASME BPE   DIN 32676 A  
（パイプ ISO 4200）

  DIN 32676 B 
（パイプ DIN 11850）

 その他  
1.) タイプ2006および2106では使用不可。

バルブデータ
制御機能  A：静止位置で閉       B：静止位置で開

 I: 複動2.)

制御圧力 最小         最大 
2.) タイプ2006および2106では使用不可。

https://products.burkert.com/
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認可/適合性

 食品加工専用（EC指令 1935/2004準拠）

 食品加工専用（FDA準拠）

 ATEX II 2GD 機械/IECex準拠の防爆

 欧州ガス機器指令 (EU) 2016/426、DVGW DINEN 161、DIN EN 16678

 飲料水に最適3.)

 EN-ISO 10204 2.1適合証明書（製品番号 440788） 

 テストレポートEN-ISO 10204 2.2（製品番号 803722） 

 原材料適合証明書 EN-ISO 10204 3.1（同梱）
3.) 飲料水条例第17条および連邦環境庁の評価原則に基づき、流体温度が85℃までの飲料水に使用すること。

追加要件/コメント

   

https://products.burkert.com/
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ELEMENTモデルシリーズ開/閉プロセスバルブ用制御ヘッド/空圧制御部

駆動部サイズ Ø 70/Ø 90/Ø 130 mm用 駆動部サイズ Ø 50 mm用

 制御ヘッド タイプ8691   制御ヘッド タイプ8695 

• 自動ティーチ機能付き誘導式位置センサ
• カラー高性能LED
• 単動式または複動式駆動部用プリコントロールバルブ付き/なし
• フィールドバス通信
• 衛生的なステンレス鋼設計
空圧機能

 単動      複動     プリコントロールバルブなし
電気接続

 ケーブルグランド       M12チューブコネクタ
通信

 ASインターフェース       IO-Link  
 Bürkertシステムバス (büS)1.)   なし

認可
 ATEXカテゴリ3GD、IECEx   なし

1.) CANopenベース

駆動部サイズ Ø 70/Ø 90/Ø 130 mm用 駆動部サイズ Ø 50 mm用

 空圧制御/位置トランスミッタータイプ8690   空圧制御/位置トランスミッタータイプ8697 

• 光学式位置表示
• 終端位置検出用マイクロスイッチまたは近接スイッチ
• 単動式または複動式駆動部用プリコントロールバルブ付き/なし
• ATEX/IECEx準拠した本質的安全な仕様（オプション）
空圧機能

 単動         複動（タイプ8690）
 プリコントロールバルブなし

電気接続
 ケーブルグランド       M12チューブコネクタ

終端位置トランスミッター個数
 1x    2x

認可
 ATEXカテゴリ3GD、IECEx   ATEXカテゴリ2DG、IECEx 
 なし

終端位置トランスミッター
 マイクロスイッチ 24 V DC     マイクロスイッチ 50 ～ 225 V DC/AC（タイプ8690）   誘導式スイッチ 3導体 PNP 
 誘導スイッチ 2導体 NAMUR    誘導スイッチ 2導体 24 V DC              なし

   

https://products.burkert.com/
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
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