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Typ 2507 burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Geratesteckdose, Steckerform B nach Industriestandard

e Schutzart IP65
e Zahlreiche Varianten

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Steckverbindung zum Anschluss von elektrischen Bauteilen nach Form B Indust-
riestandard.
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1.  Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Abmessungen

Werkstoff
Flachdichtung
Gehause

Kontakte
Betriebsanzeige
Kabelabgang
Kabeldurchmesser
Kabelverschraubung
Polzahl

Elektrische Daten
Nennspannung
Ubergangswiderstand
Produktanschliisse
Elektrischer Anschluss

Zulassungen und Konformitaten

Schutzart

Nordamerika (USA/Kanada)

Sonstige

Umgebung und Installation

Umgebungstemperatur

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel , 3. Abmessungen” auf Seite 4.

NBR

Polyamid (ohne LED: schwarz, mit LED: transparent)
Messing, verzinnt

LED (rot)

Gerade

4,5...7 mm

PG9

2-polig + Schutzleiter

0..250 V
=10 mQ

Schraubklemmen (0,25 mm2...1,5 mm2)
IP65
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2.4. Nordamerika (USA/Kanada)” auf Seite 4.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,2.5. Sonstige” auf Seite 4.

-30°C...+90 °C (ohne Beschaltung)
-30°C...+80 °C (mit Beschaltung)

2.  Zulassungen und Konformitaten

21. Aligemeine Hinweise

« Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitaten miissen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfiillt.

« Nicht alle bestellbaren Geratevarianten kdnnen mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitaten geliefert werden.

2.2. Konformitat

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitatserklarung.

2.3. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformitat mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterpriifbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen.
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2.4. Nordamerika (USA/Kanada)
\ Zulassung \ Beschreibung

Die Produkte sind UL Recognized fiir die USA und Kanada gemag:

o UL 1977, Edition 4, Issue Date 2022-12-07, ECBT2 - Connectors for Use in Data, Signal, Control and Power
Applications - Component

e CSA C22.2 No. 182.3, 2nd Ed, Issue Date: 2016-07, Revision Date: 2021-5; ECBT8 - Connectors for Use in Data,
Signal, Control and Power Applications Certified for Canada - Component

® Optional: UL Recognized fiir die USA und Kanada
s

2.5. Sonstige

Brandschutz in Schienenfahrzeugen

\ Zulassung \ Beschreibung
DINEN 45545  Optional: Brandschutz in Schienenfahrzeugen gemas DIN EN 45545, Normenteile 2 und 5: Anforderungen an das
Brandverhalten von Materialien und Komponenten
Die Produkte erfllen die Brandschutzanforderungen gemaB den Normenteilen 2 und 5 der DIN EN 45545 fir die
Anwendung im Innenbereich von Schienenfahrzeugen fiir die Betriebsklassen 1-3 (OC1-3) in Verbindung mit den
Gefahrdungsstufen 1-2 (HL1-2) gemaR Herstellererkldrung.

3. Abmessungen

Hinweis:
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4. Produktmerkmale und -aufbau
41. Produktaufbau ohne Kabel

Hinweis:
Die komplette Geratesteckdose ist um 180° versetzt montierbar.

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

\ Aufbau Beschreibung
> ) « Kontakteinsatz herausnehmen
D/ Linsenkopf- .
!{O schraube « Kabel durch Druckschraube flihren
r M3 x 35 » Kabel laut Anschlussplan verklemmen
Druckschraube o Kontakteinsatz einrasten

Druckring Gehéuse

Dichtring

Kontakteinsatz

<>,
Flachdichtung

5. Bestellinformationen
51. Biirkert eShop

Uberwurfmutter verschrauben
Flachdichtung auf Steckerfahnen schieben
Geratesteckdose bis Anschlag aufstecken
Mit Linsenkopfschraube M3 x 35 sichern

Biirkert eShop —Bequem bestelit und schnell geliefert

Sie mdchten |hr gewlinschtes Biirkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr flr Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an

und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

5.2. Biirkert Produktfilter

Biirkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie mdchten anhand lhrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Birkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel flr Ihre

Anwendung.

Jetzt Produkte filtern
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5.3. Bestelltabelle

Hinweis:
Zum Lieferumfang der Geratesteckdose gehdren eine Flachdichtung und eine Befestigungsschraube.

\ Schaltbild Betriebsspannung Dauerstrom Artikel-Nr.
‘ [V/Hz] [A] ohne Kabel
\ Ohne Beschaltung
o~ s 0...230 V AC/DC Max. 16 A 423845 ="
{+1° C1 -+
24V AC/DC Max. 8 A 423849 =
230V AC/DC Max. 8 A 423850 &
o—C +
' Mit LED und Freilaufdiode
+ c+ 24V DC Max. 8 A 423851=
1
oY
¥ 2
—_ b
D'_-‘—“-—‘—C-L-

1.) Die Artikel-Nr. 423845 verfligt Uber eine UR-Zulassung.
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