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2/2-ходовой плунжерный клапан прямого 
действия

•	 Компактный клапан прямого действия, диаметр до DN 6,0

•	 Устойчивая к вибрации система крепления катушек

•	 Повышенная устойчивость к утечкам благодаря сварной на-
правляющей трубке сердечника

•	 Взрывозащищенные варианты исполнения

•	 Энергосберегающее импульсное исполнение

Клапан модели 6013 представляет собой плунжерный клапан прямого 
действия. Для повышения устойчивости к высокому давлению и утечкам 
стопор и направляющая трубка сердечника приварены друг к другу. В 
зависимости от применения доступны различные комбинации уплотни-
тельных материалов. Специальная конструкция фланца от Bürkert (ФУ) 
позволяет осуществлять компактное размещение клапанов на монтаж-
ной плите для блочного монтажа. На катушки наносится полиамидное 
покрытие или выполняется опрессовка химически стойким эпоксидным 
материалом. Для уменьшения потребляемой электрической мощности во 
время эксплуатации имеются импульсные катушки и электроника «Kick 
and Drop» для форсированного возбуждения (штекер 2511). Дополни-
тельная опция ручного управления позволяет осуществлять быстрый 
ввод в эксплуатацию и простое техническое обслуживание.

Упомянутые в техническом описании варианты устройства могут отличаться от изображения и описания 

изделий.

Описание типаСовместимость со следующими 
компонентами:

Тип 6013
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1.	 Общие технические характеристики

Характеристики устройства
Размеры Подробную информацию можно найти в главе «6. Размеры» на странице 9.

Материал
Уплотнение Фторкаучук (FKM), тефлон (PTFE)/графит (ЭПДМ (EPDM) по запросу)
Корпус Латунь, нержавеющая сталь 1.4305
Проходное сечение DN 2,0–6,0
Функция управления А и В. Подробную информацию можно найти в главе «3. Функции управления» 

на странице 5.
Термический класс изоляции элек-
тромагнитной катушки

Полиамид, класс B
Эпоксид, класс Н

Рабочие характеристики
Номинальный режим работы / 
одиночный клапан при блочном 
монтаже на соединительной плате

Непрерывный режим, продолжительность включения 100 %
Прерывистый режим 60 % (30 мин) или с катушкой 5 Вт (по запросу)

Электрические характеристики

Рабочее напряжение
Стандартное исполнение 24 В DC, 24 В/50 Гц, 230В/50 Гц
Исполнение для применения в 
лаборатории

24 В DC, 230 В/50 Гц (другое напряжение по запросу)

Допустимое отклонение напряже-
ния

 ±10 %

Характеристики рабочей среды

Рабочая среда
Стандартное исполнение Технический вакуум, нейтральные газы и жидкости (например, сжатый воздух, вода 

и гидравлическое масло)
Исполнение для применения в 
лаборатории

Нейтральная рабочая среда, которая не воздействует на материал корпуса и 
уплотнения (см. «5.1. Таблица химической совместимости — Bürkert resistApp» 
на странице 6)

Температура рабочей среды
Для фторкаучука (FKM) От –10 до +100 °C (полиамидная катушка (PA)), от –10 до +120 °C (эпоксидная катушка)
Для PTFE/графита От –40 до 180 °C, (см. «5.1. Таблица химической совместимости — Bürkert re-

sistApp» на странице 6)
Для FKM, функция управления B От –10  до +100 °C (AC), от –10 до +120 °C (DC)
Вязкость Макс. 21 мм²/с
Технологическое подключение/присоединение для трубопровода и связь
Электрическое подключение Концевые соединители согласно DIN EN 175301-803, форма А, для кабельного разъе-

ма, тип 2518 (см. «10.5. Таблица для заказа комплектующих» на странице 20)
Исполнение ATEX/IECEx с залитым кабелем длиной 3 м

Присоединение для трубопровода
Стандартное исполнение G ⅛, G ¼, G ⅜, фланец (ФУ)
Исполнение для применения в 
лаборатории

G ⅛, G ¼

Разрешения на использование и сертификаты
Класс защиты IP65 с кабельным разъемом, исполнение клеммных и кабельных соединений согласно 

ATEX/IECEx
Окружающая среда и монтаж
Монтажное положение Любое, предпочтительно приводом вверх
Указание по монтажу Запрещается применение каких-либо масел, смазок или силиконов в качестве вспо-

могательных средств при монтаже
Температура окружающей среды 
(макс.)

 +55 °C

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
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2.	 Версии изделий
2.1.	 Исполнение для применения в лаборатории

Электромагнитный клапан для высоких требований эксплуатации
Данное исполнение подходит специально для переключения газообразных и жидких рабочих сред высокой очистки. Все 
контактирующие с рабочей средой детали прошли дополнительную очистку, чтобы исключить загрязнение рабочей среды.

Проверка герметичности выполняется с помощью гелиевого течеискателя не менее 10–4 мбар·л/с.

Характеристики устройства

Материалы
Уплотнение Исполнение без силикона, масла и смазки 

Герметичность более 10–4 мбар л/сек
Корпус Латунь, нержавеющая сталь 1.4305
Характеристики рабочей среды
Рабочая среда Нейтральная рабочая среда, которая не воздействует на материал корпуса и 

уплотнения (см. «5.1. Таблица химической совместимости — Bürkert resistApp» 
на странице 6)

Технологическое подключение/присоединение для трубопровода и связь
Электрическое подключение Концевые соединители согласно DIN EN 175301-803, форма А, для кабельного разъе-

ма, тип 2518 (см. «10.5. Таблица для заказа комплектующих» на странице 20)
Присоединение для трубопровода G ⅛, G ¼
Окружающая среда и монтаж
Указание по монтажу Запрещается применение каких-либо масел, смазок или силиконов в качестве вспо-

могательных средств при монтаже

2.2.	 Исполнение для применения по нормам DVGW

Электромагнитный клапан, тип 6013 DVGW, предпочтительно применяется в качестве автоматического предохранительного 
запорного клапана для горючих газов. Во впускном отверстии клапана встроен сетчатый фильтр.

Характеристики устройства

Материалы
Уплотнение Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
Корпус Латунь, нержавеющая сталь 1.4305
Функция управления A. Подробную информацию можно найти в главе «3. Функции управления» 

на странице 5.
Рабочие характеристики
Рабочее давление (макс.) 0–5 бар 
Характеристики рабочей среды
Рабочая среда Горючие газы, например, бытовой газ, магистральный газ, сжиженный газ, во-

дород (см. «5.1. Таблица химической совместимости — Bürkert resistApp» 
на странице 6)

Температура рабочей среды От 0 до +80 °C
Разрешения на использование и сертификаты
Стандарт DIN EN 161:2013; DIN EN 13611:2015
Окружающая среда и монтаж
Температура окружающей среды От 0 до +55 °C

3.	 Функции управления

Функция управления Описание

2 (A)

1 (P)

Тип: A, электромагнитный клапан
2/2-ходовой
прямого действия
нормально закрытый

2 (B)

1 (P)

Тип: B, электромагнитный клапан
2/2-ходовой
прямого действия
нормально-открытый
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4.	 Разрешения на использование

Разрешение на использование ATEX и IECEx для катушек с зафиксированным кабельным выводом
ATEX: �EPS 18 ATEX 1232 X 

II 2G Ex mb IIC T4 Gb 
II 2D Ex mb IIIC T130 °C Db

IECEx: �IECEx EPS 18.0110X 
Ex mb IIC T4 Gb 
Ex mb IIIC T130 °C Db

5.	 Материалы
5.1.	 Таблица химической совместимости — Bürkert resistApp

Bürkert resistApp — таблица химической совместимости

Вам нужны надежные и долговечные материалы, соответствующие вашей зада-
че? Проверьте возможность сочетания рабочей среды и материалов на нашем 
сайте или в приложении resistApp.

К проверке химической совместимости

5.2.	 Характеристики материалов

Стандартное исполнение

7

6

5
4

3

2

1

8

12

10

9

11

№ Элемент Материал
1 Стопор Нержавеющая сталь 1.4105
2 Короткозамкнутое 

кольцо
Cu (исполнение из латуни)
Ag (исполнение из нержавеющей 
стали)

3 Пружина Нержавеющая сталь 1.4310
4 Магнитный сер-

дечник
Нержавеющая сталь 1.4105

5 Направляющая 
трубка сердеч-
ника

Нержавеющая сталь 1.4303

6 Уплотнение Фторкаучук (FKM)
Графит (высокотемпературное испол-
нение)

7 Уплотнение плун-
жера

Фторкаучук (FKM)
Тефлон (PTFE) (высокотемпературное 
исполнение)

8 Корпус клапана Латунь
Нержавеющая сталь 1.4305

9 Фланец Сталь, поверхность с пассивирующим 
толстым слоем пленки (исполнение из 
латуни)
Нержавеющая сталь 1.4301 (исполне-
ние из нержавеющей стали)

10 Крышка Полиамид
11 Электромагнитная 

катушка
Полиамид (PA)
Эпоксид (высокотемпературное ис-
полнение)

12 Гайка Сталь, поверхность с пассивирующим 
толстым слоем пленки (исполнение из 
латуни)
Нержавеющая сталь 1.4305 с покры-
тием из тефлона (PTFE) (исполнение из 
нержавеющей стали)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
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Исполнение с кабельным соединением согласно ATEX/IECEx

8

7

6

5
4
3

2

9

1

12

11

10

№ Элемент Материал
1 Гайка Сталь, поверхность с пассиви-

рующим толстым слоем пленки 
(исполнение из латуни)
Нержавеющая сталь 1.4305 
с покрытием из тефлона (PTFE) 
(исполнение из нержавеющей 
стали)

2 Стопор Нержавеющая сталь 1.4105
3 Короткозамкну-

тое кольцо
Cu (исполнение из латуни)
Ag (исполнение из нержавеющей 
стали)

4 Пружина Нержавеющая сталь 1.4310
5 Магнитный 

сердечник
Нержавеющая сталь 1.4105

6 Направляющая 
трубка сердеч-
ника

Нержавеющая сталь 1.4303

7 Уплотнение Фторкаучук (FKM)
Графит (высокотемпературное 
исполнение)

8 Уплотнение 
плунжера

Фторкаучук (FKM)
Тефлон (PTFE) (высокотемпера-
турное исполнение)

9 Корпус клапана Латунь
Нержавеющая сталь 1.4305

10 Фланец Сталь, поверхность с пассиви-
рующим толстым слоем пленки 
(исполнение из латуни)
Нержавеющая сталь 1.4301 
(исполнение из нержавеющей 
стали)

11 Крышка Полиамид
12 Электромагнит-

ная катушка
Эпоксид

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
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Исполнение с клеммной коробкой согласно ATEX/IECEx

12

8

5

3

2

13

9

10
11

1

4

6
7

№ Элемент Материал
1 Клеммная коробка Алюминий
2 Гайка Сталь, поверхность с пассивирующим толстым 

слоем пленки (исполнение из латуни)
Нержавеющая сталь 1.4305 с покрытием из тефло-
на (PTFE) (исполнение из нержавеющей стали)

3 Стопор Нержавеющая сталь 1.4105
4 Электромагнитная 

катушка
Эпоксид

5 Короткозамкнутое 
кольцо

Cu (исполнение из латуни)
Ag (исполнение из нержавеющей стали)

6 Пружина Нержавеющая сталь 1.4310
7 Магнитный сердечник Нержавеющая сталь 1.4105
8 Направляющая трубка 

сердечника
Нержавеющая сталь 1.4303

9 Крышка Полиамид
10 Фланец Сталь, поверхность с пассивирующим толстым 

слоем пленки (исполнение из латуни)
Нержавеющая сталь 1.4301 (исполнение из нержа-
веющей стали)

11 Уплотнение Фторкаучук (FKM)
Графит (высокотемпературное исполнение)

12 Уплотнение плунжера Фторкаучук (FKM)
Тефлон (PTFE) (высокотемпературное исполнение)

13 Корпус клапана Латунь
Нержавеющая сталь 1.4305

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
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6.	 Размеры
6.1.	 Стандартное исполнение

Примечание
Размеры в мм

 12 
 10 

 4
5,

2

 32 
 35 

 A 

 G1/8 

 (4x) M4 8 

 24 

 27 

 5
,4

 
 C

 

 B 
 D 

 18 

 1
5 

 9
 

 1
4,

6 

 G 

 F 

 41
WS 

 E
 

Исполнение с резьбой G ⅛ + G ¼

 SW27 

 8
,7

 
 C

 

 B 

 A
 

 30  20 
 G 

 M4  5
,3

 
 C

 

 7 

 Ø
 6

,3
 

 
24

  Ø
 3

,2
 

Исполнение с присоединением G ⅜

Исполнение с фланцевым 
соединением

D
37,5

Присоединение 
к трубопроводу

A B C D G
[дюйм] [мм] [мм] [мм] [мм]

Резьбовое присое-
динение

G ⅛ 32 20,8 32,6 8
G ¼ 46 26,8 49 12
G ⅜ 50 39,8 38 12

Фланцевое присое-
динение

– 32 14,3 32,6 –

Размер катушки E F
[мм] [мм]

8 32 45
10 40 51

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
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6.2.	 Исполнение с кабельным соединением согласно ATEX/IECEx

Примечание
Размеры в мм

 5
,4

 
 C

 

 B 
 D 

 G 

 G1/8 

 4
5,

2 

Длина кабеля согласно спецификации

 A 

 32 
 35 

 24 

 (4x) M4   8

 F 

 E
  

S
W

14
 

 D 
 B 

 8
,7

 

 C
 

 30  20 
 G 

 A
 

 SW27 
 37,5 

 C
 

 5
,3

 

 M4 

 
24

 

 7 

3,
2 

 
6,

3 Исполнение с присоединением G ⅜

Исполнение с присоединением G ⅜

Исполнение с фланцевым 
соединением

Присоединение 
к трубопроводу

A B C D G
[дюйм] [мм] [мм] [мм] [мм]

Резьбовое присое-
динение

G ⅛ 32 20,8 32,6 8
G ¼ 46 26,8 49 12
G ⅜ 50 39,8 38 12

Фланцевое присое-
динение

– 32 14,3 32,6 –

Размер катушки E F
[мм] [мм]

5 32 46
6 40 52

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
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6.3.	 Исполнение с клеммной коробкой согласно ATEX/IECEx

Примечание
Размеры в мм

 B 

 D 

 G 

 68 

 G1/8 

 4
5,

2 

 A 

 32 

 24

 35 

 5
,4

 

 1
05

 

 

 (4x) M4 8 

 C
 

M20x1,5

Кабельный ввод 
входит в комплект 
поставки 

 
S

W
14

 

 E
 

 F  75,3 

 43,2 

Исполнение с резьбой G ⅛ + G ¼

Присоединение 
к трубопроводу

A B C D H
[дюйм] [мм] [мм] [мм] [мм]

Резьбовое присое-
динение

G ⅛ 32 20,8 32,6 8
G ¼ 46 26,8 49 12
G ⅜ 50 39,8 38 12

Фланцевое присое-
динение

– 32 14,3 32,6 –

Размер катушки E F
[мм] [мм]

5 32 44
6 40 51

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
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6.4.	 Монтажные плиты для блочного монтажа

Монтажная плита с одним подключением

Примечание
•	 Размеры в мм

•	 Подробная информация по установке монтажных плит см. «Монтажные плиты для блочного монтажа» на странице 14

8

32

24

2,5

Ø
 1

0,
5

13

G
1/

8

2432

17

4,3

G1/8

Ø
 7

,2

M
5

8

Монтажная плита с несколькими подключениями

Примечание
•	 Размеры в мм

•	 Монтажная плита может использоваться только с катушкой размера 5

•	 Монтажная плита из латуни или нержавеющей стали по запросу

A

C

16 33 33

B

Комплектующая 
деталь

Количество мест 
для клапанов

Расстояние меж-
ду отверстиями A

Общая длина B Расстояние меж-
ду отверстиями В

Номер для 
заказа

[мм] [мм] [мм]
Монтажная плита с 
несколькими подключе-
ниями (из алюминия)

2 57 65 – 005023 
3 90 98 – 005286 
4 123 131 – 005287 
5 156 164 57 005035 
6 189 197 57 005038 
8 255 263 90 005386 
10 321 329 90 005764 

Монтажная плита с одним подключением (из алюминия) 005020 
Вставной ниппель с уплотнительными кольцами для соединения монтажных плит 005040 
Крышка с винтом и уплотнительным кольцом для заглушки незанятых клапанных выводов 005630 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=005023
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=005286
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=005287
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=005035
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=005038
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=005386
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=005764
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=005020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=005040
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=005630
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7.	 Функциональные характеристики
7.1.	 Потребляемая мощность

Функция управления A

Про-
ходное 
сечение

Присоеди-
нение для 
трубопро-
вода

Коэф-
фициент 
пропуск-
ной спо-
собности 
воды KV

Вес Мощность катушки 1) Электр.  
мощность

Размер 
катушки

Время переключения

Мо-
мент 
затяж-
ки

Во 
время 
рабо-
ты

Открытие Закрытие

[мм] [м3/ч] [г] [Вт] (AC) (AC) [мс] [мс]
2,0 G ⅛ 0,12 325 8 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
2,0 G ¼ 0,12 465 8 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
2,0 Фланец 0,12 290 8 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
2,5 G ⅛ 0,16 325 8 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
2,5 G ¼ 0,16 465 8 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
3,0 G ⅛ 0,23 325 8 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
3,0 G ¼ 0,23 465 8 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
3,0 G ⅜ 0,23 550 10 Вт AC или 10 Вт 

DC (11)
30 ВА 22 ВА 6 (40 мм) 20 30

4,0 G ¼ 0,30 465 8 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
4,0 G ⅜ 0,30 550 10 Вт AC или 10 Вт 

DC (11)
30 ВА 22 ВА 6 (40 мм) 20 30

6,0 G ¼ 0,55 465 8 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
6,0 G ⅜ 0,55 550 10 Вт AC или 10 Вт 

DC (11)
30 ВА 22 ВА 6 (40 мм) 20 30

1) Значение в скобках соответствует температуре катушки 20 °C.

Функция управления B

Про-
ходное 
сечение

Присоеди-
нение для 
трубопро-
вода

Коэф-
фициент 
пропуск-
ной спо-
собности 
воды KV

Вес Мощность катушки 1) Электр.  
мощность

Размер 
катушки

Время переключения

Мо-
мент 
затяж-
ки

Во 
время 
рабо-
ты

Открытие Закрытие

[мм] [м3/ч] [г] [Вт] (AC) (AC) [мс] [мс]
2,00 G ⅛ 0,12 325 7 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
2,00 G ¼ 0,12 465 7 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
2,00 Фланец 0,12 290 7 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
3,00 G ⅛ 0,23 325 7 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
3,00 G ¼ 0,23 465 7 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
3,00 Фланец 0,23 290 7 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
4,00 G ¼ 0,3 465 7 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30
6,00 G ¼ 0,55 465 7 Вт AC или 8 Вт DC (9) 24 ВА 17 ВА 5 (32 мм) 20 30

1) Значение в скобках соответствует температуре катушки 20 °C.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
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8.	 Монтаж изделия
8.1.	 Указания по монтажу

Блок управления для устройства в импульсном исполнении с защитой от переполюсовки

Примечание
•	  В импульсном исполнении используйте исключительно кабельные разъемы без электрического подключения!

•	 Длительность импульса мин. 50 мс

Поляризация (указана на маркировке 
катушки)

Описание Назначение клемм

– Switch ON + (– Переключатель ВКЛ. +) Клапан открывается (+) на клемме 2 и (–) на клемме 1 (см. ниже)
+ Switch OFF – (+ Переключатель ВЫКЛ. –) Клапан закрывается (+) на клемме 1 и (–) на клемме 2 (см. ниже)

Поляризация указана 
на маркировке катушки
– Switch ON + 
(– Переключатель ВКЛ. +)
+ Switch OFF – 
(+ Переключатель ВЫКЛ. –)

1

Разъем под провод 
заземления
2

Монтажные плиты для блочного монтажа

Примечание
•	 Закройте крышками неиспользуемые, открытые соединения для клапанов (см. «Комплектующие»).

•	 Закрепите монтажные плиты на несущей рейке.

•	 Подробную информацию по размерам см. «6.4. Монтажные плиты для блочного монтажа» на странице 12.

При блочном монтаже соблюдайте допустимую продолжительность включения (версия 5 Вт с ДВ 100 % по запросу или 
версия 8 Вт с ДВ 60 % стандарт). Разъем для подключения давления на монтажной плите обозначен буквой P (R), выход — 
буквой А (В). Соединяйте между собой разъемы только с одинаковым обозначением.

На одной монтажной плите 2/2-ходовые клапаны тип 6013 могут работать вместе с 3/2-ходовыми клапанами тип 6014, функ-
ция управления C (не D и T!), при условии, если рабочее давление обоих клапанов одинаково согласно заводской маркиров-
ке. Также монтажные плиты можно устанавливать последовательно, с учетом функций клапана. Для подключения разъемов 
P (R) используются вставные ниппели с уплотнительными кольцами.

9.	 Комплектующие
9.1.	 Кабельные вводы для клеммных коробок ATEX/IECEx

Примечание
•	 Исполнение из полиамида входит в комплект поставки, из никелированной латуни — по отдельному заказу.

•	 Данный специальный инструмент не входит в комплект поставки клапана (см. «10.5. Таблица для заказа 
комплектующих» на странице 20).

Описание Разрешение по взрывозащите Размеры
Свидетельство Маркировка

Взрывозащищенный ка-
бельный ввод, 
никелированная латунь, 
от 6 до 13 мм

PTB 04 ATEX 1112 X, 
IECEx PTB 13,0027X

II 2 G Ex e IIC Gb, 
II 2 D Ex tb IIIC Db IP68

TL 29–37 мм
L 6 мм
D 20 мм
Размер под 
ключ

24 мм

E 27 мм

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
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Описание Разрешение по взрывозащите Размеры
Свидетельство Маркировка

Взрывозащищенный ка-
бельный ввод, 
полиамид, от 7 до 13 мм

PTB 13 ATEX 1015 X, 
IECEx PTB 13,0034X

II 2 G Ex e IIC Gb, 
II 2 D Ex tb IIIC Db IP68

TL 36–45 мм
L 10 мм
D 20 мм
Размер под 
ключ

24 мм

E 28 мм

9.2.	 Специальный инструмент для поворота клеммной коробки

Примечание
•	 Данный специальный инструмент не входит в комплект поставки клапана (см. «10.5. Таблица для заказа 

комплектующих» на странице 20).

•	 Данный инструмент можно использовать только для электромагнитных катушек ATEX, тип AC10.

Описание Компоненты комплекта
Комплект SC02-AC10 •	 Специальный ключ

•	 Руководство по сервисному обслуживанию

10.	 Информация для заказа изделия
10.1.	Bürkert eShop — удобно заказывать и быстро получать

Bürkert eShop — удобно заказывать и быстро получать

Хотите быстро найти нужное устройство или запчасти и сразу же заказать их? 
Наш интернет-магазин работает 24 часа в сутки. Зарегистрируйтесь и восполь-
зуйтесь всеми преимуществами.

К покупкам  
в интернет-магазине

10.2.	Фильтр продукции Bürkert

Фильтр продукции Bürkert — быстрый переход к нужному устройству

Хотите просто и удобно подобрать изделие на основе нужных технических тре-
бований? Используйте фильтр продукции Bürkert и найдите подходящее изделие 
для своей цели применения.

К фильтру продукции

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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10.3.	Таблица для заказа 

Стандартное исполнение

Примечание
Следует учитывать, что кабельный разъем заказывается отдельно, см.«10.5. Таблица для заказа комплектующих» 
на странице 20 или отдельное техническое описание для типа 2518  .

Функция 
управления

DN Присоеди-
нение для 
трубопро-
вода

Коэф-
фициент 
пропуск-
ной спо-
собно-
сти воды 
KV 

1)

Полезная 
мощность 
катушки

Диапа-
зон дав-
лений 2)

Напря-
жение/
частота

Номер для 
заказа

MS-корпус
Уплотнение 

из фторкаучу-
ка (FKM)

Номер для 
заказа

VA-корпус, 
уплотнение 

из фторкаучу-
ка (FKM)

[мм] [м3/ч] [Вт] [бар] [В/Гц]
С уплотнением из фторкаучука (FKM), корпусом из латуни или нержавеющей стали (класс B)
A, электромаг-
нитный клапан
2/2-ходовой
прямого дей-
ствия
нормально-за-
крытый

2 (A)

1 (P)

2,0 G ⅛ 0,12 8 0–12 024/DC 134237  134233 
0–25 024/50 132865  134234 
0–25 230/50 134239  134236 

G ¼ 0,12 8 0–12 024/DC 137537  137533 
0–25 024/50 137538  137534 
0–25 230/50 137540  137536 

Фланец
(ФУ)

0,12 8 0–12 024/DC 134244  –
0–25 024/50 134245  –
0–25 230/50 20022979  –

2,5 G ⅛ 0,16 8 0–10 024/DC 134240  –
0–16 024/50 134241  –
0–16 230/50 134243  –

3,0 G ⅛ 0,23 8 0–6 024/DC 126091  126078 
0–10 024/50 126092  126079 
0–10 230/50 126094  126081 

G ¼ 0,23 8 0–6 024/DC 125301  125317 
0–10 024/50 125302  126082 
0–10 230/50 125304  126084 

G ⅜ 0,23 10 0–8 024/DC 134248  –
0–14 024/50 134249  –
0–14 230/50 134251  –

4,0 G ¼ 0,30 8 0–1,5 024/DC 125306  125318 
0–4 024/50 125307  125319 
0–4 230/50 125309  125320 

G ⅜ 0,30 10 0–2,5 024/DC 134252  –
0–6 024/50 134253  –
0–6 230/50 134255  –

6,0 G ¼ 0,55 8 0–0,5 024/DC 125311  126086 
0–1,5 024/50 125312  126087 
0–1,5 230/50 125314  126089 

G ⅜ 0,55 10 0–0,75 024/DC 134256  –
0–2,5 024/50 134257  –
0–2,5 230/50 134259  –

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134237
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134233
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=132865
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134234
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134239
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134236
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137537
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137533
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137538
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137534
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137540
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137536
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134244
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134245
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=20022979
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134240
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134241
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134243
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=126091
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=126078
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=126092
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=126079
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=126094
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=126081
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=125301
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=125317
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=125302
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=126082
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=125304
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=126084
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134248
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134249
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134251
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=125306
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=125318
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=125307
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=125319
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=125309
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=125320
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134252
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134253
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134255
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=125311
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=126086
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=125312
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=126087
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=125314
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=126089
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134256
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134257
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=134259
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Функция 
управления

DN Присоеди-
нение к тру-
бопроводу

Коэффициент про-
пускной способно-
сти воды KV 

1)

Полезная 
мощность 
катушки

Диапазон 
давлений 2)

Напряжение/
частота

Номер для 
заказа

[мм] [м3/ч] [Вт] [бар] [В/Гц]
Для применения в условиях высокой температуры (от –40 °C до + 180 °C), уплотнение седла клапана из тефлона 
(PTFE), корпус из латуни (класс H)
A, электромаг-
нитный клапан
2/2-ходовой
прямого дей-
ствия
нормально-за-
крытый

2 (A)

1 (P)

2,0 G ¼ 0,12 8 0–12 024/DC 136015 
0–25 024/50 136016 
0–25 230/50 136018 

3,0 G ¼ 0,23 10 0–6 024/DC 136019 
0–10 024/50 136020 
0–10 230/50 136022 

G ⅜ 0,23 10 0–8 024/DC 136023 
0–14 024/50 136024 
0–14 230/50 136026 

1) Измерение при +20 °C и давлении 1 бар 2) на входе клапана при свободном выходе.

2) Избыточное давление относительно атмосферного давления.

Функция 
управления

DN Присоеди-
нение к тру-
бопроводу

Коэффициент про-
пускной способно-
сти воды KV 

1)

Полезная 
мощность 
катушки

Диапазон 
давлений 2)

Напряжение/
частота

Номер для 
заказа

[мм] [м3/ч] [Вт] [бар] [В/Гц]
С уплотнением из фторкаучука (FKM) и корпусом из латуни (класс H)
B, электромаг-
нитный клапан
2/2-ходовой
прямого дей-
ствия
нормально-от-
крытый

2 (B)

1 (P)

2,0 G ⅛ 0,12 8 0–16 24/DC 213543 
7 230/50 213550 

3,0 G ⅛ 0,23 8 0–8 24/DC 213545 
7 230/50 213551 

G ¼ 0,23 8 0–8 24/DC 213546 
7 230/50 213552 

4,0 G ¼ 0,3 8 0–4 024/DC 213548 
7 230/50 213553 

6,0 G ¼ 0,55 8 0–2 024/DC 213549 
7 230/50 213554 

1) Измерение при +20 °C и давлении 1 бар 2) на входе клапана при свободном выходе.

2) Избыточное давление относительно атмосферного давления.

Импульсное исполнение

Примечание
Следует учитывать, что кабельный разъем заказывается отдельно, см.«10.5. Таблица для заказа комплектующих» 
на странице 20 или отдельное техническое описание для типа 2518  .

Функция 
управления

Про-
ходное 
сечение

Присоеди-
нение к тру-
бопроводу

Коэффициент 
пропускной спо-
собности воды 
KV 

1)

Диапазон 
давле-
ний 2)

Потребляемая 
мощность, DC 
(горячая/холодная 
катушка)

Заказной номер 
в зависимости от на-

пряжения [В]

[мм] [м3/ч] [бар] [Вт] 012/DC 024/DC
С уплотнением из фторкаучука (FKM) и корпусом из латуни (класс H)
A, �электро-

магнитный 
клапан

2/2-ходовой
прямого дей-
ствия
нормально-за-
крытый

2 (A)

1 (P)

2,0 Фланец (ФУ) 0,12 0–16 7 209266  209272 

2,5 0,16 0–10 7 209267  209273 

3,0 0,23 0–6 7 209268  209274 

2,0 G ⅛ 0,12 0–16 7 209269  209275 

2,5 0,16 0–10 7 209270  209276 

3,0 0,23 0–6 7 209271  209277 

1) Измерение при +20 °C и давлении 1 бар 2) на входе клапана при свободном выходе.

2) Избыточное давление относительно атмосферного давления.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=136015
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=136016
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=136018
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=136019
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=136020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=136022
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=136023
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=136024
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=136026
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=213543
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=213550
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=213545
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=213551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=213546
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=213552
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=213548
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=213553
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=213549
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=213554
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=209266
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=209272
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=209267
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=209273
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=209268
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=209274
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=209269
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=209275
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=209270
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=209276
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=209271
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=209277
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Исполнение для применения в лаборатории

Примечание
Следует учитывать, что кабельный разъем заказывается отдельно, см.«10.5. Таблица для заказа комплектующих» 
на странице 20 или отдельное техническое описание для типа 2518  .

Функция управления DN Присое-
динение к 
трубопро-
воду

Коэффициент 
пропускной спо-
собности воды 
KV 

1)

Полезная 
мощность 
катушки

Диапазон 
давлений 2)

Напряже-
ние/частота

Номер для 
заказа

[мм] [м3/ч] [Вт] [бар] [В/Гц]
С уплотнением из фторкаучука (FKM) и корпусом из латуни (класс B)

A, �электромагнитный 
клапан

2/2-ходовой
прямого действия
нормально-закрытый

2 (A)

1 (P)

2,0 G ⅛ 0,12 8 0–12 24/DC 137826 
0–25 230/50 137827 

2,5 G ⅛ 0,16 8 0–10 24/DC 137828 
0–16 230/50 137829 

3,0 G ¼ 0,23 8 0–6 24/DC 137830 
0–10 230/50 137831 

4,0 G ¼ 0,30 8 0–1,5 24/DC 137832 
0–4 230/50 137833 

С уплотнением из фторкаучука (FKM) и корпусом из нержавеющей стали (класс B)
A, �электромагнитный 

клапан
2/2-ходовой
прямого действия
нормально-закрытый

2 (A)

1 (P)

2,0 G ⅛ 0,12 8 0–12 24/DC 137818 
0–25 230/50 137819 

2,0 G ¼ 0,12 8 0–12 24/DC 137820 
0–25 230/50 137821 

3,0 G ¼ 0,23 8 0–6 24/DC 137822 
0–10 230/50 137823 

4,0 G ¼ 0,30 8 0–1,5 24/DC 137824 
0–4 230/50 137825 

1) Измерение при +20 °C и давлении 1 бар 2) на входе клапана при свободном выходе.

2) Избыточное давление относительно атмосферного давления.

Исполнение для применения по нормам DVGW

Функция управления DN Присое-
динение к 
трубопро-
воду

Коэффициент 
пропускной спо-
собности воды 
KV 

1)

Полезная 
мощность 
катушки

Диапазон 
давлений 2)

Напряже-
ние/частота

Номер для 
заказа

[мм] [м3/ч] [Вт] [бар] [В/Гц]
С уплотнением из бутадиен-нитрильного каучука (NBR) и корпусом из латуни (класс B)
A, �электромагнитный 

клапан
2/2-ходовой
прямого действия
нормально-закрытый

2 (A)

1 (P)

3,0 G ¼ 0,23 8 0–5 24/DC 258362 
0–5 230/50 296548 

4,0 G ¼ 0,3 8 0–1,5 24/DC 258361 
0–4 230/50 296549 

6,0 G ¼ 0,55 8 0–0,5 24/DC 266293 
0–1,5 230/50 301072 

1) Измерение при +20 °C и давлении 1 бар 2) на входе клапана при свободном выходе.

2) Избыточное давление относительно атмосферного давления.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137826
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137827
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137828
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137829
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137830
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137831
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137832
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137833
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137818
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137819
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137820
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137821
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137822
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137823
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137824
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=137825
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=258362
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=296548
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=258361
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=296549
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=266293
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=301072
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10.4.	Таблица для заказа исполнений ATEX/IECEx

Исполнение с кабельным соединением

Примечание
•	 Максимальная температура рабочей среды ни в коем случае не должна превышать допустимый температурный класс 

(T4 135 °C, T5 100 °C, T6 85 °C) за вычетом 5 К.

•	 В стандартном исполнении с кабелем длиной 3 м. Другая длина по запросу.

Функция 
управления

DN Присое-
динение 
к трубо-
проводу

Коэффициент 
пропускной спо-
собности воды 
KV 

1)

Полезная 
мощность 
катушки

Диапазон 
давлений 2)

Напря-
жение/
частота

Номер для заказа

[мм] [м3/ч] [Вт] [бар] [В/Гц] Корпус из 
латуни

Корпус из 
нержавею-
щей стали

Ex m T4 с уплотнением из фторкаучука (FKM) и залитым кабелем (3 м), для раздельного монтажа
A, �электро-

магнитный 
клапан

2/2-ходовой
прямого дей-
ствия нормаль-
но-закрытый

2 (A)

1 (P)

2,0 Фланец 
(ФУ)

0,11 7 0–6 24/UC 351923  351915 
230/UC 364417  x

G ⅛ 0,12 9 0–10 24/UC 351895  351900 
230/UC x 351926 

G ¼ 0,12 9 0–10 24/UC 351909  351901 
230/UC 351920  351914 

2,5 G ⅛ 0,16 9 0–8 24/UC 364430  x
230/UC x x

3,0 G ⅛ 0,23 9 0–5 24/UC x 351933 
230/UC x x

G ¼ 0,23 9 0–5 24/UC 351896  351899 
230/UC 351925  351936 

A, �электро-
магнитный 
клапан

2/2-ходовой
прямого дей-
ствия нормаль-
но-закрытый

2 (A)

1 (P)

4,0 G ¼ 0,30 9 0–1,2 24/UC 351921  364523 
230/UC x 364528 

6,0 G ¼ 0,55 9 0–0,4 24/UC 351902  351948 
230/UC 364517  x

х: по запросу

Исполнение с клеммной коробкой

Примечание
Максимальная температура рабочей среды ни в коем случае не должна превышать допустимый температурный класс (T4 
135 °C, T5 100 °C, T6 85 °C) за вычетом 5 К.

Функция 
управления

DN Присое-
динение 
к трубо-
проводу

Коэффициент про-
пускной способно-
сти воды KV 

1)

Полезная 
мощность 
катушки

Диапазон 
давлений 2)

Напря-
жение/
частота

Номер для заказа

[мм] [м3/ч] [Вт] [бар] [В/Гц] Корпус из 
латуни

Корпус из 
нержавею-
щей стали

Ex m T4 с уплотнением из фторкаучука (FKM) и клеммной коробкой, для раздельного монтажа
A, �электро-

магнитный 
клапан

2/2-ходовой
прямого дей-
ствия
нормально-за-
крытый

2 (A)

1 (P)

1,5 Фланец 
(ФУ)

0,08 9 0–16 24/UC 364529  x

2 G ⅛ 0,12 0–10 24/UC 351938  351953 
230/UC 364533  364537 

G ¼ 24/UC 351944  351917 
230/UC 364538  351929 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351923
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351915
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364417
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351895
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351900
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351926
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351909
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351901
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351920
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351914
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364430
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351933
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351896
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351899
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351925
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351936
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351921
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364523
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364528
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351902
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351948
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364517
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364529
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351938
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351953
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364533
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364537
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351944
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364538
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351929
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Функция 
управления

DN Присое-
динение 
к трубо-
проводу

Коэффициент про-
пускной способно-
сти воды KV 

1)

Полезная 
мощность 
катушки

Диапазон 
давлений 2)

Напря-
жение/
частота

Номер для заказа

[мм] [м3/ч] [Вт] [бар] [В/Гц] Корпус из 
латуни

Корпус из 
нержавею-
щей стали

A, �электро-
магнитный 
клапан

2/2-ходовой
прямого  
действия
нормально- 
закрытый

2 (A)

1 (P)

3 G ⅛ 0,23 9 0–5 24/UC 364540  x
230/UC x x

G ¼ 24/UC x 351906 
230/UC x 364541 

4 0,3 0–1,2 24/UC 351941  364544 
230/UC x 364548 

6 0,55 0–0,4 24/UC 364551  364554 
230/UC 364555  364556 

х: по запросу

10.5.	Таблица для заказа комплектующих

Кабельный разъем, тип 2518, форма разъема A, согласно DIN EN 175301-803

Примечание
Другие варианты исполнения: см. техническое описание типа 2518 .

Кабельный  
разъем

Размеры Исполнение Напряжение Номер для 
заказа

 c
a.

 5
1 

 35,7 
 3,5 

 M
3 

 1,5  29,2 

Ø 19 

 2
9,

2 

Без подключения (AC/DC) 0–250 В AC/DC 314802 

Со светодиодом (AC/DC) 12–24 В AC/DC 314812 

Со светодиодом и варисто-
ром (AC/DC)

12–24 В AC/DC 314820 

С выпрямителем, светодио-
дом и варистором

12–24 В AC/DC 314816 

Кабельный разъем, тип 2513, форма разъема A, согласно DIN EN 175301-803

Примечание
•	 Кабельный разъем, тип 2513, отвечает требованиям ATEX, кат. 3 GD.

•	 Подробная информация о кабельном разъеме: см. техническое описание, тип 2513 .

Кабельный разъем Схема подключения Длина кабеля Номер для 
заказа[мм]

Коричневый (BN)

Синий (BU)

Зелено-
желтый 
(GNYE)

12000 260893 
5000 260892 
3000 260891 
300 260890 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364540
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351906
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364541
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=351941
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364544
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364548
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364554
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364555
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=364556
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=314802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=314812
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=314820
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=314816
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2513
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=260893
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=260892
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=260891
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=260890
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Кабельные вводы для клеммных коробок ATEX/IECEX

Примечание
•	 Полиамидное исполнение кабельного ввода входит в комплект поставки. Исполнение из никелированной латуни постав-

ляется за дополнительную плату.

•	 Подробная информация о взрывозащищенном кабельном вводе: см. «9.1. Кабельные вводы для клеммных коробок 
ATEX/IECEx» на странице 14.

•	 Подробная информация о специальном ключе: см. «9.2. Специальный инструмент для поворота клеммной коробки» 
на странице 15.

Описание Номер для 
заказа

Взрывозащищенный кабельный ввод, никелированная латунь, 6–13 мм 1) 773278 
Взрывозащищенный кабельный ввод, полиамид, 7–13 мм 1) 773277 
Набор SC02-AC10, специальный ключ 2), руководство по сервисному обслуживанию 293488 

1) Диаметр кабеля

2) Не входит в комплект поставки клапана.

Другие версии по запросу

Разрешение на использование
•	 UL / UR / CSA

•	 UL Hazloc Div 2

•	 FM Hazloc Div 1

•	 Директива ЕС для газового оборудования, 
класс A, группа 2

5

bar
0

Давление
Варианты клапанов для более высокой мощности катуш-
ки для более высокого давления
Присоединение для трубопровода
Резьбовое соединение NPT, Rc

Материал
Материал уплотнения: ЭПДМ (EPDM)

Напряжение
Иные виды напряжения

Монтажные плиты для блочного монтажа

Указание
Таблицу для заказа монтажных плит можно найти в главе «6.4. Монтажные плиты для блочного монтажа» 
на странице 12.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=773278
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=773277
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013&id=293488


Bürkert — всегда рядом

Бельгия
Дания
Германия
Финляндия
Франция
Великобритания
Италия
Нидерланды
Норвегия

Китай
Гонконг
Индия
Япония 
Корея
Малайзия
Филиппины
Сингапур
Тайвань

ЮАР

Россия

Объединенные  
Арабские  
Эмираты

Бразилия
Уругвай

Канада
США

Австралия
Новая Зеландия

Все актуальные 
адреса см. на сайте
www.burkert.com

Издатель, авторское право и концепция: Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Фотографии: Marc Eggimann Fotografie —  4051 Basel | Scanner GmbH — рекламное 

агентство Künzelsau — 74653 Künzelsau

Австрия
Польша 
Швеция
Швейцария
Испания
Чехия
Турция
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