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FICHA DE DADOS

Tipo 6027

Combinavel com

Tipo 2518 >
Tomada do dispositivo,
formato A conforme a
norma DIN EN 175301 -
803

Tipo 2513 >
Tomada do dispositivo,
formato A conforme a
norma DIN EN 175301 -
803

Standard | BR | pt | 202303 | 28
© Christian Birkert GmbH & Co. KG, sujeito a alteragdes

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Valvula de armadura elevatoria de 2/2 vias de
efeito direto

¢ Valvula potente de efeito direto com didmetro nominal até DN 13
e Sistema parafusado de bobina resistente a vibragao

e Aumenta a seguranca de vazamento com um tubo de guia do
nucleo soldado

¢ \ersbes protegidas contra explosédo
e Versoes de alta pressdo para gases e liquidos

As variantes do produto descritas na ficha de dados podem eventualmente divergir da apresentacado e descrigao
do produto.

Descricao do tipo

A valvula 6027 é uma valvula de armadura elevatéria de efeito direto. O bujao
e tubo de guia do nucleo sdo soldados juntos para aumentar a seguranga da
presséo e vazamento. Veja as diversas combinagdes de materiais de vedagao
disponiveis conforme a aplicagéo correspondente. As bobinas sédo envoltas
em epoxi de alta resisténcia quimica. Um rolamento opcional de anel desli-
zante aumenta o tempo de funcionamento em gases secos. Nas aplicacdes
de alta presséo sdo empregados sistemas especiais de vedacao. Conjugadas
com uma tomada do dispositivo DIN EN 175301-803 formato A, as valvulas
atendem o grau de protegéo IP65. As valvulas na versdo de aco inoxidavel
satisfazem a norma NEMA 4X.
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1. Dados técnicos gerais

Caracteristicas do produto

Dimensodes As informagdes detalhadas podem ser consultadas no capitulo “4. Dimensoes” na pagina 9.
Material

Vedagao FKM, EPDM, NBR, PTFE e PEEK

Corpo Latao ou ago inoxidavel 1.4404/316L

Bobina Epoxi

Diametro nominal DN 1,0...DN 13,0

Fungéo de comando AeB

Para obter informacdes detalhadas, consulte o capitulo “2. Funcoes de comutacao” na pagina 5.

Classe de isolamento térmico

da valvula solenoide

Epoxi classe H

Dados de desempenho

Duracéo de operagao da valvu-

la individual

Operagéo continua 100% ED

Tempo de comutagao®
Tempo de comutacao CA

Tempo de comutagdo CC

Dados elétricos

Abrir: 10...30 ms
Fechar: 50...80 ms
Abrir: 20...30 ms
Fechar: 50...80 ms

Tenséo

24V CC, 24 V/50 Hz, 24 /60 Hz, 110 V/50 Hz, 120 V/60 Hz, 230 V/50 Hz, 240 V/60 Hz,
outras mediante solicitagcdo

Tolerancia de tenséo

+10%

Dados dos fluidos

Fluido de trabalho?
Padrao

Modelo queimador de 6leo
(PF15)

Vécuo, gases neutros e fluidos liquidos (por ex., ar comprimido, dgua, 6leo hidraulico, gasolina,
familia de gases da DVGW 1-3) e fluidos levemente agressivos, fluidos liquidos quentes e vapor
Oleo quente (EL, L, M, S) conforme DIN 51603 parte 1-6, combustivel maritimo conforme ISO 8217
Apenas com corpo em aco inoxidavel: ésteres metilicos de acidos gordos (FAME) conforme DIN
EN 14213, éleo de colza conforme

DIN V 51605

Temperatura do fluido
Modelo padrao®

Modelo de alta pressao até
250 bar (MX32) ou 160 bar
(MX31)

Homologagao DIN EN 161
(PO19)

Vedacao da sede/vedacao externa
FKM/FKM: -10 °C...+140 °C
EPDM/EPDM: -30 °C...+120 °C
NBR/NBR: -10 °C...+80 °C
PTFE/FKM: -10 °C...+140 °C
PTFE/PEEK: -40 °C..+180 °C
PEEK/FKM: -10 °C...+80 °C
PEEK/EPDM: -30 °C...+80 °C
PEEK/PEEK: -40 °C..+80 °C

NBR/NBR: -20 °C...+80 °C
FKM/FKM: -0 °C...+125 °C

Modelo queimador de 6leo 0°C...+160°C
(PF15)
Viscosidade (max.) 21 mm?/seg

1,6...76 cSt (DN 2, 2 NC 1,6...22 cSt) (modelo queimador de 6leo PF15)

Homologacoes e certificados

Registro CERTCO DIN
(modelo queimador de 6leo
PF15)

DN 2,2 (NA), nimero de registro: 5 seg. 255
DN 3,0 (NF), nimero de registro: 5 seg. 255
DN 3,5 (NF), nimero de registro: 5 seg. 255
DN 10,0 (NF), numero de registro: 5 seg. 255

Grau de protecao

IP65 com tomada do dispositivo tipo 2518 »
NEMA 4X com versdo em ago inoxidavel e tomada do dispositivo tipo 2509 »

Ligacao da linha, processo e comunicacao

Conexao elétrica

Conforme a norma DIN EN 175:301-803, formato A para tomada do dispositivo tipo 2518 »
(veja “Tomada do dispositivo tipo 2518, formato do conector A conforme DIN EN
175301 -803” na pagina 26)

Conexao da linha

G Y, G %, G 2, G 3, NPT V4, NPT 3, NPT 2, NPT % (RC mediante solicitagao)
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Ambiente e instalacao

Posicdo de montagem

Livre, preferencialmente com o atuador virado para cima

Temperatura ambiente (max.)

55°C

-15 °C...+60 °C (modelo queimador de 6leo PF15)

1.) Tempo de comutagéo [ms]: Medicdo na saida da valvula 6 bar e +20 °C. Abrir: geragao de presséo 0...90%, Fechar: reducéo de presséo 100...10%

2.) Resisténcia ao fluido conforme a combinagéo do material

3.) O modo de funcionamento aberto sem corrente em conjunto com corrente alternada é limitado ao méximo de 100 °C

2. Funcoes de comutacao

Funcionamento

Descricao

2 (A)
1(P)

Tipo: A, valvula solenoide

2/2 vias
Efeito direto
Fechado sem corrente

2 (B)

[T

1(P)

Tipo: B, valvula solenoide

2/2 vias
Efeito direto
Aberto sem corrente

3. Materiais

3.1. Tabela de resisténcia - Biirkert resistApp

> Google Play

Biirkert resistApp - Tabela de resisténcia

Vocé quer assegurar a confiabilidade e durabilidade dos materiais para a sua aplica-
¢ao? Verifiqgue sua combinacéo de fluidos e materiais no nosso Website ou no nosso
aplicativo resistApp.

Verifique agora a resisténcia quimica

3.2. Informacées do material do modelo padrao

Variante com vedacao de elastémero até 30 bar

il

1 N° Elemento Material
1 Porca DIN 176 passivada com filme grosso ou ago
2 inoxidavel
3 2 Bobina Epodxi
3  Bujao Aco inoxidavel 1.4113/434*
4 4  Anel de defasagem Bronze (corpo de latao)
5 Prata (corpo em aco inoxidavel)
6 5 Mola Aco inoxidavel 1.4310/301*
7 6  Nucleo Aco inoxidavel 1.4113/434*
7  Tubo de guia Aco inoxidavel 1.4303/305*/308*
8 Niple Latdo, aco inoxidavel 1.4305/303*
g 9 Vedagéo FKM, PEEK (EPDM mediante solicitagao)
10 10 Vedacao da sede FKM (EPDM mediante solicitagao)
11 Corpo Latéo, aco inoxidavel 1.4404/316L* (CF3M)

N

11

Visite a pagina de produtos »
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Versao com vida util prolongada (NF39)

Nota:
A estrutura corresponde a variante padrao, mas com as duas pecas adicionais.

N° Elemento Material
1 Anel de amorteci- PEEK
mento
2  Anéis deslizantes PTFE preenchido com carvéao
1
2

- | R |
S ) 77
N V4 { 7774
3
©
g Modelo com vedacao pendular PTFE até 100 bar
s
a N° Elemento Material
@ 1 1 Porca DIN 176 passivada com filme grosso ou aco
5 2 inoxidavel
> . .
sl 2 Bob
c P — 7. o 3 omlna EpO)fI o .
2 Eis H 3 Bujao Aco inoxidavel 1.4113/434
:’.’) E SR 4 4 Anel de defasagem Prata (corpo em ago inoxidavel)
.% HH 5 5 Mola Aco inoxidavel 1.4310/301*
= H 6 6  Nucleo Aco inoxidavel 1.4113/434*
3 HH 7 7  Tubo de guia Aco inoxidavel 1.305*/308*
g Bt 8 Mola Aco inoxidavel 1.4310/301*
g 9 Vedagdo FKM, PEEK (EPDM mediante solicitagao)
ﬂ—:' 10 Vedacdo da sede Vedacao pendular PTFE
» g 11 Corpo Latédo, aco inoxidavel 1.4404/316L* (CF3M)
=}
% 10 *Designagao do material conforme AISI
w
ez J | E— - J—
Ke]
g & 11
>
'_
o
[s2]
[aN]
<
s
)
o
=
%)
'_
[a]
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3.3. Dados do material da versao de alta pressao até 250 bar (MX32) ou 160 bar (MX31)

Nota:

Versao de alta pressao a partir de 135 bar, modo de funcionamento A

N° Elemento Material
1 Bujao 1.4523/316*
1 2  Molas de presséo 1.4310/301*
S 3  Anéis deslizantes PTFE
4  Nucleo Aco inoxidavel 1.4113/434*
E > 5  Tubo de guia do 1.4571/316 Ti*
g nucleo
4 6  Suporte de esfera 1.4305/303*
5 7  Vedacao da sede Esfera ceramica
8 Orings FKM
| 9 Sede PEEK
10 Corpo Aco inoxidavel 1.4404/316L* (CF3M) apenas em
6 " G
g e NPT
L—9 *Designacao do material conforme AlSI
777, % 10
3.4. Informacoes do material da versao DN 13
Versao padrao DN 13
' 1 N°  Elemento Material
5 1 Porca DIN 176 passivada com filme grosso ou ago
inoxidavel
3 2  Bobina Epoxi
= 4 3  Bujao Aco inoxidavel 1.4113/434*
5 4  Anel de defasagem Bronze (corpo de latdo)
6 Prata (corpo em aco inoxidavel)
5 Mola Aco inoxidavel 1.4310/301*
’ 6  Nucleo Aco inoxidavel 1.4113/434*
8 7  Tubo de guia Aco inoxidavel 1.4303/305*/308*
?0 8 Tampa PAB
11 9 Vedacédo FKM, EPDM
12 10  Anel de suporte PPS Fortron
L ﬁl 2 11 Vedagdo dontcleo  FKM, EPDM, NBR
12 Tampa DN 10... DN 25 ago inoxidavel 1.4301/304*
I - - 13 Vedacao FKM, EPDM
I 14  Corpo Latdo, aco inoxidavel 1.4408/316*

*Designagdo do material conforme AISI

Visite a pagina de produtos »

7|28


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6027

Tipo 6027 m——

burkert

Versao DN 13 com vida dtil prolongada (NF39)

Nota:
A estrutura corresponde a variante padrdo, mas com as duas pecas adicionais.

N° Elemento Material
1 | Anelde PEEK
amortecimento
2  Anéis deslizantes PTFE preenchido com carvéo

[sg]
N
o
I | - |
<
o
Q’ L
5
Q
£
s
T 3.5. Informacoes do material do modelo queimador de éleo (PF15)
B
g N°  Elemento Material
S 1 Bobina Epoxi
i = = «
e = s 1 2 Bujdo 1.4113/434
I3 2 3 Mola 1.4310/310*
L 4  Nucleo 1.4105/430F*
o 5 Mola 1.4310/301*
2 s 6  Anel de vedagdo FKM
% 4 7  Vedacao da sede PTFE
= 8  Valvula filtro Aco inoxidavel apenas em DN 3 e DN 3,5
% ! 9  Corpo da valvula Latdo
% *Designagao do material conforme AlISI
n
w
g 5
S 6
g 7
& - 8
Q 7] 4 9
<
3
)
o
e
1%
'_
)
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4. Dimensoes
4.1. Versao Standard
Tipo da rosca
L
(e}t s
2 jl
R O
& 1'\2 1 12
o
3 10
<
- — T
° — —
2 W
£
s I
@
k] i
©
> <
- ©
C
[
Q
5 w iy By N
Q
o
o
o
q) 2
% I I 1
< |
g
=
4
®
=]
ko)
177)
w
= X N
o
@ J '
5 }
> H
= c 42
o L
[s2]
N
<
A
5 Variante L A B C E F H J
8 Padrao 55 Rc %2 13,2 29,5 14 110 18 M4
» NPT %2 13,7
5 G% 14
55 Rc 3 10,1 27,5 12 108 18 M4
NPT 3% 10,3
G 3% 12
55 Rc Va 9,7 27,5 10 105 18 M4
NPT V4 10
G 12
AG39 75 G2 14,5 37,5 14 110 - -
75 G 12 37,5 14 110 - -
AG48 40 G 12 20 10 105 15 M5
40 G¥s 8 20 10 105 15 M5
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Tamanhoda M N (o]
bobina
L 65 37,5 72
K 42 27 55,5
Versao flangeada e roscada
|
o |
B ERL
N
S S
I I
[ [ [ [ [ 1 o
— (T T ]
C T I
. . | |
I t
M4 M42x1,5
031
040
Perfil de conexdo Perfil de conexédo
M4 V¥ min. 8 M42 x 1,5
' (] o0s | 11
Rzmax=10
g6
2 g6
(m}
N
o
X
& P A
o

Modelo do flange concéntrico (FK09)

Modelo de aparafusamento concéntrico (FK01)
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Versao flangeada e roscada de alta presséao até 250 bar (MX32) ou 160 bar (MX31)

R af o)
g g 8
I
| I L
T
| —=
SW40 1+ | l:
<
o N
o
M30 x1,5
@ 50
033
045
Perfil de conexéo Perfil de conexéo
M 2:1
33 +0,2
@ 30,5
I
//) M30x1,5 A
' | o 0255 +0,10
0| | Q +0,1
W 2 211,8
© 26,2 -0,1
| |
- @ et |
?
o~ g 7~§o R
12,1 -
) / |
[4 Y )
AV I
Verséo flangeada de alta presséo (FB50) 8 -] ! !
5 o
g :
© =
T @2 T
g2
7,5
Modelo de aparafusamento de alta presséo (FK12)
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Versao DN 13

H

_ Mi4x1 12 5

[22]

8 J

~N === ]

<

o

© <- Hy—— - <1
5 S== —/

-g | r——-

£ B, IC.L. ow
@ 445
= L 2
[}

>

=

§ Material A B c E F L SW
2 MS/VA Rc¥% 145 325 111,38 127,365 32
2 NPT % |14

= G % 16

he)

) VA Rc’. 132 325 109,3 1226 65 27
8 NPT % 13,7

£ G% 14

4 MS Rc’% 132 27,25 109,3 1226 |58 27
@ NPT %5 13,7

ko) G% 14

[72]

w

5

® Tamanhoda H J K

g bobina

- L 65 375 |72

- K 42 27 55,5

N

<

s

S

o

=)

[72]

'_

[a)
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4.2. Modelo queimador de 6leo (PF15)
- 55,5 -
12 - 27
43 . 10 |
| ~
) —
I
w [T
| |
1
< L —1
n_ 1
T
36
D
DN Funcéao A B D E F M N P sSwW
2,2 NA G 8 40 88,2 98,2 M5 15 7 -
NA G 12
3 NF G 8 40 88,2 98,2 M5 15 7 -
3,5 NF G 12 40 88,2 982 M5 15 7 -
10 NF G % 12 75 89,2 108,2 - - - 27
NF G 14,5

DTS 1000114423 PT Version: E Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 13.04.2023

Visite a pagina de produtos » 13|28


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6027

burkert

Tipo 6027

4.3. Bobina com homologacao UL para areas com atmosfera explosiva, Class I, Division 2

Nota:
As dimensoes referem-se apenas a versdo da bobina magnética adequada para areas com atmosfera explosiva. Para outras dimen-
sbes, veja as versdes apresentadas acima.

20,4

/
39,4

T

Bobina de cabos

, Comprimento do cabo conforme dados dg pedido [e]

L N
L
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Dimenso6es da bobina
Tamanhoda M N o P R S
bobina
L 65 37,5 72 97 110,8 185,8
K 42 27 55,5 80,3 104,8 179,8
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5. Descricoes de poténcia

5.1. Consumo de energia

Tamanho CA CcC Bobina "Kick and Drop" CA/CC")
dabobina | poténciade  Forcade Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho
arranque retencao frio quente frio frio quente

Poténcia de Forca de Forca de
arranque retencao retencao

[mm] [VA] [VA] W] w] w] [W] 500 ms w] w]

42 (K) 150 37 16 21 16 85 8,5 7

42 (K) ATEX - - - 15 12 44 6,5 5,5

65 (L) - - - 28 21 - - -

1.) Bobina "Kick and Drop": sistema eletronico integrado para aumento e redugao breve da poténcia na tecnologia de bobina dupla

6. Acessorios do produto
6.1. Caixas de empanque para caixa de conexao de borne ATEX/IECEX

Nota:
e Uma caixa de empanque em poliamida esta incluso no escopo de fornecimento. O latdo niquelado pode ser fornecido a preco
adicional, veja “7.11. Tabela de encomenda de acessoérios” na pagina 26.

e A ferramenta especial ndo esta inclusa no escopo de fornecimento da valvula (veja “Caixas de empanque para caixa de co-
nexao de borne ATEX/IECEX” na pagina 27

Descricao Homologacao Ex Dimensées
Certificado Identificacao
Caixa de empanque. PTB 04 ATEX 1112 X, 112 GEx e lIC Gb, TL 29..37 mm
latdo niquelado, 6...13 mm IECEx PTB 13,0027X | 112 D Ex tb llIC Db 1P68 SWE L 6mm
= ﬁi D 20mm
T [ — -
= - SW 24 mm
SN E 27mm
!
Caixa de empanque Ex, PTB 13 ATEX 1015 X, 112 GExelIC Gb, TL 136...45 mm
poliamida, 7...13 mm IECEx PTB 13,0034X | 112 D Ex tb llIC Db 1P68 L 10
SW/E mm
D 20mm
P}
= SW 24 mm
t ] E 28 mm
Lol

6.2. Ferramenta especial para girar a caixa de conexao de borne

Nota:

¢ Esta ferramenta especial ndo esta inclusa no escopo de fornecimento da valvula (veja “7.11. Tabela de encomenda de aces-
sérios” na pagina 26).

DTS 1000114423 PT Version: E Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 13.04.2023

e Esta ferramenta especial s6 pode ser usada para bobinas ATEX do tipo AC10.

Descricao Conjunto de componentes
Kit SC02-AC10 e Ferramenta especial

e Manual de servigo

SNm SW19
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7. Informacgoes para encomenda

7.1. Biirkert eShop - Pratico para comprar e rapido para entregar

Biirkert eShop - Pratico para comprar e rapido para entregar

Pretende encontrar seu produto Birkert ou pega de reposi¢éo de forma rapida e pedir
sem intermedidrios? Nossa loja online esta sempre aberta para vocé. Cadastre-se e
aproveite as vantagens.

Faca seu pedido online agora

7.2. Filtro de produtos Biirkert

P2 L] s

el === Filtro de produtos Biirkert — Encontre o produto certo sem demora

s cocion | otageromorcy | BT
) it (P creomattien Quer fazer sua escolha com base nos requisitos técnicos de forma rapida e facil? Use
o filtro de produtos Blrkert e encontre o item certo para sua aplicagao.
WNominal pressure min - Nominal pressure max - Nominal pressure ma»
(gas)

T e
. ! . . Use o filtro de produtos
-—
3

7.3. Tabela de pedidos modelo com vedacéao de elastomero até 30 bar

Nota:
Outras variantes com tensdes alternativas, rosca interna NPT ou RC, modelo com flange ou rosca, material de vedagdo EPDM/
EPDM séo possiveis mediante solicitagéo.

Funcionamento  Ligacao Dia- Valor K, Faixa de pressao N° do item
dalinha  metro daagua Agua Oleo Luft 024/CC 024/50 230/50
ol cc CA CcC CA cC CA
[mm]  [m3/h] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [V/Hz] [V/Hz] [V/Hz]
Material do corpo em latao, rosca interna G, material de vedacdao FKM/FKM
A, vélvulasole- G 3,0 0,28 0..30 0..25 0..30 0..25 0..30 0..30 | 178295® @ 178296 ® @ 178297 &
272ic\|/?as 4,0 0,54 0.16 0..16 |0..16 0..16 0..25 0..16 | 178299= 178300 | 178301 &
Efeito direto 5,0 0,73 0...8 0..10 /0..6 0..10 0..8 0..10 | 178303 w @ 178304 ® | 178305 &
Fechado sem 6,0 0,95 0...4 0.6 0.3 0.6 0..4 0..6 178307 ® @ 178308'® | 178309 &
corrente G% 30 028  0.30 0.25 0.30 0.25 0.30 0.30 1{78311® 178312% 178313 %
2 (A 4,0 0,54 0..16 | 0..16 0..16 0..16 0..25 0..16 | 178315® 178316® 178317 &
5,0 0,73 0..8 0..10 0.6 0..10 |0..8 0..10 | 178319® @ 178320%® @ 178321 &
1(P) 6,0 0,95 0...4 0...6 0...3 0...6 0...4 0...6 178323 & 178324 & 178325 &
8,0 1,6 0..2 0.3 0.2 0.3 0.2 0..35  386836® @ 178328® @ 178329 &
G2 6,0 0,95 0...4 0...6 0...3 0...6 0...4 0...6 178331 & 178332 & 178333 &
8,0 1,6 0...2 0...3 0...2 0...3 0...2 0...3,5 | 386839 & 178336 & 178337 &
10,0 1,8 0..1,5 0.2 0..1,5 0.2 0..15 0..2 261254 | 178340 @ 178341 %
B, valvula sole- (G 3,0 0,28 0...13 0...13 0...13 0...13 0...16 0...16 | 20011134 & X 20011136 &
;;’zi"\'/‘i’as 4,0 0,54 0.10 0..10 0..10 0..10 0..10 0..10 | 20011146 X 20011147 &
Efeito direto 6,0 0,95 0...6 0...6 0...6 0...6 0.. 0...6 20011180 & X 20011181 &
Aberto sem G% 6,0 0,95 0...6 0.6 0.6 0.6 0.6 0..6 20011183 & 20011182 ® 20011184 &
corrente 80 16 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 | 208500% 228501 % 228502 %
2@  G® 8,0 1,6 0..3 0..3 0.3 0.3 |0.3 0...3 211916 | 228503 @ 228504 &
ﬂ]\/\/\, 10,0 1,8 0..2 0.2 0.2 0.2 0.2 0..2 210436 = @ 219530® @ 210438 &
1(P)

X: mediante solicitagao
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Funcionamento Ligacao Dia- Valor K, Faixa de pressao N° do item
da linha l’:‘::"f dadgua fgya Oleo Luft 024/CC 024/50 230/50
=l cc CA cc CA cc CA
[mm]  [m¥h] [bar] [bar] [bar] [bar]  [bar] [bar] [V/Hz] [V/Hz] [V/Hz]
Material do corpo em aco inoxidavel, rosca interna G, material de vedagao FKM/FKM
A, valvulasole- G'% 3,0 0,28 0...30 0...25 0...30 0...25 0...30 0...30 178239 & 178240 & 178241 &
g?QiC\l/?as 40 054  0..16 0..16 0..16 0..16 0..25 0..16 | 178243 178244 178245 %
Efeito direto 5,0 0,73 0..8 0..10 0..6 0..10 0..8 0...10 178247 = 178248'® | 178249 =
Fechado sem 6,0 0,95 0...4 0...6 0...3 0...6 0...4 0...6 178251 & 178252 & 178253 &
corrente G% 30 028  0.30 0.25 0.30 0.25 0.30 0..30 178255® 178256'® @ 178257
2(A) 4,0 0,54 0..16 0..16 0..16 0..16 0..25 0...16 178259 & 178260® = 178261 &
5,0 0,73 0..8 |0..10 0..6 0...10 |0...8 0...10 178263 = 178264 ® = 178265 =
1@ 60 095 0.4 0.6 0.3 0.6 0.4 0.6 | 178267® @ 178268® 178269 =
8,0 1,6 0...2 0...3 0...2 0...3 0...2 0...3,5 386840 = 178272 w 178273 &
G 6,0 0,95 0...4 0...6 0...3 0...6 0...4 0...6 178275 & 178276 & 178277 &
8,0 1,6 0...2 0...3 0...2 0...3 0...2 0...3,5 | 298596 & 178280 & 178281 &
10,0 1,8 0...1,5 0...2 0...156 0..2 0..1,5 0...2 386841 = 178284 @ 178285 &
12,0 2 0...08 0..1,2 0..0,8 0..1,2 |0...0,8 0...1,5 | 245067 & 178288 & 178289 &
B, valvula sole- (G 3,0 0,28 0..13 0..13 0..13 0..13 0...16 0...16 | 20011137 = X 20011139 &
;72ic\i/(ieas 40 054  0..10 0..10 0.10 0.10 0..10 0..10 20011151 % X X
Efeito direto 6,0 0,95 0..6 0. 0...6 0.. 0...6 0...6 20011189 & X X
Aberto sem G % 6,0 0,95 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0..6 20011192 & 20011191 ¥ 20011193 &
corrente 8,0 1,6 0...3 0...3 0...3 0...3 0...3 0...3 230258 & 230259 & 230260 &
2@ Gn® 8,0 1,6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0..3 230261 ® | 230262 ® = 230263 &
ﬂ]\/\/\/ 10,0 1,8 0...2 0...2 0...2 0...2 0...2 0...2 295248 & 230264 = 230265 &
1(P) 12,0 2 0...1 0...1 0...1 0...1 0...1 0...1 210441 & 230266 = 210321 &
X: mediante solicitacao
Funcionamento Ligagdo Dia-  Valor K, Pressaodo N° do item Pressao do N° do item
da linha metro da agua fluido da Bobina "Kick and Drop"  fluido da Bobina "Kick and Drop"
nomi- bobina "Kick de 44/6,5 W bobina "Kick de 85/8,5 W
nal and Drop"de  op4/cA/CC ~ 230/CA  andDrop"de  gog/ca/cC = 230/CA
44/6,5 W 85/8,56 W
[mm]  [m%h] [bar] [V/HzZ] [V/Hz] [bar] [V/Hz] [V/Hz]
Material do corpo em aco inoxidavel, rosca interna G, material de vedacao FKM/FKM
A, vélvula solenoide G % 4,0 0,54 0...30 386726 & 386732 0...30 - -
Eﬁi;gajireto 5,0 0,73 0...10 386727 & 386733 0...25 386739 & 386745 &
Fechado sem corrente 6,0 0,95 0...6 386728 & 386734 v 0..14 386740 & 386746 &
2 G 72 8,0 1,6 0..3 386729 & 386735 ® 0..6 386741 ® | 386747 &
10,0 18 0...2 386730 = 386736 % 0...3,5 386742 = 386748 &
TP 12,0 2 0...1,2 386731 & 386737 & | 0...2 386743 & 386749 &
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7.4. Tabela de pedidos modelo padrdao com vedacao pendular PTFE até 100 bar

Nota:

Outras variantes com tensdes alternativas, rosca interna NPT ou RC, verséo flangeada ou roscada, material de vedagao PTFE/FKM
ou PTFE/EPDM séao possiveis mediante solicitagao.

Funcionamento  Ligacao Dia- Valor K, Faixa de pressao N° do item
da linha metr_o da agua Agua Oleo Luft
ol cc CcA cc CA cC CA 024/CC 024/50 230/50
[mm]  [m3/h] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [V/HzZ] [V/HzZ] [V/HZ]
Material do corpo em latao, rosca interna G, material de vedacdao PTFE/PEEK
A, vélvula sole- G 2,0 0,14 0...100 0...100 0...100 0..75 | 0...100 0...100 X X X
2/02“\’/?38 3,0 0,28 0..40 0..50 0..40 0..50 0..40 0..50 @ 262435 X 338571 &
Efeito direto 4,0 0,54 0..20 0..30 0..20 |0..30 0..20 0..30 206367 = X 319934 =
Fechado sem 6,0 0,95 0..5 0..12 0..5 0..12 0.5 0..16 | 257403 = X X
corrente G% 4,0 0,54 0..20 0.30 0.20 0..30 0..20 0..30  263995= 331984 317310
2 (A) 6,0 0,95 0..5 0..12 O0... 0..12 0... 0...16 187966 & X 208842 &
T 8,0 1,6 0...2 0...5 0... 0...5 0... 0..5 386842 & X 362254 &
e an 6,0 0,95 0..5 0..12 0. 0..12 0.. 0..16 | 260425 ® X X
8,0 1,6 0..2 0.5 0. 0..5 0. 0..5 386843 & X X
100 1,8 0..1,2 0.2 0..12 0.2 0..12 0.3 208916 & X 362210 =
B,vélvulasole- G 2,0 0,14 0..30 0..30 0..30 0..30 0..30 0..30 X X X
272“:,?&5 3,0 0,28 0..16 0.6 0..16 0..16 0..16 0..16 | 20011131 & X X
Efeito direto 4,0 0,54 0...10 0...10 0...10 0...10 0...10 0...10 X X 20011140 &
Aberto sem 6,0 0,95 0..6 0.6 0.6 0..6 0.6 0..6 X X X
corrente G% 4,0 0,54 0..10 0..10 0..10 0..10 |0..10 0..10 X X X
2 (B) 6,0 0,95 0...6 0...6 0...6 0...6 0...6 0...6 20011160 © X X
II : J\N\/ G 60 095 0.6 |0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 | 20011162 X X
1(P)
X: mediante solicitagdo
Funcionamento Ligacao Dia- Valor K, Faixa de pressao N° do item
da linha metr_o da agua Agua Oleo Luft
o cc [ca  |ce CA ccC CA 024/CC 024/50 230/50
[mm]  [m3/h] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [V/Hz] [V/HzZ] [V/Hz]
Material do corpo em aco inoxidavel, rosca interna G, material de vedagdao PTFE/PEEK
A, véalvula sole- G % 2,0 0,14 0...100 0...100  0..100 | 0...75 0...100 0...100 184689® = 271441® 184690 ®
272ic\|/?as 30 0728 0..40 0..50 0..40 0..50 0..40 0..50 | 247937 °w X X
Efeito direto 4,0 0,54 0..20 0..30 0..20 0..30 0..20 0..30 | 184692% | 230667 = 184693 &
Fechado sem 6,0 0,95 0..5 0.12 0.5 0..12 0..5 0..16 300077 & X 304305 &
corrente G% 4,0 0,54 0..20 0..30 0..20 |0..30 0..20 0..30 292674 X X
2 (A) 6,0 0,95 0..5 |0..12 0..5 0...12 |0...5 0..16 | 184695® | 202757 @ 184696 &
8,0 1,6 0..2 0.5 0..2 0..5 0.2 0..5 386853 = X 184699 =
TP Gw 6,0 0,95 0.5 0.12 0.5 0.12 0.5 0..16 259348 = X 280481 &
8,0 1,6 0..2 0.5 0.2 0.5 0.2 0..5 386854 = X X
10,0 1,8 0...1,2 0..2 0...1,2 |0...2 0...1,2 1 0...83 386845 & X 184702 &
12,0 2 o0...0,8 0...1,2 o0..0,8 0..12 0..0,8 0..2 242932 & 227982 & 184705 &
B, valvula sole- G 1,5 0,07 0...60 0...60 0...60 0...60 0...60 0...60 | 20011122 & X 20011123 &
272ic\|/?as 20 014 0..30 |0..30 0..30 0..30 0..30 0..30 | 20011130 X X
Efeito direto 3,0 0,28 0..16 0..16 0..16 |0..16 0..16 0..16 20011133 = X X
Aberto sem 4,0 0,54 0..10 0..10 0..10 0..10 0..10 0..10 | 20011141 = X 203726 &
corrente 60 095 0.6 0.6 0.6 |0.6 0.6 0.6 20011163 X X
2@ G% 4,0 0,54 0..10 ' 0..10 0..10 | 0..10 0..10 0..10 X X X
|7'|T|_—k/v\/ 6,0 0,95 0...6 0...6 0...6 0...6 0...6 0...6 20011164 & X 20011165 &
P Gw 6,0 0,95 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 X X X
X: mediante solicitagao
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Funcionamento Ligacao Dia- Valor K, Pressao do N° do item Pressao do N° do item
da linha metro daagua fluido da Bobina "Kick and Drop"  fluido da Bobina "Kick and Drop"
nomi- bobina "Kick de 44/6,5W bobina "Kick de 85/8,5 W
nal and Drop" de  o24/cA/CC =~ 230/CA  andDrop"de  go4/cA/CC  230/CA
44/6,5 W 85/8,5 W
[mm]  [m¥h] [bar] [V/Hz] [V/HzZ] [bar] [V/Hz] [V/Hz]
Material do corpo em aco inoxidavel, rosca interna G, material de vedagdao PTFE/PEEK
A, valvula solenoide |G % 3,0 0,28 0...50 386750 & 386756 = 0...80 386762 & 386768 &
2/2 vias
Efeito direto 4,0 0,54 0...25 386751 & 386757 &  0...40 386763 & 386769 =
Fechado sem corrente 6,0 0,95 0...6 386752 & 386758 &  0...12 386764 & 386770 &
2(8) G 8,0 1,6 0..2,5 386753 & 386759 0...6 386765 & 386771 &
10,0 1,8 0...1,5 386754 & 386760 | 0...3,5 386766 = 386772 &
P 12,0 2 0...1,2 386755 & 386761 = | 0...2 386767 & 386773 &

7.5. Tabela de pedidos modelo de alta pressao até 250 bar (MX32) ou 160 bar (MX31)

Nota:

Outras variantes com tensdes alternativas, rosca interna NPT ou RC, versao flangeada ou roscada, material de vedagdo PEEK/EPDM
sdo possiveis mediante solicitagcdo.

Funcionamento Ligacao Dia- Valor K, Faixa de pressao N° do item
da linha nm::;o da agua Agua Oleo Luft
nal CcC CA cC CA CcC CA 024/CC 024/CA 230/CA
[mm]  [m3/h] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [V/HZ] [V/Hz] [V/HZ]

Material do corpo em aco inoxidavel, rosca interna G, material de vedagdao PEEK/FKM, cabeca do cabo com retificador integrado para CA no
escopo de fornecimento
Modelo de alta pressao com vedacao esférica
A, valvula solenoide |G 1,0 0,03 0...250 0...250 0...250 | 0...250 0...250 | 0...250 | 265507 & - 267229 &
2/2 vias
Efeito direto 0...250 0...250 0...200  0...200 0...250 0...250 267226 &
Fechado sem corrente 1,5 0,07 0...150 0...150 0...80 0...80 0...150 0...150 | 267217 = - 267237 &

2 0...150 0...150 0...70 0..70 0...150 0...150 - 267234 & -

1(P)
B, valvula solenoide G ¥ 1,0 0,03 0...200 | 0...200 0...150 0...150 0...250 0...250 269823 & 267219® 267239 &
2/2_\”33, 1,5 0,07 0...100 0...100 0...80 0...80 0...130 0...130 | 269824 & 267240® 271269 &=
Efeito direto
Aberto sem corrente

2(B)

1(P)
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7.6. Tabela de encomenda modelo DN 13 com vida util prolongada (NF39)

Nota:

e Qutras variantes com tensdes alternativas, corpo em ago inoxidavel 3", material de vedacao EPDM/EPDM mediante solicitagao.

¢ Para todos os valores a seguir vale a largura nominal de 13 mm e valor K, agua 4 m%h.

Funcionamento Ligacao Dia-  Valor Faixa de pressao N° do item
da linha metr_o I’(v da Agua Oleo Luft
nomi- agua
nal CcC CA cC CA cC CA 024/CC 024/CA 230/CA
[mm] [m3/h] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [V/Hz] [V/HZ] [V/Hz]
Material do corpo em latdo, material de vedacao FKM/FKM
Para fluidos liquidos e gasosos
A, valvula solenoide | G2 13,0 4 0...0,15 0...0,15 0...0,15 0...0,15 0...0,150...0,15 | 315080 & 315082 & 315084 &
2/2 vias
Efeito direto 0...0,75 0...0,75 0..0,75 315088 =
Fechado sem corrente NPT 72 13,0 4 0...0,15 0...0,15 0...0,15 0...0,15 0...0,15 0...0,15 | 315095 & 315097 & 315100 &
2 (A 0...0,75 - 0...0,75 - 0...0,75 - 315102 & - -
1(P)
7.7. Tabela de encomenda da versdao com homologacéao DIN EN 161 (PO19)
Nota:
e Materiais e dimensdes para DN 4...DN 12, veja “3.2. Informacoes do material do modelo padrao” na pagina 5 e para
DN 13 veja “3.4. Informacoes do material da versao DN 13” na pagina 7
e Outras variantes com tensdes alternativas, corpo em latdo, conexao de %" ou %" sdo possiveis.
Funcionamento Ligagdo  Dia- Valor K,  Faixa de pressao Material = Tamanho da N° do item
da linha metro dadgua gaq de veda- | bobina
nomi- cao
nal CcC CA 024/CC 024/CA 230/CA
[mm] [m3/h] [bar] [bar] [mm] [V/Hz] [V/Hz] [V/Hz]
Material do corpo em aco inoxidavel, rosca interna G, material de vedacéao opcional NBR/NBR ou FKM/FKM, cabeca de cabo com retificador
integrado para CA no escopo do fornecimento
Valvulas de bloqueio automaticas para queimador até 5 bar com vida til prolongada NF39
A, valvula solenoide | G 3% 4,0 0,54 0...6 0...10 FKM 42 322103 & X X
2/2 vias
Efeito direto 0..15 NBR 65 322105 ®
Fechado sem corrente G % 6,0 0,95 0..2,5 0..2,5 FKM 42 X X X
2 ) 0...7,5 - NBR 65 X - -
G 8,0 1,6 0...1.3 0..1,3 FKM 42 322107 & X X
® 0...4 - NBR 65 322109 & = =
Gl 10,0 1,8 0...0,5 0...0,5 FKM 42 X X X
0...1,8 - NBR 65 X - -
G2 12,0 2,0 0...0,4 0...04 FKM 42 X X X
0...1,4 - NBR 65 X - -
G 13,0 3,0 0...0,15 0...0,15 FKM 42 322110 & X X
0..0,75 | - NBR 65 322112 & = =
X: mediante solicitagao
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Material do corpo em latao, rosca interna G, material de vedacdo NBR/NBR

Valvulas de bloqueio automaticas para queimador até 5 bar no padrao

A, valvula solenoide G % 4,0 0,54 0...13 NBR 42 X 322106 &
2/2 vias 1
Efeito direto G2 6,0 0,95 0...5,5 NBR 42 X 201453 &
Fechado sem corrente | G %2 8,0 1,6 0..2,3 NBR 42 X 270994 &
2 ) G2 10,0 1,8 0...1,3 NBR 42 X 267347 &
G 13,0 3,0 0...0,5 NBR 42 X -
1(P)

X: mediante solicitagao

7.8. Tabela de pedidos modelo queimador de 6leo (PF15)

Avanco/retorno das combinacgdes de valvula

Caso o queimador de 6leo seja projetado com bico de avango e sem valvula de bloqueio do bico (comp. DIN EN 267), sera necessa-
rio usar valvulas de avango e retorno com a fungédo de blogueio de seguranga. As seguintes combinagdes sdo possiveis:

6027 3 Latdo/acgo inoxidavel 0,22 6027 3 Latdo/aco inoxidavel 0,18
6027 3,5 Latdo/ago inoxidavel 0,38 6027 3,5 Lat&o/aco inoxidavel 0,35
5406 13 Latao 3,5 6027 10 Latao 1,8
5406" 20 Aco inoxidavel 6,3 54072 20 Aco inoxidavel 4,7

1.) Comp. a ficha de dados tipo 5406 P valvula de blogueio de seguranga para queimadores a 6leo
2.) Comp. a ficha de dados tipo 5407 P valvula de bloqueio de seguranga para queimadores a 6leo

Nota:
Outras variantes com tensoes, frequéncias e unides roscadas alternativas sdo possiveis mediante solicitagéo.

Material do corpo em latdo, rosca interna G, material de vedagdao PTFE/FKM

Dispositivos de bloqueio seguranca DIN EN ISO 23553-1 para combustiveis liquidos PF15

A, valvula solenoide |G s 3,0 0,22 Avanco | 30 20 120 0...30 30 322828 = 322829 &
2/2 vias 0,18 Retorno
Efeito direto G 3,0 0,22 Avango | 30 20 120 0..30 30 X 320830 &
Fechado sem corrente 0,18 Retorno
2 (A) 3,5 0,38 Avanco | 30 20 180 0...30 30 301016 & 284833 &
Retorno
® G% 10,0 2 Retorno 50 20 180 - 30 X X
G 10,0 2 Retorno | 50 20 180 - 30 281947 & 281948 &
B, valvula solenoide |G ' 2,2 0,16 Circula- | 30 20 120 0...30 30 301018 & 261036 &
2/2 vias Géo
Efeito direto
Aberto sem corrente
2 (B)
1(P)

X: mediante solicitagao
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7.9. Tabela de pedidos modelo ATEX/IECEx com cabo de 3 metros
Modelo padrao com vedacao de elastomero até 30 bar

Nota:
e Qutras variantes NA, tensoes alternativas, corpo em ago inoxidavel, rosca interna NPT ou RC, material de vedagdo EPDM/EPDM
sdo possiveis mediante solicitagdo.

e A bobina "Kick and Drop" contém um sistema eletrénico integrado para aumento e redugéo breve da poténcia com tecnologia de
bobina dupla.

Funcionamento  Ligagéo da Dia- Valor K, Pressao N° do item Pressao do N° do item
linha metro daagua do fluido fluido da bo- Bobina "Kick and Drop"
nomi- Standard | g24/cA/CC | 230/CcA/cCc  bina'Kick  go4/ca/cC 230/CA
nal and Drop"
[mm] [m3/h] [bar] [V/Hz] [V/HZ] [bar] [V/Hz] [V/Hz]
Material do corpo em latdo com rosca interna G, material de vedagao FKM/FKM
A, valvula sole- G 3,0 0,28 0...30 X X 0...30 X X
noidc.e 4,0 0,54 0...10 X X 0...30 X X
Eﬁi;gajireto 5,0 0,73 0...3 X 380761 & 0...10 X X
Fechado 6,0 0,95 0...1,5 X 380769 & 0... X X
sem corrente G% 8,0 1,6 0...1 X X 0... 380779 = 380780 &
2 (A) 10,0 1,8 0...0,6 380786 & 380787 | O... X X
1(P)

X: mediante solicitacdo

Modelo padrao com vedacao pendular até 100 bar

Nota:
e Qutras variantes NA, tensdes alternativas, corpo em latdo, rosca interna NPT ou RC, material de vedagédo PTFE/FKM ou PTFE/
EPDM sao possiveis mediante solicitagcao.

e A bobina "Kick and Drop" contém um sistema eletrénico integrado para aumento e redugéo breve da poténcia com tecnologia de
bobina dupla.

Funcionamento  Ligagcéo da Dia- Valor K, Pressao N° do item Pressao do N° do item
linha metro daagua do fluido fluido da bo- Bobina "Kick and Drop"
nomi- Standard | o24/cA/CC | 230/CA/cC  bina'Kick  go4/ca/cC 230/CA
nal and Drop"
[mm] [m®/h] [bar] [V/Hz] [V/HZ] [bar] [V/Hz] [V/Hz]
Material do corpo em aco inoxidavel com rosca interna G, material de vedagao PTFE/PEEK
A, valvula sole- G 2,0 0,14 0...60 380720 & 380722 & 0...100 X X
noide
2/ vias 3,0 0,28 0...20 380734 & X 0...50 X X
Efeito direto 4,0 0,54 0...8 380751 = X 0...25 X X
Fechado sem G 6,0 0,73 0..15 380765 ¥ 380766  0..6 X X
corrente
8,0 0,95 0...0,8 X X 0...2,5 X X
2 (A 10,0 1,6 0...0,5 X X 0...1,5 X X
12,0 1,8 0...0,3 X X 0...1,2 X X
1(P)

X: mediante solicitacdo
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Nota:
e Qutras variantes com tensdes alternativas, corpo em ago inoxidavel, rosca interna NPT e RC, conexdo %", material de vedagao
EPDM/EPDM ou PTFE/PEEK sao possiveis mediante solicitagéo.

e A bobina "Kick and Drop" contém um sistema eletrénico integrado para aumento e reducéo breve da poténcia com tecnologia de
bobina dupla.

Funcionamento Ligacao da Diametro Valor K, da | Pressao do fluido da bobina "Kick and Drop" N° do item
linha nominal agua Bobina "Kick and Drop"
024/CA/CC 230/CA
[mm] [m3/h] [bar] [V/Hz] [V/Hz]
Material do corpo em latdo com rosca interna G, material de vedagcao FKM/FKM
A, vélvula sole- G 13,0 4 0...0,5 380791 & 380793 &
noide
2/2 vias

Efeito direto
Fechado sem
corrente

2 (A)

1(P)

Modelo de alta pressao até 250 bar (MX32) ou 160 bar (MX31)

Nota:

e QOutras variantes com tensdes alternativas, rosca interna NPT e RC, material de vedagédo PEEK/EPDM séo possiveis mediante
solicitacao.

e A bobina "Kick and Drop" contém um sistema eletrénico integrado para aumento e reducéo breve da poténcia com tecnologia de
bobina dupla.

Funcionamento Conexdo Dia-  Valor Pressao do fluido N° do item Presséo do fluido N° do item
dalinha metro K,da  Standard Bobina "Kick and Drop"  Bobina "Kick and
nomi- agua Drop"
nal Agua Oleo | Luft 024/ 230/ Agua Oleo  Luft 024/ 230/CA
CA/CC CA/CC CA/CC
[mm] [m%h] [bar] [bar] [bar] [V/Hz] [V/Hz] [bar] [bar] [bar] [V/Hz] [V/Hz]
Material do corpo em aco inoxidavel com rosca interna G, material de vedacao PEEK/FKM
A, valvula sole- G 1,0 0,03 0...200 0...150 | 0...250 380702 & 380706 & | 0...250 0...250 0...250 380704 & X
g?zlt:/?as 1,5 0,07 0...80 | 0...40 0...100 380708 ¥ 380709 ¥ 0...160 0...160 0...160 X X
Efeito direto
Fechado sem
corrente
2(A)
1(P)
B, valvula sole- G 1,0 0,03 - - - - - 0...200 0...160 0...250 380794 = X
noide 15 0,07 - - - - - 0...100 0...80 0...130 X X
2/2 vias
Efeito direto
Aberto sem
corrente
2(B)
1(P)

X: mediante solicitagdo
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7.10. Tabela de pedido modelo ATEX/IECEx caixa de conexao de borne
Modelo padrao com vedacao de elastomero até 30 bar

Nota:
e Qutras variantes NA, tensoes alternativas, corpo em ago inoxidavel, rosca interna NPT ou RC, material de vedagdo EPDM/EPDM
sdo possiveis mediante solicitagdo.

e A bobina "Kick and Drop" contém um sistema eletrénico integrado para aumento e redugéo breve da poténcia com tecnologia de
bobina dupla.

Funcionamento Conexdo Dia-  Valor Pressao do N° do item Pressao do fluido N° do item
dalinha metro K ,da fluido Bobina "Kick and Bobina "Kick and Drop"
"°Im'- dgua  Standard 024/CA/CC | 230/CA/cC Drop" 024/CA/CC = 230/CA
na
[mm] [m%h] [bar] [V/HZ] [V/HzZ] [bar] [V/HzZ] [V/Hz]
Material do corpo em latdo com rosca interna G, material de vedagao FKM/FKM
A, valvula sole- G % 3,0 0,28 0...30 X X 0...30 X X
noide 4,0 0,54 0...10 X X 0...30 380753 & X
2/2 vias
Efeito direto 5,0 0,73 0...3 380759 &= 380760 & 0...10 X X
Fechado sem G 6,0 0,95 0...1,5 380770 & 380771 & | 0...6 X X
corrente 80 16 0...1 X X 0.3 X X
2 (A 10,0 1,8 0..06 380785  380802w 0..2 X X
1(P)

X: mediante solicitacdo

Modelo padrao com vedacao pendular até 100 bar

Nota:
e Qutras variantes NA, tensdes alternativas, corpo em latdo, rosca interna NPT ou RC, material de vedagdo PTFE/FKM ou PTFE/
EPDM sao possiveis mediante solicitagcdo.

e A bobina "Kick and Drop" contém um sistema eletrénico integrado para aumento e redugéo breve da poténcia com tecnologia de
bobina dupla.

Funcionamento Conexdo Dia-  Valor Pressao do N° do item Pressao do fluido N° do item
dalinha metro K da  fluido Bobina "Kick and Bobina "Kick and Drop"
"°Imi- dgua  Standard 024/CA/CC | 230/CA/CC  Drop" 024/CA/CC = 230/CA
na
[mm] [m%h] [bar] [V/HZ] [V/Hz] [bar] [V/Hz] [V/HZ]

Material do corpo em aco inoxidavel com rosca interna G, material de vedagao PTFE/PEEK

A, valvula sole- G 2,0 0,14 0...60 380719 & 380721 = |0...100 X X
272"1'/?35 3,0 0,28 0...20 380733 & X 0...50 X X
Efeito direto 4,0 0,54 0..8 380750 & X 0...25 X X
Fechado sem G 6,0 0,73 0..1,5 X X 0..6 X X
corrente 80 095 0..08 380777 & X 0..2,5 X X

0..0,5 X X 0..1,5 X X

0..0,3 X X 0..1,2 X X

2 (A) 10,0 1,6
12,0 1,8
1(P)

X: mediante solicitacao
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Nota:
e Qutras variantes com tensdes alternativas, corpo em ago inoxidavel, rosca interna NPT e RC, conexdo %", material de vedagao
EPDM/EPDM ou PTFE/PEEK sao possiveis mediante solicitagéo.

e A bobina "Kick and Drop" contém um sistema eletrénico integrado para aumento e reducéo breve da poténcia com tecnologia de
bobina dupla.

Funcionamento  Ligacdo da Diametro  Valor K,da Pressao do fluido N° do item
linha nominal agua Bobina "Kick and Drop" Bobina "Kick and Drop"
024/CA/CC 230/CA
[mm] [m3/h] [bar] [V/Hz] [V/Hz]
Material do corpo em latdo com rosca interna G, material de vedagao FKM/FKM
A, valvula sole- G 13,0 4 0...0,5 380790 & 380792 &
noide
2/2 vias

Efeito direto
Fechado sem
corrente

2(A)
1(P)
Modelo de alta pressao até 250 bar (MX32) ou 160 bar (MX31)

Nota:

e Qutras variantes com tensoes alternativas, rosca interna NPT e RC, material de vedagédo PEEK/EPDM séo possiveis mediante
solicitagao.

e A bobina "Kick and Drop" contém um sistema eletrénico integrado para aumento e reducéo breve da poténcia com tecnologia de
bobina dupla.

Funcionamento Conexdo Dia-  Valor Pressao do fluido N° do item Pressao do fluido N° do item
da linha metro K, da Standard Bobina "Kick and Drop" Bobina "Kick and
nomi- agua Drop"
nal Agua Oleo  Luft 024/ 230/ Agua Oleo  Luft 024/ 230/CA
CA/CC CA/CC CA/CC
[mm] [m%h] [bar] [bar]  [bar] [V/Hz] [V/HZ] [bar] [bar] [bar] [V/HzZ] [V/Hz]
Material do corpo em aco inoxidavel com rosca interna G, material de vedagdo PEEK/FKM
A, valvula sole- 1,0 0,03 0...200 0...150 0...250 0...250 X 380705 = 0...250 0...250 0...250 | 380703 = X
noide 1,5 007 0.8 0..40 0..100 X X 0..160 0..160 0...160 X X
2/2 vias
Efeito direto
Fechado sem
corrente
2 (A)
1(P)
B, valvula sole- 1,0 0,03 - - - - - - 0...200 0...160 0...250 380803 & X
noide 15 0,07 - - - - - 0...100 0...80 0...130 X X
2/2 vias
Efeito direto
Aberto sem
corrente
2(B)
1(P)

X: mediante solicitacao
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Outras vers6es mediante solicitacao

@“ Homologacgées Temperatura

|}, ¢ Homologacdo cULus (UL Listed) Faixas especiais de temperatura

e Homologagéo cURus (UL Recognized)

e Homologacéao de agua potavel conforme KTW/W270
e Homologagéo FDA (Food and Drug Administration)

e Modelos para aplicagées com oxigénio

Ligacao da linha Tensao
e NPT ﬁ 110/50 e outras tensbes nao-padrao

e RC

7.11. Tabela de encomenda de acessoérios
Tomada do dispositivo tipo 2518, formato do conector A conforme DIN EN 175301 -803

Nota:
Para outras variantes, veja ficha de dados tipo 2518 ».

Tomada do dispo- Dimensodes Variante Tensao N° do item
sitivo
319 Sem comutacéo (CA/CC) 0...250 VCA/CC | 314802 &
Com LED (CA/CCQC) 12...24V CA/CC | 314812 &
Com LED e varistor (CA/CC)  12...24V CA/CC | 314820 &
- Com retificador, LED e 12...24 VCA/CC | 314816 =
2 o varistor
© = «|  Sem comutagéo (CA/CC) 0...250 VCA/CC | 361687 &
\ T "Q| com vedacéo de silicone para
Qﬂ 4 s temperatura ambiente mais
‘ alta, por ex., modelo queima-
L5, 35 29.2 dor de dleo (PF15)
35,7 -

Tomada do dispositivo tipo 2513, formato do conector A conforme DIN EN 175301-803
Nota:

e A tomada do dispositivo tipo 2513 cumpre as exigéncias conforme ATEX cat. 3 GD.

e Para mais informacoes sobre a tomada do dispositivo, veja a ficha de dados tipo 2513 ).

Tomada do dispositivo Diagrama de circuito Comprimento maximo do cabo N° do item
[mm]

- BN . 12000 260893 &

mo— —S@ 5000 260892 =

3000 260891 &

~ ~ 300 260890 &

3] 3
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e Uma caixa de empanque em poliamida esta incluso no escopo de fornecimento. O latdo niquelado pode ser fornecido a um

preco adicional.

e Para mais informacdes sobre as caixas de empanque EXx, veja “6.1. Caixas de empanque para caixa de conexao de borne

ATEX/IECEX” na pagina 15.

Descrigao N° do item
Caixa de empanque, latdo niquelado, 6-13 mm™ 773278 &
Caixa de empanque Ex, poliamida, 7-13 mm’) 773277 &
Kit SC02-AC10, chave especial?), manual de servico 293488 &

1.) Diametro do cabo
2.) Nao se encontra no escopo de fornecimento da valvula

Suporte de fixacao para o tipo 6027/6240
Nota:

e O escopo de fornecimento inclui o suporte de fixagéo, dois parafusos cilindricos M4x8 e dois anéis de pressao.

e O suporte de fixagao pode ser usado em todas as versdes padrao e de alta pressao, inclusive as opgdes ATEX/IECEx e

DIN EN 161 com diametro nominal até 12 mm.

e O suporte de fixagdo ndo pode ser usado nos modelos queimador de 6leo e DN 13, nem nos diversos corpos especiais do

material sélido.

Descricao

N° do item

282304 &
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