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 DATENBLATT

﻿ ﻿

  Typ 6524       
  3/2-Wege oder 2 x 
3/2-Wege-Magnetventil für 
Pneumatik 

﻿ ﻿

  Typ 2505       
  Gerätesteckdose 10 mm für 
Bürkert Kleinmagnetventile 

 Standard | DE | de | 2026-01-15 | 14
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Änderungen vorbehalten

 3/2-Wege-Flipper-Magnetventil, direktwirkend

•	  Direktwirkend
•	  0…10 bar
•	  Geringe elektrische Leistungsaufnahme
•	  Standardvariante, Ex ia-Variante, Impulsvariante
•	  10 mm Baubreite / 11 mm Anreihmaß

 Typ 6144 ist ein direktwirkendes 3/2-Wege-Magnetventil für den Einsatz neutraler 
Gase und Flüssigkeiten. Durch die Bewegung zwischen den beiden Endlagen, dich-
tet das Schaltelement (Flipper) jeweils einen der beiden gegenüberliegenden Ven-
tilsitze ab und verbindet den anderen mit dem Arbeitsanschluss. Diese Bewegung 
wird durch das Magnetfeld, eines mit dem Flipper fest verbundenen Permanentma-
gneten, beim Schalten der Magnetspule bewirkt. Dieser Ventilaufbau ermöglicht 
eine Realisierung als mono- sowie bistabile Variante. Das Flipperprinzip zeichnet 
sich neben den hervorragenden Leistungsdaten insbesondere durch seine gerin-
gen Schaltgeräusche sowie seine Verschleißarmut aus. Die integrierte Medientren-
nung ermöglicht zudem den Einsatz auch über Pneumatikanwendungen hinaus. Je 
nach Einsatzfall sind dafür verschiedene Flanschanschlüsse lieferbar, die sowohl 
für Einzel- als auch Blockmontage geeignet sind. Einbauhinweis: Zur Vermeidung 
von Fehlfunktionen unter Betriebsbedingungen muss das Ventil einen Mindestab-
stand von 5 mm zu anderen ferromagnetischen Materialien haben.

 Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

 Typ-Beschreibung Kombinierbar mit

Typ 6144
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1.	   Allgemeine technische Daten
Produkteigenschaften
Abmessungen Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „6. Abmessungen“ auf Seite 8.

Werkstoff
Dichtung FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Ventilgehäuse PPS
Mindestbiegeradius für Litzenva-
riante

Einmalige Biegung: 8,5 mm Radius

Nennweite DN 0,6
Schaltungsfunktion C, D und T, monostabil 

K und S, bistabil
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. Schaltungsfunktionen“ auf Seite 5.

Leistungsdaten
Einschaltdauer Dauerbetrieb 100 % ED

Schaltzeit 1.)

Standardvariante Öffnen: ca. 8 ms (Druckaufbau 0…10 %) 
Schließen: ca. 10 ms (Druckabbau 100…90 %)

Explosionsgeschützte  Variante Öffnen: ca. 14 ms (Druckaufbau 0…10 %) 
Schließen: ca. 18 ms (Druckabbau 100…90 %)

Elektrische Daten
Betriebsspannung 2.) 12 V DC, 24 V DC (andere Spannungen auf Anfrage)
Elektrische Ansteuerung Mit SPS möglich

Nennleistung
Standardvariante 0,8 W
Impulsvariante Umschalten 0,8 W (Impulslänge minimal 50 ms), Halteleistung 0 W
Schaltfrequenz 4.) Ca. 17 Hz
Spannungstoleranz 3.) ± 10 %
Mediendaten
Betriebsmedium Geölte oder ölfreie trockene Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten (5 µm-Filterung) 

(siehe Kapitel „5.1. Bürkert resistApp“ auf Seite 7)
Mediumstemperatur - 10 °C…+ 55 °C
Produktanschlüsse
Elektrischer Anschluss Gerätesteckdose Typ 2505 

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „Gerätesteckdose Typ 2505“ auf Seite 16.
Zwei FEP-Litzen 0,2 mm² (AWG24), Länge 500 mm
(Rundstecker M8 x 1 oder Platinenstecker RM 5,08 mm auf Anfrage)

Leitungsanschluss Bürkert Flansch (10 x 18 mm)
Bürkert Flansch stehend (10 x 32 mm)
Bürkert Flansch seitlich (10 x 42 mm)
Bürkert Flansch liegend (26 x 41 mm)
UNF ¼"- 28
Schlauchstutzen

Zulassungen und Konformitäten
Schutzart IP65 mit Litzen

IP30
Schutzklasse III gemäß VDE 0580
Explosionsschutz Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4.4. Explosionsschutz“ auf Seite 6.
Nordamerika (USA/Kanada) Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4.5. Nordamerika (USA/Kanada)“ auf Seite 6.
Sonstige Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4.6. Sonstige“ auf Seite 6.
Umgebung und Installation
Einbaulage Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben 

(5 mm Mindestabstand zu ferromagnetischen Werkstoffen)
Umgebungstemperatur - 10 °C…+ 55 °C

1.)	 Messung bei + 20 °C, 6 bar am Ventilausgang gemäß DIN ISO 12238:2001
2.)	Batteriespannung, Polarität beachten, siehe Angabe auf Ventiloberseite
3.)	Maximal zulässige Restwelligkeit
4.)	Bei Umgebungstemperatur + 20 °C

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2505
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2.	 Produktvarianten
2.1.	 Elektrische Anschlussvarianten
Hinweis:
•	 Rechteckstecker als Standard
•	 Weitere Anschlüsse sind auf Anfrage erhältlich.

Rechteckstecker Typ 2505 2 FEP Litzen 0,2 mm², AWG24, 
Länge auf Anfrage

Platinenstecker (RM 5,08 mm)
(z. B. für Leiterplatten montage 
0,63 x 0,63)

Rundstecker M8 x 1

2.2.	 Fluidische Anschlussvarianten
Hinweis:
Die Werkstoffe der fluidischen Leitungsanschlüsse können vom Ventilgehäuse-Werkstoff abweichen, der im Kapitel „1. Allgemeine techni-
sche Daten“ auf Seite 3 genannt wird.

Bürkert Flansch (10 x 18 mm) Bürkert Flansch stehend 
(10 x 32 mm)

Bürkert Flansch seitlich 
(10 x 42 mm)

Bürkert Flansch liegend 
(26 x 41 mm)

UNF ¼"- 28 Schlauchstutzen

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144
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2.3.	 Handbetätigung
Handbetätigung Standard Handbetätigung mit  

zusätzlichem Überdrehschutz
Ohne Handbetätigung 

3.	  Schaltungsfunktionen
Symbol Beschreibung

NC        NO

Wirkungsweise C (WW C)
3/2-Wege-Magnetventil
Direktwirkend, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen

NO     NC

Wirkungsweise D (WW D)
3/2-Wege-Magnetventil
Direktwirkend, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geöffnet

NC        NO

Wirkungsweise T (WW T)
3/2-Wege-Magnetventil
Direktwirkend, mit Handbetätigung
Durchflussrichtung beliebig
Universell

NC      NO     

Wirkungsweise K (WW K)
3/2-Wege-Impuls-Magnetventil
Direktwirkend
Durchflussrichtung beachten 1.)

 NC        NO

Wirkungsweise S (WW S)
3/2-Wege-Impuls-Magnetventil
Direktwirkend
Durchflussrichtung beliebig

1.)	 Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „Anschlussbelegung“ auf Seite 12.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144
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4.	  Zulassungen und Konformitäten
4.1.	 Allgemeine Hinweise

•	 Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitäten müssen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfüllt.

•	 Nicht alle bestellbaren Gerätevarianten können mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitäten geliefert werden.

4.2.	 Konformität
Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitätserklärung.

4.3.	 Normen
Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitätserklärung nachzulesen.

4.4.	  Explosionsschutz
Zulassung Beschreibung

Optional: Explosionsschutz
EU-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 07 ATEX 2048 X / IECEx PTB 07.0063X

ATEX:
II 2G Ex ia IIC T4…T6 Gb

IECEx:
Ex ia IIC T4…T6 Gb

4.5.	  Nordamerika (USA/Kanada)
Zulassung Beschreibung

Optional: UL Recognized für die USA und Kanada 1.)

Die Produkte sind UL Recognized für die USA und Kanada gemäß:
•	 UL 429 (electrically operated valves)
•	 CAN/CSA-C22.2 No. 139 - 19

1.)	 Dieses Gerät ist für die Verwendung mit einer NEC Class 2 power source oder einem NEC Class 2 transformer gemäß UL1310 oder UL1585 vorgesehen.

4.6.	  Sonstige

China Compulsory Certification (CCC)

Konformität Beschreibung
Optional: China Compulsory Certification (CCC)
Die Produkte mit Ex-Zulassung sind für den Import und die Verwendung für gefährliche Anwendungen in China 
geeignet.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144
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5.	 Werkstoffe
5.1.	  Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen 
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen 
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

5.2.	 Werkstoffangaben

2

4

3

10

1

8

7

6

5

9

Nr. Element Werkstoff
1 Vergussmasse Thermelt
2 Stecker (symbolische 

Darstellung für alle 
elektrischen Anschlüsse; 
weitere Varianten möglich)

PA

3 Gehäuse PPS
4 Kugel Edelstahl 1.4301
5 Dichtung FKM
6 Leitungsanschluss (symboli-

sche Darstellung für alle 
Leitungsanschlüsse; weitere 
Varianten möglich)

PA, PPS, PEEK

7 Dichtmatte FKM, EPDM
8 Dichtelement FKM, EPDM
9 Handbetätigung PA

10 Zusätzlicher 
 Überdrehschutz

Edelstahl 1.4305

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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6.	  Abmessungen
6.1.	 Bürkert Flansch (10 x 18 mm)
Hinweis:
•	 Angaben in mm
•	 Das Ventil ist wahlweise mit oder ohne eine Handbetätigung (links- oder rechtsseitig) erhältlich (Standardposition: gegenüber elektri-

schem Anschluss).
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6.2.	 Bürkert Flansch stehend (10 x 32 mm)
Hinweis:
•	 Angaben in mm
•	 Das Ventil ist wahlweise mit oder ohne eine Handbetätigung (links- oder rechtsseitig) erhältlich (Standardposition: gegenüber elektri-

schem Anschluss).
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6.3.	 Bürkert Flansch seitlich (10 x 42 mm)
Hinweis:
•	 Angaben in mm
•	 Das Ventil ist wahlweise mit oder ohne eine Handbetätigung (links- oder rechtsseitig) erhältlich (Standardposition: gegenüber elektri-

schem Anschluss).
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6.4.	 Bürkert Flansch liegend (26 x 41 mm)
Hinweis:
•	 Angaben in mm
•	 Das Ventil ist wahlweise mit oder ohne eine Handbetätigung (links- oder rechtsseitig) erhältlich (Standardposition: gegenüber elektri-

schem Anschluss).
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7.	 Produktanschlüsse
7.1.	 Elektrischer Anschluss

 Anschlussbelegung

Elektrische Ansteuerung für Impulsvarianten Impulslänge mind. 50 ms
1 2

WW K
3/2-Wege-Impuls-Magnetventil
Direktwirkend
Durchflussrichtung beachten

NC      NO     

NC → COM
(offen)

+ –

1 2

COM → NO
(offen)

– +

WW S
3/2-Wege-Impuls-Magnetventil
Direktwirkend
Durchflussrichtung beliebig

 NC        NO

NC ↔ COM
(offen)

+ –

COM ↔ NO
(offen)

– +

8.	 Leistungsbeschreibungen
8.1.	 Elektrische Daten explosionsgeschützte Variante Ex ia
Hinweis:
•	 Das Ventil ist zum Betrieb an 24 V DC-Ausgängen unter Zwischenschaltung eines zugehörigen eigensicheren Betriebsmittels 

 (Trennbaustein oder Barriere) bestimmt.
•	 Die zulässigen Höchstwerte/Wertepaare entnehmen Sie bitte der Zusatzanleitung Typ 6144 .
•	 Zündschutzart: �PTB 07 ATEX 2048 X, II 2G Ex ia IIC T4…T6 Gb 

IECEx PTB 07.0063X, Ex ia IIC T4…T6 Gb

SPS/
PLC

Barriere/
Trenn-

baustein
24 V DC ≥ Umin

+≥ lmin+

–

Variante Widerstand bei + 20 °C ± 4 % Mindest klemmen spannung Mindeststrom
[Ω] [V] [mA]

Für den Einsatz mit 300 Ω 
Versorgungsbaustein

320 9,3 29

Hochohmige Variante 510 11,7 23

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144
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9.	 Bestellinformationen
9.1.	 Bürkert eShop

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an 
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

9.2.	 Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter – Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren? 
Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre 
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

9.3.	 Bürkert Produktanfrage-Formular

Bürkert Produktanfrage-Formular – Ihre Anfrage schnell und kompakt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen eine gezielte Produktanfrage stellen? 
Nutzen Sie hierfür unser Produktanfrage-Formular. Dort finden Sie alle für Ihren Bürkert 
Ansprechpartner relevanten Informationen. So können wir Sie optimal beraten.

Jetzt Formular ausfüllen

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://country.burkert.com/?url=PEF-solenoid-valves
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9.4.	 Bestelltabelle

Standardvariante

Hinweis:
•	 Inklusive Befestigungsschrauben für Bürkert Flansch: 4 x M1,6 x 3,5; Bürkert Flansch seitlich: 2 x M1,6 x 20 und Bürkert Flansch liegend: 

2 x M2 x 6
•	 Rechtecksteckverbinder Typ 2505 ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden, siehe „9.5. Bestelltabelle 

Zubehör“ auf Seite 16.
•	 Weitere Varianten sind auf Anfrage erhältlich.

Wirkungsweise Leitungs-
anschluss

Nenn-
weite

QNn-Wert 
Luft

KV-Wert 
Wasser

Spannung/
Frequenz

Nenn-
leistung

Druck-
bereich

Handbe-
tätigung 
Standard

Elektrischer 
Anschluss

Artikel-Nr.

[mm] [l/min] 1.) [m3/h] 2.) [V/Hz] [W] [bar] 3.)

WW C
3/2-Wege-
Magnet ventil
Direktwirkend, 
mit Handbetäti-
gung
In Ruhestellung 
geschlossen

NC        NO

Bürkert 
Flansch

0,6 8,5 0,0075 12/DC 0,8 0…10 4.) ja Rechteck
stecker

182862 

Litzen 0,5 m 215686 
24/DC Rechteck

stecker
181367 

Litzen 0,5 m 202578 
Bürkert 
Flansch 
seitlich

Rechteck
stecker

175682 

Litzen 0,5 m 214196 
Bürkert 
Flansch 
liegend

Rechteck
stecker

357406 

Litzen 0,5 m a. A.
WW D
3/2-Wege-
Magnet ventil
Direktwirkend, 
mit Handbetäti-
gung
In Ruhestellung 
geöffnet

NO     NC

Bürkert 
Flansch

0,6 8,5 0,0075 24/DC 0,8 0…10 ja Rechteck
stecker

175653 

Litzen 0,5 m a. A.
Bürkert 
Flansch 
seitlich

Rechteck
stecker

179098 

Litzen 0,5 m a. A.
Bürkert 
Flansch 
liegend

Rechteck
stecker

357407 

Litzen 0,5 m a. A.

WW T
3/2-Wege-
Magnetventil
Direktwirkend, 
mit Handbetäti-
gung
Durchflussrich-
tung beliebig
Universell

NC        NO

Bürkert 
Flansch

0,6 8,5 0,0075 24/DC 0,8 0…3 4.) ja Rechteck
stecker

215276

Litzen 0,5 m a. A.
Bürkert 
Flansch 
seitlich

Rechteck
stecker

20099067

Litzen 0,5 m a. A.
Bürkert 
Flansch 
liegend

Rechteck
stecker

20099069

Litzen 0,5 m a. A.

a. A. = auf Anfrage
1.)	 Messung bei + 20 °C, 6 bar am Ventileingang und 1 bar Differenzdruck
2.)	Messung bei + 20 °C, 1 bar am Ventileingang und freiem Auslauf
3.)	Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck
4.)	Anwendungen mit Vakuum sind auf Anfrage erhältlich.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=182862
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=215686
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=181367
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=202578
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=175682
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=214196
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=357406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=175653
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=179098
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=357407
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ATEX/IECEx ia-Variante

Hinweis:
•	 Inklusive Befestigungsschrauben für Bürkert Flansch: M1,6 x 3,5
•	 Rechtecksteckverbinder Typ 2505 ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden, siehe „9.5. Bestelltabelle 

Zubehör“ auf Seite 16)

Wirkungsweise Leitungs-
anschluss

Nenn-
weite

QNn-Wert 
Luft

KV-Wert 
Wasser

Druck-
bereich

Handbe
tätigung 
Standard

Widerstand bei 
+ 20 °C ± 4 %

Mindest
haltestrom

Artikel-Nr.

[mm] [l/min] 1.) [m3/h] 2.) [bar] 3.) [Ω] [mA]
WW C
3/2-Wege-
Magnet ventil
Direktwirkend, 
mit Handbetäti-
gung
In Ruhestellung 
geschlossen

NC        NO

Bürkert 
Flansch

0,6 8,5 0,0075 0…7 ja 320 29 175657 
510 23 175656 

1.)	 Messung bei + 20 °C, 6 bar am Ventileingang und 1 bar Differenzdruck
2.)	Messung bei + 20 °C, 1 bar am Ventileingang und freiem Auslauf
3.)	Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck

Impulsvariante

Hinweis:
•	 Inklusive Befestigungsschrauben für Bürkert Flansch: M1,6 x 3,5
•	 Rechtecksteckverbinder Typ 2505 ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden, siehe „9.5. Bestelltabelle 

Zubehör“ auf Seite 16.
•	 Impulsvariante ohne Handbetätigung

Wirkungsweise Leitungs-
anschluss

Nenn-
weite

QNn-Wert 
Luft

KV-Wert 
Wasser

Spannung/
Frequenz

Nennleistung Druck-
bereich

Elektrischer 
Anschluss

Artikel-Nr.

[mm] [l/min] 1.) [m3/h] 2.) [V/Hz] [W] [bar] 3.)

WW K
3/2-Wege-Im-
puls-Magnetventil
Direktwirkend
Durchflussrichtung 
beachten 4.)

NC      NO     

Bürkert 
Flansch

0,6 8,5 0,0075 24/DC 0,8 Watt schalten, 
0 Watt halten

0…10 Rechteck
stecker

175655

Bürkert 
Flansch 
seitlich

20097125

Bürkert 
Flansch 
liegend

20028496

WW S
3/2-Wege-Impuls- 
Magnetventil
Direktwirkend
Durchflussrichtung 
beliebig

 NC        NO

Bürkert 
Flansch

0,6 8,5 0,0075 24/DC 0,8 Watt schalten, 
0 Watt halten

0…3 Rechteck
stecker

20097125

Bürkert 
Flansch 
seitlich

20097129

Bürkert 
Flansch 
liegend

20097131

1.)	 Messung bei + 20 °C, 6 bar am Ventileingang und 1 bar Differenzdruck
2.)	Messung bei + 20 °C, 1 bar am Ventileingang und freiem Auslauf
3.)	Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck
4.)	Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „Anschlussbelegung“ auf Seite 12.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=175657
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=175656
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Weitere Varianten auf Anfrage
Zusätzlich
Das Ventil kann wahlweise mit einer Handbetätigung 
links- oder rechtsseitig geliefert werden, auf Wunsch aber 
auch ohne Handbetätigung.

Elektrischer Anschluss
Der elektrische Anschluss kann wahlweise links- oder 
rechtsseitig geliefert werden. Mögliche elektrische 
Anschlüsse sind 2 Einzellitzen, Rundstecker M8 x 1 oder 
Stecker für Platinenkontaktierung.

Zulassung
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4. 
Zulassungen und Konformitäten“ auf Seite 6.

Wirkungsweise/Schaltungsfunktion
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. 
Schaltungsfunktionen“ auf Seite 5.

9.5.	  Bestelltabelle Zubehör

 Gerätesteckdose Typ 2505

Hinweis:
Für weitere Varianten siehe Datenblatt Typ 2505 .

Zubehör Beschreibung Artikel-Nr.
Gerätesteckdose 10 mm mit Kabel, 2-polig, Rechteckstecker, gerade, Kabellänge: 3 m  
(Typ 2505)

252572 

Gerätesteckdose 10 mm mit Kabel, 2-polig, Rechteckstecker, gerade, Kabellänge: 5 m  
(Typ 2505)

255194 

Gerätesteckdose 10 mm mit Kabel, 2-polig, Rechteckstecker, gerade, Kabellänge: 0,3 m  
(Typ 2505)

644068 

Gerätesteckdose 10 mm mit Kabel, 2-polig, Rechteckstecker, gerade, Kabellänge: 0,6 m  
(Typ 2505)

162144 

9.6.	  Einfach-Anschlussplatte für Bürkert Flansch (10 x 18 mm)
Hinweis:
•	 Angaben in mm
•	 Leitungsanschluss M3
•	 Werkstoff Aluminium (schwarz eloxiert)

 4,5 

 M
3 

 M
3 

 10
 

 8 

 4,5 

 2
5  4

 
 4

 

 10 

 2
1,5

 
Ø

 1,
2 

Bezeichnung Artikel-Nr.
Einfach-Anschlussplatte für Bürkert Flansch 639873 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2505
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=252572
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=255194
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=644068
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=162144
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=639873
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9.7.	  Mehrfach-Anschlussplatte für Bürkert Flansch (10 x 18 mm)
Hinweis:
•	 Angaben in mm
•	 Leitungsanschluss M5
•	 Werkstoff Aluminium (schwarz eloxiert)

 12
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 Ø 1,2 

 A 
 B  4,5 

 2
1,5

 
 15
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 11 
 (n-1)x11 

 5
 

 M5 

 4,4 

 9
,2

 
 5

 

 4 

 M
3 

M5x5 tief

n A B Artikel-Nr.
2-fach 22 0 1.) 641911 
4-fach 44 22 641912 
6-fach 66 44 639874 
Blindplattenset 645512 

1.)	 Bohrungen liegen auf einer Höhe

9.8.	  Einfach-Anschlussplatte für Bürkert Flansch seitlich (10 x 42 mm)
Hinweis:
•	 Angaben in mm
•	 Leitungsanschluss M3
•	 Werkstoff Aluminium (schwarz eloxiert)

 6,4 
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Ø
 1,
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,7

5 
 2

,7
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 10
  7

 

 M3 

Beschreibung Artikel-Nr.
Einfach-Anschlussplatte für Bürkert Flansch seitlich 
(10 x 42 mm)

639234 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=641911
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=641912
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=639874
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=645512
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=639234
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9.9.	  Mehrfach-Anschlussplatte für Bürkert Flansch seitlich (10 x 42 mm)
Hinweis:
•	 Angaben in mm
•	 Leitungsanschluss M5
•	 Werkstoff Aluminium (schwarz eloxiert)
•	 Montagebohrung: M3x4-Gewinde
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 16 

 M5

n A B Artikel-Nr.
2-fach 22 0 1.) 641915 
4-fach 44 22 641916 
6-fach 66 44 639235 
Blindplattenset 645513 

1.)	 Die Bohrungen liegen auf einer Höhe.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=641915
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=641916
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=639235
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6144&id=645513
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