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FLUID CONTROL SYSTEMS

eCONTROL - Universalregler

Stetige, 2-Punkt, 3-Punkt und Ein/Aus-Regelung
Verhaltnisregelung

Sensoreingdnge (4...20 mA, 0...10 V, Frequenz, Pt 100)
Ansteuerung Proportional-, Prozess- und Motorventil
Gespeicherte Birkert Proportionalventile und Durchflussmesser

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Der Universalregler Typ 8611 ist durch seine kompakte Bauweise ideal flr den
Aufbau von kompakten Regelsystemen geeignet. Er ist kompatibel und getestet mit
allen Blirkert-Proportionalventilen und Sensoren und kann mit jedem Nicht-Biirkert
Regelventil mit Normsignal (4...20 mA-, 0...10 V- oder PWM-Ausgang) kombiniert
werden. Der Prozessregler mit Pl-Verhalten ist mit zahlreichen Zusatzfunktionen
ausgestattet. Der Prozess-Istwert kann an einem der drei Analogeingdnge des
Universalreglers als Normsignal (4...20 mA / 0..10V), Frequenzsignal oder als
Signal eines Pt100-Widerstandstemperaturfiihlers angeschlossen werden. Der
Prozess-Sollwert kann Uber Strom- oder Spannung-Normsignal oder Uber die
Tastatur vorgegeben werden. Speziell flir Temperaturregelaufgaben besteht
die Moglichkeit, eine Kaskadenstruktur mit unterlagerter Durchflussregelung
aufzubauen. Durch die Mdglichkeit der Ansteuerung von Proportionalventilen und
Prozessventilen kdnnen die vielfaltigsten Regelungsaufgaben in der Fluidtechnik
sowohl fur fliissige als auch fiir gasférmige Medien realisiert werden.
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Typ 86T burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

1.  Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften

Abmessungen Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel , 3. Abmessungen” auf Seite 5.

Werkstoff

Gehause, Deckel PC (Polycarbonat), + 20 % Glasfaser

Frontplattenfolie Polyester

Schraube Edelstahl

Mehrpoliger Stecker CuZn, vernickelt

Wandmontagehalter PvC

Display Doppelzeiliges 8-Zeichen-LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Elektrische Daten

Betriebsspannung 24V DC £10 %, gefiltert und geregelt

Leistungsaufnahme Ca. 2 W (ohne Ventil, ohne Sensoreingang)

Stromzuleitungskabel 0,5 mm?2 maximaler Querschnitt, maximal 100 m lang, abgeschirmt

Elektrische Anschllisse Mehrpoliger Stecker: 8-poliger M12, 4-poliger M8, 3-poliger M8, Klemmleiste
Einsatz fiir Direktmontage mit elektrischer Verbindung geman DIN EN 175301-803

Reglerart PI-Regelung, 2 Punkte und 3 Punkte, kaskadiert bis 2 Bindrausgange mit Fenster oder

Hysterese-Modus
Eingangsdaten

Sollwert Quellen-Modus
Norm 4...20 mA Maximale Eingangsimpedanz: 70 Q
Auflésung: 5,5 pA
Norm 0..10 V Maximale Eingangsimpedanz: 11,5 kQ
Auflésung: 2,5 mV
Sensor Quellen-Modus
Norm 4...20 mA Maximale Eingangsimpedanz: 70 Q
Auflésung: 5,5 pA
Norm 0..10 V Maximale Eingangsimpedanz: 11,5 kQ
Auflésung: 2,5 mV
Frequenz
Eingang 1 Extern-Sensor
Minimal 0,25 Hz / maximal 1 kHz
Eingangsimpedanz: >1kQ
Signalarten: Sinus, Rechteck, Dreieck (> 3000 mVpp, maximal 30 Vpp)
Eingang 2 Intern-Hall-Sensor
Minimal 0,25 Hz / maximal 1 kHz (nur in Verbindung mit Birkert Typ S030 Durchfluss-Fitting)
Pt100 (2-Leiter) Messbereich: 0...+ 200 °C

Mess-Stromstérke: TmA
Messfehler: <0,5 °C
Bindreingang Eingangsimpedanz: 10 kQ
Ansprechschwelle: 3...30 V
Maximale Frequenz: 1 kHz

Ausgangsdaten

Versorgung Sensor / Aktor 24 V DC, maximal 1A

Summenbelastung fiir alle Ausgéange Maximal 1,5 A

Stetiges Signal

Normsignal 4...20 mA Maximale Schleifenimpedanz: 680 Q
Genauigkeit: 0,5 %

Normsignal 0...10 V Maximaler Strom: 20 mA
Genauigkeit: 0,5 %

Unstetiges Signal

2 Transistorausgange fir PWM-" oder  Ansteuerfrequenz 20 Hz...9999 Hz

PTM-" Signal Auflésung maximal: 16 Bit (frequenzabhéngig)

Maximale Strombelastung: 1,5 A
Schaltspannung: 24 V DC

Bindrausgang

Transistorausgang (PNP) Maximale Strombelastung: 1,5 A
(konfigurierbar) Schaltspannung: 24 V DC
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Zulassungen und Konformitaten
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel 2. Zulassungen und Konformitaten” auf Seite 4.
Umgebung und Installation

Umgebungstemperatur 0...+70 °C (Betrieb und Lager)
Schutzart IP65

Hohe Uber Meeresspiegel Maximal 2000 m

Relative Feuchtigkeit (Umgebung) =80 %, nicht kondensierend

1.) PWM = pulse width modulation, Pulsweitenmodulation
PTM = pulse time modulation, Pulsdauermodulation

2. Zulassungen und Konformitaten
21. Allgemeine Hinweise

« Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitaten miissen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfillt.

« Nicht alle bestellbaren Geratevarianten kdnnen mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitaten geliefert werden.

2.2. Konformitat

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitatserklarung.

2.3. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformitét mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterpriifbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen.
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3. Abmessungen
3.1. Fittingmontage

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS
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3.2. Ventilmontage

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

75,5

054,2 61

3.3. Schaltschrankmontage

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

66

76 29

045+0,6
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3.4. Wandmontage

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
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3.5. Normschienenmontage
Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
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4. Produktanschliisse

4.1. Anschlussmdglichkeiten und Reglervarianten

Aufbau Montage auf Durchfluss-Fitting Wand- oder Normschienen-  Ventilmontage
montage
Sensor Hall-Sensor integriert, ohne Hall-Sensor integriert, Ohne Hall-Sensor, Ohne Hall-Sensor,
externen Sensoreingang mit externem Sensoreingang | mit externem Sensoreingang | mit externem Sensoreingang
Regelung e« Durchflussregelung « Temperaturregelung mit « Temperaturregelung « Temperaturregelung
Durchflussanzeige « Druckregelung o Druckregelung
* Temperaturregelung mit  , pyrchflussregelung « Durchflussregelung

Durchflusseingang fur
Kaskadenregelung

« Verhaltnisregelung

-poli M12, 8-poli
M12, 8-polig M12, 8-polig M12, 8-polig polig
M8, 4-poli M8 4—p0|i|g l\/!8 3-polig | |
+ 47POlg ' ' M8, 4-polig M8, 3-polig M8, 3-polig
M12-Stecker, 8-polig M8-Stecker, 3-polig
2 e Spannungsversorgung 24 V DC « Sensoreingang
3 e Sollwert (0...10V / 4...20 mA) 4 e 4..20mA/0..10V, Frequenz oder
« Bindreingang Pt100
4 1 o Istwertausgang (0...10 V/ 4...20 mA) * Sensor-Spannungsversorgung 24 V DC
8 « Ausgang fiur PI-Regelung 1 3
(0..10V/ 4..20 mA)
5 7
6 « Bindrausgang
M8-Stecker, 4-polig PWM-Ausgang
Pl-Regelausgang: PWM-Ausgang fiir Magnetventil gemai
e 1xPWM-Ausgang DIN 175301-803
3 1 | 2xPTM-Ausgang —
« 0..10 V/4...20 mA Ausgang und E o 7

Spannungsversorgung Aktor 24 V DC
(nur Artikel-Nr. 182383 und 567181)
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4.2. Schaltschrankmontage
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5. Produktinstallation
5.1. Montagemaoglichkeiten

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

\ Montage auf Durchfluss-Sensor-Fitting

Montage auf Proportionalventil

eCONTROL Typ 8611

eCONTROL Typ 8611

Montage in Schaltschrank

eCONTROL Typ 8611

Montage auf Normschiene

Montage an Wand

eCONTROL Typ 8611

Adapter flir Wandmontage

eCONTROL Typ 8611

Adapter fiir Normschienenmontage

Produkt-Webseite besuchen »
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6. Produktmerkmale und -aufbau
6.1. Anwendungsbereiche

« Durchflussregelung, Verhaltnisregelung
¢ Druckregelung

« Temperaturregelung

o Leitfahigkeitsregelung

* pH-Regelung

« Flllstandsregelung

6.2. Anwendungsbeispiele

\ Kaskadierte Temperaturregelung mit Temperatur- und Durchflussanzeige

Positioniersystem
Typ 8810

1 Prozessregelventil

Typ 2712 oder 2012C

Pt100 - Widerstandsthermometer
Typ TSTOO1

Durchflusssensor-Fitting Typ S030 mit Regler
Typ 8611 (Fittingmontage-Variante)
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Temperaturregelung mit Magnetregelventil

Temperaturregler Typ 8611
(Wandmontage Ausfiihrung)

Magnet Regelventil
Typ 2835

Pt100 — Widerstandsthermometer
Typ TSTOO1

Durchflussregelung mit Prozessventil

Mehrkanalregelung

Positioniersystem
Typ 8810

f

Block mit integriertem Durchfluss Sensor-Fitting Typ S030,
Prozessregelventil Typ 2012C und Regler Typ 8611

Mit Prozessregelventil

Mit Magnetregelventil

Produkt-Webseite besuchen »
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7 Bestellinformationen
71. Birkert eShop

Biirkert eShop — Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie mdchten Ihr gewlinschtes Biirkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fur Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

7.2. Birkert-Produktfilter

Biirkert-Produktfilter — Schnell zum passenden Produkt

Sie mdchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Birkert-Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fir lhre
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

7.3. Bestelltabelle

Ein Regler Typ 8611 besteht je nach Montagevariante aus unterschiedlichen Komponenten.

Fittingmontage (DN 06...DN 65)
o Elektronikmodul 8611

« Inline-Fitting Typ S030, DN 06...DN 65 (sieche Datenblatt Typ SO30 P, muss separat bestellt werden)

Wandmontage
o Elektronikmodul Typ 8611
« Adapter fur Wandmontage (im Lieferumfang enthalten)

Normschienenmontage
o Elektronikmodul Typ 8611

« Adapter fur Normschienenmontage (im Lieferumfang enthalten)

Ventilmontage
o Elektronikmodul Typ 8611

« Proportionalventil (siehe entsprechende Datenblatter, muss separat bestellt werden)

Schaltschrankmontage
e Elektronikmodul Typ 8611
o 4 Halterungen und 1 Dichtung (im Lieferumfang enthalten)
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Montage- Sensoreingang Reglerausgiange " Betriebs-  Sollwert-  Istwert- Binar Artikel- Nr.
variante Extern spannung vorgabe  ausgang" Ein/Aus
4 3 £
e rh
4
1 3
4 2 5
6
Sensor-Fitting - Durchfluss 1x PWM 4.20mA 24V DC 4.20mA 4..20mA 1xBinEin 177455 =
(Sensor- 2xPTM 0.10V 0.10V 0.10V 1x Bin Aus
Fitting
Typ S030)
Temperatur Durchfluss 1x PWM 4.20mA 24V DC 4.20mA 4..20mA 1xBinEin 177458 =
(Pt100) (Sensor- 2xPTM 0.0V 0.10V 0.10V 1x Bin Aus
Fitting
Typ S030)
Verhaltnis oder  Durchfluss TXxPWM 4.20mA 24V DC 4..20mA 4..20mA 1xBinEin 177463 =
Temperatur (Sensor- 2xPTM 0..10V 0..10V 0..10V 1x Bin Aus
(4..20mA / Fitting
0..10V) Typ S030)
Verhaltnis Durchfluss TxPWM  4.20mA 24VDC 4.20mA 4.20mA | 1xBinEin 208048 &
(Frequenz-NPN)  (Sensor- 2xPTM 0..10V 0.0V 0..10V 1x Bin Aus
Fitting 4.20mA - 24VDC  4.20mA - 1xBinEin | 567181
Typ S030)  0..10V 0.10V 1 X Bin Aus
Wand Durchfluss - 1x PWM 4.20mA 24V DC 4.20mA 4..20mA 1xBinEin 177454 =
(Frequenz-NPN) 2xPTM 0.10V 0.10V 0.10V 1x Bin Aus
Temperatur - TXxPWM 4.20mA 24V DC 4..20mA 4..20mA 1xBinEin 177457 =
(Pt100) 2xPTM 0.0V 0.0V 0.0V 1x Bin Aus
Alle Sensoren mit | — TxPWM  4.20mA 24VDC 4.20mA 4.20mA | 1xBinEin 177462 €
Normsignal 2xPT™M 0..10V 0..20V 0..20V 1x Bin Aus
(4..20mA/
0..10V)
Alle Sensoren mit | — 4.20mA - 24V DC 4.20mA - 1x Bin Ein 182383 &
Normsignal 0..10V 0..20V 1x Bin Aus
(4..20mA/
0..10V)
Normschiene  Durchfluss - TXxPWM 4.20mA 24V DC 4..20mA 4.20mA 1xBinEin 177091 &
(Frequenz-NPN) 2xPTM 0..10V 0..10V 0..10V 1x Bin Aus
Temperatur - 1x PWM 4.20mA 24V DC 4.20mA 4..20mA 1xBinEin [177456 &
(Pt100) 2xPTM 0..10V 0..10V 0..10V 1x Bin Aus
Alle Sensoren mit  — 1x PWM 4.20mA 24V DC 4.20mA 4..20mA 1xBinEin 177460 =
Normsignal 2xPTM 0..10V 0.0V 0.0V 1x Bin Aus
(4..20mA /
0..10V)

1.) Entweder PWM/PTM oder 4...20 mA/0...10 V als Regelausgang wahlbar. Falls 4...20 mA/0...10 V als Regelausgang gewahlt wird, steht der Istwertausgang nicht zur Verfligung.
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Montage- Sensoreingang Extern = Reglerausgange Sollwertvorgabe Istwert-Ausgang Binar Ein/Aus Artikel-Nr.
variante
2
4 3
—
[ o g 4
1 3 8
5 7
6
Proportional- = Temperatur (Pt100) 1x PWM 4..20 mA 4..20 mA 1x Bin Ein 204642 =
Ventil 0.0V 0..10V 1x Bin Aus
Durchfluss 1x PWM 4..20 mA 4..20 mA 1x Bin Ein 204639 =
(Frequenz-NPN) 0.10V 0.10V 1x Bin Aus
Alle Sensoren mit 1x PWM 4..20mA 4..20 mA 1x Bin Ein 186289 =
Normsignal 0..20V 0..170V 1x Bin Aus

(4..20mA /0..10 V)

\ Montage- Sensoreingang Reglerausgiange™  Sollwertvorgabe Istwert-Ausgang Binar Ein/Aus Artikel-Nr.
‘ variante Extern
Schaltschrank | 2 x Frequenz (NPN/PNP) | 1x PWM 4..20 mA 4..20 mA™ 1x Bin Ein 210206 =
1x4..20mA/0..20V 2xPTM 0..10V 0..10V 2 x Bin Aus
1x Pt100 1x4..20 mA/0..10 V
Verhaltnis

1.) Entweder PWM/PTM oder 4...20 mA/0..10 V als Regelausgang wahlbar. Falls 4...20 mA/0...10 V als Regelausgang gewahlt wird, steht der Istwertausgang nicht zur Verfiigung.
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Typ 8611

7.4. Bestelltabelle Zubehor

Hinweis:

Muss separat bestellt werden.

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Beschreibung

Stellsystem Typ 8810 fiir Ansteuerung Pneumatikantriebe flir Normschienenmontage

4-polige M8-Winkelkupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und 2 m angespritztem Draht
(Ventilausgang)

4-polige M8-Winkelkupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und 5 m angespritztem Draht
(Ventilausgang)

3-polige M8-Winkelkupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und 2 m angespritztem Draht
(Sensoreingang)

3-polige M8-Winkelkupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und 5 m angespritztem Draht
(Sensoreingang)

4-polige M8-Kupplung, gerade mit Schnappverbindung und 2 m angespritztem Draht (Ventilausgang)

3-polige M8-Kupplung, gerade mit Schnappverbindung und 2 m angespritztem Draht (Sensoreingang)

8-polige M12-Kupplung, gerade mit Schraubverschluss und 2 m angespritztem Draht (PUR)
(Spannungsversorgung)

8-polige M12-Kupplung, gerade mit Schraubverschluss, konfektionierbar (Spannungsversorgung)
2-polige Steckdose, gerade mit 3 m-Draht (fiir Anschluss-Stellsystem Typ 8810)
2-polige Steckdose, gerade mit 5 m-Draht (flir Anschluss-Stellsystem Typ 8810)

2-polige Steckdose, gerade mit 0,3 m-Draht (fiir Anschluss-Stellsystem Typ 8810)
2-polige Steckdose, gerade mit 0,6 m-Draht (fiir Anschluss-Stellsystem Typ 8810)

7.5. Bestelltabelle fiir Ersatzteile

Hinweis:

Muss separat bestellt werden.

Artikel-Nr.

204458 =

918718 &
919412
918717 ®
 919410®
 919060®
 018039®
 9l9061®
918998 ®
. 133486®

167494 =

644068 &
162144 =

Beschreibung

Adapter flir Wandmontage

Adapter fir Normschienenmontage

Halterungen (4-Stlick-Satz)
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