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 AirLINE SP – Elektropneumatisches Automatisierungs­
system

•	  Direkte Anbindung an die I/O-Systeme SIMATIC ET 200SP 
und ET 200SP HA

•	  Vollintegration in Siemens Prozessleitsystem PCS 7 möglich
•	  Siemens Product Partner for SIMATIC Automation Systems
•	  Einfache Diagnose durch LC-Display
•	  Sicherheitsgerichtete Abschaltung von Ventilen möglich

 Die pneumatische Ventilinsel Typ 8647 AirLINE SP ist ein modulares, elektropneu-
matisches Automatisierungssystem aus Anschluss- und Ventilbaugruppen. Sie 
wurde speziell für die sichere und vollständige Integration in das dezentrale 
Peripheriesystem „SIMATIC ET 200SP“ sowie „SIMATIC ET 200SP HA" der Firma 
Siemens entwickelt. Der Typ 8647 dient dazu, pneumatische Vorsteuerventile 
direkt in die SIMATIC-Welt einzubinden und über diese anzusteuern. An die 
pneumatischen Ausgänge können pneumatisch betätigte Prozessventile, 
Pneumatikzylinder oder andere pneumatische Komponenten angeschlossen 
werden. Sind an den pneumatischen Komponenten Rückmelder installiert, kann 
die Stellung der angesteuerten pneumatischen Komponenten am zugehörigen 
Vorsteuerventil angezeigt werden. Dadurch kann bei Inbetriebnahme und Wartung 
Zeit gespart werden.

 Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

 Typ-Beschreibung Kombinierbar mit

Typ 8647
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1.	 Allgemeine technische Daten
1.1.	 Allgemeine Daten
Hinweis:
Die allgemeinen technischen Daten beziehen sich auf die Pilotventile Typ 0460, 6524 und 6525. Weitere Informationen entnehmen Sie dem 
Kapitel:
•	 Typ 6524, 6525 „1.2. Magnetventile Typ 6524 und Typ 6525“ auf Seite 5
•	 Typ 0460 „1.3. Magnetventile Typ 0460“ auf Seite 6

Produkteigenschaften Typ 0460, Typ 6524, Typ 6525
Abmessungen Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „6. Abmessungen“ auf Seite 12.

Werkstoff
Gehäuse PA (Polyamid), PC (Polycarbonat) (Ventile: PA (Polyamid), PPS (Polyphenylensulfid) oder 

Aluminium)
Dichtung NBR (Ventile: FKM, NBR und PUR)
Maximale Baubreite einer Ventilinsel Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „6. Abmessungen“ auf Seite 12.
Anreihmaß 11 mm
Handbetätigung Standard
Anzahl der Ventilplätze Bei Einfachventilen: max. 64 

Bei Impuls- und Doppelventilen: max. 32
Maximale Anzahl Ventilfunktionen 64 auf einem Ventilblock, mehrere Ventilblöcke auf einer Station möglich
Schaltungsfunktion/Wirkungsweise 1.) Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. Schaltungsfunktionen“ auf Seite 10.
Pneumatische Zwischeneinspeisung Notwendig nach 24 Ventilfunktionen

Bei 2 × 3/2-Wege-Ventil: notwendig nach 16 Ventilfunktionen
Leistungsdaten
Druckangabe Überdruck zum Atmosphärendruck
Druckbereich Vak.…10 bar (bei UL-Zulassung Vak.…8 bar)
Externe Zuluft (Steuerhilfsluft) > 2,5 bar (Typ 0460: nicht möglich)
Durchfluss QNn-Wert Luft 200…300 l/min 2.) gemessen bei + 20 °C, 6 bar Druck am Ventileingang und 1 bar Differenzdruck
Durchfluss QNn-Wert Luft 
bei integrierter P-Absperrung

Durchfluss um ca. 20 % reduziert

Nennbetriebsart Dauerbetrieb (100 % ED)
Schaltzeit Gemessen gemäß ISO 12238
Elektrische Daten
Betriebsspannung 24 V DC
Spannungstoleranz ± 10 %
Restwelligkeit (bei DC) 2,4 Vss
Nennleistung je Ventil Bei Einzelventilen: 0,8 W 

Bei Impuls- und Doppel ventilen: 2x 0,8 W mit Leistungsabsenkung
Nennstrom je Ventil 40 mA (28 mA Haltestrom nach 120 ms), 20 mA (bei Verwendung des Typs 0460)
Digitaleingang Über Kooperationspartner
Schutzklasse III gemäß DIN EN 61140, VDE 0140

Gesamtstrom
Bei Feldbusanschluss Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Typ 8647 .
Sicherheitsgerichtete Abschaltung Abschaltung Einzelventil über zweiten Anschluss (Kabel mit Litzen)

Modulweise Abschaltung (EVS-Funktion)
Blockweise Abschaltung (Ventilinsel) über Siemens F-PMe-Modul

Mediendaten
Betriebsmedium Geölte und ölfreie trockene Druckluft, neutrale Gase (5-μm-Filter empfohlen)
Druckluftqualität ISO 8573 - 1: 2010, Klasse 7.4.4
Zulassungen und Konformitäten
Schutzart IP20, IP65 in geschlossenen Schaltschränken
Explosionsschutz Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4.4. Explosionsschutz“ auf Seite 11.
Nordamerika (USA/Kanada) Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4.5. Nordamerika (USA/Kanada)“ auf Seite 11.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
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Produktanschlüsse
Arbeitsanschluss D 6, D ¼, ALQ
Luftversorgungsanschluss G ¼, D ⅜
Kommunikationsmodul Siemens SIMATIC ET 200SP / SP HA
Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS DP, PROFINET IO
Umgebung und Installation
Einbaulage Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Lagertemperatur - 20 °C…+ 60 °C
Umgebungstemperatur 0 °C…+ 55 °C (bei Verwendung von Typ 0460: 0 °C…+ 50 °C)

1.)	 Der maximale Durchfluss ist abhängig von der Ventilfunktion.
2.)	Bei ET 200SP HA ist nur ein Ventilblock möglich. Details zum maximalen Stationsausbau siehe Bedienungsanleitung Typ 8647 .

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
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1.2.	  Magnetventile Typ 6524 und Typ 6525
•	 Die Pilotventile vom Typ 6524  (Einzel- und Doppelventil) und Typ 6525  (Einzelventil) 

 bestehen aus einem Vorsteuer-Flippermagnetventil vom Typ 6144 und einem Pneumatiksitz
ventil.

•	 Das Wirkprinzip erlaubt das Schalten hoher Drücke bei geringer Leistungsaufnahme und mit 
kurzen Schaltzeiten.

•	 Die Vorsteuerventile sind serienmäßig mit einer Handbetätigung ausgestattet.
•	 Bei den Pilotventilen Typ 6524 und 6525 (Einzelventile) für Typ 8647 REV3 wurde eine 

Verein heitlichung des pneumatischen Flanschbilds vorgenommen. Es besteht ein Unterschied 
zum Flanschbild der Pilotventile für Typ 8647 REV2. Daher müssen zwingend die unterschiedli-
chen Artikel-Nr. der Pilotventile berücksichtigt werden, wie in Kapitel „8.3. Bestelltabelle 
Ersatzventile“ auf Seite 14 beschrieben.

•	 Weitere Informationen bezüglich Bestellinformationen entnehmen Sie dem Kapitel „8.3. 
Bestelltabelle Ersatzventile“ auf Seite 14.

•	 Weitere Informationen bezüglich weiterer Ventil-Optionen entnehmen Sie dem Kapitel „8.4. 
Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 17.

Pilotventil-Typ Typ 6524, Typ 6525 Typ 6524
Wirkungsweise 3/2- und 5/2-Wege-Ventil 2 × 3/2-Wege-Ventil
Produkteigenschaften

Werkstoff
Gehäuse PA (Polyamid)
Dichtung FKM, NBR und PUR
Anreihmaß 11 mm
Handbetätigung Standard
Pneumatikmodule Mit Steckkupplung, Ø 6 mm, Ø ¼"
Leistungsdaten
Druckangabe Überdruck zum Atmosphärendruck
Durchfluss QNn-Wert Luft 300 l/min gemessen bei + 20 °C, 6 bar Druck am Ventileingang und 1 bar Differenzdruck, 

siehe „8.3. Bestelltabelle Ersatzventile“ auf Seite 14.
Nennbetriebsart Dauerbetrieb (100 % ED)
Schaltzeit Gemessen gemäß ISO 12238
Elektrische Daten
Betriebsspannung 24 V DC (10 % Restwelligkeit zulässig)
Nennleistung je Ventil 0,8 W 2 × 0,8 W mit Leistungsabsenkung
Mediendaten
Betriebsmedium Geölte und ölfreie trockene Druckluft, neutrale Gase (5-μm-Filter empfohlen)
Produktanschlüsse
Arbeitsanschluss 2 (A), 4 (B) Steckkupplung Ø 6 mm, Ø ¼"
Luftversorgungsanschluss 
1 (P), 3 (R), 5 (S)

G ¼

Elektrischer Anschluss am Ventil Rechteckstecker, 2-polig, Raster 5,08 mm
Kabel mit Litzen 1.)

Rechteckstecker, 3-polig, Raster 2,54 mm 
Kabel mit Litzen 1.)

Umgebung und Installation
Einbaulage Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Montagebedingung Mit 2 Schrauben M2 × 20 Mit 2 Schrauben M2 × 28

1.)	 Varianten mit sicherheitsgerichteter Abschaltung.
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1.3.	  Magnetventile Typ 0460
•	 Die Pilotventile vom Typ 0460  bestehen aus einem Vorsteuer-Magnetventil mit Doppelspule 

und einem Pneumatik-Schieberventil.
•	 Das Wirkprinzip erlaubt das Schalten hoher Drücke bei geringer Leistungsaufnahme und mit 

kurzen Schaltzeiten.
•	 Alle Ventile sind serienmäßig mit einer Handbetätigung ausgestattet.
•	 Weitere Informationen bezüglich Bestellinformationen entnehmen Sie dem Kapitel „Magnetven-

tile Typ 0460“ auf Seite 15.
•	 Weitere Informationen bezüglich weiterer Ventil-Optionen entnehmen Sie dem Kapitel „8.4. 

Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 17.

Pilotventil-Typ Typ 0460
Wirkungsweise 5/2-Wege- und 5/3-Wege bistabil
Produkteigenschaften

Werkstoff
Gehäuse Aluminium
Dichtung NBR
Anreihmaß 11 mm
Handbetätigung Standard
Pneumatikmodule Mit Steckkupplung, Ø 6 mm, Ø ¼
Leistungsdaten
Druckangabe Überdruck zum Atmosphärendruck
Durchfluss QNn-Wert Luft 200 l/min gemessen bei + 20 °C, 6 bar Druck am Ventileingang und 1 bar Differenzdruck, 

siehe „8.3. Bestelltabelle Ersatzventile“ auf Seite 14,
Schaltzeit Gemessen gemäß ISO 12238
Elektrische Daten
Betriebsspannung 24 V DC ± 10 %
Mediendaten
Betriebsmedium Geölte und ölfreie trockene Druckluft, neutrale Gase (5-μm-Filter empfohlen)
Produktanschlüsse
Arbeitsanschluss 2 (A), 4 (B) Steckkupplung Ø 6 mm, Ø ¼"
Luftversorgungsanschluss 
1 (P), 3 (R), 5 (S)

G ¼

Elektrischer Anschluss am Ventil Rechteckstecker, 3-polig, Raster 2,54 mm
Umgebung und Installation
Einbaulage Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Montagebedingung Mit 2 Schrauben M1,7 × 23

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
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1.4.	   AirLINE Quick
Hinweis:
Die Ventile des Typs 0460 können aufgrund der Baugröße nicht mit AirLINE Quick verbaut werden.

Mit AirLINE Quick reduziert sich der Einsatz von Komponenten im Schaltschrank erheblich. Mit dem AirLINE Quick-Adapter wird die 
Ventilinsel direkt an den Schaltschrankboden oder die Schaltschrankwand adaptiert.

Ihre Vorteile:
•	 Geringerer Platzbedarf im Schaltschrank
•	 Dadurch Verwendung von kompakteren Schaltschränken möglich
•	 Reduzierter Installationsaufwand durch Schlauchanschlüsse direkt am Schaltschrankboden

Produkteigenschaften

Werkstoff
AirLINE Quick Adapter Platte Edelstahl 1.4301 

Aluminium eloxiert
Pneumatische Einspeisung/Entlüftung Edelstahl 1.4301 

Messing vernickelt
Pneumatische Arbeitsanschlüsse Edelstahl 1.4401

Messing vernickelt
Ventilplätze 4, 8, 12, 16, 24
Ventilfunktionen Bis zu 48
Produktanschlüsse
Pneumatische Einspeisung/Entlüftung G ¼", Steckkupplung D ⅜"
Pneumatische Arbeitsanschlüsse Steckkupplung D 6 mm, ¼"
Umgebung und Installation
Einbaulage Schaltschrankwand 

Schaltschrankboden

Pneumatische Arbeitsanschlüsse:
– Steckkupplung D 6 mm
– Steckkupplung D ¼"

Pneumatische Arbeitsanschlüsse:
– Edelstahl 1.4401
– Messing vernickelt

Pneumatische Anschlüsse
Einspeisung / Entlüftung: 
– Edelstahl 1.4301
– Messing vernickelt

Ventile mit 11-mm-Anreihmaß 

Pneumatische Anschlüsse
Einspeisung / Entlüftung:
– G ¼
– Steckkupplung D ⅜"

AirLINE Quick Adapter in Edelstahl 1.4301 oder Aluminium eloxiert

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
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2.	 Produktvarianten
2.1.	 H inweise zu Kompatibilität und Revisionsständen
Die Einzelventile der Typen 6524 und 6525, die pneumatischen Grund- und Anschlussmodule sowie die Schaltschrankbodenadaption 
AirLINE Quick wurden optimiert.

2.2.	  Unterscheidungsmerkmale

Ventilinsel

Revision Insel Typ 8647 REV1 1.) Typ 8647 REV2 1.)

Optische Unterscheidung

Kennzeichnung auf Typenschild

Ventilinseltyp

W1YMU

8647

M
ad

e 
in

 G
er

m
an

y

XXXXXXXX
S/N 9999

Seriennummer

Artikelnummer
Baudatum Ventilinseltyp

W1YMU

8647 REV2

M
ad

e 
in

 G
er

m
an

y

XXXXXXXX
S/N 9999

Seriennummer
Revisionskennzeichnung

Artikelnummer
Baudatum

1.)	 Bei Fragen zu den Revisionsunterschieden wenden Sie sich an Ihre Bürkert-Vertriebsniederlassung.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
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Module

Revision Insel Typ 8647 REV1 1.) Typ 8647 REV2 1.)

Kanalanordnung der Arbeitsanschlüsse Parallel Wellenförmig

Farbe der Löseringe 
(Schlauchsteckverbinder)

Schwarz Blau

Durchflussreduzierung bei integrierter 
P-Absperrung

Bis zu 50 % Bis zu 20 %

1.)	 Bei Fragen zu den Revisionsunterschieden wenden Sie sich an Ihre Bürkert-Vertriebsniederlassung.

Ventile

Ventile Typ 6524, Typ 6525 Ventil REV1 Ventil REV2
Optische Unterscheidung

Unterschiedliche 
Größe der Kanäle

REV1
Einzelventile �Typ 6524 und� 
Typ 6525 mit Flanschbild FM14

REV2
Einzelventile �Typ 6524 und� 
Typ 6525 mit Flanschbild FM20

Artikel-Nr. Unterscheidung anhand Artikel-Nr., siehe „8.3. Bestelltabelle Ersatzventile“ auf Seite 14
Hinweisschild Auf dem Ventil befindet sich ein entsprechendes Hinweisschild, welches die Ventilrevision 

kennzeichnet. Dieses Hinweisschild muss vor der Montage entfernt werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Typ 8647 .

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647


Typ 8647

10 | 20Produkt-Webseite besuchen  

3.	   Schaltungsfunktionen
3.1.	 Standardfunktionen
Symbol Beschreibung

2(A)

1(P)        3(R)

12
Wirkungsweise C (WW C)
3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen

4

1        5

14
2

1        3

12
Wirkungsweise C (WW C)
2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen

2(B)

1(P)      3(R)

10
Wirkungsweise D (WW D)
3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geöffnet

14
12

4      2

5     1   3

Wirkungsweise H (WW H)
5/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet sich einer der beiden 
Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.

14 12
4    2

5   1 3

Wirkungsweise L (WW L)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt

14 12
4      2

5    1 3 

Wirkungsweise N (WW N)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 entlüftet

14 12
4      2

5     1   3

Wirkungsweise Z (WW Z)
5/2-Wege-Magnetventil
Impuls-Variante mit 2 Spulen und Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet sich einer der beiden 
Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.

3.2.	 SIA-Variante (für sicherheitsbezogene Abschaltung)
Symbol Beschreibung

12
2(A)

1(P)        3(R)

Wirkungsweise C (WW C)
3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert
In Ruhestellung geschlossen

4

1        5

14
2

1        3

12
Wirkungsweise C (WW C)
2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert
In Ruhestellung geschlossen

2(B)

1(P)      3(R)

10
Wirkungsweise D (WW D)
3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert
In Ruhestellung geöffnet

14
12

2(B)      4(A) 

1(P)      3(R)

Wirkungsweise G (WW G)
4/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647


Typ 8647

11 | 20Produkt-Webseite besuchen  

4.	 Zulassungen und Konformitäten
4.1.	 Allgemeine Hinweise

•	 Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitäten müssen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfüllt.

•	 Nicht alle bestellbaren GeräteVarianten können mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitäten geliefert werden.

4.2.	 Konformität
Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitätserklärung.

4.3.	 Normen
Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbe
scheinigung und/oder der EU-Konformitätserklärung nachzulesen.

4.4.	  Explosionsschutz
Zulassung Beschreibung

Optional: Explosionsschutz
Als Kategorie- 3-Gerät geeignet für Zone 2.

ATEX:
BVS 18 ATEX E 078 X
II 3G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx:
IEC Ex BVS 18,0068 X
Ex ec IIC T4 Gc

4.5.	  Nordamerika (USA/Kanada)
Zulassung Beschreibung

Optional: UL Listed für die USA und Kanada
Die Produkte sind UL Listed für die USA und Kanada gemäß:
•	 UL 61010‑1 (ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL, AND LABORATORY USE – Part 1: 

General Requirements)
•	 CAN/CSA-C22.2 No. 61010‑1

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
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5.	 Werkstoffe
5.1.	 Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen 
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen 
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

6.	  Abmessungen
6.1.	 Typ 8647
Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

3,95 

 3
7,

5 

 37 
 44 

 33 
 18 

 88 + ( n x 11 ) + ( m x 33 ) 

 3
7,

5 
 4

1,
55

 
 5

5,
25

 

 1
31

,8
 

 44  88  44  44 

 1
1 

 8
7,

55
 

n = Anzahl Ventilplätze
m = Anzahl Anschluss-Baugruppe Mitte

 5
5,

75
 

5,3 
11  33 

 0
,7

5 

 5
9,

4  7
0,

5 
 7

6,
95

 

23,5 
 44  44 

 44 

 44 

 21,8 
 23 

 31,5 

 88 

 10,82 
 10,82 

 10,82 
 5,78  5,78 

 7
,8

 

 44 

 5
,8

 
 1

3 

Vorsteuerabluft oder
externe Steuerhilfsluft M5

Anschluss G ¼

Anschlüsse wahlweise
Steckkupplung Ø 6 oder Ø ¼"

Anschluss G ¼

 49 
 54 

 56 

0,47 

 5
9,

25
 

Normschiene
EN 50022-
35x7,5

Normschiene
EN 50022-
35x15

 23,5 

 2
3,

5  3
8,

7 

 33,2 
 32 

 1
1,

5 

Anschluss-Baugruppe links

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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7.	 Produktinstallation
7.1.	 Installationshinweise

•	 External-Valve-Shut-off-Funktion (EVS-Funktion): Der Schaltkontakt muss sich im gleichen Schaltschrank befinden wie der 
Ventilblock. Die Leitungslänge ist auf maximal 2 m zu begrenzen.

•	 Die Hot-Swap-Funktion der Einzelventile ist nicht mit der ATEX/IECEx-Ex-Zulassung kombinierbar.
•	 Folgende Projektierungs- und Inbetriebnahme-Restriktionen sind zu berücksichtigen:

Beschreibung Typ 8647 kombinierbar mit
ET 200SP ET 200SP HA

Installation mit Standarddatei PROFINET IO (GSDML) Ja Ja
Installation mit Standarddatei PROFIBUS DP (GSD) Ja Nein
Vollintegration in Software STEP 7 Classic (HSP) Ja Nein
Vollintegration in Software STEP 7 TIA-Portal (HSP) Ja Nein
Vollintegration in Software PCS 7 V9,0 SP2 (HUP) Ja (HF Interface-Modul erforderlich) Ja
Mehrere Ventilblöcke in einer Station anreihbar Ja (neue Spannungsversorgung 

notwendig)
Nein

Link zur Siemens Homepage Aufbaugrenzen Siemens 
ET 200SP 

Aufbaugrenzen Siemens 
ET 200SP HA 

Neue Spannungsversorgung (ET 200SP BaseUnit) vor dem 
Ventilblock erforderlich

Empfohlen, aber nicht zwingend 
erforderlich

Ja (zwingend erforderlich) 
(BaseUnit Cover erforderlich)

Weitere ET 200SP Module rechts des Ventilblocks anreihbar Ja Nein

8.	 Bestellinformationen
8.1.	 Bürkert eShop

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an 
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

8.2.	 Bürkert-Produktfilter

Bürkert-Produktfilter – Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren? 
Nutzen Sie den Bürkert-Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre 
Anwendung.

Jetzt Produkte failtern

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/ww/catalog/products/10144488
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/ww/catalog/products/10144488
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Products/10373973?tree=CatalogTree
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Products/10373973?tree=CatalogTree
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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8.3.	  Bestelltabelle Ersatzventile

Magnetventile Typ 6524 und Typ 6525

Hinweis:
Weitere Informationen zur entsprechenden Produktvariante entnehmen Sie dem Kapitel „1.2. Magnetventile Typ 6524 und Typ 6525“ auf 
Seite 5.

Wirkungsweise Nenn
weite

QNn-
Wert 
Luft 1.)

Druck
bereich

Schaltzeiten Span-
nung/
Frequenz

Artikel-Nr.
Öffnen Schlie-

ßen
Ventile 

für 8647 
REV1 3.)

Ventile 
für 8647 
REV2 3.)[mm] [l/min] [bar] [ms] [ms] [V/Hz]

C (WW C)
3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen

2(A)

1(P)        3(R)

12

4,0 300 Vak.…7 15 20 24 V DC 20029915  20029923 
1…10 2.) 15 20 24 V DC 20029913  20029921 
2,5…10 15 28 24 V DC 20029910  20029918 

D (WW D)
3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geöffnet

2(B)

1(P)      3(R)

10

4,0 300 2,5…10 15 28 24 V DC 20029911  20029919 

H (WW H)
Servogesteuert, mit Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss 
(1), daher befindet sich einer der beiden 
Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.

14
12

4      2

5     1   3

4,0 300 1…10 2.) 15 20 24 V DC 20029914  20029922 
2,5…10 20 28 24 V DC 20029912  20029920 

C (WW C)
2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen

4

1        5

14
2

1        3

12

4,0 300 1…10 2.) 12 20 24 V DC 300817 
2,5…10 12 20 24 V DC 204710 

1.)	 Bei integrierter Hot-Swap- und/oder Rückschlagfunktion, siehe Kapitel „2.2. Unterscheidungsmerkmale“ auf Seite 8.
2.)	Variante mit Steuerhilfsluft
3.)	Bei Fragen zur Kompatibilität der Ventilrevision wenden Sie sich an Ihre Bürkert-Vertriebsniederlassung.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029915
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029923
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029913
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029921
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029910
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029918
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029911
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029919
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029914
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029922
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029912
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029920
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=300817
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=204710
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 Magnetventile Typ 0460

Hinweis:
Weitere Informationen zur entsprechenden Produktvariante entnehmen Sie dem Kapitel „1.3. Magnetventile Typ 0460“ auf Seite 6 .

Wirkungsweise Nennweite QNn-Wert 
Luft 1.)

Druck
bereich 2.)

Schaltzeiten Nenn
leistung

Artikel-Nr. 
Ventile für 

8647 REV1, 
REV2

Öffnen Schließen
[mm] [l/min] [bar] [ms] [ms] [W]

L (WW L)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt

14 12
4    2

5   1 3

2,5 200 2…7 15 20 1 154184 

N (WW N)
5/3-Wege-Magnetventil
Mit Handbetätigung
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 
entlüftet

14 12
4      2

5    1 3 

2,5 200 2…7 15 20 1 154185 

Z (WW Z)
5/2-Wege-Magnetventil
Impuls-Variante mit 2 Spulen und 
Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss 
(1), daher befindet sich einer der beiden 
Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.

14 12
4      2

5     1   3

2,5 200 2…7 15 15 0,5 154183 

1.)	 Messung bei + 20 °C, 6 bar Druck am Ventileingang und 1 bar Differenzdruck
2.)	Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=154184
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=154185
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=154183
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3/2-Wege-Magnetventil ohne Handbetätigung

Wirkungsweise Nennweite QNn-Wert Luft Druckbereich Spannung/ 
Frequenz

Artikel-Nr.
Ventile für 
8647 REV1

Artikel-Nr.
Ventile für 
8647 REV2[mm] [l/min] 1.) [bar] 2.) [V/Hz]

C (WW C)
3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetäti-
gung
In Ruhestellung geschlossen

2(A)

1(P)        3(R)

12

4 300 Vak....10 3.) 24 V DC a. A. a. A.
1…10 24 V DC a. A. a. A.
2,5…10 24 V DC 20029916  20029924 

D (WW D)
3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert
In Ruhestellung geöffnet

2(B)

1(P)      3(R)

10

4 300 2,5…10 24 V DC a. A. a. A.

a. A. = auf Anfrage
1.)	 Messung bei + 20 °C, 6 bar Druck am Ventileingang und 1 bar Differenzdruck
2.)	Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck
3.)	Variante mit Steuerhilfsluft

2 x 3/2-Wege-Magnetventil ohne Handbetätigung

Wirkungsweise Nennweite QNn-Wert Luft Druck bereich Spannung/
Frequenz

Integrierte 
Leistungs­
absenkung

Artikel-Nr.
Ventile für 

8647 REV1 / 
REV2

[mm] [l/min] 1.) [bar] 2.) [V/Hz]

C (WW C)
2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert
In Ruhestellung geschlossen

4

1        5

14
2

1        3

12

4 300 Vak…10 3.) 24 V DC Nein a. A.
– – 2,5…10 24 V DC Nein 300818 

a. A. = auf Anfrage
1.)	 Messung bei + 20 °C, 6 bar Druck am Ventileingang und 1 bar Differenzdruck
2.)	Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck
3.)	Variante mit Steuerhilfsluft

5/2-Wege-Magnetventil ohne Handbetätigung

Wirkungsweise Nenn
weite

QNn-
Wert 
Luft

Druck
bereich

Schaltzeiten Spannung/
Frequenz

Artikel-Nr.
Ventile für 
8647 REV1

Artikel-Nr.
Ventile für 
8647 REV2

Öffnen Schließen

[mm] [l/min] [bar] [ms] [ms] [V/Hz]
H (WW H)
Servogesteuert, mit Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss 
(1), daher befindet sich einer der 
beiden 
Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.

14
12

4      2

5     1   3

4 300 2,5…10 20 28 24 V DC 20029917  20029925 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029916
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029924
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=300818
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20029925
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8.4.	  Bestelltabelle Zubehör

Abdeckplatten

Hinweis:
•	 Werden bei einer Ventilinsel nicht alle Ventilplätze auf einem pneumatischen Grundmodul genutzt, muss zur vollen Funktionsfähigkeit der 

Ventilinsel dieser Ventilplatz mit einer Abdeckplatte versehen werden.
•	 Wenn ein Ventilplatz pneumatisch mit einer Abdeckplatte versehen ist, muss der elektrische Anschluss am elektrischen Grundmodul 

ebenfalls mit einer Abdeckung versehen werden.

Beschreibung Artikel-Nr.
Abdeckplatte bei Magnetventilen Typ 6524/6525 (REV1) 650373 
Abdeckplatte bei Magnetventilen Typ 6524/6525 (REV2) 661092 
Abdeckplatte bei Magnetventilen Typ 6524 2x 3/2-Wege Ventil 661092 
Abdeckplatte bei Magnetventilen Typ 0460 655069 
Abdeckung für elektrischen Anschluss (alle Ventiltypen) 653670 

Blindplatten AirLINE Quick

Hinweis:
Eine Blindplatte dient zur Abdeckung eines vorhandenen Flanschbildes für AirLINE Quick an der Schaltschrankwand oder am Schaltschrank-
boden.

Beschreibung Artikel-Nr.
Blindplatte AirLINE Quick, 4-fach 20057391 
Blindplatte AirLINE Quick, 8-fach 20057390 
Blindplatte AirLINE Quick, 12-fach 20057388 
Blindplatte AirLINE Quick, 16-fach 20057387 
Blindplatte AirLINE Quick (Ventilinsel mit Zwischeneinspeisung), 16-fach 20056955 
Blindplatte AirLINE Quick, 24-fach 20057392 
Blindplatte AirLINE Quick (Ventilinsel mit Zwischeneinspeisung), 24-fach 20057394 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=650373
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=661092
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=661092
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=655069
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=653670
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20057391
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20057390
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20057388
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20057387
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20056955
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20057392
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647&id=20057394
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8.5.	 Bestelltabelle Ersatzteile

Ersatzteile SVVI zum Typ 8647, REV1 – Pneumatik 11-mm-Anreihmaß

Pos. Beschreibung Inhalt Artikel-Nr.
1 Ersatzventile siehe „8.3. Bestelltabelle Ersatzventile“ auf Seite 14 – –
2 Abdeckplatten siehe „8.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 17 – –
3 Set Ventildichtungen – –

Ersatz Ventildichtungen FM20 für Typ 6524, 2x 3/2-Wege-Magnetventil 12 20016305 
Ersatz Ventildichtungen FM15 für Typ 6524, 3/2-Wege-Magnetventil 12 20024333 
Ersatz Ventildichtungen FM14 für Typ 6525, 5/2-Wege-Magnetventil 12 20024334 
Ersatz Ventildichtungen FM16 für Typ 0460 12 20024330 

4 Set Moduldichtungen – –
Ersatz Moduldichtungen für Typ MP11 4 20040779 

5 Anschlussbaugruppen a. A. a. A.
6 Grundmodule a. A. a. A.
7 Elektronikmodule – –

Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 4-fach, Einzelventil 1 20040548 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 4-fach, Einzelventil EVS 1 20040549 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 4-fach, Doppelventil 1 20040550 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 4-fach, Doppelventil EVS 1 20040552 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 8-fach, Einzelventil 1 20040554 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 8-fach, Einzelventil EVS 1 20040555 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 8-fach, Doppelventil 1 20040556 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 8-fach, Doppelventil EVS 1 20040557 

8 AirLINE Quick Ersatzteile siehe „8.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 17 – –
9 Schnittstellenmodul für Typ 8647 1 20029826 
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Ersatzteile SVVI zum Typ 8647, REV2 – Pneumatik 11-mm-Anreihmaß

Pos. Beschreibung Inhalt Artikel-Nr.
1 Ersatzventile siehe „8.3. Bestelltabelle Ersatzventile“ auf Seite 14 – –
2 Abdeckplatten siehe „8.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 17 – –
3 Set Ventildichtungen – –

Ersatz Ventildichtungen FM20 für Typ 6524, 2x 3/2-Wege-Magnetventil 12 20016305 
Ersatz Ventildichtungen FM24 für Typ 6524, 3/2-Wege-Magnetventil 12 20024336 
Ersatz Ventildichtungen FM16 für Typ 0460 12 20024330 

4 Set Moduldichtungen – –
Ersatz Moduldichtungen für Typ MP16 4 20024339 

5 Anschlussbaugruppen – –
Anschlussmodul links für Typ 8647, 11 mm, G ¼, mit Drucksensor 1 20030009 
Anschlussmodul links für Typ 8647, 11 mm, G ¼, mit Manometer 1 20030059 
Anschlussmodul rechts für Typ 8647, 11 mm, G ¼, mit Manometer 1 20030060 
Zwischeneinspeisung für Typ 8647, 11 mm, G ¼, mit Manometer 1 20030061 
Anschlussmodul links für Typ 8647, 11 mm, G ¼ 1 20030062 
Zwischeneinspeisung für Typ 8647, 11 mm, G ¼ 1 20030063 
Anschlussmodul rechts für Typ 8647, 11 mm, G ¼ 1 20030064 
Anschlussmodul rechts für Typ 8647, 11 mm, G ¼, mit Drucksensor 1 20030065 

6 Grundmodule – –
Grundmodul für Typ 8640, 8644, 8647, 11 mm, 4-fach, D6, FM20 1 20040334 
Grundmodul für Typ 8640, 8644, 8647, 11 mm, 4-fach, D6, FM20, P-Absperrung, RSV 1 20040335 
Grundmodul für Typ 8640, 8644, 8647, 11 mm, 4-fach, D¼, FM20 1 20040337 
Grundmodul für Typ 8640, 8644, 8647, 11 mm, 4-fach, D¼, FM20, P-Absperrung RSV 1 20040339 
Grundmodul für Typ 8640, 8644, 8647, 11 mm, 4-fach, D6, FM16 1 20040340 
Grundmodul für Typ 8640, 8644, 8647, 11 mm, 4-fach, D6, FM16, RSV 1 20040343 
Grundmodul für Typ 8640, 8644, 8647, 11 mm, 4-fach, D¼, FM16 1 20040344 
Grundmodul für Typ 8640, 8644, 8647, 11 mm, 4-fach, D¼, FM16, RSV 1 20040345 

7 Elektronikmodule – –
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 4-fach, Einzelventil 1 20040548 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 4-fach, Einzelventil EVS 1 20040549 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 4-fach, Doppelventil 1 20040550 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 4-fach, Doppelventil EVS 1 20040552 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 8-fach, Einzelventil 1 20040554 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 8-fach, Einzelventil EVS 1 20040555 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 8-fach, Doppelventil 1 20040556 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8647, 11 mm, 8-fach, Doppelventil EVS 1 20040557 

8 AirLINE Quick Ersatzteile siehe „8.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 17 – –
9 Schnittstellenmodul für Typ 8647 1 20029826 
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