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FLUID CONTROL SYSTEMS

Dijital elektropnématik konum regulatori:
Positioner SideControl

e Kompakt ve saglam tasarim
¢ Tune fonksiyonu araciligiyla kolay ¢alistirma
e Vana izleme igin entegre teshis fonksiyonlari

e Kontrollli durumda hava tiketmeyen dinamik konumlandirma
sistemi

e EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, PROFIBUS DP-V1 veya
Burkert Sistem Veriyolu (biS)

Veri sayfasinda agiklanan Uriin varyantlari, Griin sunumundan ve agiklamasindan farkl olabilir.

Tip aciklamasi

Saglam ve kompakt konum regtilatéri, IEC 60534-6-1 veya VDI/VDE 3845
(IEC 60534 -6-2) uyarinca standardizasyona sahip lineer ve déner aktlatorle-
re montaj igin tasarlanmistir. indirilmis mesafe kayit birimine sahip varyasyon
ayrica Burkert proses ayar vanalarinin kontrolii icin de kullanilabilir. Dijital
elektropnématik konum reguilatéri Positioner SideControl, gegerli tim akim
ve gerilim norm sinyallerini igler ve opsiyonel olarak bir endustriyel ag sistemi
arayuzlyle donatilabilir. Konum regulatdri, vana izleme icin ek teshis fonksi-
yonlari ile donatilmistir. Durum sinyalleri ile ilgili vana teshis mesajlari, NE107
(NAMUR) uyarinca gerceklesirler ve gegmis girisleri olarak kaydedilirler. Teshis
yardimiyla ayar vananin igletim kosullari izlenebilir, bdylece ihtiya¢c durumunda
bakim kararlarini planlanabilir ve tesislerin kullanilabilirligini optimum hale ge-
tirilir. Kontroll, arka plan aydinlatmal bir grafik ekrandan olusan harici kontrol
ve ekran modulu araciligiyla gerceklestirilir. Kullanici agisindan Birkert konum
veya proses regllatorleri TopControl 8692/8693 ile ayni olan ¢ok basit ve an-
lagilir bir kullanim elde edilir. Pnédmatik konum sistemi ayni sekilde basit ve cift
etkili tahrikler igin de kullanilabilir. Elektriksel veya pnématik yardimci enerjinin
kesilmesi durumunda devreye giren tanimli bir giivenlik tutumuyla éne ¢ikar ve
7 bar'a kadar besleme basinci degerlerinde ¢ok buyuk bir kullanilabilir hava
kapasitesi araligina sahiptir.
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1. Genel teknik veriler

burkert

1.1. Tip 8792 SideControl konumlandirici

Uriin 6zellikleri
Boyutlar

Malzeme
Govde
Conta

Kullanim

Ekran

Kumanda tuslari
Servis araylizi
Yapilandirma araci

isletime alma
Konumlandiricinin baglatiimasi

Durum gostergesi

Gorsel konum gostergesi (mekanik)
iletisim

Endustriyel ag sistemi

Dijital

Teknik veriler

Mesafe kayit birimi

Entegre Mesafe kayit birimi (NAMUR)
Harici Remote mesafe kayit birimi

Doner tahrik icin 6l¢iim araligi
PROFIBUS

EtherNet/IP, PROFINET,
Modbus TCP ve buS

Dogrusal aktuator igin kaldirma araligi
Elektriksel veriler

Calisma voltaji

Dalgalilik

Gug tiketimi

Koruma sinifi

Giris/Cikis

Dijital giris

Dijital ¢cikis

Analog ¢ikis

Giris verileri nominal degeri

Nominal deger sinyali
Nominal deger avansi

Giris direnci

DTS 1000381666 TR Version: A Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 05.05.2023

Elektrik baglantisi
Cok kutuplu model

Kablo rakoru modeli
Remote modeli

Uriin web sitesini ziyaret edin »

Her bir dijital ¢ikis basina akim sinirlamasi

Ayrintili bilgiler icin bkz. Bélum “2. Boyutlar” Sayfa 7

Plastik kaplamali aliminyum
EPDM, NBR, FKM

Arka plan aydinlatmasina ve sezgisel menu kilavuzuna sahip grafik ekran
4 tuslu folyo klavye
USB baglantisiyla bilgisayara baglanma

Burkert Communicator
PACTware (sadece PROFIBUS'lu cihaz modelleri igin)

X.TUNE isleviyle otomatik (konumlandiricinin otomatik ayarlanmasi)
Entegre (NAMUR modelinde)

EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, PROFIBUS DP-V1
Birkert Sistem Veriyolu (biS) — CANopen tabanli

iletken plastikli déner potansiyometre
Dogrusal veya doner

Dénme agisi: 30-150°
Dénme agisi: 30-180°

3-130 mm, montaj setinin koluna bagl olarak

24V DC +%10

Maks. %10

<5W

DIN EN 61140 uyarinca lll

1 ikili giris, galvanik olarak ayrilmis, 0-5 V = log “0”, 10-30 V = log “1”
2 ikili ¢ikis (opsiyonel), galvanik olarak ayriimis

100 mA, asin yuk durumunda ¢ikis gevrime sokulur

1 cikis (opsiyonel)

0/4-20 mA, 0-5/10 V

0/4-20 mA
0-5/10V

0/4-20 mA: 70 Q
0-5/10 V: 20 kQ

Yuvarlak soket baglantisi: Cihaz modeline bagl olarak M8, M12 (bkz. aciklama
Baglantilar)

2x M20x 1,5 (Kablo @6-12 mm) vidali klemenslerde (0,14-1,5 mm?)
1x M12x 1,5 (Kablo @3-6,5 mm)
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Pnomatik verileri

Kontrol maddesi

Notr gazlar, hava, ISO 8573 -1 uyarinca kalite siniflan

Toz miktari Sinif 7 (<40 pm pargacik blyUkligu)
Parcacik yogunlugu Sinif 5 (<10 mg/md)

Basing giylesme esigi Sinif 3 (<-20 °C)

Yag konsantrasyonu Sinif X (<25 mg/ md)

Giris havasi filtresi Degistirilebilir

Goz genisligi ~0,1 mm

Besleme basinci 1,4-7 bar2)

Kontrol havasi baglantisi

Digli baglanti G V4

Ayar sistemi

Genel hava kapasitesi
Tek ve ¢ift etkili

Havalandirma ve hava tahliyesi igin 50 |, /dak (1,4 bar? oldugunda))
Havalandirma ve hava tahliyesi igin 150 |, /dak (6 bar? oldugunda’
Q,,=100 | /dak

Kiicik kava kapasitesi

Tek etkili Q,,=7 l/dak (Q,, mutlak basing 7'den 6 bar'a indiginde tanima gére)
Onaylar ve sertifikalar
Uygunluk Elektromanyetik uyumluluk yonetmeligi 2014/30/AB
UL CAN/CSA-C22 2 Nr. 139
UL 429
CSA Class 3221 82-VALVES - Tahrikler — ABD standartlari uyarinca sertifikall
Class 3221 02-VALVES - Tahrikler
ATEX 113G Ex ecic lIC T4 Gc
113D Ex tc lIC T135 °C Dc
Sertifika: BVS 16 ATEXE 118 X
IECEx Ex ecic llC T4 Gc

Ex tc IIC T135 °C Dc
Sertifika: IECEx BVS 16.0091 X

CCC (China Compulsory Certificate)

Ex onay! olan cihazlar igin

Ortam ve kurulum

isletme kosullar

Cevre sicakligi
ATEX-/IECEx onayiyla
Ex onayi olmadan

0-+60°C
-10 - +60 °C

Koruma tirt

EN 60529 uyarinca IP65/IP67, NEMA 250 standardi uyarinca 4X

Calisma yuksekligi

Deniz seviyesinden 2000 m yukseklige kadar

Kurulum ve mekanik veriler

Montaj versiyonu

IEC 60534 -6-1 veya VDI/VDE 3845 (IEC 60534 -6-2) uyarinca NAMUR, Remote

Montaj konumu

istenen sekilde, ekran yukarida veya yanda

Tabhrik (tarl ve boyutu)

Remote modelli kombinasyonda NAMUR, ELEMENT Tip 2301, 2300 (tahrik boyutu
@70/90/130 mm) ve CLASSIC (tahrik boyutu @175/225 mm) uyarinca déner ve dog-
rusal akttatorler

Montaj seti

Ayrintili bilgiler i¢in bkz. Bolim “6.4. Aksesuarlarlar icin siparis tablosu” Sayfa 26

1.) Besleme basinci, gerekli minimum tahrik kumanda basincinin 0,5-1 bar tizerinde olmalidir.

2.) Basing bilgileri: Atmosferik basinca asir basing

Uriin web sitesini ziyaret edin »
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1.2. Remote dogrusal mesafe kayit birimi (ELEMENT Tip 8798)

Duyuru:

Ayar tahrikine ait Remote konumlandiricinin gikartiimis montajinda pnématik kontrol hatlarinin uzunlugu, konum kontrol devresinin
dinamigini ve erisilebilir dogrulugunu etkileyebilir. Bu nedenle kontrol havasi hatlarinin uzunlugu mimkin oldugunca kisa segilmelidir.

Uriin ézellikleri

Gergek pozisyon sinyali
Sensoriin algilama araligi
Elektriksel veriler
Calisma voltaji

Koruma sinifi

Gug tuketimi

Elektrik baglantisi
Kablo rakoru hat uzunlugu
Baglanti kablosu
Onaylar ve sertifikalar
Koruma turi

Atesleme korumasi

Uygunluk
Onay

CCC (China Compulsory Certificate)

Ortam ve kurulum
Cevre sicakhig

Dijital (RS485)
3-45 mm (vana mili strok araligi)

24V DC +%10
DIN EN 61140 uyarinca lll
<0,3W

1x M16x 1,5 (Kablo @5-10 mm) vidali kiemenslerde (0,14-1,5 mm?)
10m

EN 60529 uyarinca IP65 ve IP67, NEMA 250 standardi uyarinca 4X

113G Ex ec IIC T4 Gec
113D Ex tc IlIC T135 °C Dc

Elektromanyetik uyumluluk yonetmeligi 2014/30/AB
cULus sertifika No. 238179
Ex onayi olan cihazlar igin

-25-+80 °C

1.3. Remote doner mesafe kayit birimi (NAMUR)

Duyuru:

Ayar tahrikine ait Remote konumlandiricinin gikartiimis montajinda pnématik kontrol hatlarinin uzunlugu, konum kontrol devresinin
dinamigini ve erisilebilir dogrulugunu etkileyebilir. Bu nedenle kontrol havasi hatlarinin uzunlugu mimkin oldugunca kisa segilmelidir.

Uriin 6zellikleri

Kaldirma tahriklerine takmak icin kaldirma

aralig

Gergek pozisyon sinyali
Olgiim araligi
Elektriksel veriler
Calisma voltaiji

Koruma sinifi

Glg tuketimi

Elektrik baglantisi
Onaylar ve sertifikalar
Koruma tari

Uygunluk

Onaylar

Ortam ve kurulum
Cevre sicakligi

Uriin web sitesini ziyaret edin »

3-130 mm, montaj setinin koluna baglh olarak

Dijital (RS485)
Dénme agisi 30-180°

10-30 VDC

DIN EN 61140 uyarinca lll
<0,8 W

2 m yuvarlak kablo (yalitimli)

EN 60529 uyarinca IP65
Elektromanyetik uyumluluk yonetmeligi 2014/30/AB
UL (cULus) Sertifika No. E226909

-25-+80°C
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1.4. Yaklasim sensérleri iceren geri bildirim linitesi (donanim ekleme icin aksesuar)

Duyuru:
Geri bildirim Unitesi, anahtarlama karti araciligiyla birbirinden bagimsiz olarak ayarlanabilen iki yaklasma salteri icerir.

Uriin 6zellikleri

Cikis fonksiyonu Ug tel, normalde agik kontak, PNP
Elektriksel veriler

Elektrik baglantisi M12, 4 pin

Calisma voltaji 10-30V DC

Koruma sinifi DIN EN 61140 uyarinca lll

DC nominal akimi <100 mA

Dalgalilik <%10 U_

Onaylar ve sertifikalar

Koruma turi IP65 ve IP67

Koruma sinifi DIN EN 61140 uyarinca lll
Uygunluk Elektromanyetik uyumluluk ydnetmeligi 2014/30/AB
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2. Boyutlar
2.1. NAMUR modeli

Duyuru:
Bilgiler mm cinsinden

Kablo rakoru (standart) PROFIBUS DP Multipol
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Adlandirma L A A1 A2

Standart 1711 31 30 -

PROFIBUS DP 157,8 36 31 13,5

Cok kutuplu ikili ¢ikiglar 157,6 36 31 -

Cok kutuplu 157,4 - 22,5 -

Remote 1711 31 30 11,5
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2.2. Remote modeli

Duyuru:
Bilgiler mm cinsinden

Kablo rakoru Cok kutuplu/Bus

A3

81,9

==Y
c
5
©
0]

144.6
L

& ® 2x M4

]
%‘

1 ©
35
Adlandirma L A A1 A2 A3 A4 A5
Remote kablo rakoru 1711 31 30 11,5 - - -
Remote ¢ok kutuplu/Bus 157,8 36 31 13,5 36 20 11
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2.3. NAMUR/Remote modelin montaj 6zellikleri

Duyuru:

e Bilgiler mm cinsinden

e Sensor milinin dénme hareketi maks. 180°'lik aralik dahilinde olmalidir.™
® Yaklasik %50vana acilmasinda sensér mili bu pozisyonda olmalidir.

NAMUR modeli

180° "

250 4 x M8

= ¢—C

4 x M6

HERY
00

i

ary
A
\\P)

25

1.) EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP ve buS varyantlari igin maks. 180°, diger varyasyonlar i¢in maks. 150° miimkinduir.

Remote modeli
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2.4. ATEX/IECEx modeli

Duyuru:
Bilgiler mm cinsinden

Q|
S 2
D \ coucrSaeSon
CacEmec ek mozEo —
Bty -
o i
oy

2.5. Remote mesafe kayit birimi modeli

Duyuru:
Bilgiler mm cinsinden

Uzaktan konumlandirici SideControl Remote, Biirkert ELEMENT'in vana konum tespiti ve hijyenik proses vanalari igin Tip 8798 dogru-
sal mesafe kayit birimi.

119

171
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2.6. NAMUR uyarinca kontrol vanalarina montaj

Duyuru:
Bilgiler mm cinsinden

burkert

Uzaktan konumlandirici SideControl Remote icin NAMUR/IEC 60534 -6-1 ve VDI/VDE 3845 (IEC 60534 -6 -2) uyarinca doner tahrikle-
rin dénme hareketini kaydeden déner mesafe kayit birimi.
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3. Cihaz/proses baglantilar
3.1. Elektrik baglantilari
Cok kutuplu baglantisi

Calisma voltaji ve
cesitli sinyaller

Yuvarlak fis M12, iy
8 pin Y
\

Yuvarlak fis M12, 8 pin (nominal deger)

burkert

ikili gikislar (opsiyonel)

Soket M8, \
4 pin N

Fonksiyon topragi FE

Pin Diizen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi
1 Nominal deger + (0/4-20 mA veya 0-5/10 V) 1 o—— *+(0/4-20mAveya 0-5/10V)
Komple galvanik olarak ayrilimis
Nominal deger GND Oo——— GND
GND O——1 24VDC=%10
+24 V o———T | Maks. dalgalilik %10
) 0-5V (log. 0)
5 ikili giris + 5 o0—— 4 <
10-30 V (log. 1)
6  ikili giris GND 6 O—— GND
Analog geri bildirim secenegi
8  Analog geri bildirim + 8 o——— +(0/4-20mAveya0-5/10V)
Komple galvanik olarak ayrilimis
7  Analog geri bildirim GND 7 O0————— GND

Soket M8, 4 pin (sadece ikili ¢cikislar seceneginde)

Pin Dizen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi
. - 24 \//0 V, NC/NO
1 kil gikag 1 1 GND calisma voltajini temel alir (klemens GND)
o - 24 /0 V, NC/NO
2 Ikligllag 2 2 GND calisma voltajini temel alir (klemens GND)
3 ikili glkis GND 3 o—» GND
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Tip 8792

Yaklasim sensorleri iceren geri bildirim (initesi

Duyuru:

Gulncelleme icin aksesuarlar

Yaklagim salteri 1

Vidal klemens baglantisi

____________________

Yaklagim salteri 2

burkert

No. Diizen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi

1 | Besleme 10-30 V +10-30 V —e 10-30V
Anahtarlama ¢ikisi

2 (NO) Yakinlk anah- +10-30 V ———e Acgk/10-30 V
tari 1

3 GND GND ——e GND
Anahtarlama ¢ikigi

4 (NO) Yakinlk anah- +10-30V ——— e Acgik/10-30 V
tan 2

! i
i :
! I
| 1 A !
i 2 o,
s .
! 4 i_ |
Uos24v :L ----------------------------------------
i GND B !
i 83 + !
185+ |
' 31+ |
1 32— i
R !
I
L2 i
[ VS |
! 1
Klemens Diizen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi
1+ Nominal deger + 1+  o—— *+(0/4-20mAveya0-5/10V)
komple galvanik olarak ayriimig
12 - Nominal deger GND 12 - O— GND
0-5V (log. 0)
+ <
81 + ikili giris + 81+ o— 10-30 V (log. 1)
GND caligma voltajini temel alir (klemens GND)
+24 V Calisma voltaji + +24 'V o—_L 24V DC +%10
GND Calisma voltaji GND GND o—T Maks. dalgalilik %10

Uriin web sitesini ziyaret edin »
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Analog geri bildirim/ikili cikiglar secenegi

Klemens Diizen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi

24 \//0 V, NC/NO

GND caligma voltajini temel alir (klemens GND)
24 V/0 V, NC/NO

GND calisma voltajini temel alir (klemens GND)
+ (0/4-20 mA veya 0-5/10 V)

Komple galvanik olarak ayrnimig

32 - Analog geri bildirim GND 32 - o——— GND

83 + ikili cikis 1 83+ O—m8m8—

85 + ikili gikis 2 85+ O—

31+ Analog geri bildirim + 31+ o—>

Remote Tip 8798 mesafe kayit birimi ile birlikte Remote modeli secenegi

Duyuru:
Remote modelsiz varyant igin: A, B, S + ve S — klemensleri bagh degil

Klemens Diizen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi

A Seri arayliz, A hatti A O—— Anhatti P

B Seri araylz, B hatti B O—— Bhatt ——|Remote
Remotg_m_esafe sensor
kayit birimi S+  Sensér beslemesi + S+ O—mm |+ —|Tip 8798

S-  Sensor beslemesi - s- o— - I

Tip 8798 Remote mesafe kayit birimi

Klemens Kablo tipi icin damar rengi Diizen Harici devreye sokma

1 2
1 Beyaz Siyah Sensor beslemesi — 1 o 8791 veya
2 Kahverengi Sensor beslemesi + 2 o— 8792/8793
3 Sari Turuncu Seri arayliz, B hatt 3 o—> 8791 veya
4 Yesil Kirmizi Seri araylz, A hatti 4 o—>> 8792/8793

PROFIBUS DP baglantisi

DTS 1000381666 TR Version: A Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 05.05.2023

L4 3
Fonksiyon topragi FE 5
1 2
Yuvarlak fig M12, Soket M12, 5 pin Yuvarlak fis M12, 5 pin
8 pin (ters kodlamali, (ters kodlamal,
PROFIBUS DP) PROFIBUS DP)

Uriin web sitesini ziyaret edin » 14|28


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792

Tip 8792

Calisma voltaji - Yuvarlak fis M12, 8 pin

burkert

Pin Diizen \ Harici devreye sokma/sinyal seviyesi
1 Bos
2 Bos
3 GND 3 o— 24V DC +%10
4  +24V 4 o— Maks. dalgalilik %10
5 kil giris +
6  Ikili giris -
7 ikili cikis 1 (Pin 3'i temel alir)
8 ikili cikis 2 (Pin 3'G temel alir)

Endiistriyel ag sistemi baglantisi - Soket/yuvarlak fis M12, 5 pin

Pin Diizen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi
1 VP+5 Sonlandirma direnglerinin beslemesi
2 RxD/TxD-N Alinan veriler / verilen veriler -N, A hatti
3 DGND Veri aktarma potansiyeli (5 V'a sasi)
4 RxD/TxD-P Alinan veriler / verilen veriler -P, B hatt
5 | Yalitim Yalitim/koruyucu toprak

EtherNet/IP-, PROFINET-, Modbus TCP

Yuvarlak fis M12,
8 pin

baglantisi

Endiistriyel ag sistemi baglantisi M12 D kodlanmis
EtherNet/IP baglantisi, M12, 4 pimli D-kodlu yuvarlak soket baglantisiyla yapilir

Soket M8, 4 pin, opsiyonel
(sadece Remote
versiyonunda)

3 0O O 4
2 o O 1

ﬂ Endustriyel ag sistemi

baglantisi M12
(2 portlu Ethernet anahtari)

DTS 1000381666 TR Version: A Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 05.05.2023

Pin Tanim
3 o0 o0 4 1 Transmit +
2 Receive +
2 O Oy—1 3  Transmit -
4 Receive —

Uriin web sitesini ziyaret edin »
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burkert

Calisma voltaji - Yuvarlak fis M12, 8 pin

Pin Diizen Cihaz tarafinda Harici devreye sokma/sinyal seviyesi

1 Bos

2 Bos
Calisma voltaji

3 GND 3 O—— 24vDC:%10

4 404V 4 o——1  Maks. dalgalilik %10
Kontrol merkezinin (6rn. PLC) giris sinyalleri

. 0-5V (log. 0)
5 ikili giris + 5 o—+ <
10-30 V (log. 1)

6 ikili giris — 6 o—m GND (pin 3 ile ayni)
Kontrol merkezine (6rn. PLC) giden cikis sinyalleri (sadece ikili ¢ikis opsiyonunda doludur)

7 kili gikis 1 (pin 3'li temel alir) 7 o0—— 0-24V

8 ikili gikis 2 (pin 3'l temel alir) 8 o—m— 0-24V

Remote Tip 8798 dijital mesafe kayit birimi baglantisi - soket M8, 4 pimli (istege bagl)

Pin Diizen Cihaz tarafinda Harici devreye sokma
1 Sensor beslemesi + S+ o— + —_
2  Sensér beslemesi - S- o—— - ——Remote
sensor
3  Seriarayiiz, A hatti A o— A hatti —|Tip 8798
4 | Seri arayiiz, B hatt B o— B hatti I

Biirkert Sistem Veriyolu (biiS) baglantisi

O

Soket M8,

4 pin, opsiyonel
(sadece Remote
versiyonunda)

4, 3
FE fonksiyon topragi 5@
1 2

Yuvarlak fis M12,
5 pin

Yuvarlak fis M12,
8 pin

Endiistriyel ag sistemi baglantisi - Yuvarlak soket baglantisi M12 x 1, 5 pimli

Pin Kablo rengi Tanim

1 CAN Kalkani/Yalitimi  CAN Kalkani/Yalitimi
2 Bos

3 Siyah GND/CAN_GND

4 Beyaz CAN_H

5 Mavi CAN_L

Uriin web sitesini ziyaret edin » 16|28
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Calisma voltaji - Yuvarlak fis M12, 8 pin

Pin Dizen Cihaz tarafinda Harici devreye sokma/sinyal seviyesi

1 Bos

2 Bos
Calisma voltaji

3 GND 3 o— 24V DC +%10

4 +24V 4 o——T  Maks. dalgalilk %10
Kontrol merkezinin (6rn. PLC) giris sinyalleri

. 0-5V (log. 0)
5 ikili giris + 5 o—+ <
10-30 V (log. 1)

6 ikili giris — 6 o—m GND (pin 3 ile ayni)
Kontrol merkezine (6rn. PLC) giden cikis sinyalleri (sadece ikili ¢ikis opsiyonunda doludur)

7 ikili gikis 1 (pin 3'l temel alir) 7 O—— 0-24V

8 ikili cikis 2 (pin 3'l temel alir) 8 0-24V

Remote Tip 8798 dijital mesafe kayit birimi baglantisi — soket M8, 4 pimli (istege bagh)

Pin Diizen Cihaz tarafinda Harici devreye sokma
1 Sensor beslemesi + S+ o— + J—
2 Sensor beslemesi — S- o— - ——|Remote
sensor
3 Seriarayiiz, A hatti A o— A hatti —|Tip 8798
4 Seri araylz, B hatti B o— B hatti —

Remote analog mesafe kayit birimi baglantisi - soket M8, 4 pimli (istege bagli)

Pin | Diizen Cihaz tarafinda \Harici devreye sokma

1 Potansiyometre 1

Sirgult kontak 2 Potansiyo-
2 oO— metre

2
3 Potansiyometre 3
4

Bos

DTS 1000381666 TR Version: A Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 05.05.2023
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burkert

4. Hizmet aciklamalan
4.1. Sinyal akis diyagrami

Konum kontrol devresi

POS /

Yer degistirmeyi dlgme sistemi

Konum kontrol devresi

Z1
1
7 ¢ | Vana
Bl o P 1+ acikhgr
K 1
1 E1 o 1
1 — 1
1 1
Konum | Konum regulatéri Ayar sistemi Solenoid :
nominal . kontrol vanasi| |
degeri ! '
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

SideControl Tip 8792 modeli konumlandiricinin yazilim ek fonksiyonlarn (alinti)

e Kontrol vanasi sisteminin otomatik olarak devreye alinmasi

e Otomatik veya manuel karakteristik egri segimi

e Bir sizdirmaz sekilde kapatma veya maksimum strok esigi

e Konum kontroldriiniin parametrelenmesi

e Strok araliginin sinirlanmasi

* Ayarlama hizinin sinirlanmasi

® Hareket yonlnlin ayarlanmasi

« kili girisin konfigiirasyonu

¢ Birden cok kontrol6re sinyal araligi dagrtimi

e Bir adet analog veya iki adet ikili ¢ikisin konfigtirasyonu

e Sinyal hatasi algilama

e Gilvenlik pozisyonu

¢ Kod korumasi

e Ekranin kontrastini ters gevirme

¢ Parametrelenebilir ariza teghis fonksiyonlari®/ikili ¢ikis (opsiyon)
— Calisma saati sayaci

Mesafe akimulatéri

Pozisyon denetimi

Bekleme siiresi yogunlugu ve hareket araliginin grafik gésterimi
Armatiirdeki mekanik son konumlarin denetlenmesi

1.) Ayrintili agiklamali diger aniza teshis fonksiyonlarini isletme kilavuzunda bulabilirsiniz Tip 8792 p.

Uriin web sitesini ziyaret edin »
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Tip 8792

4.2. Arayiiz diyagrami

Endiistriyel ag sistemi iletisimsiz model

burkert

Nominal deger

ayari igin giris 3

4-20 mA, 0-20 mA Z

0-10V,0-5V O
[0]

.
o
[%]
[0
m

Cikiglar

Konumlandirici

Kullanim

by

Analog geri
bildirimi?—

4-20 mA, 0-20 mA
0-10V,0-5V

2 ikili cikis 24 V
PNP2)

Tetikleyici 1/
Tetikleyici 2
24V PNP N0

Endiistriyel ag sistemi iletisimli model

PROFIBUS DP, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP ve Biirkert Sistem Veriyolu (biS)

| Veriyolu

5 <]

@ | Konumlandirici ?

(0] S
PROFIBUS DP
EtherNet/IP
PROFINET
Modbus TCP

o | bUS

£

K]

[7}

[0

i}

Kullanim

e

2 ikili gikig 24 V
PNP?)

Tetikleyici 1/
Tetikleyici 2 24 V
PNP NO2)

1.) Galisma voltaji, 3 iletkenli bir cihazda nominal deger sinyalinden bagimsiz olarak iletilir.

2.) Alternatif secenekler
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Tip 8792

5. Uriin kurulumu

5.1.
NAMUR modeli

Duyuru:

Montaj olanaklari

burkert

Entegre mesafe kayit birimli konumlandirici, NAMUR/IEC 60534-6-1 ve VDI/VDE 3845 (IEC 60534 -6-2) uyarinca montaj

SideControl konumlandiricinin NAMUR modeli, entegre bir konum sensériyle (dogrusal veya doner) donatiimistir. NAMUR/
IEC 60534 - 6 - 1 ve VDI/VDE 3845 (IEC 605334 - 6 - 2) uyarinca dogrusal/doner akttatdrlere dogrudan montaj igin standartlastinimis

bir araylize sahiptir.

Kaldirma tahrikleri

Bkz. Kullanma kilavuzu »

Doner tahrikler

Bkz. Kullanma kilavuzu »

Déner tahrikler icin montaj seti (liriin no. 787338)

Tanim Uriin No. Tanim Uriin No.
Montaj seti 787215 = Montaj seti 787338 &
Montaj képrisii 770294 '©

Doner tahrikler icin montaj kopriisi (iiriin no. 770294)

<9

19,5

%‘

e?’f?’

@

©

Uriin web sitesini ziyaret edin »

(@ - B - 12
eLoy0 o Lo
o
. |
< | <
=Y
MR |
e} I B
T 107,6
+0, ] =
gl 23 8 |
] 3 A 4 |
3 ] |
I =
-:|_ J— C
|| o ﬁ iy %
7 @15
Mil yiiksekligi-Tahrik A B c
[mm] [mm] [mm] [mm]
20 46,5 80 -
30 56,5 80 130
50 76,5 - 130
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Remote modeli

Duyuru:
e Bilgiler mm cinsinden
* 2 Montaj olanaklari

SideControl konumlandiricinin Remote modeli, proses kontrol vanalarini bir uzaktan konum sensoriyle kontrol etmekte kullanilir.
Uzaktan konum sensori, vana konumunu kaydetmek icin dogrudan vanaya monte edilir. Remote konumlandirici, duvara veya bir
kontrol kabinindeki DIN rayina monte edilebilir.

Aksesuar braketiyle duvar montaji

33 <—%—>
s
ol [ | 45h
SN
30
0 |
12) 1< ]

. s sk ;_’—Ffi-———jﬁ—— 5
o
N -
g S
3
kel =
Q
£
i 3 36_>U15
35
2 Tamim Uriin No.
Z Duvar montaji igin braket 675715 &
2
:’-’a DIN baraya montaj
2
f—_’ Duyuru:
3 * Bilgiler mm cinsinden
§ e Adaptor, sapkall raya gére 90° déndurulebilir.
©
5
[h4
é 073
b 48 6
<
5 g y -
4
o
2
= — ] e—
©
3
e 2N 7>\ o
2 & & 8
8 = _|
" —ll—
g i | A

I @

N

Tanim Uriin No.
DIN bara montaiji igin tutucu 675702 &
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Tip 8792

Yaklasim sensorleri iceren geri bildirim tnitesi montaji

Duyuru:
NAMUR SideControl Unitesine eklemek igin

Harici konum
gOstergesi

Standart ekran *
ogesi igin kapak

Y

\ Mahfaza kapag

Harici konum gdstergesini takma

Tanim Uriin No.

Geri bildirim Unitesi 677218 &

Uriin web sitesini ziyaret edin »
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Tip 8792 — —

burkert

5.2. Pnoématik proses vanalariyla kombinasyon sec¢enekleri

Not:
Ayrintili siparig bilgileri igin bkz. Bolim “6.3. Siparis tablosu” Sayfa 24.

DTS 1000381666 TR Version: A Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 05.05.2023
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Tip 8792

6. Siparis bilgileri

burkert

6.1. Birkert eShop - Kolay siparis, hizl teslimat

Biirkert eShop - Kolay siparis, hizli teslimat

istediginiz Buirkert (iriiniinii veya yedek pargasini hizlica bulup dogrudan siparis etmek
mi istiyorsunuz? Cevrimigi magazamiz giinlin her saati hizmetinizde. Hemen kaydolup
avantajlardan yararlanin.

Simdi ¢evrimigi satin alin

6.2. Biirkert irin filtresi

Biirkert Grin filtresi — Dogru liriinii hizlica bulun

Teknik gereksinimlerinize gore kolayca ve rahatga segim yapmak mi istiyorsunuz?
Bdrkert trin filtresini kullanarak uygulamaniz igin uygun Griinimuza bulun.

Uriinleri hemen filtreleyin

6.3. Siparis tablosu
Tip 8792 SideControl konum kontrolériit NAMUR modeli

Duyuru:

¢ NAMUR IEC 60534-6-1 veya VDI/VDE 3845 (IEC 60534 -6-2) uyarinca montaj
e Diger modeller istek lUzerine

iletisim Elektrik Analog geri bildirim 2 ikili Ariza tes- cCSAus ATEX Il 3 GD/IECEx  Uriin No.
baglantisi cikis hisi® ccc?

Tek ve cift etkili, tiniversal hava kapasitesi
Endustriyel ag Kablo rakoru | — - - Evet - 317985 &
sistemi haberleg- - Evet Evet Evet - 317987 &
mesi olmadan Evet Evet Evet Evet - 317986 &
Evet Evet Evet - Evet 318036 &
Cok kutuplu | - - - Evet - 317988 &=
- Evet Evet Evet - 317990 &
Evet Evet Evet Evet - 317989 &
PROFIBUS Cok kutuplu | Veriyolu Gizerinden - - Evet - 206616 &
DP-V1 Veriyolu tzerinden - - - Evet 310308 &
Veriyolu tzerinden Evet Evet - Evet 310309 &
Veriyolu Uzerinden Evet Evet Evet - 206617 &
EtherNet/IP Cok kutuplu  Veriyolu Gzerinden - Evet Evet - 317932 &
Veriyolu tzerinden Evet Evet Evet - 317933 &
Veriyolu Uzerinden - Evet - Evet 317938 &
Veriyolu Uzerinden Evet Evet - Evet 317939 &
PROFINET Cok kutuplu  Veriyolu Gizerinden - Evet Evet - 317942 &=
Veriyolu tzerinden Evet Evet Evet - 317943 &
Veriyolu Uzerinden - Evet - Evet 317948 &
Veriyolu Uzerinden Evet Evet - Evet 317949 &
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’ burkert
iletisim Elektrik Analog geri bildirim 2 ikili Ariza tes- cCSAus ATEX Il 3 GD/IECEx  Uriin No.
baglantisi cikis hisi®) ccc?
Modbus TCP Cok kutuplu | Veriyolu Uzerinden | - Evet Evet - 317952 &=
Veriyolu Uzerinden Evet Evet Evet - 317953 &
Veriyolu Uzerinden - Evet - Evet 317958 &
Veriyolu tzerinden Evet Evet - Evet 317959 &
Burkert Sistem Cok kutuplu | Veriyolu lGizerinden - Evet Evet - 317962 &
Veriyolu (bGiS) Veriyolu tizerinden | Evet Evet Evet - 317963 &
Veriyolu tzerinden - Evet - Evet 317968 &=
Veriyolu tzerinden Evet Evet - Evet 317969 &
1.) Bkz. “SideControl Tip 8792 modeli konumlandiricinin yazilim ek fonksiyonlari (alint))” Sayfa 18
2.) Ex-Onayl cihaz modelleri igin CCC (China Compulsory Certificate)
Tip 8792 SideControl konum kontrol6rii Remote modeli
Duyuru:
Diger modeller istek Uzerine
iletisim Elektrik Analog 2 ikili Arizates- cCSAus ATEX Il 3 GD/IECEx  Uriin No.
baglantisi Geri bildirim cikis hisi" Cccc?
Tip 23xx (@70/90 mm) tahrik serisi icin kii¢lik hava kapasiteli tek etkili
Endustriyel ag Kablo rakoru | Evet Evet Evet Evet - 318010 &
sistemi iletigimi - Evet Evet Evet - 318011 &
hari¢
EtherNet/IP Cok kutuplu | Veriyolu izerinden | Evet Evet Evet - 317936 &
PROFINET Veriyolu Uzerinden | Evet Evet Evet - 317946 &=
Modbus TCP Veriyolu Uzerinden | Evet Evet Evet - 317956 &
Biirkert Sistem Veriyolu Uzerinden | Evet Evet Evet - 317966 =
Veriyolu (bUS)
Tip 23xx (9130 mm) ve 27xx (9175/225 mm) tahrik serisi icin tek ve cift etkili, iniversal hava kapasitesi
Endiistriyel ag Kablo rakoru - - - Evet - 317991 &
sistemi iletigimi Evet Evet Evet Evet - 317992 &
harie - Evet Evet Evet - 317993 &
Evet Evet Evet - Evet 318038 &
EtherNet/IP Cok kutuplu | Veriyolu lizerinden | Evet Evet Evet - 317935 &
PROFINET Veriyolu Uzerinden | Evet Evet Evet - 317945 &=
Modbus TCP Veriyolu Uzerinden | Evet Evet Evet - 317955 &
Blrkert Sistem Veriyolu Uzerinden | Evet Evet Evet - 317965 &=
Veriyolu (biS)
1.) Bkz. “SideControl Tip 8792 modeli konumlandiricinin yazilim ek fonksiyonlari (alint))” Sayfa 18
2.) Ex-Onayli cihaz modelleri igin CCC (China Compulsory Certificate)
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Tip 8792 o

burkert

SideControl Tip 8792'nin Remote modeli icin Remote mesafe kayit birimi

Uriin Montaj versiyonu Elektrik baglantisi cULus ATEX Il 3 GD/IECEx Uriin No.
ccch
Kontrol valfleri montaiji
Tip 8798 » 23xx modeli Kablo rakoru — 10 m yuvarlak Evet - 300730 &
kontrol vanalari kablo
Kablo rakoru — 10 m yuvarlak - Evet 20003944 =
kablo
Cok kutuplu Evet - 307956 &
— 10 m yuvarlak kablo
Tip 27xx Kablo rakoru — 10 m yuvarlak Evet - 211535 &
kontrol vanalari kablo
Kablo rakoru — 10 m yuvarlak - Evet 226859 &
kablo
Cok kutuplu Evet - 329888 &=

— 10 m yuvarlak kablo

NAMUR montaiji

NAMUR (doner) Kablo rakoru — 2 m yuvarlak Evet - 211536 &
kablo (maks. 10 metreye uzati-
labilir)

1.) Ex-Onayli cihaz modelleri igin CCC (China Compulsory Certificate)

6.4. Aksesuarlarlar icin siparis tablosu
Standart aksesuarlar

Duyuru:
* ligili iletisim yazilimi Tip 8792 P altindan indirilebilir.

Tanim Uriin No.
M12 Soket 8 pin, voltaj beslemesi ve giris/cikis sinyalleri icin 5 m kablolu 919267 &
M8 fis 4 pin, ikili cikislar icin Uretilebilir 917131 &
USB busS arayiiz seti (buS-Stick + baglanti kablosu M12 fiste + baglanti kablosu M12 micro USB'de buS servis 772551 =
arayuzi igin) Blrkert Communicator PC araci ile badlamak igin (sadece EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP ve

Birkert Sistem Veriyolu (bUS) iceren cihaz modelleri igin)

blsS kablo uzatmasi M12, uzunluk 1 m 772404 =
blS kablo uzatmasi M12, uzunluk 3 m 772405 =
blS kablo uzatmasi M12, uzunluk 5 m 772406 &=
blS kablo uzatmasi M12, uzunluk 10 m 772407 &=
Susturucu G %" (yedek parga) 780780 &
Seri haberlesme i¢in USB araytiizli (sadece PROFIBUS haberlesmeli cihazlar igin) 227093 &
Birkert Communicator yazilimi LINK »
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SideControl NAMUR aksesuari

Duyuru: B
Ayrintili bilgiler i¢in bkz. BIum “5. Uriin kurulumu” Sayfa 20.

Tanim Uriin No.
Montaj képrust VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) VA 770294 &
Montaj seti VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) VA 787338 &
Kaldirma tahrikleri montaj seti IEC 60534-6-1 VA 787215 =
Yaklagim sensorleri igeren geri bildirim Unitesi (donanim ekleme igin opsiyonel)" 677218 &

1.) SideControl NAMUR'a eklemek igin harici son konum geri bildirimi

Remote SideControl aksesuari

Tanim Uriin No.
VA duvar montaji igin braket, bkz. “5. Uriin kurulumu” Sayfa 20 675715 &
Al/VA DIN bara montaji igin tutucu, bkz. “5. Uriin kurulumu” Sayfa 20 675702 &
Tip 23xx kontrol vanalart Remote mesafe kayit birimi montaj seti 679917 &
Tahrik blayuklugid @70/90/130 mm

Tip 27xx kontrol vanalari Remote mesafe kayit birimi montaj seti 679945 =
Tahrik bayUklGga ©175/225 mm

Sensor diski (yedek parca) 682240 &
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