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DATENBLATT
Typ 8802

FLUID CONTROL SYSTEMS

ELEMENT Continuous Regelventilsysteme - Ubersicht

¢ Integrierte Automatisierung mit fihrender Technik
¢ Hohe Lebensdauer und wartungsfreier Betrieb
¢ Ausgezeichnete Regelglte, vor allem fiir Schrég- und Geradsitzventil

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Kombinierbar mit Typ-Beschreibung

Typ BUPLUS »  Das Design der System-Serie Typ 8802 Continuous ELEMENT erlaubt die einfache
Integration von digitalen Automatisierungseinheiten in allen Ausbaustufen. Vom

Service, Wartung und . . L . s ", . .
9 einfachen Positioner Basic, Uber leistungsféhige Positioner mit optionaler Feldbus-

Inbetriebnah

nbetriebnanme schnittstelle bis zum vollwertigen digitalen Prozessregler mit Bedienung Uber ein
hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay. Das hochintegrierte System aus Regelventil

Typ 2301 » und Automatisierungseinheit zeichnet sich durch Kompaktheit und Glattflachigkeit

Pneumatisch betatigtes im Design, integrierte Steuerluftkanale, Schutzart IP65/67/NEMA 4X und eine hohe

2-Wege-Geradsitz-Regel- chemische Bestandigkeit aus.

ventil

Typ 2300 4

Pneumatisch betétigtes
2-Wege-Schragsitz-
Regelventil ELEMENT

Typ 2103 >
2/2-Wege-Membranventil
mit pneumatischem
Antrieb in Edelstahl

(Typ ELEMENT) fiir
dezentrale Automatisie-
rung

Typ 8692 >
Digitaler elektropneumati-
scher Stellungsregler flir
den integrierten Anbau an
Prozessregelventile

Typ 8694 4
Digitaler elektropneumati-
scher Stellungsregler fir
den integrierten Anbau an
Prozessregelventile
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Typ 8802

FLUID CONTROL SYSTEMS

1. Produktinstallation

1.1. Kombinationsméglichkeiten fiir Regelventilsystem Continuous ELEMENT
Typ 8802-YG

Ein Regelventilsystem Continuous ELEMENT Typ 8802-YG setzt sich aus einem Schrégsitz-Regelventil Typ 2300 und einem Stellungs-
oder Prozessregler zusammen.

Das Programm der Stellungs- und Prozessregler besteht aus:
e Einem digitalen elektropneumatischen Stellungs- oder Prozessregler Typ 8692/8693 (fur VentilantriebsgroBe @ 70/90/130 mm)

¢ Einem digitalen elektropneumatischen Stellungsregler Basic Typ 8694 (fiir VentilantriebsgréBe @ 70/90/130 mm)
¢ Einem digitalen elektropneumatischen Stellungsregler Basic Typ 8696 (fuir VentilantriebsgroBe @ 50 mm)

¢ Einem elektropneumatischen Stellungsregler SideControl Typ 8792 oder einem elektropneumatischen Prozessregler SideControl
Typ 8793 (fur VentilantriebsgroBe @ 70/90/130 mm) und einem Remote Sensor Typ 8798

Hinweis:

e Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und gepriiftes Ventil.

¢ Mit Hilfe der hervorgehobenen Links finden Sie auf der Webseite des Produkts weiterfihrende Informationen.

¢ FUr die Konfiguration weiterer Ventil-Systeme benutzen Sie das Produktanfrage-Formular im Datenblatt Typ 2300 ).

Schrégsitz- Ansteuerungen
Regelventil
Typ 2300 » Typ 8692 » Typ 8693 b Typ 8694 » Typ 8696 » Typ 8792 b
Stellungsregler Prozessregler Stellungsregler Stellungsregler Stellungsregler
Basic Basic

Typ 8793 b
Prozessregler

Schragsitz-Regelventilsystem ELEMENT

Typ 8802-YG-I Typ 8802-YG-J Typ 8802-YG-L  Typ 8802-YG-N Typ 8802-YG-P
2300+ 8692 2300+ 8693 2300+ 8694 2300+ 8696 2300 +8792
(AntriebsgroBe (AntriebsgroBe (AntriebsgroBe (AntriebsgroBe
@70/90/130 mm) @ 70/90/130 mm) @ 70/90/130 mm) @50 mm) Typ 8802-YG-Q
2300+8793
(AntriebsgroBe

@ 70/90/130 mm)
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Typ 8802-GD

Ein Regelventilsystem Continuous ELEMENT Typ 8802-GD setzt sich aus einem Geradsitz-Regelventil Typ 2301 und einem Stellungs-
oder Prozessregler zusammen.

Das Programm der Stellungs- und Prozessregler besteht aus:
¢ Einem digitalen elektropneumatischen Stellungs- oder Prozessregler Typ 8692/8693 (fiir VentilantriebsgréBe @ 70/90/130 mm)

¢ Einem digitalen elektropneumatischen Stellungsregler Basic Typ 8694 (fiir VentilantriebsgréBe @ 70/90/130 mm)
¢ Einem digitalen elektropneumatischen Stellungsregler Basic Typ 8696 (fur VentilantriebsgréBe @ 50 mm)

¢ Einem elektropneumatischen Stellungsregler SideControl Typ 8792 oder einem elektropneumatischen Prozessregler SideControl
Typ 8793 (fr VentilantriebsgréBe @ 70/90/130 mm) und einem Remote-Sensor Typ 8798

Hinweis:
* Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und gepruiftes Ventil.
¢ Mit Hilfe der hervorgehobenen Links finden Sie auf der Webseite des Produkts weiterfiihrende Informationen.

o Fur die Konfiguration weiterer Ventil-Systeme benutzen Sie das Produktanfrage-Formular im Datenblatt Typ 2301 ).
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Typ 8802-DF

Ein Regelventilsystem Continuous ELEMENT Typ 8802-DF setzt sich aus einem Membran-Regelventil Typ 2103 und einem Stellungs-
oder Prozessregler zusammen.

Das Programm der Stellungs- und Prozessregler besteht aus:
¢ Einem digitalen elektropneumatischen Stellungs- oder Prozessregler Typ 8692/8693 (fiir VentilantriebsgréBe @ 70/90/130 mm)

¢ Einem digitalen elektropneumatischen Stellungsregler Basic Typ 8694 (fiir VentilantriebsgréBe @ 70/90/130 mm)
¢ Einem digitalen elektropneumatischen Stellungsregler Basic Typ 8696 (fur VentilantriebsgréBe @ 50 mm)

¢ Einem elektropneumatischen Stellungsregler SideControl Typ 8792 oder einem elektropneumatischen Prozessregler SideControl
Typ 8793 (fur VentilantriebsgréBe @ 70/90/130 mm) und einem Remote Sensor Typ 8798

Hinweis:
* Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und gepruiftes Ventil.
¢ Mit Hilfe der hervorgehobenen Links finden Sie auf der Webseite des Produkts weiterfiihrende Informationen.

o Fur die Konfiguration weiterer Ventil-Systeme benutzen Sie das Produktanfrage-Formular im Datenblatt Typ 2103 ).
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